Victaulic® kopplingar med rillade &ndar \Setaulic
07.01-SWE

Nr. 20 T-ror Nr. 10 bgj

1.0 PRODUKTBESKRIVNING

Tillgangliga storlekar

e 34— 24'/DN20 — DN600
Rdrmaterial

e Kolstal

Maximalt arbetstryck

e Marktryck péa Victaulics standardkopplingar foljer marktrycken for Victaulics kopplingar i utférande 77
(mer information finns i publikation 06.04).

Tilldmpning
e Kopplar samman r¢r, &ndrar riktning och anpassar storlekar eller komponenter
e Levereras med spar fran Victaulic Original Groove System (OGS).

e Ska uteslutande anvdndas med Victaulics kopplingar, ventiler, tilloehor och rér vars andar ar formade
med Victaulic OGS-sparprofil

ANMARKNINGAR
e For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic kopplingar for det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns
i publikation 20.05.
e Kopplingarna &r inte avsedda for Victaulics kopplingar for slata &ndar. Endast avsedda for rorsystem med spar. Kontrollera spjéllspelet mot kopplingens
invandiga diameter nar vridspjallventiler kopplas direkt till Victaulics kopplingar med flansadaptrar i utférande 741 eller 743.

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE | SLUTET AV DET HAR DOKUMENTET ANGAENDE PRODUKTENS
INSTALLATION, UNDERHALL ELLER SUPPORT.
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2.0 CERTIFIKAT/FORTECKNINGAR

Ce

LISTED APPROVED
EN 10311 BS EN 10311
CPR (EU) CPR (UK)
Nr. 305/2011 2019 Nr. 465

ANMARKNINGAR

e Nar kopplingarna levereras "varmgalvaniserade” ar féljande kopplingar UL-klassade enligt ANSI/NSF 61 och fér anvandning for kallt +86 °F/+30 °C
dricksvatten och ANSI/NSF 372: Nr. 10 90° boj, nr. 11 45° boj, nr. 12 22 ¥%° boj, nr. 13 11 ¥° boj, nr. 100 90° boj med I&ng radie, nr. 110 45° boj med lang
radie, nr. 20 T-ror, nr. 25 T-ror med spdrat avstick, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 60 lock, nr. 50 koncentrisk forminskning, nr. 51 excentriska forminskningar.

e Foljande Victaulic-kopplingar &r VdS-godkénda: Nr.10 90° boj, nr. 11 45° boj, nr. 20 T-rér och nr. 60 lock.

e Foljande Victaulic-kopplingar &r LPCB-godkanda: Nr. 10 90° boj, nr. 11 45° boj, nr. 12 22 Y5 boj, nr. 13 11 %° boj, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 30-R
sidoférminskning, nr. 100 b6j med lang radie, nr. 110 boj med lang radie, nr. 20 T-roér, nr. 35 kors, nr. 60 lock, nr. 25 T-forminskning, nr. 33 Y-ror, nr. 50

koncentrisk forminskning, nr. 51 excentrisk forminskning och nr. 29M T-rér med géngat avstick.

e Foljande Victaulic-kopplingar & FM-godkénda: Nr. 10 90° boj, nr.11 45° boj, nr. 12 22 % boj, nr. 13 11 Y° boj, nr. 30 45° lateral, nr. 100 bdj med lang radie,

nr. 20 T-rér, nr. 35 kors, nr. 60 lock, nr. 25 T-forminskning och nr. 50 koncentrisk forminskning.

e Ladda ned publikation 10.01 for referensguide till brandskyddscertifieringar/listningar for att se vilka storlekar av de kopplingar som listas ovan som ar

brandskyddsgodkanda.

3.0. SPECIFIKATIONER - MATERIAL

Koppling: (specificera val)
Standard: Segjarnet efterlever ASTM A536, kvalitet 65-45-12.

Tillval: Segmentsvetsat kolstal, standardvagg, efterlever ASTM AB3, typ E eller S, Gr. B

Nipplar: (specificera val)

3% — 6"/DN20 — DN150: Kolstal, schema 40, enligt ASTM A53, typ E eller S, Gr. B
8 — 12"/DN200 — DN300: Kolstal, standardvagg, efterlever ASTM A53, typ E eller S, Gr. B

Adapternippel med flans: (specificera val)
Klass 125-flans: Gjutjarn enligt ANSI B16.1
Klass 150-flans: Kolstal enligt ANSI B16.5, forhojd eller plan yta
Klass 300-flans: Kolstal enligt ANSI B16.5, forhojd eller plan yta
Kopplingsbelaggning: (specificera val)
Standard: Orange emal;

Tillval: Varmférzinkning och andra. Vissa kopplingar levereras som standard elektroplaterade — se produktdata

Beldggning av adapternippel med flans: (specificera val)
Standard: Ingen (ingen ytbehandling)
Tillval: Orange emalj, varmfoérzinkning och andra
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4.0 DIMENSIONER

Bdjar
Nr. 10 90° bo] + CHllE
nr. 11 45° bo; CHllE
€
Nr. 11
Storlek 45° boj
Verklig Ungefar Ungefar
utvandig Vikt Vikt
Nominell diameter CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
Y4 1.050 225 0.5 1.50 0.5
DN20 26,9 57 0,2 38 0,2
1 1315 225 0.6 1.75 0.5
DN25 33,7 57 0,2 44 0,2
1% 1.660 2.75 0.8 1.75 0.6
DN32 42,4- 70 04 44 0,3
1% 1.900 2.75 1.0 1.75 038
DN40 48,3 70 0,5 44 04
2 2375 3.25 1.8 2.00 13
DN50 60,3 83 0,8 51 0,6
2% 2875 3.75 3.0 225 2.1
73,0 95 1,3 57 1,0
3.000 3.75 3.1 225 23
DN65 76,1 95 1,4 57 1,0
3 3.500 4.25 4.5 250 3.0
DN80 88,9 108 2,0 64 13
3% 4.000 4.50 5.6 275 40
DN90 101,6 114 2,5 70 18
4.250 5.00 6.2 3.00 46
108,0 127 2,8 76 2,1
4 4.500 5.00 6.8 3.00 52
DN100 1143 127 3,1 76 24
4% 5.000 5.00 8.6 313 59
127,0 127 39 79 2,7
5.250 5.50 10.3 3.25 6.6
133,0 140 4,7 83 3,0
5.500 5.50 9.9 3.25 72
DN125 139,7 140 4,5 83 3,2
5 5.563 5.50 10.1 3.25 74
141,3 140 4,6 83 34
6.000 6.50 (sw) 133 3.50 (sw) 9.5
1524 165 6,0 89 4,3
6.250 6.50 13.0 3.25 9.5
159,0 165 59 83 4,3
6.500 6.50 155 3.50 9.7
165,1 165 7,0 89 4,4
6 6.625 6.50 15.3 3.50 10.2
DN150 168,3 165 6,9 89 4,6
200A 216.3 775 347 4.25 144
197 15,7 108 6,5

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for spérfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal

ANMARKNING
e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Bdjar
Nr. 10 90° bgj - CHillE~
nr. 11 45° boj | || RS
L, €
C
till
[ ——
Nr. 10 Nr. 11
Storlek 90° boj 45° boj
Verklig Ungefar Ungefar
utvandig Vikt Vikt
Nominell diameter CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
8 8625 7.75 275 425 186
DN200 219,1 197 12,5 108 8,4
250A 2674 9.00 67.8 4.75 28.1
229 30,7 121 12,7
10 10.750 9.00 50.0 4.75 375
DN250 273,0 229 22,7 121 17,0
300A 3185 10.00 735 5.25 413
254 333 133 18,7
12 12.750 10.00 79.3 5.25 45.0
DN300 3239 254 36,0 133 20,4
14 14.000 14.00 146.0 5.80 780
DN350 355,6 356 66,2 147 354
14.843 14.88 168.0 6.15 82.0
377,0 378 76,2 156 37,2
16' 16.000 16.00 190.0 6.63 88.2
DN400 4064 406 86,2 168 40,0
16.772 16.75 216.0 6.95 98.1
426,0 425 98,0 177 44,5
18' 18.000 18.00 2410 746 123.0
DN450 457,2 457 109,3 189 55,8
18.898 18.90 291.0 7.83 123.2
480,0 480 132,0 199 55,9
20 20.000 20.00 296.0 8.28 151.0
DN500 508,0 508 134,3 210 68,5
20.866 20.88 355.0 8.64 179.0
530,0 530 161,0 219 81,2
22 22.000 25.00 386.0 12.11 2100
DN550 558,8 635 1751 308 95,3
24 24.000 24.00 475.0 9.94 240.0
DN600 609,6 610 215,5 252 1089
24.803 24.75 545.0 10.27 2754
630,0 629 247,2 261 124,9
14 - 60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05
DN350 - DN1500 AGS

b N

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade spérsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal

ANMARKNING
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Béjar
Nr. 12 22 %° boj
Nr. 13 11 4° boj

CHillE i
F Etill E Cuill £
f
Nr. 12 Nr. 12G (GSNK) Nr. 13
Storlek 22 Y2° boj 22 Y2° boj 11 %4° boj
Faktisk
utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter CtillE (vardera) E till E (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
% 1.050 1.63 (sw) 04 ArTE (T APrTTE T 1.38 (sw) 04
DN20 26,9 21 02 Ej tillampligt Ej tillampligt 35 02
1 1.315 1.63 (sw) 0.5 3.25 0.6 1.38 (sw) 04
DN25 33,7 41 0,2 83 03 35 0,2
1% 1.660 1.75 0.8 e S 1.38 0.6
DN32 424 4 04 Ej tillampligt Ej tillampligt 35 03
1% 1.900 1.75 1.0 e S 1.38 0.6
DN40 483 4 04 Ej tillampligt Ej tillampligt 35 03
2 2375 1.88 1.2 3.75 14 138 1.0
DN50 60,3 48 0,5 95 0,6 35 04
2% 2.875 2.00 (sw) 24 4.00 20 1.50 1.6
73,0 51 1,1 102 0,9 38 0,7
3.000 2.25 25 S S 1.50 1.7
DN65 76,1 57 11 Ej tillampligt Ej tillampligt 38 08
3 3.500 2.25 (sw) 3.1 4.50 3.1 1.50 20
DN80 88,9 57 14 114 14 38 09
3% 4.000 2.50 (sw) 4.0 S S 1.75 (sw) 2.8
DN90 1016 64 18 Ej tillampligt Ej tillampligt 24 13
4.250 2.88 (sw) S S 1.75 (sw)
1080 73 + Ej tillampligt Ej tillampligt 24 +
4 4.500 2.88 4.8 5.25 48 1.75 33
DN100 1143 73 2,2 133 2,2 44 15
4% 5.000 2.88 (sw) T e 1.88 (sw)
1270 73 + Ej tillampligt Ej tillampligt 8 +
5.250 2.88 (sw) A e 2.00 (sw)
1330 73 + Ej tillampligt Ej tillampligt 51 +
5.500 2.88 6.3 e e 2.00 46
DN125 139.7 73 29 Ej tillampligt Ej tillampligt 51 21
5 5.563 2.88 (sw) 7.8 APrTTE T reTTE (T 2.00 (sw) 5.0
1413 73 35 Ej tillampligt Ej tillampligt 51 23
6.000 3.13 (sw) e e 2.00 (sw)
1524 79 + Ej tillampligt Ej tillampligt 51 +
6.250 3.13 (sw) ATTE Ve SreTTE T 2.00 (sw)
1590 79 + Ej tillampligt Ej tillampligt 51 +
6.500 3.13 104 e S 2.00 7.1
165.1 79 47 Ej tillampligt Ej tillampligt 51 32
6 6.625 3.13 (sw) 12.2 6.25 12.2 2.00 6.4
DN150 168,3 79 55 159 55 51 29

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for spérfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgéngligt

ANMARKNING

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).
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4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Béjar
Nr. 12 22 %° boj
No. 13 11 %° boj

CtillE L
F Etill E Cuill £
f
Nr. 12 Nr. 12G (GSNK) Nr. 13
Storlek 22 2° boj 22 Y2° boj 11 Y4° boj
Faktisk
utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter CtillE (vardera) Etil E (vardera) CtillE (vardera)

tum tum tum pund tum pund tum pund

DN mm mm kg mm kg mm kg

8 8.625 3.88 (sw) 20.0 7.50 18.1 2.00 8.2
DN200 219,1 98 9,1 191 8,2 51 3,7

10 10.750 4.38 30.0 R . S . 213 11.8
DN250 2730 m 136 Ej tillampligt Ej tillampligt 54 53

12 12.750 4.88 40.0 A . S . 225 29.3
DN300 3239 124 181 Ej tillampligt Ej tillampligt 57 133

14' 14.000 5.00 (sw) 46.0 e . S . 3.50 (sw) 32.0
DN350 3556 127 209 Ej tillampligt Ej tillampligt 89 145

16' 16.000 5.00 (sw) 58.0 A . S . 4,00 (sw) 42,0
DN400 4064 127 26,3 SllEmpTe: Sl 102 19,1

18’ 18.000 5.50 (sw) 65.0 e T 4.50 (sw) 53.0
DN450 457,2 140 295 Ej tillampligt Ej tillampligt 114 24,0

20" 20.000 6.00 (sw) 78.6 S . S . 5.00 (sw) 65.0
DN500 508,0 152 35,7 Sl FllEmal 127 29,5

22 22.000 6.50 (sw) 125.0 A . AT . 5.50 (sw) 80.0
DN550 5588 165 56,7 Ej tillampligt Ej tillampligt 140 363

24" 24.000 7.00 (sw) 140.0 S : A . 6.00 (sw) 94.5
DN600 609,6 178 63,5 el alge Sl T 152 42,9

14 -60
DN350 - DN1500

Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05

AGS

el

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgangligt

ANMARKNING

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).
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4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Bdjar

Nr. 100 90° boj med lang radie
Nr. 110 45° bsj med lang radie

— CHillE

Nr. 100
90°1%D 45°1% D
Storlek b6j med lang radie b6j med lang radie
Verklig
utvandig Ungefar Vikt Ungefér Vikt
Nominell diameter CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
Y 1.050 2.50 (s) 04 1.75(s) 04
DN20 26,9 64 0,2 44 0,2
1 1.315 2.88(s) 0.8 2.25(s) 0.6
DN25 33,7 73 04 57 0,3
1% 1.660 3.25(s) 1.1 2.38(s) 0.9
DN32 42,4 83 0,5 60 04
1% 1.900 3.63(s) 22 2.50(s) 1.1
DN40 48,3 92 1,0 64 0,5
2 2375 4.38 26 275 19
DN50 60,3 111 1,2 70 0,9
2% 2.875 5.13 34 3.13(s) 3.0
73,0 130 1,5 79 1,4
3 3.500 5.88 6.0 3.38 38
DN80 88,9 149 2,7 86 1,7
3% 4.000 6.63 (s) 8.7 3.63(s) 56
DN90 101,6 168 39 92 2,5
4 4.500 7.50 10.8 4.00 74
DN100 114,3 191 4,9 102 34
5 5.563 9.25 18.0 4.25 14.8
141,3 235 8,2 108 6,7
6.500 10.75 258 5.50 158
165,1 273 11,7 140 7.2
6 6.625 10.75 304 5.38 16.7
DN150 168,3 273 13,8 137 7.6
8 8.625 14.25 68.5 7.25 36.0
DN200 219,1 362 31,1 184 16,3
10 10.750 15.00 81.6 6.25 40.1
DN250 273,0 381 37,0 159 18,2
12 12.750 18.00 138.0 7.50 69.6
DN300 3239 457 62,6 191 31,6
141 14.000 21.00 2227 8.75 1124
DN350 355,6 533 101,0 222 51,0
16’ 16.000 24.00 302.0 10.00 158.7
DN400 406,4 610 137,0 254 72,0
18 18.000 27.00 421.8 11.25 2249
DN450 457,2 686 191,3 286 102,0
20! 20.000 30.00 498.2 12.50 246.9
DN500 508,0 762 226,0 318 112,0
221 22.000 36.00 (s) 400.0 16.50 (s) 205.0
DN550 558,8 914 181,4 419 93,0
241 24.000 36.00 765.0 15.00 3704
DN600 609,6 914 347,0 381 168,0
14 - 60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05

DN350 - DN1500

AGS
b S

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.

For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal

ANMARKNING

e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (s).
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4.1 DIMENSIONER

Nr. 10-DR
90° draneringsboj
ﬁC-ET
CE
1" NPT
dréneringskran Ejj»GJ
Nr. 10-DR
Storlek 90° draneringsboj Vikt
Faktisk
utvandig Dréneringskran Ungefar
Nominell diameter CtillE 7B G H NPT (vardera)

tum tum tum tum tum tum tum pund
DN mm mm mm mm mm mm kg
2% 2.875 375 1.81 275 1.68 1 35
73,0 95 46 70 43 25 1,6
3 3.500 4.25 1.81 275 213 1 4.8
DN80 88,9 108 46 70 54 25 2,2
4 4.500 5.00 1.81 2.75 263 1 7.8
DN100 1143 127 46 70 67 25 35
6 6.625 6.50 1.81 275 3.65 1 18.1
DN150 168,3 165 46 70 93 25 8,2

4.2 DIMENSIONER

Reduceringsb6j med basstod

Nr. R-10G —CF

—t —CE
Nr. R-10F . I T T
r[%"/a 4mm L cE

25"/6.4m ‘ 2564 m "/6 . L T
T . Rt 12 —— 3 F
H1
vy A-A HZJTLAA Vs HE L TB i
Nr. R-10G Nr. R-10F
90° reduceringsb6j med basstod 90° reduceringsb6j med basstod
Storlek rillad x rillad rillad x klass 150 flans*
Faktisk Ungefar Ungefar
utvandig Vikt Vikt
Nominell diameter CtilE H1 H2 Tl T2 | (vardera) |CtillE| @F H1 H2 Tl T2 (vardera)
tum tum tum | tum | tum | tum | tum pund tum | tum | tum | tum | tum | tum pund
DN mm mm | mm | mm | mm | mm kg mm | mm | mm | mm | mm | mm kg

6 X 4 6.625 x 4500 9.19 1.25 0.38 2.00 1.50 33.0 9.19 = 9.00 1.25 0.38 2.00 1.50 46.0
DN150 DN100| 168,3 114,3 | 233 32 10 51 38 15,0 233 | 229 32 10 51 38 20,9
5 5.563 @ 9.00 1.50 0.38 2.00 1.50 37.0 9.00 10.00 1.50 | 0.38 2.00 1.50 52.0
141,3 | 229 38 10 51 38 16,8 229 | 254 38 10 51 38 23,6
8 X 6 8.625 | x | 6.625 | 10.50 | 2.13 0.38 2.00 1.50 51.0 10.50 | 11.00 | 2.13 0.38 2.00 1.50 70.0
DN200 DN150| 219,1 168,3 | 267 54 10 51 38 23,1 267 | 279 54 10 51 38 31,8
10 X 8 10.750 x | 8.625 | 12.00 @ 2.38 0.38 2.00 1.50 88.0 12.00 1350 238 | 0.38 2.00 1.50 118.0
DN250 DN200 | 273,0 219,1 | 305 60 10 51 38 399 305 343 60 10 51 38 53,5

* Kontakta Victaulic for information om ytterligare alternativ for flinsade andar.
For bojalternativ med lang radie och basstéd, se publikation 07.13.
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4.3 DIMENSIONER

Adapterboj

Nr. 18 90° adapterbdj
Nr. 19 45° adapterbgj

Nr. 18 Nr. 19
90° adapterboj 45° adapterbdj
Storlek rillad x hangéanga! rillad x hangéanga!
Verklig
utvandig Ungefar Vikt Ungefér Vikt
Nominell diameter C till GE Ctill TE (vardera) C till GE Ctill TE (vardera)
tum tum tum tum tum tum tum pund
DN mm mm mm mm mm mm kg
3/4 1.050 2.25 225 0.5 1.50 1.50 0.5
DN20 26,9 57 57 0,2 38 38 0,2
1 1315 2.25 225 0.6 e i e
DN25 337 57 57 03 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.660 2.75 2.75 1.2 T e T
DN32 424 70 70 05 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.900 2.75 2.75 14 1.88 1.75 09
DN40 48,3 70 70 0,7 48 44 04
2 2.375 3.25 4.25 2.5 2.00 2.00 1.6
DN50 60,3 83 108 1,1 51 51 07
2% 2.875 3.75 3.75 37 2.25 2.25 23
73,0 95 95 1,7 57 57 1,0
3 3.500 4.25 6.00 6.6 2.50 4.25 5.0
DN80 889 108 152 30 64 108 23
4 4500 5.00 7.25 10.0 i e i
DN100 1143 127 184 45 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
6 6.625 6.50 6.50 19.0 3.50 3.50 10.8
DN150 168,3 165 165 8,6 89 89 4,9
1 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
NA = Ej tillgangligt
07.01-SWE 1449 Rev AJ Uppdaterad 05/2023 © 2023 Victaulic Company. Med ensamratt.
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4.4 DIMENSIONER

T-ror, kors och Y-ror

Nr. 20 « Ctill B — G
N I. 29 M ‘ HI
-
C tjl TE
P
Nr. 29M
Nr. 20 T-ror
Storlek T-ror rillad x hangangat? avstick
Verklig
utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter CtillE (vardera) C till GE Ctill TE (vardera)

tum tum tum pund tum pund tum
DN mm mm kg mm kg mm
3% 1.050 2.25 0.8 2.25 (sw) 2.25 (sw) 0.6
DN20 26,9 57 04 57 57 0,3
1 1.315 2.25 0.9 2.25 (sw) 2.25 (sw) 0.9
DN25 33,7 57 04 57 57 04
1% 1.660 2.75 1.5 2.75 2.75 1.6
DN32 42,4 70 0,7 70 70 0,7
1% 1.900 2.75 1.7 2.75 2.75 1.8
DN40 48,3 70 0,8 70 70 0,8
2 2.375 3.25 2.8 3.25 425 35
DN50 60,3 83 1,3 83 108 1,6
2% 2.875 3.75 48 3.75 (sw) 3.75 (sw) 43
73,0 95 2,2 95 95 2,0

3.000 3.75 53 3.75 (sw) 3.75 (sw) 52

DN65 76,1 95 24 95 95 24
3 3.500 425 6.4 4.25 (sw) 4.25 (sw) 7.2
DN80 88,9 108 29 108 108 33
3% 4.000 4.50 (sw) 7.9 4.50 (sw) 4.50 (sw) 7.9
DN90 101,6 114 3,6 114 114 3,6
4.250 5.00 120 5.00 (sw) 5.00 (sw) 15.5

108,0 127 54 127 127 7,0
4 4.500 5.00 1.3 5.00 7.25 16.3
DN100 114,3 127 5,1 127 184 74
4% 5.000 5.25 (sw) 15.0 5.25 (sw) 5.25 (sw) 15.0
127,0 133 6,8 133 133 6,8
5.250 5.50 16.2 5.50 (sw) 5.50 (sw) 17.8
133,0 140 7.3 140 140 8,1
5.500 5.50 17.8 5.50 (sw) 5.50 (sw) 17.8
DN125 139,7 140 8,1 140 140 8,1
5 5.563 5.50 17.8 5.50 (sw) 5.50 (sw) 24.0
141,3 140 8,1 140 140 10,9
6.000 6.50 (sw) + 6.50 (sw) 6.50 (sw) 25.7
1524 165 165 165 11,7
6.250 6.50 (sw) " 6.50 (sw) 6.50 (sw) 27.1
159,0 165 165 165 12,3
6.500 6.50 25.0 6.50 (sw) 6.50 (sw) 28.0
165,1 165 11,3 165 165 12,7
6 6.625 6.50 25.7 6.50 (sw) 6.50 (sw) 330
DN150 168,3 165 11,7 165 165 15,0
200A 2163 197;5 ?g,z Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for spérfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

1 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgangligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).

07.01-SWE 1449 Rev AJ Uppdaterad 05/2023 © 2023 Victaulic Company. Med ensamratt.
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4.3 DIMENSIONER (FORTSATTNING)

T-ror, kors och Y-ror

Nr. 20 < Ctill Ex *Ceté”ﬂ
CJITE
o
Nr. 29M
Nr. 20 T-rér
Storlek T-ror rillad x hangangat? avstick
Verklig
utvandig Ungefér Vikt Ungefér Vikt
Nominell diameter CtillE (vardera) C till GE Ctill TE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum
DN mm mm kg mm kg mm
8 8.625 7.75 49.5 7.75 (sw) 7.75 (sw) 476
DN200 219,1 197 22,5 197 197 21,6
250A 2674 9.00 66.0 e e e
229 299 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
10 10.750 9.00 724 9.00 (sw) 9.00 (sw) 99.0
DN250 273,0 229 32,8 229 229 44,9
300A 3185 10.00 95.0 e e e
254 431 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
12 12.750 10.00 107.2 10.00 (sw) 10.00 (sw) 1330
DN300 3239 254 48,6 254 254 60,3
14' 14.000 11.00 (sw) 150.0 11.00 (sw) 11.00 (sw) N
DN350 355,6 279 68,0 279 279
14.843 11.50 159.3 AeATER . AeATER . AeATER .
3770 292 723 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
16' 16.000 12.00 (sw) 188.0 12.00 (sw) 12.00 (sw) +
DN400 406,4 305 85,3 305 305
16.772 13.00 211.6 e e e
4260 330 96,0 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
18' 18.000 15.50 (sw) 200.0 15.50 (sw) 15.50 (sw) N
DN450 457,2 394 90,7 394 394
18.898 14.57 2116 AeATER . AeATER . AeATER .
4800 370 96,0 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
20 20.000 17.25 (sw) 339.0 17.25 (sw) 17.25 (sw) +
DN500 508,0 438 153,8 438 438
20.866 15.39 382.0 e e e
530,0 391 1733 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
22 22.000 19.00 (sw) 468.0 19.00 (sw) 19.00 (sw) +
DN550 558,8 483 2123 483 483
24! 24.000 20.00 (sw) 592.0 20.00 (sw) 20.00 (sw) +
DN600 609,6 508 268,5 508 508
24.803 17.37 502.0 e e S
630,0 241 277 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
14-60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05
DN350 - DN1500 AGS

b S

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforséljare.

1 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw).

07.01-SWE 1449 Rev AJ Uppdaterad 05/2023 © 2023 Victaulic Company. Med ensamratt.
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4.4 DIMENSIONER

T-ror, kors och Y-ror

Nr. 33 ~CHillE
Nr. 35 W
Nr. 35
kors
Verklig
utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter Ctill LE C till SE (vardera) CtilE (vardera)
tum tum tum tum pund tum pund
DN mm mm mm kg mm kg
EZ7 1.050 2.25 (sw) 2.00 (sw) 0.8 2.25 (sw) 0.9
DN20 26,9 57 51 0,4 57 0,4
1 1.315 2.25 (sw) 2.25(sw) 11 2.25 (sw) 1.3
DN25 33,7 57 57 0,5 57 0,6
1% 1.660 2.75 (sw) 2.50 (sw) 1.5 2.75 (sw) 2.1
DN32 424 70 64 0,7 70 1,0
1% 1.900 2.75 (sw) 2.75 (sw) 1.8 2.75 (sw) 25
DN40 48,3 70 70 0,8 70 1,1
2 2.375 3.25 (sw) 2.75 (sw) 25 3.25 4.0
DN50 60,3 83 70 1,1 83 1,8
2% 2.875 3.75 (sw) 3.00 (sw) 5.1 3.75 6.1
73,0 95 76 2,3 95 2,8
3.000 3.75 (sw) 3.25 (sw) 5.5 3.75 7.8
DN65 76,1 95 83 2,5 95 35
3 3.500 4.25 (sw) 3.25(sw) 6.1 425 11.8
DN80 88,9 108 83 2,8 108 54
3% 4.000 4.50 (sw) 3.50 (sw) 9.6 4.50 (sw) 11.5
DN90 101,6 114 89 4,4 114 5.2
4.250 5.00 (sw) 3.75 (sw) 9.7 5.00 184
108,0 127 95 4,4 127 83
4 4.500 5.00 3.75 10.0 5.00 15.8
DN100 1143 127 95 4,5 127 7.2
4% 5.000 5.25 (sw) 4,00 (sw) 125 5.25 (sw) 18.5
127,0 133 102 57 133 84
5.250 5.50 (sw) 4.00 (sw) 13.8 5.50 (sw) 19.0
133,0 140 102 6,2 140 8,6
5.500 5.50 (sw) 4.00 (sw) 15.0 5.50 (sw) 19.5
DN125 139,7 140 102 6,8 140 8,8
5 5.563 5.50 (sw) 4,00 (sw) 15.0 5.50 28.6
141,3 140 102 6,8 140 13,0
6.000 6.50 (sw) 4.50 (sw) 175 6.50 (sw) 220
152,4 165 114 79 165 10,0
6.250 6.50 (sw) 4.50 (sw) 19.9 6.50 414
159,0 165 114 9,0 165 188
6.500 6.50 (sw) 4.50 (sw) 215 6.50 44,0
165,1 165 114 9,8 165 20,0
6 6.625 6.50 (sw) 4.50 (sw) 223 6.50 46.0
DN150 168,3 165 114 10,1 165 20,9
8 8.625 7.75 (sw) 6.00 (sw) 36.0 7.75 (sw) 48.0
DN200 219,1 197 152 16,3 197 21,8

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforséljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal

ANMARKNING

e Alla kopplingar &r av segjérn om annat inte anges med (sw).

07.01-SWE 1449 Rev AJ Uppdaterad 05/2023
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

T-ror, kors och Y-ror

Nr. 33 «CHillE
Nr. 35 “
Nr. 35
Storlek kors
Verklig
utvandig Ungefér Vikt Ungefér Vikt
Nominell diameter C till LE C till SE (vardera) Ctill E (vardera)
tum tum tum tum pund tum pund
DN mm mm mm kg mm kg
10 10.750 9.00 (sw) 6.50 (sw) 545 9.00 (sw) 70.0
DN250 273,0 229 165 247 229 31,8
12 12.750 10.00 (sw) 7.00 (sw) 80.0 10.00 (sw) 110.0
DN300 3239 254 178 36,3 254 49,9
14 14.000 11.00 (sw) 7.50 (sw) 134.2 11.00 (sw) 198.0
DN350 355,6 279 191 60,9 279 89,8
16' 16.000 12.00 (sw) 8.00 (sw) 167.0 12.00 (sw) 250.0
DN400 406,4 305 203 75,7 305 1134
18' 18.000 15.50 (sw) 8.50 (sw) 180.0 15.50 (sw) 350.0
DN450 4572 394 216 81,6 394 158,8
20 20.000 17.25 (sw) 9.00 (sw) 200.0 17.25 (sw) 452.0
DN500 508,0 438 229 90,7 438 205,0
22 22.000 19.00 (sw) 9.50 (sw) 2250 19.00 (sw) 624.0
DN550 558,8 483 241 102,1 483 283,0
24 24.000 20.00 (sw) 10.00 (sw) 250.0 20.00 (sw) 795.0
DN600 609,6 508 254 1134 508 360,6
14-60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05
DN350 - DN1500 AGS'
v

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.

For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforséljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal

ANMARKNING

e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-ror

Nr. 25 (- Cill E-f «Ctil E~
Nr. 29T
1 1
Nr. 29F I ! I
till till
E E
v ¥
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-ror
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongéngat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtillE (vardera) CtilE (vardera) CtilE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
1 X 1 Ya 1315 x 1315 x 1.050 2.25 (sw) 0.8 2.25 (sw) 0.8 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN25 DN25 DN20 | 337 337 26,9 57 04 57 04 J Hiampligt | & tlamplig
1% X 1% Ya 1660 x 1660 x 1.050 2.75 (sw) 1.0 2.75 (sw) 1.0 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN32 DN32 DN20 | 424 424 269 70 05 70 05 J lampligt | & tlamplig
1 1.315 2.75 (sw) 13 2.75 (sw) 15 A . A .
DN25 33,7 70 06 70 07 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% X 1% Y4 1900 x 1900 x 1.050 2.75 (sw) 15 2.75 (sw) 1.5 Eitillmoliat | Ei tillimoligt
DN40 DN40 DN20 | 483 483 26,9 70 07 70 07 S Hiampligt | & tlamplig
1 1.315 2.75 (sw) 15 2.75 (sw) 1.8 AATES . A .
DN25 337 70 07 70 08 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1Y 1.660 2.75 (sw) 21 2.75 (sw) 1.7 — . A .
DN32 424 70 10 70 08 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 X 2 Ya 2375 x 2375 x 1.050 3.25 25 3.25 25 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN50 DN50 DN20 | 603 60,3 26,9 83 1,1 83 1,1 J lampligt | & tlamplig
1 1.315 3.25 2.7 3.25 2.7 A . A .
DN25 337 83 12 83 12 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1Y% 1.660 3.25(sw) 23 3.25(sw) 23 A . A .
DN32 424 83 10 83 10 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 3.25 3.2 3.25 3.2 A . R .
DN40 483 83 15 83 15 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2% X 2% Y4 2875 x 2875 x 1.050 3.75 (sw) 39 3.75 (sw) 3.0 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN20 = 730 730 269 95 18 95 14 J tiampligt | & tlamplig
1 1.315 3.75 38 3.75 38 g~ . A, .
DN25 33,7 95 17 95 1.7 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1Y 1.660 3.75 4.0 3.75 4.0 . . A .
DN32 424 95 18 95 18 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 3.75 48 3.75 48 o~ . A, .
DN40 483 95 22 95 22 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 2375 3.75 45 3.75 45 o~ . A .
DN50 603 95 20 95 20 Ej tillampligt | Ej tillampligt
X Ya 3000 x 3000 x 1.050 3.75(sw) 3.75(sw) R . R .
DN65 ~ DN65  DN20 | 76,1 76,1 26,9 95 * 95 * Etillampligt | Ej tillampligt
1 1.315 3.75(sw) 3.75(sw) R . R .
DN25 33,7 5 + o5 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.660 3.75(sw) 3.75(sw) R . R .
DN32 424 o5 + 05 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 3.75(sw) 3.75(sw) R . A .
DN40 483 5 + o5 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 2375 3.75 4.6 3.75 4.6 R . L .
DN50 603 95 21 95 21 Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR

e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw).

07.01-SWE 1449 Rev AJ Uppdaterad 05/2023
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-ror

Nr. 25 « CHill E- «Cul ET
Nr. 29T
) 1
Nr. 29F 1z i
till till
E E
v v
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-ror Reduktions-T-ror
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongéngat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtillE (vardera) CtilE (vardera) CtilE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
3 X 3 X Ya 3500 x 3500 x 1.050 4.25 (sw) 5.7 4.25 (sw) 5.7 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN80 DN80 DN20 = 889 88,9 269 108 26 108 26 J tiampligt | & tlamplig
1 1.315 4.25 6.0 4.25 6.0 — . AATE .
DN25 33,7 108 27 108 27 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.660 4.25 6.0 4.25 6.3 f— . f— .
DN32 424 108 27 108 29 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 4.25 6.6 4.25 6.6 f— . - .
DN40 483 108 30 108 30 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 2375 425 6.2 4.25 6.2 4.25 6.2
DN50 60,3 108 2,8 108 2,8 108 2,8
2% 2.875 425 6.6 4.25 6.6 - . AT .
73,0 108 30 108 30 Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.000 425 6.8 4.25 11.6 AT . i .
DN65 76,1 108 31 108 53 Ej tillampligt | Ej tillampligt
3% X 3%2  x Ya 4000 x 4000 x 1.050 4.50 (sw) + 4.50 (sw) + Eitilamoliat | Ei tillimoligt
DN90 DN90 DN20 | 1016 1016 26,9 114 114 Jtflampligt | & tlampig
1 1.315 4.50 (sw) 4.50 (sw) AT . AT .
DN25 33,7 114 + 114 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.660 4.50 (sw) 4.50 (sw) AT . AT .
DN32 424 114 + 114 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 4.50 (sw) 4.50 (sw) AT . AT .
DN40 483 114 + 114 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 2375 4.50 (sw) 4.50 (sw) AT . AT .
DN50 603 114 + 114 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
2% 2.875 4.50 (sw) 4.50 (sw) AT . AT .
73,0 114 + 114 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
3 3.500 4.50 (sw) 4.50 (sw) AT . AT .
DN8O 889 114 + 114 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4250 x 4250 x 1.050 5.00 (sw) o 5.00 (sw) o 5.00 (sw) o
108,0 108,0 26,9 127 127 127
1.315 5.00 (sw) o 5.00 (sw) o 5.00 (sw) n
33,7 127 127 127
1.660 5.00 (sw) n 5.00 (sw) n 5.00 (sw) "
42,4 127 127 127
1.900 5.00 (sw) o 5.00 (sw) " 5.00 (sw) o
48,3 127 127 127
2375 5.00 (sw) o 5.00 (sw) o 5.00 (sw) o
60,3 127 127 127
3.000 5.00 (sw) o 5.00 (sw) o 5.00 (sw) o
76,1 127 127 127
3.500 5.00 9.5 5.00 (sw) — . AATES .
889 127 43 127 + Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw).

07.01-SWE 1449 Rev AJ Uppdaterad 05/2023 © 2023 Victaulic Company. Med ensamratt.
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-ror

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-rér
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongangat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtilE (vardera) CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
4 X 4 X Y 4500 x 4500 x 1.050 5.00 (sw) 8.0 5.00 (sw) 9.3 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN100  DN100 DN20 | 1143 1143 26,9 127 36 127 42 Jtflampligt | & tilamplig
1 1.315 5.00 9.1 5.00 9.1 L . AT .
DN25 33,7 127 a1 127 41 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.660 5.00 (sw) 89 5.00 (sw) 10.0 AT . AT .
DN32 424 127 40 127 45 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 5.00 10.2 5.00 10.2 AT . AT .
DN40 483 127 46 127 46 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 2.375 5.00 11.2 5.00 11.2 AT . AT .
DN50 603 127 51 127 51 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2% 2.875 5.00 11.5 5.00 11.5 AT . AT .
73,0 127 52 127 52 Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.000 5.00 103 5.00 103 AT . AT .
DN65 76,1 127 47 127 47 Ej tillampligt | Ej tillampligt
3 3.500 5.00 11.6 5.00 11.6 AT . AT .
DN8O 889 127 53 127 53 Ej tillampligt | Ej tillampligt
5250 x 5250 x 1.050 5.50 (sw) n 5.50 (sw) n 5.50 (sw) n
133,0 133,0 26,9 140 140 140
1.315 5.50 (sw) n 5.50 (sw) n 5.50 (sw) n
33,7 140 140 140
1.660 5.50 (sw) n 5.50 (sw) n 5.50 (sw) n
424 140 140 140
1.900 5.50 (sw) n 5.50 (sw) n 5.50 (sw) n
48,3 140 140 140
2.375 5.50 (sw) 5.50 (sw) R . R .
60,3 140 + 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.000 5.50 (sw) n 5.50 (sw) n 5.50 (sw) o
76,1 140 140 140
3.500 5.50 (sw) o 5.50 (sw) o 5.50 (sw) o
88,9 140 140 140
4250 5.50 129 5.50 (sw) AT . A .
1080 140 59 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
o Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-ror

Nr. 25 ~ Ctill
Nr. 29T
i
Nr. 29F I !
till
E
¥
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-rér
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongangat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtillE (vardera) CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
X X ¥ 5500 x 5500 x 1.050 5.50 (sw) 5.50 (sw) e e
DN125  DN125  DN20 | 1397 1397 269 140 * 140 + | Btilampligt | Ejtillampligt
1 1315 5.50 (sw) 5.50 (sw) s . R .
DN25 33,7 140 + 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1Y% 1.660 5.50 (sw) 5.50 (sw) o . e .
DN32 424 140 + 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 5.50 (sw) 5.50 (sw) A . s .
DN40 483 140 + 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 2375 5.50 135 5.50 (sw) s . R .
DN50 603 140 6.1 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.000 5.50 (sw) 5.50 (sw) T T
DN65 76,1 140 + 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
3 3.500 5.50 13.8 5.50 (sw) R . R .
DN8O 889 140 63 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4.250 5.50 (sw) 5.50 (sw) T T
1080 140 + 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4 4.500 5.50 14.4 5.50 (sw) R . R .
DN100 1143 140 65 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
5 X 5 X Ya 5563 x 5563 x 1.050 5.50 (sw) 5.50 (sw) A . A .
DN20 1413 1413 269 140 + 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1 1.315 5.50 (sw) 14.0 5.50 (sw) 14.0 A . A .
DN25 337 140 64 140 64 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.660 5.50 (sw) 5.50 (sw) A . A .
DN32 424 140 + 140 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 5.50 (sw) 14.3 5.50 (sw) 14.5 R . A .
DN40 483 140 65 140 66 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 2375 5.50 (sw) 14.5 5.50 (sw) 14.5 A . L .
DN50 603 140 66 140 66 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2% 2.875 5.50 15.5 5.50 15.8 L . R .
73,0 140 70 140 72 Ej tillampligt | Ej tillampligt
3 3.500 5.50 12.6 5.50 (sw) 17.0 R . R .
DN8O 889 140 57 140 7.7 Ej tillampligt | Ej tillampligt
4 4.500 5.50 16.0 5.50 (sw) 16.0 R . R .
DN100 1143 140 73 140 73 Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgéngligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-ror

Nr. 25 < Ctill = Ciill ET
Nr. 29T
- .
Nr. 29F 1z T
till till
E E
v ]
Nr. 29T Nr. 29F?
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-rér
Rillat reduktions-T-r6r rillat x hangangat? rillat x hongangat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtillE (vardera) CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
6000 x 6000 x 1050 6.50 (sw) 6.50 (sw) e R
1524 152.4 26,9 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1.315 6.50 (sw) 6.50 (sw) S e
33,7 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1.660 6.50 (sw) 6.50 (sw) e T
424 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1.900 6.50 (sw) 6.50 (sw) S e
483 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
2375 6.50 (sw) 6.50 (sw) S S
603 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.000 6.50 (sw) 6.50 (sw) e e
76,1 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.500 6.50 (sw) 6.50 (sw) S S
889 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4.250 6.50 (sw) 6.50 (sw) S S
1080 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4.500 6.50 (sw) 6.50 (sw) S T
1143 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
5.250 6.50 (sw) 6.50 (sw) S S
1330 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade spérsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgéngligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-ror

Nr. 25 < CHillE~ ~ciil E+
Nr. 29T
- .
Nr. 29F i i
till till
E E
v ]
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-rér
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongangat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtillE (vardera) CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
6250 x 6250 x 1.050 6.50 (sw) " 6.50 (sw) " 6.50 (sw) "
159,0 159,0 26,9 165 165 165
1315 6.50 (sw) " 6.50 (sw) " 6.50 (sw) "
33,7 165 165 165
1.660 6.50 (sw) " 6.50 (sw) " 6.50 (sw) n
424 165 165 165
1.900 6.50 (sw) n 6.50 (sw) n 6.50 (sw) n
48,3 165 165 165
2.375 6.50 (sw) n 6.50 (sw) n 6.50 (sw) n
60,3 165 165 165
3.000 6.50 (sw) n 6.50 (sw) n 6.50 (sw) n
76,1 165 165 165
3.500 6.50 18.5 6.50 (sw) S S
889 165 84 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4.250 6.50 18.5 6.50 (sw) S S
1080 165 84 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4.500 6.50 12.1 6.50 (sw) S S
1143 165 55 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
5.250 6.50 19.0 6.50 (sw) S S
1330 165 86 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
6500 x 6500 x 1.050 6.50 (sw) 6.50 (sw) S St
165.1 1651 269 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1.315 6.50 (sw) 10.8 6.50 (sw) 10.8 S e
33,7 165 49 165 49 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1.660 6.50 (sw) 11.0 6.50 (sw) 11.0 S S
424 165 50 165 50 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1.900 6.50 (sw) 1.3 6.50 (sw) 1.3 S S
483 165 51 165 51 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2375 6.50 18.9 6.50 18.9 S S
603 165 86 165 86 Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.000 6.50 20.0 6.50 (sw) S S
76,1 165 91 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.500 6.50 243 6.50 (sw) S S
889 165 110 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4.500 6.50 238 6.50 (sw) S S
1143 165 108 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
5.500 6.50 26.0 6.50 (sw) S AT
139.7 165 118 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for spérfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgéngligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-ror

Nr. 25 « CHill Ex = Ctill E~
Nr. 29T
T R
Nr. 29F ! z
till till
E E
v ]
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-ror Reduktions-T-ror
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangéangat? rillat x hongangat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtillE (vardera) CtilE (vardera) CtilE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
6 X 6 X 3% 6625 x 6625 x 1.050 6.50 (sw) " 6.50 (sw) " Ei tillsmoliat | Ei tillamoliat
DN150  DN150  DN20 = 1683 1683 26,9 165 165 J Hiamplgt | 5 tampllg
1 1315 6.50 (sw) 230 6.50 (sw) 230 S AT e
DN25 33,7 165 104 165 104 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1Ya 1.660 6.50 (sw) 250 6.50 (sw) 250 S S
DN32 424 165 13 165 13 Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 6.50 (sw) 250 6.50 (sw) 250 S S
DN40 483 165 13 165 13 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 2375 6.50 228 6.50 228 e S
DN50 603 165 10,3 165 10,3 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2% 2.875 6.50 238 6.50 252 S S
73,0 165 108 165 14 Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.000 6.50 (sw) 6.50 S T
DN65 76,1 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
3 3.500 6.50 248 6.50 249 e e
DN8O 889 165 1.2 165 13 Ej tillampligt | Ej tillampligt
4 4.500 6.50 248 6.50 22.1 e S
DN100 1143 165 11,2 165 g | FEERgE EEmET:
5.500 6.50 (sw) 6.50 (sw) e . e .
DN125 1397 165 + 165 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
5 5.563 6.50 26.7 6.50 (sw) 26.7 S S
1413 165 12,1 165 12,1 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2008 x 200A x 65A | 2163 x 2163 x 763 7'7159(;‘”) + Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillimpligt | Ej tillampligt
100A 1143 7'7159(;‘”) + Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillimpligt | Ej tillampligt
165A 775 50.0 R . R . o . R .
197 27 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgdngligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-ror

Nr. 25 < CHllE-
Nr. 29T
Nr. 29F T
tliE”
— v
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-ror
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangdngat? rillat x hongdngat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtillE (vardera) CtilE (vardera) CtilE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
8 X 8 X 3% 8625 x 8625 x 1.050 7.75 (sw) " 7.75 (sw) " 7.75 (sw) "
DN200 DN200 DN20 219,1 219,1 26,9 197 197 197
1 1.315 7.75 (sw) " 7.75 (sw) " 7.80 (sw) "
DN25 33,7 197 197 198
1% 1.660 7.75 (sw) " 7.75 (sw) " 7.80 (sw) "
DN32 424 197 197 198
1% 1.900 7.75 (sw) 33.0 7.75 (sw) 37.7 7.80 (sw) "
DN40 48,3 197 15,0 197 171 198
2 2.375 7.75 (sw) 335 7.75 (sw) 335 A . A .
DN50 603 197 152 197 152 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2% 2875 7.75 373 7.75 (sw) 340 A . A .
730 197 169 197 154 Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.000 7.75 (sw) 375 e . A . 7.80 (sw)
DN65 76,1 197 17.0 Ej tillampligt | Ej tillampligt 198 +
3 3.500 7.75 375 7.75 (sw) 336 A . A .
DN8O 889 197 17,0 197 152 Ej tillampligt | Ej tillampligt
4.250 7.75 489 A . A . A . A .
108,0 197 222 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
4 4.500 7.75 429 7.75 (sw) 35.0 S T
DN100 1143 197 195 197 159  Htilampligt Ejtillampligt
5.250 9.02 54.6 7.75 (sw) L . A .
1330 529 2438 197 iF Ej tillampligt | Ej tillampligt
5.500 7.75 (sw) A . R . e . e .
DN125 1397 197 i Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
5 5.563 7.75 37.0 7.75 (sw) 37.0 A . A .
1413 197 16,8 197 16,8 Ej tillampligt | Ej tillampligt
6.250 7.75 516 7.75 (sw) A . R .
159,0 197 234 197 iF Ej tillampligt | Ej tillampligt
6.500 7.75 43.2 7.75 (sw) L . R .
165,1 197 196 197 i Ej tillampligt | Ej tillampligt
6 6.625 7.75 48.5 7.75 (sw) 430 R . R .
DN150 168,3 197 22,0 197 195 Htilampligt Ejtillampligt
10.528 10.528 6.500 9.02 684 R . R . R . R .
2674 267,4 165.1 229 310 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
2504 x 250A x 125A | 2674 x 2674 x 1398 9'0202(;W) +  Etilimpligt Etillimpligt Etilimpligt | Ej tillimpligt
200A 2163 338 gig Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for spérfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgangligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)
Reduktions-T-ror

Nr. 25 < CHllE-
Nr. 29T
Nr. 29F T
tIiE”
— '
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-ror Reduktions-T-ror
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongdngat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtillE (vardera) CtilE (vardera) CtilE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
10 X 10 X 3% 10750 x 10750 x 1.050 9.00 (sw) + 9.00 (sw) + i tillsmoliat | Ei tillimoliat
DN250  DN250  DN20 | 2730 2730 269 229 229 J lampligt | 5 famplig
1 1.315 9.00 (sw) 9.00 (sw) - . - .
DN25 337 329 + 529 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.660 9.00 (sw) 9.00 (sw) - . R .
DN32 424 329 + 529 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
1% 1.900 9.00 (sw) 57.0 9.00 (sw) 57.0 R . - .
DN40 483 529 259 529 259 Ej tillampligt | Ej tillampligt
2 2.375 9.00 (sw) 62.0 9.00 (sw) 65.0 9.00 (sw) +
DN50 60,3 229 28,1 229 29,5 229
2% 2.875 9.00 62.5 9.00 (sw) 53.0 R . R .
730 529 283 529 240 Ej tillampligt | Ej tillampligt
3.000 9.00 (sw) 71.2 - . R . R . R .
DN65 76,1 529 323 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
3 3.500 9.00 62.1 9.00 (sw) 60.0 R . R .
DNSO 889 529 282 529 272 Ej tillampligt | Ej tillampligt
4.250 9.02 776 9.00 (sw) R . R .
108,0 529 352 529 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4 4.500 9.00 61.0 9.00 (sw) 61.0 R . R .
DN100 1143 229 27,7 229 277 | Btillampligt | Ejtillampligt
5.250 9.02 84.2 9.00 (sw) R . R .
1330 529 382 529 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
5.500 9.00 (sw) 9.00 (sw) - . R .
DN125 1397 229 + 529 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
6.250 9.02 84.9 9.00 (sw) R . R .
159,0 529 385 529 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
5 5.563 9.00 (sw) 520 9.00 (sw) 520 R . R .
1413 329 236 529 236 Ej tillampligt | Ej tillampligt
6.250 9.00 61.0 9.00 (sw) R . R .
159,0 529 277 529 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
6.500 9.00 64.2 9.00 (sw) R . R .
165.1 529 291 529 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
6 6.625 9.00 59.0 9.00 (sw) 60.0 R . R .
DN150 168,3 229 26,8 229 272 | Bitillémpligt | Ejtillampligt
8 8.625 9.00 64.7 9.00 (sw) 64.7 - . R .
DN200 219,1 229 29,3 229 293 | Eitilampligt  Ejtillampligt
300A x 300A x T50A | 3185 x 3185 x 1652 10’32}5‘” 5 Ej tillampligt | Ej tillimpligt | Ej tillimpligt | Ej tillimpligt
200A 2163 1o.g<;isw) & Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillimpligt | Ej tillampligt
250A 2674 1%30 15]01}’0 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for spérfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgangligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-ror

Nr. 25 « CHllE-
Nr. 29T
Nr. 29F T
till
E
— v
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-ror Reduktions-T-ror
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongéngat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtillE (vardera) CtilE (vardera) CtilE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
12 X 12 X R 12750 x 12750 x 1.050 10.00 (sw) + Eitillmoliat | Ei tillamoligt 10.00 (sw) +
DN300  DN300 DN20 | 3239 3239 26,9 254 Juflampligt | & tiampig 254
1 1.315 10.00 (sw) 70.0 10.00 (sw) 77.0 10.00 (sw) 4
DN25 33,7 254 31,8 254 254
1% 1.660 10.00 (sw) + 10.00 (sw) 4 10.00 (sw) 4
DN32 424 254 254 254
1% 1.900 10.00 (sw) + 10.00 (sw) 4 10.00 4
DN40 48,3 254 254 254
2 2.375 10.00 (sw) 78.0 10.00 (sw) 78.0 10.00 (sw) 4
DN50 60,3 254 354 254 354 254
2% 2.875 10.00 (sw) 80.0 10.00 (sw) 80.0 A .
73,0 254 363 254 363 NA | Etillampligt
3.000 10.00 (sw) + 10.00 (sw) 4 10.00 (sw) 4
DN65 76,1 254 254 254
3 3.500 10.00 (sw) 80.0 10.00 (sw) 86.5 A . A .
DN8O 889 254 363 254 392 Ej tillampligt | Ej tillampligt
4250 10.00 10.00 (sw) A . A .
1080 254 + 254 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
4 4.500 10.00 (sw) 86.7 10.00 (sw) 77.0 A . A .
DN100 1143 254 393 254 349 | Hitillampligt| Ejtillimpligt
5.250 10.00 130.0 10.00 (sw) A . A .
1330 254 590 254 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
5.500 10.00 (sw) 81.8 10.00 (sw) A . A .
DN125 1397 254 371 254 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
5 5.563 10.00 (sw) 75.0 10.00 (sw) 75.0 A . A .
1413 254 340 254 340 Ej tillampligt | Ej tillampligt
6.250 10.00 125.6 10.00 (sw) A . A .
159,0 254 570 254 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
6.500 10.00 (sw) 10.00 (sw) A . A .
165.1 254 + 254 + Ej tillampligt | Ej tillampligt
6 6.625 10.00 88.5 10.00 (sw) 75.0 A . A .
DN150 168,3 254 402 254 340 | Hitillampligt| Ejtillimpligt
8 8.625 10.00 80.0 10.00 (sw) 80.0 A . A .
DN200 219,1 254 363 254 363 | Htilampligt | Ejtillampligt
10 10.750 10.00 1235 10.00 (sw) 84.0 A . A .
DN250 2730 254 56,0 254 3, | Htillampligt| Ejtillimpligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for spérfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforséljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgangligt
"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR

e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)
Reduktions-T-ror

Nr. 25 « Cill E- < Ctill Ej
Nr. 29T
- B
Nr. 29F 1t T
till till
E E
v )
Nr. 29T Nr. 29F2
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-rér
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongangat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtilE (vardera) CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
14' X 14 X 4 14000 x 14000 x 4.500 11.00 (sw) 102.0 11.00 (sw) 102.0 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN350  DN350  DN100 = 3556 355,6 1143 279 463 279 463 Jtflampligt | £ tiamplig
6 6.625 11.00 (sw) 108.2 11.00 (sw) 108.2 AT . AT .
DN150 168,3 279 49,1 279 | DB RIS
8 8.625 11.00 (sw) 112.0 11.00 (sw) 112.0 AT . AT .
DN200 219,1 279 508 279 so8 | Htilampligt Ejtillampligt
10 10.750 11.00 (sw) 120.0 11.00 (sw) 120.0 AT . AT .
DN250 2730 279 544 279 s | U BRI
12 12.750 11.00 (sw) 129.1 11.00 (sw) 129.1 AT . AT .
DN300 3239 279 586 279 sge | Otillampligt Ejtillampligt
14.843 14.843 6.500 11.00 1424 AT . AT . AT . AT .
3770 3770 165.1 279 64,6 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
8.625 11.00 145.5 AT . AT . AT . A .
2191 279 66,0 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
10.750 11.00 149.9 AT . AT . AT . A .
2730 279 680 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
12.750 11.00 144.6 AT . AT . AT . T .
3239 279 656 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
16' X 16 X 4 16 X 16 x 4500 12.00 (sw) 130.0 12.00 (sw) 130.0 Eitillamoliat | Ei tillimoligt
DN400  DN400  DN100 = DN400 DN400 1143 305 59,0 305 59,0 ) tilampligt | & tlamplig
6 6.625 12.00 (sw) 1335 12.00 (sw) 1335 AT . AT .
DN150 168,3 305 606 305 o6 | BtllAmpligt Ejtillampligt
8 8.625 12.00 (sw) 145.0 12.00 (sw) 145.0 AT . AT .
DN200 219,1 305 658 305 e58 | Btillampligt Ejtilampligt
10 10.750 12.00 (sw) 149.5 12.00 (sw) 149.5 AT . AT .
DN250 273,0 305 678 305 78  Btilampligt Ejtilampligt
12 12.750 12.00 (sw) 154.0 12.00 (sw) 154.0 AT . AT .
DN300 3239 305 69,9 305 goo  Btilampligt Ejtillampligt
14 14.000 12.00 (sw) 167.0 AT . AT . AT . AT .
DN350 3556 305 757 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
16772 x 16772 x 6.250 12.83 189.6 AT . AT . AT . AT .
426,0 426,0 1590 326 86,0 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
8.625 12.83 2139 AT . R . AT . R .
2191 326 97,0 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
10.750 12.83 2249 AT . AT . AT . R .
2730 326 1020 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
12.750 12.83 2249 R . AT . AT . R .
3239 326 102,0 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
14.843 12.83 2271 AT . AT . AT . R .
3770 326 103.0 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)
Reduktions-T-ror

Nr. 25 « Cill E- < Ctill E+
Nr. 29T
- .
Nr. 29F 1t T
till till
E E
v ¥
Nr. 29T Nr. 29F?
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-rér
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongangat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtilE (vardera) CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
18' X 18 X 4 18000 x 18.000 x 4.500 15.50 (sw) 194.0 15.50 (sw) 194.0 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN450  DN450  DN100 = 457, 457, 1143 394 88,0 394 88,0 Jtflampligt | £ tiamplig
6 6.625 15.50 (sw) 200.0 15.50 (sw) 200.0 A, . A .
DN150 168,3 304 90,7 304 ooy  Hitilampligt Ejtillampligt
8 8.625 15.50 (sw) 202.6 15.50 (sw) 202.0 A, . A .
DN200 2191 394 91,9 394 o16 | Htillampligt Ejtilampligt
10 10.750 15.50 (sw) 212.0 15.50 (sw) 212.0 A, . A .
DN250 2730 394 96,2 394 962 | Htillampligt  Ejtillampligt
12 12.750 15.50 (sw) 222.6 15.50 (sw) 222.6 A . A .
DN300 3239 394 101,0 394 1010  Btilldmeligt Ejtillampligt
14 14.000 15.50 (sw) 230.1 A . A . AR . R, .
DN350 3556 394 1044 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
16 16 15.50 (sw) 247.6 A . A . AT . R, .
DN400 DN400 304 1123 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
18898 x 18898 x 4.250 14.75 2824 o . R . R . R .
480,0 480,0 1080 375 1281 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
5.250 14.75 283.0 R . R . R . R .
1330 375 1284 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
6.250 14.75 2833 R . R . R . R .
159,0 375 1285 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
10.750 14.75 285.1 R . R . R . R, .
2730 375 1293 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
14.843 14.75 2938 R . R . R . R .
3770 375 1332 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgangligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)
Reduktions-T-ror

Nr. 25 ~ Ctill
Nr. 29T
T
Nr. 29F I !
till
E
v
Nr. 29T Nr. 29F?
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-rér
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongangat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtilE (vardera) CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
20" X 20 X 6 20.000 x 20.000 x 6.625 17.25 (sw) 240.0 17.25 (sw) 240.0 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN500  DN500  DN150 | 5080 508,0 1683 438 1089 438 1089 |- empigt|HHlampYg
8 8.625 17.25 (sw) 244.0 17.25 (sw) 244.0 A, . A .
DN200 219,1 438 1107 438 1107 | BtilAmpligt  Ejtillampligt
10 10.750 17.25 (sw) 256.0 17.25 (sw) 256.0 A . A .
DN250 2730 438 116,1 438 116 | Btilampligt  jtillampligt
12 12.750 17.25 (sw) 264.3 17.25 (sw) 264.0 A . A .
DN300 3239 438 1199 438 1197  Btilampligt Ejtillampligt
14 14.000 17.25 (sw) 275.0 A . RS . RS . R .
DN350 3556 438 1247 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
16 16.000 | 17.25 (sw) 288.6 A . RS . A TR . R, .
DN400 406,4 438 1309 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
18 18.000 | 17.25 (sw) 297.0 A . A TR . A TR . R .
DN450 4572 438 1347 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
20866 x 20866 x 6.250 17.25 368.2 R . R . s . R .
530,0 530,0 159,0 438 1670 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
8.625 17.25 401.3 R . R . R . R .
2191 438 1820 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
10.750 17.25 379.2 R . R . R . R, .
2730 438 1720 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
12.750 17.25 401.2 R . R . R . R, .
3239 438 1820 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
14.843 17.25 383.6 R . s . R . e .
3770 438 1740 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
16.772 17.25 401.2 R . R . R . R .
426,0 438 1820 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
18.898 17.25 399.2 R . R . R . e .
480,0 438 1811 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgangligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.4 DIMENSIONER (FORTS.)
Reduktions-T-ror

Nr. 25 ~ Ctill
Nr. 29T
T
Nr. 29F I !
till
E
v
Nr. 29T Nr. 29F?
Nr. 25 Reduktions-T-rér Reduktions-T-rér
Rillat reduktions-T-ror rillat x hangangat? rillat x hongangat?
Storlek med avstick avstick avstick
Ungefar Ungefar Ungefar
Vikt Vikt Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter CtilE (vardera) CtillE (vardera) CtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
24 X 24 X 8 24000 x 24000 x 8625 20.00 (sw) 340.0 20.00 (sw) 340.0 Eitillimoliat | Ei tillimoligt
DN600 ~ DN600  DN200 | 6096 609,6 219,1 508 1542 508 1542 |2 empigt) BlampYg
10 10.750 | 20.00 (sw) 3439 20.00 (sw) 3439 A, . A .
DN250 2730 508 156,0 508 1560 b tillmpligt Ejtillampligt
12 12.750 | 20.00 (sw) 3528 20.00 (sw) 3528 A . A .
DN300 3239 508 160,0 508 1600  Btillampligt Ejtillampligt
14 14.000 20.00 A . RS . RS . A .
DN350 3556 508 + Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
16 16.000 | 20.00 (sw) 378.0 A . RS . RS . R .
DN400 406,4 508 1715 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
18 18.000 20.00 A . RS . A TR . R, .
DN450 4572 508 + Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
20 20.000 | 20.00 (sw) 400.0 A . A TR . A TR . R .
DN500 508,0 508 1814 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
24803 x 24803 x 6.250 20.00 559.2 R . R . s . R .
630,0 630,0 159,0 508 2536 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
8.625 20.00 559.2 R . R . R . R .
2191 508 2536 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
10.750 20.00 562.2 R . R . R . R, .
2730 508 2550 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
12.750 20.00 562.2 R . R . R . R, .
3239 508 2550 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
14.843 20.00 586.4 R . s . R . e .
3770 508 266,0 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
16.772 20.00 579.8 R . R . R . R .
426,0 508 2630 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
18.898 20.00 568.8 R . R . R . e .
480,0 508 2580 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
20.866 20.00 5743 R . R . R . e .
530,0 508 260,5 Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt | Ej tillampligt
14 - 60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05
DN350 - DN1500 AGS

b S ol

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for spérfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, specificera "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
NA = Ej tillgéngligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.6 DIMENSIONER

45° lateral
Nr. 30
Nr. 30
Storlek 45° lateral
Verklig
utvandig Ungefar Vikt
Nominell diameter C till LE C till SE (vardera)
tum tum tum tum pund
DN mm mm mm kg
Y4 1.050 4.50 (sw) 2.00 (sw) 0.9
DN20 26,9 114 51 04
1 1.315 5.00 (sw) 2.25(sw) 1.7
DN25 33,7 127 57 0,8
1Y 1.660 5.75 (sw) 2.50 (sw) 25
DN32 42,4 146 64 1,1
1% 1.900 6.25 (sw) 2.75 (sw) 35
DN40 48,3 159 70 1,6
2 2375 7.00 (sw) 2.75 (sw) 5.1
DN50 60,3 178 70 23
2% 2.875 7.75 (sw) 3.00 (sw) 9.0
73,0 197 76 4,1
3.000 8.50 (sw) 3.25(sw) 9.8
DN65 76,1 216 83 44
3 3.500 8.50 3.25 103
DN80 88,9 216 83 4,6
3% 4.000 10.00 (sw) 3.50 (sw) 22.0
DN90 101,6 254 89 10,0
4.250 10.50 (sw) 3.75(sw) 221
108,0 267 95 10,0
4 4.500 10.50 3.75 179
DN100 1143 267 95 8,1
4% 5.000 12.50 (sw) 4.00 (sw) 238
127,0 318 102 10,8
5.250 12.50 (sw) 4.00 (sw) 253
133,0 318 102 11,5
5.500 12.50 (sw) 4.00 (sw) 26.8
DN125 139,7 318 102 12,1
5 5.563 12.50 (sw) 4.00 (sw) 29.8
141,3 318 102 13,5
6.000 14.00 (sw) 4.50 (sw) 338
1524 356 114 153
6.250 14.00 (sw) 4.50 (sw) 36.8
159,0 356 114 16,7
6.500 14.00 (sw) 4.50 (sw) 43.6
165,1 356 114 19,8
6 6.625 14.00 4.50 43.6
DN150 168,3 356 114 19,8

1 For 14"/DN350 och stérre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade spérsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforséljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal

ANMARKNING
e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.6 DIMENSIONER (FORTS.)

45° sidoror
Nr. 30
Nr. 30
Storlek 45° |ateral
Verklig
utvandig Ungefar Vikt
Nominell diameter C till LE C till SE (vardera)
tum tum tum tum pund
DN mm mm mm kg
8 8.625 18.00 (sw) 6.00 (sw) 73.0
DN200 2191 457 152 33,1
10 10.750 20.50 (sw) 6.50 (sw) 105.0
DN250 273,0 521 165 47,6
12 12.750 23.00 (sw) 7.00 (sw) 165.0
DN300 323,9 584 178 74,8
14 14.000 26.50 (sw) 7.50 (sw) 276.0
DN350 355,6 673 191 125,2
16' 16.000 29.00 (sw) 8.00 (sw) 344.2
DN400 4064 737 203 156,1
18' 18.000 32.00 (sw) 8.50 (sw) 429.0
DN450 457,2 813 216 194,6
20’ 20.000 35.00 (sw) 9.00 (sw) 500.0
DN500 508,0 889 229 226,8
22 22.000 38.00 (sw) 9.50 (sw) 610.0
DN550 558,8 965 241 276,7
24" 24.000 40.00 (sw) 10.00 (sw) 715.0
DN600 609,6 1016 254 324,3

L For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforséljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal

ANMARKNING

e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw).
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4.7 DIMENSIONER

45° reducerande lateral

Nr. 30-R SWS
Ciill
LE
CHill
SE
L2
Nr. 30-R SWS
45° reducerande lateral
Storlek (sw)
Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter Ctill LE C till SE (vardera)
tum tum tum tum pund
DN DN mm mm kg
3 X 3 2 3.500 X 3.500 X 2375 8.50 3.25 9.8
DN80 DN80 DN50 889 889 60,3 216 83 4,4
2% 2.875 8.50 3.25 9.8
73,0 216 83 4,4
4 X 4 2 4.500 X 4.500 X 2375 10.50 3.75 10.0
DN100 DN100 DN50 1143 114,3 60,3 267 95 4,5
2% 2.875 10.50 3.75 10.0
73,0 267 95 4,5
3 3.500 10.50 3.75 18.3
DN80 88,9 267 95 83
5 X 5 2 5 X 5 X 2375 12.50 4.00 24.0
DN50 60,3 318 102 10,9
3 3.500 12.50 4.00 270
DN80 88,9 318 102 12,2
4 4.500 12.50 4.00 26.5
DN100 1143 318 102 12,0
6 X 6 3 6.625 X 6.625 X 3.500 14.00 4.50 37.0
DN150 DN150 DN80 168,3 168,3 88,9 356 114 16,8
4 4.500 14.00 4.50 36.0
DN100 1143 356 114 16,3
5 5.563 14.00 4.50 44.7
141,3 356 114 20,3
8 X 8 3 8.625 X 8.625 X 3.500 18.00 6.00 58.0
DN200 DN200 DN80 2191 2191 88,9 457 152 26,3
4 4.500 18.00 6.00 62.0
DN100 114,3 457 152 28,1
5 5.563 18.00 6.00 755
141,3 457 152 34,2
6 6.625 18.00 6.00 82.0
DN150 168,3 457 152 37,2
10 X 10 4 10.750 X 10.750 X 4.500 20.50 6.50 104.8
DN250 DN250 DN100 273,0 273,0 114,3 521 165 47,5
5 5.563 20.50 6.50 105.0
141,3 521 165 47,6
6 6.625 20.50 6.50 105.8
DN150 168,3 521 165 48,0
8 8.625 20.50 6.50 118.0
DN200 219,1 521 165 53,5
12 X 12 4 12.750 X 12.750 X 4.500 23.00 7.00 135.0
DN300 DN300 DN100 3239 3239 114,3 584 178 61,2
5 5.563 23.00 7.00 122.0
141,3 584 178 55,3
6 6.625 23.00 7.00 137.0
DN150 168,3 584 178 62,1
8 8.625 23.00 7.00 147.0
DN200 219,1 584 178 66,7
10 10.750 23.00 7.00 167.0
DN250 273,0 584 178 75,7

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 24.01.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- terforséljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal
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4.7 DIMENSIONER (FORTS.)

45° reducerande lateral

Nr. 30-R SWS
Ciill
LE
Ctill
SE
L2
Nr. 30-R SWS
45° reducerande lateral
Storlek (sw)
Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter Ctill LE C till SE (vardera)
tum tum tum tum pund
DN DN mm mm kg
14' X 14 X 4 14.000 X 14.000 X 4.500 26.50 7.50 176.0
DN350 DN350 DN100 355,6 355,6 1143 673 191 79,8
6 6.625 26.50 7.50 187.0
DN150 168,3 673 191 84,8
8 8.625 26.50 7.50 210.0
DN200 219,1 673 191 95,3
10 10.750 26.50 7.50 235.0
DN250 273,0 673 191 106,6
12 12.750 26.50 7.50 2520
DN300 3239 673 191 1143
16' X 16 X 6 16.000 X 16.000 X 6.625 29.00 8.00 215.0
DN400 DN400 DN150 406,4 406,4 168,3 737 203 97,5
8 8.625 29.00 8.00 2525
DN200 219,1 737 203 114,5
10 10.750 29.00 8.00 265.0
DN250 273,0 737 203 120,2
12 12.750 29.00 8.00 295.0
DN300 3239 737 203 133,8
14 16.000 29.00 8.00 305.0
DN350 4064 737 203 1383
18' X 18 X 6 18.000 X 18.000 X 6.625 32.00 8.50 274.0
DN450 DN450 DN150 457,2 457,2 168,3 813 216 124,3
8 8.625 32.00 8.50 275.0
DN200 2191 813 216 124,7
10 10.750 32.00 8.50 285.0
DN250 273,0 813 216 129,3
12 12.750 32.00 8.50 347.0
DN300 3239 813 216 1574
14 14.000 32.00 8.50 350.0
DN350 355,6 813 216 158,8
16 16.000 32.00 8.50 362.0
DN400 4064 813 216 164,2
20" X 20 X 10 20.000 X 20.000 X 10.750 35.00 9.00 410.0
DN500 DN500 DN250 508,0 508,0 273,0 889 229 186,0
12 12.750 35.00 9.00 415.0
DN300 3239 889 229 188,2
14 14.000 35.00 9.00 420.0
DN350 355,6 889 229 190,5
16 16.000 35.00 9.00 425.0
DN400 4064 889 229 192,8
24" X 24 X 16 24.000 X 24.000 X 16.000 40.00 10.00 556.0
DN600 DN600 DN400 609,6 609,6 4064 1016 254 252,2
20 20.000 40.00 10.00 715.0
DN500 508,0 1016 254 3243
14 - 60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05
DN350 - DN1500 AGS
S o

L For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 24.01.
For pris och tillganglighet for spérfrésta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforséljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstal
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4.8 DIMENSIONER

T-rors-Y
Nr. 32
IT |
G
L2
Nr. 32
T-rors-Y
Storlek (sw)
Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvdndig diameter G H El E2 (vardera)
tum tum tum tum tum tum pund
DN mm mm mm mm mm kg
2 X 2 X 2 2375 x 2375 x 2375 275 7.00 9.00 463 6.4
DN50 DN50 DN50 60,3 60,3 60,3 70 178 229 117 29
2% X 2% X 2% 2875 x 2875 x 2875 3.00 7.75 10.50 575 11.5
73,0 73,0 73,0 76 197 267 146 52
3 X 3 X 2 3500 x 3500 x 2375 3.25 8.50 10.38 6.00 12.5
DN80 DN80 DN50 88,9 88,9 60,3 83 216 264 152 57
3 3.500 3.25 8.50 11.50 6.50 143
DN80 88,9 83 216 292 165 6,5
3% X 3% X 3% 4000 x 4000 x 4.000 3.25 10.00 13.00 7.75 15.0
DN90 DN90 DN90 101,6 101,6 101,6 83 254 330 197 6,8
4 X 4 X 1 4500 x 4500 x 1315 3.75 10.50 12.25 8.38 17.0
DN100 DN100 DN25 1143 1143 337 95 267 311 213 7,7
2 2375 3.75 10.50 11.88 7.50 20.0
DN50 60,3 95 267 302 191 9,1
3 3.500 3.75 10.50 12.88 7.88 230
DN80 88,9 95 267 327 200 10,4
4 4.500 3.75 10.00 13.63 8.13 26.0
DN100 114,3 95 254 346 206 11,8
5 X 5 X 2 5563 x 5563 x 2375 4.00 12.50 13.13 8.75 29.0
DN50 141,3 141,3 60,3 102 318 333 222 13,2
3 3.500 4.00 12.50 14.25 9.25 315
DN80 88,9 102 318 362 235 14,3
4 4.500 4.00 12.50 15.13 9.63 36.7
DN100 1143 102 318 384 244 16,6
5 5.563 4.00 12.50 16.13 10.00 480
141,3 102 318 410 254 21,8
6 X 6 X 2 6625 x 6625 x 2375 450 14.00 14.13 9.75 29.0
DN150 DN150 DN50 168,3 168,3 60,3 114 356 359 248 13,2
3 3.500 4.50 14.00 15.31 10.31 373
DN80 889 114 356 389 262 16,9
4 4.500 4.50 14.00 16.25 10.75 46.3
DN100 114,3 114 356 413 273 21,0
5 5.563 4.50 14.00 17.25 11.13 55.0
141,3 114 356 438 283 25,0
6 6.625 4.50 14.00 18.25 11.50 60.5
DN150 168,3 114 356 464 292 274
8 X 8 X 2 8625 x 8625 x 2375 6.00 18.00 17.00 12.63 70.0
DN200 DN200 DN50 219,1 2191 60,3 152 457 432 321 31,8
3 3.500 6.00 18.00 18.19 13.19 76.0
DN80 88,9 152 457 462 335 34,5
4 4.500 6.00 18.00 19.00 13.50 764
DN100 114,3 152 457 483 343 34,6
5 5.563 6.00 18.00 20.00 13.88 85.6
1413 152 457 508 352 38,8
6 6.625 6.00 18.00 21.13 14.38 112.0
DN150 168,3 152 457 537 365 50,8
8 8.625 6.00 18.00 23.25 15.25 127.9
DN200 219,1 152 457 591 387 58,0
(sw) = segmentsvetsat kolstal
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4.8 DIMENSIONER

T-rors-Y
Nr. 32
IT |
G
L2
Nr. 32
T-rors-Y
Storlek (sw)
Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvdndig diameter G H El E2 (vardera)
tum tum tum tum tum tum pund
DN mm mm mm mm mm kg
10 X 10 X 2 10.750 x 10750 x 2375 6.50 20.50 18.75 14.38 90.0
DN250 DN250 DN50 273,0 273,0 60,3 165 521 476 365 40,8
3 3.500 6.50 20.50 19.88 14.88 96.0
DN80 88,9 165 521 505 378 43,5
4 4.500 6.50 20.50 20.75 15.25 974
DN100 1143 165 521 527 387 44,2
5 5.563 6.50 20.50 21.88 15.75 115.0
141,3 165 521 556 400 52,2
6 6.625 6.50 20.50 22.88 16.13 133.1
DN150 168,3 165 521 581 410 604
8 8.625 6.50 20.50 27.25 19.25 156.0
DN200 219,1 165 521 692 489 70,8
10 10.750 6.50 20.50 27.25 18.00 190.0
DN250 273,0 165 521 692 457 86,2
12 X 12 X 2 12750 x 12750 x 2375 7.00 23.00 20.75 16.38 120.0
DN300 DN300 DN50 3239 3239 60,3 178 584 527 416 544
3 3.500 7.00 23.00 21.75 16.75 125.0
DN80 889 178 584 552 425 56,7
4 4.500 7.00 23.00 22,63 1713 127.0
DN100 114,3 178 584 575 435 57,6
5 5.563 7.00 23.00 23.63 17.50 143.0
1413 178 584 600 445 64,9
6 6.625 7.00 23.00 24.78 18.03 165.0
DN150 168,3 178 584 629 458 74,8
8 8.625 7.00 23.00 26.92 18.92 176.0
DN200 219,1 178 584 684 481 79,8
10 10.750 7.00 23.00 29.00 19.75 200.0
DN250 273,0 178 584 737 502 90,7
12 12.750 7.00 23.00 31.00 20.50 240.0
DN300 3239 178 584 787 521 108,9
(sw) = segmentsvetsat kolstal
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4.9 DIMENSIONER

Adapternippel
Nr. 40 e Etill E o Etill E e EHill E
Nr. 42
N, 43 Il
Nr. 40 Nr. 42 Nr. 43
adapternippel adapternippel adapternippel
rillad x hangdnga2 rillad x fasad rillad x rillad
Storlek (s) (s) (s)
Faktisk utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter E till E (vardera) E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
Ya 1.050 3.00 0.3 3.00 0.3 3.00 0.3
DN20 26,9 76 0,1 76 0,1 76 0,1
1 1.315 3.00 04 3.00 04 3.00 04
DN25 33,7 76 0,2 76 0,2 76 0,2
1Y 1.660 4.00 0.8 4.00 0.8 4.00 0.8
DN32 42,4 102 0,3 102 0,3 102 0,3
1% 1.900 4.00 0.9 4.00 0.9 4.00 0.9
DN40 48,3 102 04 102 04 102 04
2 2375 4.00 1.2 4.00 1.2 4.00 1.2
DN50 60,3 102 0,6 102 0,6 102 0,6
2% 2.875 4.00 1.9 4.00 1.9 4.00 1.9
73,0 102 0,9 102 0,9 102 0,9
3.000 4.00 20 4.00 20 4.00 20
DN65 76,1 102 09 102 09 102 09
3 3.500 4.00 25 4.00 25 4.00 25
DN80 88,9 102 1,1 102 1,1 102 1,1
3% 4.000 4.00 3.0 4.00 3.0 4.00 3.0
DN90 101,6 102 14 102 14 102 14
4.250 6.00 49 6.00 49 6.00 49
108,0 152 2,2 152 2,2 152 2,2
4 4.500 6.00 54 6.00 54 6.00 54
DN100 1143 152 25 152 25 152 25
4% 5.000 6.00 6.3 6.00 6.3 6.00 6.3
127,0 152 2,8 152 2,8 152 2,8
5.250 6.00 6.9 6.00 6.9 6.00 6.9
133,0 152 31 152 31 152 31
5.500 6.00 7.2 6.00 7.2 6.00 7.2
DN125 139,7 152 33 152 33 152 33
5 5.563 6.00 73 6.00 73 6.00 73
141,3 152 33 152 33 152 33
6.000 6.00 8.6 6.00 8.6 6.00 8.6
1524 152 39 152 39 152 39
6.250 6.00 9.0 6.00 9.0 6.00 9.0
159,0 152 4,1 152 4,1 152 4,1
6.500 6.00 9.3 6.00 9.3 6.00 9.3
165,1 152 4,2 152 4,2 152 4,2
6 6.625 6.00 9.5 6.00 9.5 6.00 9.5
DN150 168,3 152 4.3 152 4.3 152 4.3
8 8.625 6.00 14.3 6.00 14.3 6.00 14.3
DN200 2191 152 6,5 152 6,5 152 6,5
10 10.750 8.00 228 8.00 228 8.00 228
DN250 273,0 203 10,3 203 10,3 203 10,3
12 12.750 8.00 331 8.00 331 8.00 331
DN300 3239 203 15,0 203 15,0 203 15,0

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterférsaljare.

2 Finns med British Standard Pipe-géngor, ange "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
ANMARKNING

e For pumppaketnipplar med 1 %"/40 mm hal upptaget for typ 923 Vic-Let eller typ 924 Vic-O-Well, begér special nr. 40, 42- eller 43-nipplar och ange nr. 40-H,
42-H eller 43-H pa bestaliningen. Anmaérkning: 4 — 12'/DN100 — N300-diameter — krévs 8'7200 mm l&angd.
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4.9 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel
Nr. 40 o Etill E— ’eEtiII E—i [ Etill E—
Nr. 42 ‘
Nr. 43
Nr. 40 Nr. 42 Nr. 43
adapternippel adapternippel adapternippel
rillad x hangdnga2 rillad x fasad rillad x rillad
Storlek (s) (s) (s)
Faktisk utvandig Ungefér Vikt Ungefér Vikt Ungefér Vikt
Nominell diameter E till E (vardera) E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
14 14.000 8.00 36.5 8.00 36.5 8.00 36.5
DN350 355,6 203 16,5 203 16,5 203 16,5
16' 16.000 8.00 418 8.00 418 8.00 418
DN400 406,4 203 19,0 203 19,0 203 19,0
18' 18.000 8.00 47.2 8.00 47.2 8.00 47.2
DN450 457,2 203 214 203 214 203 214
20 20.000 8.00 525 8.00 525 8.00 525
DN500 508,0 203 23,8 203 23,8 203 23,8
22 22.000 8.00 579 8.00 579 8.00 579
DN550 558,8 203 26,3 203 26,3 203 26,3
24" 24.000 8.00 63.2 8.00 63.2 8.00 63.2
DN600 609,6 203 28,7 203 28,7 203 28,7
14— 60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05
DN350 - DN1500 AGS

[y —
1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 20.05.
For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.
2 Finns med British Standard Pipe-géngor, ange "BSPT" tydligt p& ordern.
(sw) = segmentsvetsat kolstal
ANMARKNING

e For pumppaketnipplar med 1 %"/40 mm hal upptaget for typ 923 Vic-Let eller typ 924 Vic-O-Well, begér special nr. 40, 42- eller 43-nipplar och ange nr. 40-H,
42-H eller 43-H pa bestallningen. Anmaérkning: 4 — 12"/DN100 — N300-diameter — krévs 8'7200 mm langd.

07.01-SWE 1449 Rev AJ Uppdaterad 05/2023 © 2023 Victaulic Company. Med ensamratt.

victaulic.com 35 ictaulic


http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.05.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.05.pdf
http://www.victaulic.com

victaulic.com

4.10 DIMENSIONER

Lock
Nr. 60
E till E—|
Kupad plugg T e ‘
nr. 61 |:[ )
Nr. 60 Nr. 61
Storlek lock kupad plugg (s)
Verklig
utvandig Ungefér Vikt Ungefér Vikt
Nominell diameter T (vardera) Etill E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
Ya 1.050 091 (s) 0.2 A A T el
DN20 269 23 01 Ej tillampligt Ej tillampligt
1 1.315 0.79 0.2 S T
DN25 337 20 01 Ej tillampligt Ej tillampligt
1Y% 1.660 0.79 04 TR A TE el
DN32 424 20 02 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.900 0.79 04 S T
DN40 483 20 02 Ej tillampligt Ej tillampligt
2 2375 0.88 0.7 4.00 26
DN50 60,3 22 03 102 1,2
2% 2875 0.88 1.2 5.00 3.0
73,0 22 0,5 127 14
3.000 0.88 12 TR TR (T
DN65 76,1 2 05 Ej tillampligt Ej tillampligt
3 3.500 0.88 1.7 6.00 4.5
DN80 88,9 22 0,7 152 2,0
3% 4.000 0.88 19 TR AT eere(F
DN9O 1016 2 09 Ej tillampligt Ej tillampligt
4.250 0.92 26 S S
108,0 23 12 Ej tillampligt Ej tillampligt
4 4.500 0.92 3.1 7.00 7.5
DN100 1143 23 14 178 34
4% 5.000 1.00 (s) 54 S S
127.0 25 24 Ej tillampligt Ej tillampligt
5.250 0.92 39 TRt T e {F
1330 23 18 Ej tillampligt Ej tillampligt
5.500 0.92 4.5 S S
DN125 1397 33 20 Ej tillampligt Ej tillampligt
5 5.563 0.92 49 8.00 11.5
141,3 23 2,2 203 5.2
6.250 0.92 5.7 S S
159,0 23 26 Ej tillampligt Ej tillampligt
6.500 0.92 6.2 TR T R TEeee(
165.1 23 28 Ej tillampligt Ej tillampligt
6 6.625 0.92 6.4 10.00 18.0
DN150 1683 23 2,9 254 8.2
200A 2163 1.13 174 TR T oA TE el
59 79 Ej tillampligt Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillganglighet for sparfrésta
kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterférséljare.

(s) = kolstal

NA = Ej tillgangligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).
e Nr. 60 kupade lock bor inte anvandas i vakuumsystem med typ 72 och typ 750 reducerande kopplingar. Nr. 61 kupade pluggar ska anvandas.
e Stéllock finns upp till 24 tum/DN600, kontakta Victaulic.
e Nr. 61 kupade pluggar boér anvandas i vakuumsystem med typ 72 och typ 750 reducerande kopplingar.
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4.10 DIMENSIONER

Lock
Nr. 60
E till E—|
Kupad plugg T Iy
nr. 61 H )
Nr. 60 Nr. 61
Storlek lock kupad plugg (s)
Verklig
utvandig Ungefar Vikt Ungefér Vikt
Nominell diameter T (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
8 8.625 1.13 13.6 12.00 290
DN200 219,1 29 6,2 305 13,2
10 10.750 113 236 10.00 39.0
DN250 273,0 29 10,7 254 17,7
12 12.750 1.25 385 A, . A .
DN300 3239 32 175 Ej tillampligt Ej tillampligt
14 14.000 9.50 (s) 42.0 R . A .
DN350 3556 241 19,1 Ej tillampligt Ej tillampligt
16' 16.000 10.00 (s) 45.0 L . A .
DN400 406,4 254 204 Ej tillampligt Ej tillampligt
18' 18.000 11.00 (s) 58.0 R . A .
DN450 4572 279 263 Ej tillampligt Ej tillampligt
20’ 20.000 12.00 (s) 67.5 A, . A, .
DN500 508,0 305 306 Ej tillampligt Ej tillampligt
22 22.000 13.00 (s) R . e .
DN550 5588 330 + Ej tillampligt Ej tillampligt
24" 24.000 13.50(s) 105.0 L . A, .
DN600 609,6 343 476 Ej tillampligt Ej tillampligt
14 - 60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05

DN350 - DN1500

AGS
b N

1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillgdnglighet for sparfrasta
kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR

e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).

e Nr. 60 kupade lock bor inte anvandas i vakuumsystem med typ 72 och typ 750 reducerande kopplingar. Nr. 61 kupade pluggar ska anvandas.
e Stéllock finns upp till 24 tum/DN600, kontakta Victaulic.

e Nr. 61 kupade pluggar boér anvéndas i vakuumsystem med typ 72 och typ 750 reducerande kopplingar.
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4.11 DIMENSIONER

Adapternippel med flans

Nr. 41 [« Etill E—~
Nr. 41 Nr. 41-DN
ANSI-klass 125 flansad PN10/16 flansad
adapternippel adapternippel
plan yta plan yta
Storlek (s) (s)
Faktisk utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter Etill E (vardera) EtillE (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
Ya 1.050 3.00 e ST
DN20 269 76 + Ej tillampligt Ej tillampligt
1 1315 3.00 2.0 3.00 26
DN25 33,7 76 09 76 12
1% 1.660 4.00 3.0 3.00 4.1
DN32 424 102 14 76 19
1% 1.900 4.00 35 S T
DN40 483 102 16 Ej tillampligt Ej tillampligt
2 2.375 4.00 5.5 4.00 6.2
DN50 60,3 102 25 102 2,8
2% 2.875 4.00 8.0 S e
730 102 36 Ej tillampligt Ej tillampligt
3.000 S ST 4.00 7.1
DN65 76,1 Ej tillampligt Ej tillampligt 102 32
3 3.500 4.00 9.5 4.00 9.0
DN80 88,9 102 43 102 4,1
3% 4.000 4.00 S S
DN9O 1016 102 + Ej tillampligt Ej tillampligt
4.250 S S S e
108.0 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
4 4.500 6.00 16.7 6.00 12.8
DN100 114,3 152 7,6 152 58
1,
4% ?20708 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
5.250 S S S e
1330 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
5.500 S e 6.00 16.8
DN125 1397 Ej tillampligt Ej tillampligt 152 76
5 5.563 6.00 215 S ST
1413 152 98 Ej tillampligt Ej tillampligt
6.500 S ST S T
165.1 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
6 6.625 6.00 26.5 6.00 20.5
DN150 168,3 152 12,0 152 93
200A 2163 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
1 For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade
sparsystemet (AGS). For pris och tillgdnglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta
din Victaulic- aterforséljare.
Kolstal
NA = Ej tillgangligt
"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
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4.11 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel med flans

39

Nr. 41 [ Etill E—
Nr. 41 Nr. 41-DN
ANSI-klass 125 flansad PN10/16 flansad
adapternippel adapternippel
plan yta plan yta
Storlek (s) (s)
Faktisk utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter Etill E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
8 8.625 6.00 39.0 6.00 30.8
DN200 2191 152 17,7 152 14,0
250A 2674 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
10 10.750 8.00 64.2 8.00 46.3
DN250 273,0 203 29,1 203 21,0
300A 3185 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
12 12.750 8.00 87.0 8.00 58.7
DN300 3239 203 39,5 203 26,6
L For 14"/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade
sparsystemet (AGS). For pris och tillgdnglighet for sparfrasta kopplingar i denna storlek, kontakta
din Victaulic- aterforséljare.
Kolstal
NA = Ej tillgéngligt
"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
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4.11 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel med flans

Nr. 45F <Etill E <EtillE
Nr. 45R
Nr. 45FE ‘H E till E»‘
Nr. 45F Nr. 45R Nr. 45FE
ANSI-klass 150 flansad ANSI-klass 150 flansad PN10/16 flansad
Storlek adapternippel med plan yta adapternippel med upphdjd yta adapternippel med plan yta
Verklig
utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter Etill E (vardera) Etill E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
¥ 1.050 3.00 (s) 20 3.00(s) 20 o . A .
DN20 26,9 76 09 76 09 Ej tillampligt Ej tillampligt
1 1.315 3.00(s) 27 3.00(s) 27 R . R .
DN25 337 76 12 76 12 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.660 4.00 (s) 36 4.00 (s) 3.6 A . A .
DN32 424 102 16 102 16 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.900 4.00 (s) 39 4.00 (s) 39 252 +
DN40 48,3 102 1,8 102 1,8 64
2 2375 4.00 6.0 4.00 6.0 252 o
DN50 60,3 102 2,7 102 2,7 64
2% 2.875 4.00 9.9 4.00 929 e . R .
73,0 102 45 102 45 Ej tillampligt Ej tillampligt
3.000 e . A . S . A . 252
DN65 76,1 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt 64 +
3 3.500 4.00 11.7 4.00 1.7 252 +
DN80 889 102 53 102 53 64
3% 4,000 4.00 (s) 138 4.00 (s) 13.8 e . A .
DN90 1016 102 63 102 63 Ej tillampligt Ej tillampligt
?(5858 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
4 4.500 6.00 185 6.00 185 2.76 n
DN100 114,3 152 84 152 84 70
5.500 R . A . - . R . 2.76
DN125 139.7 Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt 70 +
5 5.563 6.00 (s) 214 6.00 () 214 Ej tillampligt e
1413 152 97 152 9,7 EEmelics
?gfﬁ’ Ej tillimpligt Ej tillimpligt Ej tillimpligt Ej tillimpligt 2%6 +
6 6.625 6.00 (s) 29.0 6.00 (s) 29.0 2.76 n
DN150 168,3 152 13,2 152 13,2 70
8 8.625 6.00 (s) 42,0 6.00 (s) 420 3.15 0.0
DN200 2191 152 19,1 152 19,1 80 0.0
10 10.750 8.00 (s) 64.2 8.00 (s) 64.2 3.15 0.0
DN250 273,0 203 29,1 203 29,1 80 0.0
12 12.750 8.00(s) 88.2 8.00 (s) 88.2 3.15 0.0
DN300 323,9 203 40,0 203 40,0 80 0.0
14" 14.000 8.00 (s) 1264 8.00 (s) 1264 A . A .
DN350 355,6 203 57,3 203 57,3 BRI Bl
16' 16.000 8.00 (s) 150.0 8.00 (s) 150.0 R . A .
DN400 4064 203 68,0 203 68,0 Ej tillampligt Ej tillampligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillganglighet for sparfrasta
kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNING

e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).
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4.11 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel med flans

Nr. 45F <Etill E <EtillE
Nr. 45R
Nr. 45FE ‘H E till E»‘
Nr. 45F Nr. 45R Nr. 45FE
ANSI-klass 150 flansad ANSI-klass 150 flansad PN10/16 flansad
Storlek adapternippel med plan yta adapternippel med upphdjd yta adapternippel med plan yta
Verklig
utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter Etill E (vardera) Etill E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
18' 18' 18.000 8.00 (sw) 177.0 8.00 (sw) 177.0 Ei tillsmpliat
DN450 DN450 457,2 203 80,3 203 80,3 S tflamplig
20' 20' 20.000 8.00 (sw) 2180 8.00 (sw) 218.0 E tillsmpliat
DN500 DN500 508,0 203 98,9 203 98,9 S tflamplig
24! 24" 24.000 8.00 (sw) 283.0 8.00 (sw) 283.0 i tillimpliat
DN600 DN600 609,6 203 1284 203 1284 S tflamplig
14-60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05
DN350 - DN1500 AGS'
by S

1

kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterférséljare.

(s) = kolstal

NA = Ej tillgéngligt

ANMARKNING

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).

For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillganglighet for sparfrasta
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4.16 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel med flans

Nr. 46F |« Etill E— ‘H EtiIIE%‘
Nr. 46R
Nr. 46F Nr. 46R
ANSI-klass 300 ANSI-klass 300
flansad adapternippel flansad adapternippel
plan yta upphdjd yta
Storlek (s) (s)
Verklig utvandig Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell diameter Etill E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
¥ 1.050 3.00 33 3.00 o
DN20 26,9 76 1,5 76
1 1315 3.00 39 3.00 39
DN25 33,7 76 1,8 76 1,8
1% 1.660 4.00 48 4.00 48
DN32 424 102 2,2 102 2,2
1% 1.900 4.00 6.9 4.00 6.9
DN40 48,3 102 3,1 102 3,1
2 2375 4.00 8.1 4.00 8.1
DN50 60,3 102 3,7 102 3,7
2% 2.875 4.00 11.9 4,00 11.9
73,0 102 54 102 54
3 3.500 4.00 16.5 4.00 16.5
DN80 88,9 102 7,5 102 7,5
3% 4.000 4,00 20.1 4,00 20.1
DN90 101,6 102 9,1 102 9,1
4 4.500 6.00 274 6.00 274
DN100 114,3 152 124 152 124
5 5.563 6.00 353 6.00 353
141,3 152 16,0 152 16,0
6 6.625 6.00 47.5 6.00 47.5
DN150 168,3 152 21,5 152 21,5
8 8.625 6.00 68.0 6.00 68.0
DN200 219,1 152 30,8 152 30,8
10 10.750 8.00 100.8 8.00 100.8
DN250 273,0 203 45,7 203 45,7
12 12.750 8.00 148.0 8.00 148.0
DN300 3239 203 67,1 203 67,1
1
Oraso 1;2%" o0 1;? Ej tillimpligt Ej tillimpligt
1
DIIJZOO 146022‘0 28?? fg;lg Ej tillampligt Ej tillampligt
1
NS0 ! fs";f’zo o0 fgz;g Ej tillimpligt Ej tillimpligt
1
lel(S)OO 250(;?3? g(())g + Ej tillampligt Ej tillampligt
Draso 2525'2%’ o0 + Ej tillimpligt Ej tillimpligt
1
DlglgOO 26‘:)2?60 8283? + Ej tillampligt Ej tillampligt
14 - 60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05
DN350 - DN1500 AGS'
v

1 For 14'/DN350 och storre rillade system for kolstalsror, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillganglighet for sparfrésta
kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal
NA = Ej tillgangligt
"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
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4.12 DIMENSIONER

Férminskningsnippel

Nr. 53 [« EillE {— Etill E f— Etill E
Nr. 54 W W W
N 53 7 1
Nr. 53 Nr. 54 Nr. 55
forminskningsnippel forminskningsnippel forminskningsnippel
rillad x rillad rillad x hangénga! hanganga! x rillad
Storlek (s) (s) (s)
Ungefar Vikt Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter E till E (vardera) E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
oo oo 263,735 X 12'2,590 oo 3;(9) Ejtilimpligt | Ejtilimpligt | Ejtilampligt | Ej tilampligt
1 1.315 6.50 20 6.50 20 6.50 20
DN25 33,7 165 09 165 09 165 09
1Y% 1.660 6.50 20 6.50 20 6.50 20
DN32 424 165 09 165 0,9 165 09
1% 1.900 6.50 20 6.50 20 6.50 20
DN40 48,3 165 09 165 09 165 09
2% X 1 2.875 X 1.315 7.00 3.0 7.00 3.0 7.00 3.0
DN25 73,0 33,7 178 14 178 1,4 178 14
1Y% 1.660 7.00 3.0 7.00 3.0 7.00 3.0
DN32 424 178 14 178 1,4 178 14
1% 1.900 7.00 30 7.00 3.0 7.00 3.0
DN40 48,3 178 14 178 1,4 178 14
2 2375 7.00 3.0 7.00 3.0 7.00 3.0
DN50 60,3 178 14 178 1,4 178 14
s o 37'2?10 X ‘42%0 B tilampligt | Ejtilampligt S0 ‘1‘;2 Ejtillimpligt | Ej tillimpligt
Do 2(;3’735 o ‘1‘;(8) Ejtillimpligt | Ejtillimpligt | Ej tillimpligt | Ej tillimpligt
3 X 1 3.500 X 1.315 8.00 45 8.00 45 8.00 45
DN80 DN25 88,9 33,7 203 2,0 203 2,0 203 2,0
1Y 1.660 8.00 45 8.00 45 8.00 45
DN32 424 203 2,0 203 2,0 203 2,0
1% 1.900 8.00 45 8.00 45 8.00 45
DN40 48,3 203 2,0 203 2,0 203 2,0
2 2375 8.00 45 8.00 45 8.00 45
DN50 60,3 203 2,0 203 2,0 203 2,0
2% 2.875 8.00 45 8.00 45 8.00 45
73,0 203 2,0 203 2,0 203 2,0
NG 37'2?10 S ‘2‘;(5) o0 ‘2‘;3 Ejtillimpligt | Ej tillimpligt
3% X 3 4.000 X 3.500 8.00 6.8 8.00 6.8 8.00 6.8
DN90 DN80 101,6 88,9 203 3,1 203 3,1 203 3,1
4 X 1 4.500 X 1.315 9.00 75 9.00 75 9.00 75
DN100 DN25 114,3 33,7 229 34 229 34 229 34
1Y 1.660 9.00 75 9.00 75
DN32 424 229 34 229 34 NA NA
1% 1.900 9.00 75 9.00 75 9.00 75
DN40 48,3 229 34 229 34 229 34
2 2375 9.00 75 9.00 75 9.00 75
DN50 60,3 229 34 229 34 229 34
2% 2875 9.00 75 9.00 75 9.00 75
73,0 229 34 229 34 229 34
NG 37'(6’?10 338 ;j Ejtillimpligt | jtilampligt | Ej tillimpligt | Ej tillampligt
3 3.500 9.00 75 9.00 75 9.00 75
DN80 88,9 229 34 229 34 229 34
3% 4.000 9.00 75 9.00 75 9.00 75
DN90 101,6 229 34 229 34 229 34

1 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(s) = kolstal
NA = Ej tillgdngligt
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4.12 DIMENSIONER

Férminskningsnippel

Nr. 53 [« EillE {— Etill E f— Etill E
Nr. 54 W ﬂ W
N 53 3 L
Nr. 53 Nr. 55
forminskningsnippel forminskningsnippel forminskningsnippel
rillad x rillad rillad x hangénga! hanganga! x rillad
(s) (s)
Ungefar Vikt Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter E till E (vardera) E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg mm kg
5 X 2 5.563 X 2.375 11.00 115 11.00 1.5 11.00 115
DN50 141,3 60,3 279 52 279 52 279 52
3 3.500 11.00 115 11.00 1.5 11.00 115
DN80 88,9 279 52 279 52 279 52
4 4.500 11.00 115 11.00 1.5 11.00 115
DN100 1143 279 52 279 52 279 52
6 X 1 X 1.315 12.00 17.0 12.00 17.0 12.00 17.0
DN150 DN25 33,7 305 7,7 305 7.7 305 7,7
1% 1.660 12.00 17.0 12.00 17.0 12.00 17.0
DN32 424 305 7,7 305 7.7 305 7,7
1% 1.900 12.00 17.2 12.00 17.2 12.00 17.0
DN40 483 305 78 305 78 305 7,7
2 2375 12.00 174 12.00 174 12.00 174
DN50 60,3 305 79 305 79 305 79
2% 2875 12.00 174 12.00 174 12.00 174
73,0 305 79 305 79 305 79
3 3.500 12.00 174 12.00 174 12.00 174
DN80 88,9 305 79 305 79 305 79
1
s ‘1‘3’32 12 177,'95 129 177,'95 Ejtillimpligt | Ej tillimpligt
4 4.500 12.00 175 12.00 17.5 12.00 175
DN100 114,3 305 79 305 79 305 79
1
4% ?20708 12 177"95 120 177,'95 Ejtillimpligt | Ej tillimpligt
5 5.563 12.00 175 12.00 17.5 12.00 175
141,3 305 79 305 79 305 79
8 X 6 8.625 X 6.625 12.00 29.0 12.00 29.0 12.00 29.0
DN200 DN150 2191 168,3 305 13,2 305 13,2 305 13,2
1 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(s) = kolstal
NA = Ej tillgangligt
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4.13 DIMENSIONER

Adapter med honganga
Nr. 80

Nr. 80
adapter
Storlek rillad x hongénga!
Verklig
utvandig Ungefar Vikt
Nominell diameter Etill E (vardera)
tum tum tum pund
DN mm mm kg
Y 1.050 2.00(s) 0.6
DN20 26,9 51 03
1 1315 2.08 04
DN25 33,7 53 0,2
1% 1.660 2.29 0.6
DN32 42,4 58 03
1% 1.900 2.29 1.0
DN40 48,3 58 0,5
2 2.375 2.50 1.5
DN50 60,3 64 07
2% 2.875 2.75 1.8
73,0 70 038
3.000 2.75 22
DN65 76,1 70 1,0
3 3.500 2.75 2.8
DN80 88,9 70 13
4 4.500 3.25 45
DN100 114,3 83 2,0
1 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(s) = kolstal
ANMARKNING
e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).
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4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk forminskning

Nr. 50 e |
Nr. 51 hn EtlIIET
Nr. 50 Nr. 51
Storlek Koncentrisk forminskning Excentrisk forminskning
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter E till E (vardera) Etill E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
1 X 3% 1.315 X 1.050 8.00(s) " 8.00(s) "
DN25 DN20 33,7 26,9 203 203
1Ya X EZ 1.660 X 1.050 8.00 (s) 13 8.00 (s) 13
DN32 DN20 424 26,9 203 0,6 203 0,6
1 1315 2.50 0.6 8.00 (s) 14
DN25 33,7 64 0,3 203 0,6
1% X £/ 1.900 X 1.050 8.50 (s) 1.5 8.50 (s) 1.5
DN40 DN20 48,3 26,9 216 0,7 216 0,7
1 1315 250 0.8 8.50 (s) 1.7
DN25 33,7 64 0,4 216 0,8
1Ya 1.660 250 0.9 8.50 (s) 1.8
DN32 424 64 0,4 216 0,8
2 X ¥ 2375 X 1.050 2.56 0.8 9.00 (s) 22
DN50 DN20 60,3 26,9 65 0,4 229 1,0
1 1315 250 0.7 9.00 (s) 23
DN25 33,7 64 0,3 229 1,0
1Ya 1Ya 250 0.8 9.00 (s) 25
DN32 DN32 64 0,4 229 1,1
1% 1.900 250 1.2 3.50 1.1
DN40 48,3 64 0,5 89 0,5
2% X 3% 2.875 X 1.050 9.50 (s) o 9.50 (s) o
DN20 73,0 26,9 241 241
1 1.315 2.50 14 9.50 (s) 34
DN25 33,7 64 0,6 241 1,5
1% 1% 2.50 14 3.50 13
DN32 DN32 64 0,6 89 0,6
1% 1.900 250 14 9.50 (s) 38
DN40 48,3 64 0,6 241 1,7
2 2375 250 1.5 3.50 1.6
DN50 60,3 64 0,7 89 0,7
OGS X D,\]z s 37'(6)?10 X 13'?75 25‘0 + Etilampligt | Ejtillampligt
D1Nl§2 14216;) 2510 + Ej tillampligt Ej tillampligt
D1N1220 1498?30 2510 + Ej tillampligt Ej tillampligt
DI\TSO 26'?),735 2;10 + Ej tillampligt Ej tillampligt
2% 27‘2705 2'7750(5) + Etilampligt | Ejtillampligt

1 For 14"/DN350 och storre rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna
storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal
NA = Ej tillgangligt

ANMARKNINGAR

e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

e Finns med hangédngad liten &nde nr. 52

e Excentriska forminskningar av stéal upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic fér dimensioner.
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4.15 DIMENSIONER (FORTS.)

Koncentrisk/excentrisk forminskning

Nr. 50 e A
Nr. 51 ‘e E“”ET
Nr. 50 Nr. 51
Storlek Koncentrisk forminskning Excentrisk forminskning
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvdndig diameter E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
3 X Y4 3.500 X 1.050 9.50 (s) n 9.50 (s) o
DN80 DN20 889 26,9 241 241
1 1.315 250 1.8 9.50 (s) 48
DN25 33,7 64 0,8 241 2.2
1Y 1.660 250 14 9.50 (s) 50
DN32 424 64 0,6 241 23
1% 1.900 250 20 9.50 (s) 5.1
DN40 48,3 64 0,9 241 23
2 2375 250 1.6 3.50 1.9
DN50 60,3 64 0,7 89 09
2% 2.875 2.50 1.7 3.50 2.1
73,0 64 0,7 89 1,0
3.000 2.50 2.1 9.50 (s) 54
DN65 76,1 64 1,0 241 24
3% X 3 4,000 X 3.500 250 2.1 10.00 (s) 70
DN90 DN80 101,6 88,9 64 1,0 254 3,2
‘1"(385,8 X 27'27()5 o + Etilimpligt | tillimpligt
37'2?10 3;90 + Ejtilampligt | Ejtillampligt
3é£5;)90 3;90 + Ejtilampligt | Ejtillampligt
4 X 1 4.500 X 1.315 3.00 3.0 10.00 (s) 6.5
DN100 DN25 1143 33,7 76 1,4 254 29
1Y% 1.660 10.00 (s) + 10.00 (s) +
DN32 424 254 254
1% 1.900 3.00 26 10.00 (s) 6.9
DN40 48,3 76 1,2 254 3,1
2 2375 3.00 34 4.00 29
DN50 60,3 76 1,5 102 13
3.000 3.00 33 4.00 3.2
DN65 76,1 76 1,5 102 14
2% 2.875 3.00 33 4.00 3.1
73,0 76 1,5 102 14
3 3.500 3.00 3.2 4.00 34
DN80 88,9 76 1,5 102 1,5
3% 4,000 3.00 3.0 10.00 (s) 8.1
DN90 101,6 76 14 254 3,7
f';sg X ‘1"5853 oot + Etilimpligt | tillimpligt

1 For 14'/DN350 och storre rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillgédnglighet for sparfrasta kopplingar i denna

storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR

e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).

e Finns med hangéngad liten &nde nr. 52

e Excentriska forminskningar av stél upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic fér dimensioner.
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4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk forminskning

Nr. 50 Hiﬁﬂ .
Nr. 51 ‘e EtllIET
Nr. 50 Nr. 51
Storlek Koncentrisk forminskning Excentrisk forminskning
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvdndig diameter E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
X 5.500 X 3.000 450 4.1 10,00 (s) 10.7
DN125 DN65 139,7 76,1 114 1,9 254 49
Dl\780 38'2?90 Py g; Ejtilimpligt | Ejtillimpligt
4 4.500 450 5.1 5.00 +
DN100 114,3 114 23 127
5 X 2 5.563 X 2.375 11,00 (s) 10.1 11,00 (s) 10.1
DN50 141,3 60,3 279 4,6 279 4,6
2% 2.875 4.00 43 11.00 10.8
73,0 102 2,0 279 4,9
3 3.500 4.00 5.7 11,00 (s) 11.1
DN8O 88,9 102 2,6 279 50
3% 4.000 11.00 (s) o 11.00 (s) o
DN90 101,6 279 279
4 4.500 3.50 43 5.00 5.5
DN100 114,3 89 2,0 127 2,5
?‘52958 X 38'2?90 Py + Ejtilimpligt | Ejtillimpligt
‘1‘02858 ‘1‘83 + Ej tillampligt Ej tillampligt
‘1"152(3) ‘1"83 + Ejtilimpligt | Ejtillimpligt
?32358 ‘1‘83 + Ej tillampligt Ej tillampligt
?'652? X 26?),735 ‘1"82 ;’;; Ejtilimpligt | Etillimpligt
3.000 4.00 59 10,50 (s) 18.1
76,1 102 2,7 292 82
3.500 4.00 6.2 5.50 6.1
88,9 102 2,8 140 2,8
4.500 4.00 6.2 5.50 6.8
114,3 102 2,8 140 3,1
5.500 4.00 5.6 5.50 8.0
139,7 102 2,5 140 3,6
5.563 4.00 6.4 5.50 7.5
141,3 102 29 140 34
?'5258 ‘1"82 g;g Ejtilimpligt | Ejtillimpligt

1 For 14"/DN350 och storre rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillganglighet for spérfrasta kopplingar i denna
storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).

e Finns med hangéngad liten &nde nr. 52
e Excentriska forminskningar av stél upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic fér dimensioner.
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4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk forminskning

Nr. 50 e |
Nr. 51 ‘e EtllIET
Nr. 50 Nr. 51
Storlek Koncentrisk forminskning Excentrisk forminskning
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
6 X 1 6.625 X 1.315 4.00 6.2 11.50 (s) +
DN150 DN25 168,3 33,7 102 28 292
1% 1.900 11.50 (s) + 11.50 (s) +
DN40 48,3 292 292
2 2375 4.00 6.6 11.50 (s) 14.2
DN50 60,3 102 3,0 292 64
2% 2.875 4.00 6.4 11.50 (s) 14.2
73,0 102 29 292 64
3.000 11.50 (s) + 11.50 (s) +
DN65 76,1 292 292
3 3.500 4.00 6.4 5.50 74
DN80 88,9 102 29 140 34
4 4.500 4.00 58 5.50 78
DN100 114,3 102 2,6 140 3,5
ON125 ?3590(7’ Ejtilimpligt | tillimpligt > g;
5 5.563 4.00 6.4 5.50 8.1
141,3 102 29 140 3,7
6.500 4.00 7.2 11.50 (s) +
165,1 102 33 292
;561; X 352?90 > + Etilimpligt | tillimpligt
‘1"152(3’ > + Etilimpligt | tillimpligt
?3590(7) 111152 + Ej tillampligt Ej tillampligt
200A X 165A 2163 X ?553? 51';);) Z;§ Ejtilampligt | Ejtillimpligt

1 For 14"/DN350 och storre rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillganglighet for sparfrésta kopplingar i denna
storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal

NA = Ej tillgangligt

"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

ANMARKNINGAR

e Alla kopplingar &r av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).

e Finns med hangéngad liten &nde nr. 52

e Excentriska forminskningar av stél upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic fér dimensioner.
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4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk forminskning

Nr. 50 il e .
Nr. 51 ‘« EtlllET
Nr. 50 Nr. 51
Storlek Koncentrisk forminskning Excentrisk forminskning
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
8 X 2% 8.625 X 2.875 12.00 (s) n 12.00 (s) -
DN200 2191 73,0 305 305
3 3.500 5.00 9.3 12.00 (s) 220
DN80 88,9 127 4,2 305 10,0
‘1"02;8 > 151"25 Etilimpligt | tillimpligt
4 4.500 5.00 104 6.00 10.5
DN100 1143 127 4,7 152 4,8
5.500 5.00 1.7 12.00 (s) 245
DN125 139,7 127 53 305 111
5 5.563 5.00 11.6 12.00 (s) 238
141,3 127 53 305 10,8
?;;8 ‘]1152 151,;‘9 Ej tillampligt Ej tillampligt
6.500 5.00 12.6 6.00 12.8
165,1 127 57 152 58
6 6.625 5.00 11.9 6.00 13.2
DN150 168,3 127 54 152 6,0
10 X 4 10.750 X 4.500 6.25 20.1 13.00 (s) 338
DN250 DN100 273,0 1143 159 9,1 330 15,3
ON1a5 ?3590(7’ Etilampligt | Ejtillampligt Boow ?Z;
5 5.563 13.00 (s) 358 13.00 (s) 358
141,3 330 16,2 330 16,2
6.500 6.00 + 13.00 (s) +
165,1 152 330
6 6.625 6.00 220 13.00 (s) 36.9
DN150 168,3 152 10,0 330 16,7
8 8.625 6.00 23.0 7.00 37.0
DN200 219,1 152 10,4 178 16,8
250A X 200A 2674 X 216.3 6];);) ?gg Ej tillampligt Ej tillampligt
12 X 4 12.750 X 4.500 14.00 (s) 48.0 14.00 (s) 48.0
DN300 DN100 3239 1143 356 21,8 356 21,8
6.500 14.00 (s) + 14.00 (s) +
165,1 356 356
6 6.625 7.00 25.0 14.00 (s) 50.2
DN150 168,3 178 11,3 356 22,8
8 8.625 7.00 38.0 14.00 (s) 535
DN200 219,1 178 17,2 356 24,3
10 10.750 7.00 38.0 14.00 (s) 56.5
DN200 273,0 178 17,2 356 25,6

1 For 14'/DN350 och storre rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillgéanglighet for sparfrasta kopplingar i denna
storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal

NA = Ej tillgangligt

ANMARKNINGAR

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.

e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).

e Finns med hangéngad liten &nde nr. 52

e Excentriska forminskningar av stél upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic fér dimensioner.
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4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk forminskning

Nr. 50 HiIEIEE“ )
Nr. 51 ‘e E“”ET
Nr. 50 Nr. 51
Storlek Koncentrisk forminskning Excentrisk forminskning
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter Etill E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
300A X 250A 3185 X 2163 Z;)g ?3'(2) Ej tillsmpligt Ej tillimpligt
14 X 6 14.000 X 6.625 13.00 63.1 13.00 77.2
DN350 DN150 355,6 168,3 330 28,6 330 35,0
8 8.625 13.00 72.7 13.00 81.6
DN200 219,1 330 33,0 330 37,0
10.528 13.00 80.5 13.00 88.2
2674 330 36,5 330 40,0
10 10.750 13.00 80.5 13.00 88.2
DN200 273,0 330 36,5 330 40,0
12.539 13.00 81.6 13.00 90.4
318,5 330 37,0 330 41,0
12 12.750 13.00 81.6 13.00 90.4
DN300 3239 330 37,0 330 41,0
16' X 8 16.000 X 8.625 14.00 80.5 14.00 99.2
DN400 DN200 4064 219,1 356 36,5 356 45,0
250A 2674 1;2%0 Zg;g Etilampligt | Ejtilldmpligt
10 10.750 14.00 93.0 14.00 99.2
DN200 273,0 356 42,2 356 45,0
12.539 14.00 100.3 14.00 103.6
318,55 356 45,5 356 47,0
12 12.750 14.00 100.3 14.00 103.6
DN300 3239 356 45,5 356 47,0
14 14.000 14.00 100.3 14.00 108.0
DN350 355,6 356 45,5 356 49,0
18' X 10 18.000 X 10.750 15.00 1124 15.00 125.7
DN450 DN200 457,2 273,0 381 51,0 381 57,0
12 12.750 15.00 1224 15.00 1345
DN300 3239 381 55,5 381 61,0
14 14.000 15.00 1224 15.00 136.7
DN350 355,6 381 55,5 381 62,0
16 16.000 15.00 126.8 15.00 1433
DN400 406,4 381 57,5 381 65,0

1 For 14"/DN350 och storre rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna
storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.

(s) = kolstal
NA = Ej tillgangligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).
e Finns med hangéngad liten &nde nr. 52
e Excentriska forminskningar av stél upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic fér dimensioner.
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4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk forminskning

Nr. 50 il £ .
Nr. 51 ha EtlIIET
Nr. 50 Nr. 51
Storlek Koncentrisk forminskning Excentrisk forminskning
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
20’ X 10 20.000 X 10.750 20.00 160.0 20.00 172.0
DN500 DN200 508.0 273.0 508 726 508 78.0
300A 3185 oo 1523 Etilimpligt | Etillimpligt
12 12.750 20.00 162.3 20.00 183.0
DN300 3239 508 73.6 508 83.0
14 14.000 20.00 177.5 20.00 191.8
DN350 355.6 508 80.5 508 87.0
16 16.000 20.00 1764 20.00 200.6
DN400 406.4 508 80.0 508 91.0
18 18.000 20.00 205.0 20.00 209.4
DN450 457.2 508 93.0 508 95.0
24" X 10 24.000 X 10.750 20.00 2227 20.00 2227
DN600 DN200 609.6 273.0 508 101.0 508 101.0
12 12.750 20.00 209.4 20.00 238.1
DN300 3239 508 95.0 508 108.0
14 14.000 20.00 2138 20.00 246.9
DN350 355.6 508 97.0 508 1120
16 16.000 20.00 2158 20.00 2513
DN400 406.4 508 97.9 508 114.0
18 18.000 20.00 2293 20.00 244.7
DN450 457.2 508 104.0 508 111.0
20 20.000 20.00 + 20.00 2756
DN500 508.0 508 508 125.0
14 - 60 Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05
DN350 - DN1500 AGS

el
1 For 14"/DN350 och storre rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade sparsystemet (AGS). For pris och tillganglighet for sparfrasta kopplingar i denna
storlek, kontakta din Victaulic- aterforsaljare.
(s) = kolstal
NA = Ej tillgangligt

+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
ANMARKNINGAR
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (sw) eller (s).
e Finns med hangangad liten &nde nr. 52
e Excentriska forminskningar av stél upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic fér dimensioner.
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4.16 DIMENSIONER

Liten gdngad férminskning

Nr. 52

E E
Nr. 52F etill ET fetill Ej
Nr. 52 Nr. 52F
koncentrisk forminskning koncentrisk forminskning
rillad x hangdnga! rillad x hon-BSPT-gédnga
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
1% X 1 1.660 X 1.315 e e 2.50 04
DN32 DN25 424 337 Ej tillampligt Ej tillampligt 64 02
1% X 1 1.900 X 1.315 2,50 0.8 e S
DN40 DN25 483 337 64 04 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.660 2.50 0.9 e S
DN32 424 64 04 Ej tillampligt Ej tillampligt
2 X % 2375 X 1.050 2.56 0.8 T S
DN50 DN20 603 269 65 04 Ej tillampligt Ej tillampligt
1 1.315 2.50 0.9 ST S
DN25 337 64 04 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.660 2.50 0.9 e S
DN32 424 64 04 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.900 2.50 1.0 ST S
DN40 483 64 05 Ej tillampligt Ej tillampligt
2% X 1 2.875 X 1.315 2.50 1.1 e S
DN25 730 337 64 05 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.660 2.50 16 e St
DN32 424 64 07 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.900 2.50 16 e e
DN40 483 64 07 Ej tillampligt Ej tillampligt
2 2375 2.50 1.8 e e
DN50 603 64 08 Ej tillampligt Ej tillampligt
X 1 3.000 X 1.315 2.50 1.8 e S
DN65 DN25 76,1 337 64 08 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.660 2.50 1.8 AT e
DN32 424 64 08 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.900 2.50 1.8 2.50 1.8
DN40 48,3 64 0,8 64 0,8
2 2375 2.50 1.8 2.50 20
DN50 60,3 64 0,8 64 09
1 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(s) = kolstal
NA = Ej tillgangligt
"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
ANMARKNING
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (s).
07.01-SWE 1449 Rev AJ Uppdaterad 05/2023 © 2023 Victaulic Company. Med ensamratt.
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4.16 DIMENSIONER

Liten gdngad férminskning

Nr. 52 E E
Nr. 52F il E*‘ il Ej
Nr. 52 Nr. 52F
koncentrisk forminskning koncentrisk forminskning
Storlek rillad x hanganga! rillad x hon-BSPT-ganga
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter E till E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
3 X Ya 3.500 X 1.050 9.50(s) S S
DNSO DN25 88,9 26,9 241 + Ej tillampligt Ej tillampligt
1 1315 2.50 1.8 e S
DN25 337 64 08 Ej tillampligt Ej tillampligt
1% 1.660 2.50 15 2.50 20
DN32 424 64 0,7 64 09
1% 1.900 2.50 22 2.50 20
DN40 483 64 1,0 64 09
2 2.375 2.50 2.0 2.50 20
DN50 60,3 64 09 64 09
2% 2.875 2.50 24 e S
730 64 11 Ej tillampligt Ej tillampligt
3.000 2.50 24 2.50 20
DN65 76,1 64 1,1 64 09
4.250 X 1.660 e e 3.00 29
1080 424 Ej tillampligt Ej tillampligt 76 13
1.900 S e 3.00 3.1
483 Ej tillampligt Ej tillampligt 76 14
2.375 3.00 13 3.00 3.1
60,3 76 0,6 76 14
2.875 3.00 13 T S
730 76 06 Ej tillampligt Ej tillampligt
3.000 3.00 13 T S
76,1 76 06 Ej tillampligt Ej tillampligt
3.500 3.50 34 T S
889 89 15 Ej tillampligt Ej tillampligt
4 X 1 4.500 X 1.315 3.00 3.0
DN100 DN25 1143 33,7 76 14 NA NA
1Y% 1.660 e S 3.00 33
DN32 424 Ej tillampligt Ej tillampligt 76 15
1% 1.900 3.00 2.7 3.00 33
DN40 483 76 12 76 15
2 2375 3.00 35 3.00 35
DN50 60,3 76 1,6 76 1,6
2% 2.875 3.00 35 e S
730 76 16 Ej tillampligt Ej tillampligt
3.000 3.00 29 e S
DNG65 76,1 76 13 Ej tillampligt Ej tillampligt
3 3.500 3.00 35 e S
DN8O 889 76 16 Ej tillampligt Ej tillampligt
1 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(s) = kolstal
NA = Ej tillgangligt
"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
ANMARKNING
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (s).
07.01-SWE 1449 Rev AJ Uppdaterad 05/2023 © 2023 Victaulic Company. Med ensamratt.
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4.16 DIMENSIONER

Liten gdngad férminskning

Nr. 52 E
Nr. 52F iy
Nr. 52
koncentrisk forminskning koncentrisk forminskning
Storlek rillad x hangénga! rillad x hon-BSPT-gdnga
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter Etill E (vardera) E till E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
5.250 X 3.500 4.50 4.6 e TE (T A PETTER e
1330 889 14 21 Ej tillampligt Ej tillampligt
X 5.500 X 3.000 4.50 44 T S
DN125 DN65 139,7 76,1 114 20 Ejtillampligt tillampligt
3 3.500 4.50 44 T S
DN8O 889 14 20 Ej tillampligt Ej tillampligt
5 X 2 5.563 X 2375 11.00 (s) 35 A . g .
DN50 1413 603 579 16 Ej tillampligt Ej tillampligt
3 3.500 11.00 (s) 3.6 IR ArETTE (T
DN8O 889 279 16 Ej tillampligt Ej tillampligt
4 4.500 11.00 (s) 11.9 fp— . g .
DN100 1143 279 54 Ej tillampligt Ej tillampligt
6.250 X 1.660 e S 4.50 5.5
1590 424 Ej tillampligt Ej tillampligt 14 25
1.900 s . R . 4.50 55
483 Ej tillampligt Ej tillampligt 14 25
2375 - . R . 4.50 55
603 Ej tillampligt Ej tillampligt 14 25
3.000 450 5.1 e S
76,1 14 23 Ej tillampligt Ej tillampligt
3.500 4.75 55 R . R .
889 121 25 Ej tillampligt Ej tillampligt
6.500 X 1.660 ST S 4.00 6.4
165.1 424 Ej tillampligt Ej tillampligt 102 29
1.900 ST S 4.00 6.6
483 Ej tillampligt Ej tillampligt 102 30
2.375 4.00 55 4.00 6.6
60,3 102 25 102 3,0
3.000 4.00 59 e e (T
76,1 102 27 Ej tillampligt Ej tillampligt
3.500 4.00 6.6 e T T
889 102 30 Ej tillampligt Ej tillampligt
1 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(s) = kolstél
NA = Ej tillgangligt
"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
ANMARKNING
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (s).
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4.16 DIMENSIONER

Liten gdngad férminskning
Nr. 52

E E
Nr. 52F il E*‘ il E*‘
Nr. 52 Nr. 52F
koncentrisk férminskning koncentrisk forminskning
Storlek rillad x hangéanga! rillad x hon-BSPT-ganga
Ungefar Vikt Ungefar Vikt
Nominell Faktisk utvandig diameter E till E (vardera) Etill E (vardera)
tum tum tum pund tum pund
DN mm mm kg mm kg
6 X 1 6.625 X 1.315 4.00 55 T S
DN150 DN25 1683 337 102 25 Ej tillampligt Ej tillampligt
2 2.375 4.00 6.7 S S
DN50 603 102 30 Ej tillampligt Ej tillampligt
2% 2.875 4.00 58 ST S
730 102 26 Ej tillampligt Ej tillampligt
3 3.500 4.00 8.0 ST S
DNSO 889 102 36 Ej tillampligt Ej tillampligt
4 4.500 11.50(s) 159 ST S
DN100 1143 292 72 Ej tillampligt Ej tillampligt
5 5.563 11.50(s) 20.0 ST S
1413 202 91 Ej tillampligt Ej tillampligt
8 X 4 4.500 12.00 (s) 229 S S
DN200 DN100 1143 305 10,4 2 fillErwgie: gl
6 6.625 12.00 (s) 250 e T
DN150 168,3 305 113 Ej tillampligt Ej tillampligt
1 Finns med British Standard Pipe-gangor, specificera "BSPT" tydligt pa ordern.
(s) = kolstal
NA = Ej tillgangligt
"+" = Kontakta Victaulic for ytterligare information.
ANMARKNING
e Alla kopplingar ar av segjarn om annat inte anges med (s).
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4.16 DIMENSIONER (FORTS.)

Slangnippel

Nr. 48
’<—E till m
Nr. 48
slangnippel
Storlek (s)
Verklig
utvandig Ungefar Vikt
Nominell diameter Etill E (vardera)
tum tum tum pund
DN mm mm kg
Ya 1.050 3.13 0.3
DN20 26,9 79 0,1
1 1.315 3.38 04
DN25 33,7 86 0,2
1% 1.660 3.88 0.6
DN32 424 98 03
1% 1.900 3.88 0.8
DN40 483 98 04
2 2375 4.50 1.0
DN50 60,3 114 04
2% 2.875 5.38 20
73,0 137 09
3 3.500 5.75 3.1
DN80 889 146 14
4 4.500 7.00 49
DN100 114,3 178 2,2
5 5.563 8.75 8.0
141,3 222 3,6
6 6.625 10.13 143
DN150 168,3 257 6,5
8 8.625 11.88 247
DN200 219,1 302 11,2
10 10.750 12.50 41.0
DN250 273,0 318 18,6
12 12.750 14.50 62.0
DN300 3239 368 28,1
(s) = kolstal
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5.0 PRESTANDA
Flodesdata

(Friktionsmotstand)

Tabellen nedan uttrycker friktionsmotstandet for olika Victaulic-kopplingar i ekvivalent langd i fot/meter av rakt ror.
Kopplingar som inte finns i listan kan uppskattas utifran angivna data, exempelvis har en 22%°-boj ungefar halva
motstandet som en 45°-boj. Varden for mellanliggande storlekar kan interpoleras.

Storlek 90° bojar 45° bojar T-ror
Nr. 100 Nr. 110
Faktisk utvandig Nr. 10 1%D Nr. 11 1%D
Nominell diameter std. radie lang radie std. radie lang radie Avstick Bana
tum tum fot tum fot tum fot fot
DN mm meter mm meter mm meter meter
% 1.050 14 0.7 33 14
DN20 26,9 04 - 0,2 - 1,0 04
1 1315 17 0.8 42 17
DN25 33,7 0,5 B 02 B 1,3 0,5
1% 1.660 2.1 1.0 53 2.1
DN32 424 0,6 - 03 - 1,6 06
1% 1.900 2.7 13 6.6 2.7
DN40 483 0,8 B 04 B 2,0 08
2 2375 36 25 1.8 1.1 85 3.6
DN50 60,3 1,1 08 05 0,3 2,6 1,1
3.000 43 23 10.8 43
DN65 76,1 1,3 B 0,7 B 33 1,3
3 3.500 5.0 3.8 26 16 13.0 5.0
DN80 88,9 1,5 1,2 0,8 0,5 4,0 1,5
4.250 64 32 153 64
108,0 2,0 B 1,0 B 47 2,0
4 4500 6.8 5.0 34 2.1 16.0 6.8
DN100 114,3 2,1 1,5 1,0 06 49 2,1
5250 8.1 4.1 20.0 8.1
133,0 25 B 1,3 B 6,1 2,5
5.500 85 42 21.0 85
DN125 139,7 2,6 - 1,3 - 64 2,6
5 5.563 85 42 21.0 85
141,3 2,6 B 1,3 B 64 2,6
6.250 94 49 25.0 96
159,0 29 - 1,5 - 7,6 29
6.500 96 5.0 25.0 10.0
165,1 29 B 1,5 B 7,6 3,0
6 6.625 10.0 7.5 5.0 3.0 25.0 10.0
DN150 168,3 3,0 23 1,5 09 7,6 3,0
8 8.625 13.1 9.8 6.5 40 33.1 13.1
DN200 219,1 4,0 3,0 2,0 1,2 10,1 4,0
10 10.750 17.0 12.0 83 5.0 410 17.0
DN250 273,0 52 3,7 25 1,5 12,5 52
12 12.750 20.0 14.5 10.0 6.0 50.0 20.0
DN300 3239 6,1 44 3,0 1,8 15,2 6,1
14 14.000 24.5 15.8 185 11.0 70.0 23.0
DN350 355,6 75 48 5,6 34 21,3 7,0
16 16.000 28.0' 18.0 21.0' 13.0 80.0 27.0
DN400 406,4 85 55 64 4,0 24,4 8,2
18 18.000 31.0' 20.0 235 14.0 90.0 30.0
DN450 4572 94 6,1 72 43 27,4 9,1
20 20.000 340' 22,5 25.5" 16.0 100.0 33.0
DN500 508,0 104 69 7,8 49 30,5 10,1
24 24.000 420 27.0 29.5 19.0 120.0 40.0
DN600 609,6 12,8 8,2 9,0 58 36,6 12,2

1 Flodesdata for kopplingar 14 — 24"/DN350 — DN60O storlek nr. 10- och nr. 11-bojar utgar fran kopplingar for typO7- och 77-kopplingar. Flodesdata for
AGS-kopplingar (nr. W10-och nr. W11-béjar) finns i publikation 20.05.
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6.0 MEDDELANDEN

A\ VARNING

e Las igenom och forsta alla anvisningar innan du borjar installera produkter fran
Victaulic.

e Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rorsystemet och att det har
dranerats precis fére montering, borttagning, justering eller underhall av andra
Victaulic-produkter,

¢ Kontrollera att all utrustning, grenledningar eller rérsektioner som kan ha isolerats
for/under testet eller pa grund av stangningar/placering av en ventil identifieras,
ar tryckloésa och dranerade precis innan installation, borttagning, justering eller
underhall av nagon Victaulic-produkt.

¢ |nstallatéren ska forsta hur produkten anvinds och varfor den utformats for
en specifik anvandning.

e Anvandaren ska kanna till vanliga branschstandarder for sakerhet och méjliga
konsekvenser vid felaktig installation av produkten.

e Bar skyddsglaségon, skyddshjalm och skyddsskor.

Underlatenhet att folja denna instruktion kan leda till dédsfall eller svara personskador och materiella skador.
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7.0 REFERENSMATERIAL

Galvaniserat

Publikation 07.01 for kopplingar med original sparsystem

Publikation 20.05 for AGS-kopplingar

Extra kraftig andtatning "ES”
Publikation 07.03

MONTERADE KOPPLINGAR AV STAL
Publikation 07.04

Skulderéndar
Publikation 07.06

XL-kopplingar for nétande tillampningar
Publikation 07.07

Victaulic béjar med basstod
Publikation 07.13

Slat ande
Publikation 14.04

Rostfritt stal

o

AGS - avancerat sparsystem
fran 14 — 60"/DN350 — DN1500

Aluminium
Publikation 21.03

Koppar
Publikation 22.04

Segjarn for ror i AWWA-storlek
Publikation 23.05
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Anvéndarens ansvar for val av produkt och dess lamplighet
Varje anvandare ansvarar for utvarderandet av Victaulic-produkternas lamplighet for en
viss slutanvandning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, gallande
bygglagar och motsvarande féreskrifter samt Victaulics instruktioner om prestanda,
underhall, sakerhet och varningar. Inget i detta eller nadgot annat dokument, eller genom
muntliga rekommendationer, rad eller dsikter fran nagon Victaulic-anstalld ska anses
kunna &ndra, variera, ersétta eller sidosatta ndgon bestammelse i Victaulic Company
standard forsaljningsvillkor, installationsguide eller den hér friskrivningsklausulen.

Immateriella rattigheter
Inget uttalande héri géllande en majlig eller féreslagen anvandning av nagot material,
produkt, tjdnst eller design ar att anse som eller ska anvandas for att bevilja en licens
under nagot patent eller 6vrig immateriell rattighet tillhorande Victaulic eller nagot
av dess dotterbolag eller filialer som tacker sadan anvandning eller design, eller som
rekommendation for anvdndning av sddant material, produkt, tjanst eller design som
bryter mot ndgot patent eller immateriell rattighet. Termerna "Patenterad" eller
"Patentsokt" géller design- eller anvéandningspatent eller patentanvandningar for
artiklar och/eller metoder som anvands i USA och/eller andra l&nder.

Anmérkning
Den har produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla
produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner
frén Victaulic. Foretaget Victaulic forbehaller sig ratten att andra produktspecifikationer,
former och standardutrustningar utan féoregaende meddelande och forpliktelser.
Installation
Léas alltid igenom Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner for
produkten som du installerar. Handbockerna ingér i varje leverans av Victaulic-produkter
och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgdngliga
i PDF-format pa var hemsida pa www.victaulic.com.
Garanti
Se garantiavsnittet i géllande prislista eller kontakta Victaulic for information.
Varumarken

Victaulic och alla évriga Victaulic-marken &r varumarken eller registrerade varumarken
som tillhor foretaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra lander.
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