
Produktbeschreibung

Die Bögen mit langem Radius von Victaulic® werden  
aus Stahlrohren mit Standard Wandstärke gemäß  
ASTM A-53 Klasse B hergestellt. Die Formteile sind 
orange lackiert und wahlweise auch in verzinkter 
Ausführung erhältlich.

Die Bögen werden standardmäßig, falls nicht anders 
bestellt, fräsgenutet geliefert. Auf Anfrage sind  
sie auch mit glatten Enden erhältlich.

Victaulic® Stahlbögen mit langem Radius  
3D, 5D und 6D

1

victaulic.com | Formteile | Stahlbögen mit langem Radius | 3D, 5D und 6D | Datenblatt 07.02-GER
07.02-GER   1663 Rev H   Aktualisiert 10/2014      © 2014 Victaulic Company. Alle Rechte vorbehalten.

07.02-GER

Auftrag/Eigentümer

System-Nr.

Ort

Beauftragte Firma

Vorgelegt von

Datum

Ingenieur

Spez.-Abschnitt

Absatz

Genehmigt

Datum

http://www.victaulic.com


2

victaulic.com | Formteile | Stahlbögen mit langem Radius | 3D, 5D und 6D | Datenblatt 07.02-GER

07.02-GER   1663 Rev H   Aktualisiert 10/2014      © 2014 Victaulic Company. Alle Rechte vorbehalten.

victaulic.com

Abmessungen

Stahlbogen mit langem Radius – 3D

C 
bis 
E

C bis E
C bis E C bis E

C bis E C bis E

Nr. 100 - 3D Nr. 14 - 3D Nr. 110 - 3D Nr. 15 - 3D Nr. 12 - 3D Nr. 13 - 3D

Formteilgröße Nr. 100 - 3D 90º Nr. 14 - 3D 60º Nr. 110 - 3D 45º Nr. 15 - 3D 30º Nr. 12 - 3D 22 1/2º Nr. 13 - 3D 11 1/4º

Nen naußen-
durchmesser

Tatsächlicher 
Außen-

durchmesser C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck.

Zoll
mm

Zoll
mm

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

2
50

2.375
60,3

10.00
254

5.3
2,4

7.50
191

4.3
2,0

6.50
165

3.9
1,8

5.75
146

3.4
1,5

5.25
133

3.2
1,5

4.50
114

2.8
1,3

2 1/2
65

2.875
73,0

11.50
292

9.5
4,3

8.25
210

7.7
3,5

7.25
184

6.7
3,0

6.00
152

5.8
2,6

5.50
140

5.3
2,4

4.75
121

4.6
2,1

3
80

3.500
88,9

13.00
330

14.0
6,4

9.25
235

11.0
5,0

7.75
197

9.5
4,3

6.50
165

8.0
3,6

5.75
146

7.3
3,3

5.00
127

6.2
2,8

3 1/2
90

4.000
101,6

14.50
368

18.6
8,4

10.00
254

14.4
6,5

8.50
216

12.3
5,6

6.75
172

10.2
4,6

6.00
152

9.2
4,2

5.00
127

7.6
3,4

4
100

4.500
114,3

16.00
407

24.1
10,9

11.00
279

18.5
8,4

9.00
229

15.7
7,1

7.25
184

12.8
5,8

6.50
165

11.4
5,2

5.25
133

9.3
4,2

4 1/2
120

5.000
127,0

18.00
457

31.6
14,3

12.25
311

24.2
11,0

10.00
254

20.5
9,3

8.25
210

16.8
7,6

7.25
184

14.9
6,8

5.75
146

12.2
5,5

5
125

5.563
141,3

20.00
508

40.9
18,6

13.75
349

31.3
14,2

11.25
286

26.5
12,0

9.00
229

21.8
9,9

8.00
203

19.4
8,8

6.50
165

15.8
7,2

6
150

6.625
168,3

24.00
610

63.7
28,9

16.50
419

48.8
22,1

13.50
343

41.3
18,7

10.75
273

33.9
15,4

9.50
241

30.1
13,7

7.75
197

24.6
11,2

8
200

8.625
219,1

32.00
813

127.8
58,0

22.00
559

97.9
44,4

18.00
457

82.9
37,6

14.50
368

68.0
30,8

12.75
324

60.5
27,4

10.50
267

49.3
22,4

10
250

10.750
273,0

40.00
1016

226.4
102,7

27.25
692

173.4
78,7

22.50
572

146.9
66,6

18.00
457

120.5
54,7

16.00
406

107.2
48,6

13.00
330

87.3
39,6

12
300

12.750
323,9

48.00
1219

332.7
150,9

32.75
832

254.8
115,6

27.00
686

215.9
97,9

21.75
553

177.0
80,3

19.25
489

157.5
71,4

15.50
394

128.3
58,2

14
350

14.000
355,6

56.00
1422

427.3
193,8

38.25
972

327.3
148,5

31.50
800

277.3
125,8

25.25
641

227.3
103,1

22.50
572

202.3
91,8

18.25
464

164.8
74,8

15
375

15.000
381,0

60.00
1524

480.8
218,1

41.00
1041

368.3
167,1

33.75
857

312.0
141,5

27.00
656

255.8
116,0

24.00
610

227.6
103,2

19.50
495

185.4
84,1

16
400

16.000
406,4

64.00
1626

560.1
254,1

43.75
1111

429.0
194,6

36.00
914

363.5
164,9

29.00
737

297.9
135,1

25.50
648

265.2
120,3

20.75
527

216.0
98,0

18
450

18.000
457,2

72.00
1829

710.7
322,4

49.25
1251

544.4
246,9

40.50
1029

461.3
209,2

32.50
826

378.1
171,5

28.75
730

336.5
152,6

23.25
591

274.1
124,3

20
500

20.000
508,0

80.00
2032

879.3
398,9

54.75
1391

673.5
305,5

45.00
1143

540.7
245,3

36.00
914

467.8
212,2

32.00
813

416.3
188,8

26.00
660

339.2
153,9

22
550

22.000
559,0

88.00
2235

1067.7
484,3

60.25
1530

817.9
371,0

49.25
1251

692.9
314,3

39.75
1010

568.0
257,6

35.25
895

505.2
229,2

28.50
724

411.8
186,8

24
600

24.000
609,6

96.00
2438

1270.3
576,2

65.50
1664

973.0
441,4

53.75
1365

824.4
373,9

43.25
1099

675.7
306,5

38.25
972

601.4
272,8

31.00
787

490.0
222,3

Allgemeine Anmerkungen

Die Bögen mit langem Radius (3D, 5D und 6D) in Größen bis und einschließlich 4” werden mit integrierter 4” Tangente geliefert.  
Die übrigen Größen werden mit integrierten Tangenten geliefert, deren Länge der Nennweite des Rohrs entspricht.

Genutet oder glattendig erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Die Biegungen entsprechen den o.g. Radien.

C bis E Toleranzen: 2 - 6” ± 1/8”; 8 - 15” ± ¼”; 16 - 24” ± 3/8”

Bei allen Gewichten handelt es sich um Näherungswerte, die auf dem kalkulierten Gewicht des Rohrs basieren.

Material: Die Rohre sind aus Stahl mit normaler Wandstärke gemäß ASTM A-53, Klasse B gefertigt (andere Materialien auf Anfrage erhältlich)

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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Stahlbögen mit langem Radius – 5D

C 
bis 
E

C bis E
C bis E C bis E

C bis E C bis E

Nr. 100 - 5D Nr. 14 - 5D Nr. 110 - 5D Nr. 15 - 5D Nr. 12 - 5D Nr. 13 - 5D

Formteilgröße Nr. 100 - 5D 90º Nr. 14 - 5D 60º Nr. 110 - 5D 45º Nr. 15 - 5D 30º Nr. 12 - 5D 22 1/2º Nr. 13 - 5D 11 1/4º

Nennaußen-
durchmesser

Tatsächlicher 
Außen-

durchmesser C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck.

Zoll
mm

Zoll
mm

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

2
50

2.375
60,3

14.00
356

7.2
3,3

9.75
248

5.6
2,5

8.25
210

4.8
2,2

6.75
172

4.0
1,8

6.00
152

3.6
1,6

5.00
127

3.0
1,4

2 1/2
65

2.875
73,0

16.50
419

13.3
6,0

11.25
286

10.2
4,6

9.25
235

8.6
3,9

7.50
191

7.0
3,2

6.50
165

6.2
2,8

5.25
133

5.0
2,3

3
80

3.500
88,9

19.00
488

19.9
9,0

12.75
324

15.0
6,8

10.25
260

12.5
5,7

8.00
203

10.0
4,5

7.00
178

8.8
4,0

5.50
140

6.9
3,1

3 1/2
90

4.000
101,6

21.50
546

26.9
12,2

14.25
362

20.0
9,1

11.25
286

16.5
7,5

8.75
222

13.0
5,9

7.50
191

11.3
5,1

5.75
146

8.7
3,9

4
100

4.500
114,3

24.00
610

35.4
16,1

15.50
394

26.0
11,8

12.50
318

21.3
9,7

9.50
241

16.6
7,5

8.00
203

14.3
6,5

6.00
152

10.7
4,9

4 1/2
120

5.000
127,0

27.00
686

46.3
21,0

17.50
445

34.0
15,4

13.75
349

27.9
12,7

10.50
267

21.7
9,8

9.00
229

18.6
8,4

6.75
172

14.0
6,4

5
125

5.563
141,3

30.00
762

60.0
27,2

19.50
495

44.1
20,0

15.50
394

36.1
16,4

11.75
299

28.1
12,7

10.00
254

24.1
10,9

7.50
191

18.2
8,3

6
150

6.625
168,3

36.00
914

93.5
42,4

23.25
591

68.6
31,1

18.50
470

56.2
25,5

14.00
356

43.8
19,9

12.00
305

37.6
17,1

9.00
229

28.3
12,8

8
200

8.625
219,1

48.00
1219

187.6
85,1

31.00
787

137.7
62,5

24.50
622

112.8
51,2

18.75
476

87.9
39,9

16.00
406

75.4
34,2

12.00
305

56.8
25,8

10
250

10.750
273,0

60.00
1524

332.4
150,8

39.00
991

244.1
110,7

30.75
781

199.9
90,7

23.50
597

155.8
70,7

20.00
5008

133.7
60,6

15.00
381

100.6
45,6

12
300

12.750
323,9

72.00
1829

488.4
221,5

46.75
1188

358.6
162,7

37.00
940

293.7
133,2

28.00
711

228.9
103,8

24.00
610

196.4
89,1

18.00
457

147.8
67,0

14
350

14.000
355,6

84.00
2134

627.4
284,6

54.50
1384

460.7
209,0

43.00
1092

377.3
171,1

32.75
832

294.0
133,4

28.00
711

252.3
114,4

21.00
533

189.8
86,1

15
375

15.000
381,0

90.00
2286

705.8
320,2

58.25
1498

518.3
235,1

46.00
1168

424.6
192,6

35.25
895

330.8
150,1

30.00
762

283.9
128,8

22.50
572

213.6
96,6

16
400

16.000
406,4

96.00
2438

822.2
372,9

62.25
1581

603.8
273,9

49.25
1251

494.5
224,3

37.50
953

385.3
174,8

32.00
813

330.7
150,0

24.00
610

248.8
112,9

18
450

18.000
457,2

108.00
2743

1043.4
473,3

70.00
1778

766.2
347,5

55.25
1403

627.6
284,7

42.25
1073

489.0
221,8

36.00
914

419.7
190,4

27.00
686

315.7
143,2

20
500

20.000
508,0

120.00
3048

1290.9
585,6

77.75
1975

947.9
430,0

61.50
1562

776.4
352,2

46.75
1188

605.0
274,4

40.00
1016

519.2
235,5

30.00
762

390.6
177,2

22
550

22.000
559,0

132.0
3353

1567.4
711,0

85.50
2172

1150.9
522,0

67.50
1715

942.7
427,6

51.50
1308

734.6
333,2

44.00
1118

630.5
286,0

32.75
832

474.3
215,1

24
600

24.000
609,6

144.00
3658

1864.8
845,9

93.25
2369

1369.3
621,1

73.75
1873

1121.6
508,8

56.25
1429

873.9
396,4

48.00
1219

750.1
340,2

35.75
908

564.3
256,0

Allgemeine Anmerkungen

Die Bögen mit langem Radius (3D, 5D und 6D) in Größen bis und einschließlich 4” werden mit integrierter 4” Tangente geliefert.  
Die übrigen Größen werden mit integrierten Tangenten geliefert, deren Länge der Nennweite des Rohrs entspricht.

Genutet oder glattendig erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Die Biegungen entsprechen den o.g. Radien.

C bis E Toleranzen: 2 - 6” ± 1/8”; 8 - 15” ± ¼”; 16 - 24” ± 3/8”

Bei allen Gewichten handelt es sich um Näherungswerte, die auf dem kalkulierten Gewicht des Rohrs basieren.

Material: Die Rohre sind aus Stahl mit normaler Wandstärke gemäß ASTM A-53, Klasse B gefertigt (andere Materialien auf Anfrage erhältlich)

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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Stahlbögen mit langem Radius – 6D

C 
bis 
E

C bis E
C bis E C bis E

C bis E C bis E

Nr. 100 - 6D Nr. 14 - 6D Nr. 110 - 6D Nr. 15 - 6D Nr. 12 - 6D Nr. 13 - 6D

Formteilgröße Nr. 100 - 6D 90º Nr. 14 - 6D 60º Nr. 110 - 6D 45º Nr. 15 - 6D 30º Nr. 12 - 6D 22 1/2º Nr. 13 - 6D 11 1/4º

Nennaußen-
durchmesser

Tatsächlicher 
Außen-

durchmesser C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck. C bis E

Ungef. 
Gewicht 
pro Stck.

Zoll
mm

Zoll
mm

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

Zoll
mm

lbs
kg

2
50

2.375
60,3

16.00
406

8.2
3,7

11.00
279

6.3
2,9

9.00
229

5.3
2,4

7.25
184

4.3
2,0

6.50
165

3.9
1,8

5.25
133

3.2
1,5

2 1/2
65

2.875
73,0

19.00
483

15.2
6,9

12.75
324

11.4
5,2

10.25
260

9.5
4,3

8.00
203

7.7
3,5

7.00
178

6.7
3,0

5.50
140

5.3
2,4

3
80

3.500
88,9

22.00
559

22.9
10,4

14.50
368

17.0
7,7

11.50
292

14.0
6,4

8.75
222

11.0
5,0

7.50
191

9.5
4,3

5.75
146

7.3
3,3

3 1/2
90

4.000
101,6

25.00
635

31.1
14,1

16.25
413

22.8
10,3

12.75
324

18.6
8,4

9.75
248

14.4
6,5

8.25
210

12.3
5,6

6.00
152

9.2
4,2

4
100

4.500
114,3

28.00
711

41.1
18,6

18.00
457

29.8
13,5

14.00
356

24.1
10,9

10.50
267

18.5
8,4

8.75
222

15.7
7,1

6.50
165

11.4
5,2

4 1/2
120

5.000
127,0

31.50
800

53.7
24,4

20.00
508

39.0
17,7

15.75
400

31.6
14,3

11.75
299

24.2
11,0

10.00
254

20.5
9,3

7.25
184

14.9
6,8

5
125

5.563
141,3

35.00
889

69.6
31,6

22.25
565

50.5
22,9

17.50
445

40.9
18,6

13.00
330

31.3
14,2

11.00
279

26.5
12,0

8.00
203

19.4
8,8

6
150

6.625
168,3

42.00
1067

108.4
49,2

26.75
680

78.6
35,7

21.00
533

63.7
28,9

15.75
400

48.8
22,1

13.25
337

41.3
18,7

9.50
241

30.1
13,7

8
200

8.625
219,1

56.00
1422

217.5
98,7

35.75
908

157.7
71,5

28.00
711

127.8
58,0

21.00
533

97.9
44,4

17.50
445

82.9
37,6

12.75
324

60.5
27,4

10
250

10.750
273,0

70.00
1778

385.4
174,8

44.75
1137

279.4
126,7

35.00
889

226.4
102,7

26.00
660

173.4
78,7

22.00
559

146.9
66,6

16.00
406

107.2
48,6

12
300

12.750
323,9

84.00
2134

566.2
256,8

53.50
1359

410.5
186,2

41.75
1061

332.7
150,9

31.25
794

254.8
115,6

26.25
667

215.9
97,9

19.00
483

157.5
71,4

14
350

14.000
355,6

98.00
2489

727.4
329,9

62.50
1588

527.3
239,2

48.75
1238

427.3
193,8

36.50
927

327.3
148,5

30.75
781

277.3
125,8

22.25
565

202.3
91,8

15
375

15.000
381,0

105.00
2667

818.4
371,2

67.00
1702

593.3
269,1

52.25
1327

480.2
217,8

39.25
997

386.3
167,1

33.00
838

312.0
141,5

24.00
609

227.6
103,2

16
400

16.000
406,4

112.00
2845

953.3
432,4

71.50
1816

691.1
313,5

55.75
1416

560.1
254,1

41.75
1061

429.0
194,6

35.25
895

363.5
164,9

25.50
648

265.2
120,3

18
450

18.000
457,2

126.00
3200

1209.7
548,7

80.50
2045

877.1
397,9

62.75
1594

710.7
322,4

47.00
1194

544.4
246,9

39.50
1003

461.3
209,2

28.75
730

336.5
152,6

20
500

20.000
508,0

140.00
3556

1496.6
678,9

89.25
2267

1085.1
492,2

69.75
1772

879.3
398,9

52.25
1327

673.5
305,5

44.00
1118

570.7
258,9

31.75
807

416.3
188,8

22
550

22.000
559,0

154.00
3912

1817.3
824,3

98.25
2496

1317.5
597,6

76.75
1950

1067.7
484,3

57.50
1461

817.9
371,0

48.25
1256

693.0
314,3

35.00
889

505.5
229,3

24
600

24.000
609,6

168.00
4267

2162.8
980,7

107.25
2724

1567.5
711,0

83.75
2127

1270.3
576,2

62.50
1588

973.0
441,4

52.75
1340

824.4
373,9

38.25
972

601.4
272,8

Allgemeine Anmerkungen

Die Bögen mit langem Radius (3D, 5D und 6D) in Größen bis und einschließlich 4” werden mit integrierter 4” Tangente geliefert.  
Die übrigen Größen werden mit integrierten Tangenten geliefert, deren Länge der Nennweite des Rohrs entspricht.

Genutet oder glattendig erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Die Biegungen entsprechen den o.g. Radien.

C bis E Toleranzen: 2 - 6” ± 1/8”; 8 - 15” ± ¼”; 16 - 24” ± 3/8”

Bei allen Gewichten handelt es sich um Näherungswerte, die auf dem kalkulierten Gewicht des Rohrs basieren.

Material: Die Rohre sind aus Stahl mit normaler Wandstärke gemäß ASTM A-53, Klasse B gefertigt (andere Materialien auf Anfrage erhältlich)

http://www.victaulic.com
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Montage
Beachten Sie bei der Installation stets das I-100 Montagehandbuch von Victaulic  
für das jeweilige Produkt. Die Handbücher mit vollständigen Installations- und 
Montagedaten werden mit allen Victaulic Produkten geliefert und sind auch  
im PDF-Format auf unserer Website unter www.victaulic.com erhältlich.

Garantie
Beziehen Sie sich hinsichtlich Einzelheiten auf den Garantieabschnitt der aktuellen 
Preisliste oder setzen Sie sich mit Victaulic in Verbindung.

Anmerkung
Dieses Produkt wird von Victaulic oder nach Spezifikationen von Victaulic hergestellt.  
Alle Produkte müssen gemäß den derzeit gültigen Installations- bzw. Montageanleitungen 
von Victaulic installiert werden. Victaulic behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen, 
Ausführungen und genormte Anlagenbestandteile jederzeit zu ändern, ohne  
dass sich Verpflichtungen daraus ergeben.

Marken
Victaulic® ist eine eingetragene Marke der Firma Victaulic.

07.02-GER   1663 Rev H   Aktualisiert 10/2014      © 2014 Victaulic Company. Alle Rechte vorbehalten.

victaulic.com 5

victaulic.com | Formteile | Stahlbögen mit langem Radius | 3D, 5D und 6D | Datenblatt 07.02-GER

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-100.pdf
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com

	System No: 
	 4: 

	Location 4: 
	Submitted By 4: 
	Contractor Date 4: 
	Spec Section 4: 
	Paragraph 4: 
	Approved 4: 
	Engineer Date 4: 


