Aliiminyum Bronz Diskli Victaulic Installation-Ready™
Kauguk Astarli Kelebek Vana Sctaulc

122 Serisi 08.32-TUR

122 Serisi

1.0 URUN TANIMI

Mevcut Boyutlar
e 2 -8DN50 - DN200

Boru Malzemesi
e Victaulic Original Groove System (OGS) yiv profiline sahip uclar iceren metal borularda kullanilmak tzere tasarlanmistir

(Referans Materyaller icin bkz. Bolum 7.0)
Ug¢ Hazirlama
e Victaulic Original Groove System (OGS)
Maksimum Calisma Basinci
® 232 psi/1600 kPa/16 bar
e (Cift yonlG uygulamalar icin tam ¢alisma basinci

Calisma Sicakhigi
® BolUm 3.0'teki yatak segimine bagldr.

Uygulama
e Tipik olarak ticari ve endustriyel su uygulamalarinda kullanilan Installation-Ready™ kauguk astarli kelebek vana
e HVAC (Sicak ve soguk su)

® Proses suyu

URUN KURULUMU, BAKIMI VE DESTEGI ILE ILGILI OLARAK BU BELGENIN SONUNDA VERILEN BILDIRIMLERI MUTLAKA DIiKKATE ALIN. |

victaulic.com
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1.0 URUN TANIMI (DEVAMI)

Aktliasyon Secenekleri
e Standart ISO 5211 montaj flansl
e 10 konumlu kilitli kol, asma kilitle kilitlenebilir
e Disli operatoru
® 250 mm yalitim igerir

2.0 SERTIFIKALAR/LISTELEMELER

C€

EN 12266-1, EN 1074-1, EN 1074-2 ve ISO 5208 uyarinca Kapatma/Yatak Kagcak Orani A ile uyumludur

Uriin, Victaulic'in Kalite Yénetimi Sistemi kapsaminda tasarlanmis ve Gretilmis ve 1SO -9001 uyarinca LPCB tarafindan

belgelenmistir.

3.0 TEKNIiK OZELLIKLER - MALZEME

Kelepge: ASTM A536 Derece 65-45-12'ye uygun sinek demir.

Kelepce Kaplamasi: (seciminizi belirtin)
Standart: Turuncu emaye.
Opsiyonel: Sicak daldirma galvanizli.

Opsiyonel: ISO 17668 uyarinca sherardize diftize ¢inko kaplama.

Govde: ASTM A536 Derece 65-45-12'ye uygun stinek demir.
Govde Kaplamasi: (se¢iminizi belirtin)

Standart: Siyah emaye.

Opsiyonel: Sicak daldirma galvanizli

ISO 17668 uyarinca Sherardize diflize ¢inko kaplama.
Yatak: Victaulic EPDM

EPDM. (Acik yesil ¢izgili renk kodu.) Sicaklik araligi —30°F — +194°F/-34°C — +90°C. PETROL VEYA BUHAR UYGULAMALARI

ICIN ONERILMEZ.

NOT

e DisUk sicaklikli kullanim, sistem calisma karakteristiklerine dayalidir. Dustk sicaklikli uygulamalar hakkinda ilave bilgi icin Victaulic ile iletisime gegin.

Civatalar/Somunlar: ISO 898-1 Sinif 9.8 (M10-M16) Sinif 8.8 (M20 ve Uzeri) mekanik 6zellik gereksinimlerini karsilayan karbon
celigi oval boyunlu takip civatalar. ASTM A563M Sinif 9 (metrik — altigen somunlar) mekanik ¢zellik gereksinimlerini
karsilayan karbon celigi altigen somunlar. Takip somunlari ve altigen somunlar ASTM B633 FE/ZN5, Kaplama Tip Il (metrik)

uyarinca ginko elektrotla kaplanir.
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3.0 TEKNIiK OZELLIKLER - MALZEME (DEVAMI)

Disk: C95500 uyarinca aliminyum bronz.
Saft: AlSI 416 paslanmaz celik.
10 Konumlu Kilitli Kol:

Ginko kaplamali karbon celigi kilit plakasi ve ¢inko kapli karbon celigi baglanti elemanlariyla birlikte ASTM A536,
Derece 65-45-12'ye uygun stinek demir.

Kol Kaplamasi: (se¢iminizi belirtin)

Standart: Siyah emaye.

Opsiyonel: Sicak daldirma galvanizli.

ISO 17668 uyarinca Sherardize diflize ¢inko kaplama.
Disli Operatorii (asagidaki seceneklerle):

El cark.

Zincirli carkli el cark.

NOT
® Asma kilitli vana, vananin istem disi calismasinin énlenmesi icin asma kilitle kilitlenebilen vanalara karsilik gelmektedir. Uygun bir kilitleme/etiketleme sistemiyle birlikte
kullanilirsa birden fazla asma kilit kullanilabilir. Vana, asma kilitle tam acik veya tam kapali konumda sabitlenebilir.
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4.0 BOYUTLAR

122 Serisi Installation-Ready™ Kelebek Vana - Ciplak Vana

Mildeki Yuva, Disk Yonunu Gosterir

Hazir Monteli Monte
2-4" DN125; 6"/DN150 8"/DN200
DN50 - DN100
Boru Ucu
Sapma
Boyut Miktari Civata/Somun Boyutlar Agirhik
Hazir Monteli
(Installation-
Ready™ Hazir Monte
Kosulu) Baglanti
Kaplin
Mevcut izin Civata F H | Yaklasik
Nominal | DigCap | Verilen | Miktar | Boyutu X Y X Y A B (@ 1SO 5211 G (sq) | (Her biri)

in¢ in¢ in¢ in¢ inc in¢ inc in¢ inc in¢ Flans in¢ in¢ Ib
DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm | Gosterimi mm | mm kg
2 2.375 1.99 2.38 6.58 2.38 6.48 3.91 4.55 0.64 | 035 74
DN50 60,3 51 2 M12x76 60 167 60 165 99 N 116 Fo7 16 9 34
2% 2.875 1.99 2.58 6.99 2.58 6.98 3.91 4.75 0.64 | 035 9.3
73,0 51 2 M12x76 66 178 66 1,77 929 N 120 Fo7 16 9 4,2

3.000 1.99 264 | 729 | 264 718 | 391 4.81 0.64 | 035 9.8

DN65 76,1 51 2 M12x76 67 185 67 182 929 B 122 Fo7 16 9 4,4
3 3.500 241 3.06 | 9.07 | 3.06 A 891 | 431 | 2.18 | 5.7 0.64 | 043 129
DN80 88,9 61 2 M16x 83 78 230 78 226 109 55 131 Fo7 16 11 5,9
4 4.500 241 354 | 1023 | 354 1010 | 435 | 220 | 567 0.64 | 043 16.6
DN100 114,3 61 : PR 90 260 90 257 110 56 144 i 16 11 7,5
5.500 2.80 ) M20 x 108 427 | 1197 | 427 | 1171 | 473 | 246 | 637 Fo7 0.79 | 0.55 26.6

DN125 139,7 71 109 304 109 297 120 63 162 F10 20 14 12,1
6 6.625 2.82 2 M20 x 127 474 1317 474 1299 476 2.90 6.83 FO7 0.79 | 0.55 30.7
DN150 168,3 72 120 335 120 330 121 74 174 F10 20 14 13,9
8 8.625 3.36 6.23 | 1551 | 6.23 | 1544 | 573 3.76 7.93 0.83 | 0.67 54.1
DN200 2191 85 2 M22x140 158 394 158 392 146 96 201 F10 21 17 24,6

T Yalitim uzatma kitine (I-120.EXT) sahip tertibatlar igin:
e "C"boyutuna 2%:"/63 mm ekleyin.
*  Asagidaki gibiilave agirlik ekleyin:
e 2'-76,1 mm=10Ib/0,5 kg
e 3"-4"=131b/06kg
® 1397mm-6"=171b/0,8kg
e 8"=201b/09kgsw

08.32-TUR 14567 Rev C  Guncelleme 04/2021  © 2021 Victaulic Sirketi. Tim haklari saklidir.

victaulic.com 4 ictaulic’


http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com

victaulic.com

4.1 BOYUTLAR

122 Serisi Installation-Ready™ Kelebek Vana - Tutamakli

4

Boru Ucu
Sapma
Boyut Miktari | Civata/Somun Boyutlar Agirhik
Hazir Monteli
Meveut Kaplin (Installation-Ready HaZItMOhte
Dis izin Civata Kosulu) Baglant: Yaklasik
Nominal | Cap Verilen | Miktar | Boyutu X Y X Y A B T-R J2 K |(Her biri)
in¢ in¢ in¢ in¢ in¢ in¢ in¢ in¢ inc in¢ in¢ inc Ib
DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
2 2.375 1.99 ) M12x76 2.38 6.58 2.38 6.48 3.91 _ 7.00 6.00 1.93 8.1
DN50 60,3 51 60 167 60 165 929 178 152 49 3,7
2% 2.875 1.99 ) M12x76 2.58 6.99 2.58 6.98 3.91 B 7.00 6.20 1.93 9.9
73,0 51 66 178 66 1,77 29 178 157 49 4,5
3.000 1.99 2 M12x76 2.64 7.29 2.64 7.18 3.91 5 7.00 6.26 1.93 10.5
DN65 76,1 51 67 185 67 182 99 178 159 49 4,8
3 3.500 241 2 M16 x 83 3.06 9.07 3.06 8.91 4.31 2.18 9.00 6.37 2.22 14.3
DN80 88,9 61 78 230 78 226 109 55 229 162 56 6,5
4 4.500 2.41 ) M16 x 83 3.54 10.23 3.54 10.10 435 2.20 9.00 6.87 222 18.0
DN100 114,3 61 90 260 90 257 110 56 229 174 56 8,2
5.500 2.80 2 M20 x 108 4.27 11.97 4.27 11.71 4.73 2.46 12.00 7.72 242 28.1
DN125 139,7 71 109 304 109 297 120 63 305 196 61 12,8
6 6.625 2.82 2 M20 x 127 4.74 13.17 4.74 12.99 4.76 2.90 12.00 8.18 242 32.2
DN150 168,3 72 120 335 120 330 121 74 305 208 61 14,6
8 8.625 3.36 5 M22 x 140 6.23 15.51 6.23 15.44 5.73 3.76 14.00 9.53 2.72 559
DN200 219,1 85 158 394 158 392 146 96 356 242 69 25,4

2 Yaliim uzatma kitine (I-120.EXT) sahip tertibatlar igin:
e "J"boyutuna 24763 mm ekleyin.
] Asagidaki gibi ilave agirlik ekleyin:
e 2'-76,1 mm=101Ib/0,5kg
o 3'-4"=131b/06 kg
® 1397 mm-6"=171b/0,8 kg
e 8"=201Ib/09kg
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4.2 BOYUTLAR

122 Serisi Installation-Ready™ Kelebek Vana - Disli Operatorlii

o

v
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Exba

Boru Ucu
Sapma
Boyut Miktari | Civata/Somun Boyutlar Agirlik
Hazir Monteli
(Installation-
Ready™ Hazir Monte
Meveut Kaplin Kosulu) Baglanti
Dis izin Civata Yaklasik
Nominal| Cap Verilen | Miktar | Boyutu X Y X Y A B L3 M N P \" W | (Her biri)

ing ing ing ing ing ing ing | in¢ | ing ing ing ing ing ing ing Ib
DN mm mm mm mm | mm | mm | mm|mm| mm| mm | mm| mm| mm | mm | mm kg
2 2.375 1.99 2 M12x76 238 | 6.58 | 238 | 648 | 3.91 _ 752 | 394 516 | 1.65 1.89 | 3.68 9.9
DN50 60,3 51 60 167 60 | 165 | 99 191 100 | 131 42 48 93 4,5
2% 2.875 1.99 P M12x76 258 | 6.99 | 258 | 6.98 | 3.91 _ 772 | 394 | 516 | 1.65 1.89 | 3.68 12.2
73,0 51 66 178 66 | 1,77 | 99 196 | 100 | 131 42 48 93 55
3.000 1.99 5 M12x76 264 | 729 @ 264 7.8 | 3.91 _ 780 | 394 516 | 1.65 1.89 | 3.68 12.3

DN65 76,1 51 67 185 67 | 182 | 99 198 | 100 | 131 42 48 93 5,6
3 3.500 241 5 M16 x 83 3.06 | 9.07 | 3.06 | 891 | 431 | 218 | 814 | 394 | 516 | 1.65 1.89 | 3.68 15.2
DN80 88,9 61 78 230 78 | 226 | 109 | 55 207 | 100 | 131 42 48 93 6,9
4 4.500 241 5 M16 x 83 3.54 | 10.23 | 3.54 [10.10| 435 220 864 | 394 | 516 | 1.65 1.89 | 3.68 18.9
DN100 | 1143 61 90 260 90 | 257 | 110 | 56 | 219 | 100 | 131 42 48 93 8,6
5.500 2.80 5 M20 x 108 427 | 1197 | 427 [11.71| 473 | 246 | 10.00 | 492 | 6.89 | 2.20 224 | 453 29.9
DN125 | 139,7 71 109 304 109 | 297 | 120 | 63 254 125 175 56 57 115 13,6
6 6.625 2.82 5 M20 x 127 474 | 1317 | 474 1299 476 | 290 | 1047 | 492 | 6.89 @ 2.20 224 | 453 34.0
DN150 | 168,3 72 120 335 120 | 330 | 121 74 266 125 175 56 57 115 154
8 8.625 3.36 2 M22 x 140 6.23 | 1551 | 6.23 1544|573 | 3.76 | 1226 | 630 | 7.17 | 2.20 224 | 522 61.1
DN200 | 219,11 85 158 | 394 | 158 | 392 | 146 | 96 | 311 160 | 182 56 57 133 27,7

3 Yaliim uzatma kitine (I-120.EXT) sahip tertibatlar igin:
e ""boyutuna 2'2'/63 mm ekleyin.
*  Asagidaki gibiilave agirlik ekleyin:
e 2'-761 mm=1.01Ib/0,5kg
e 3"-4"=131b/06 kg
e 1397mm-6"=171b/0,8kg
e 8"=201Ib/09kg
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4.3 BOYUTLAR

Aksesuarlar
Zincirli carklar

Zincirli carklar, disli operatori el carklarina monte edilir. Zincir dislisi aksami ve kilavuz kollar, dékim aliminyumdan
imal edilir. Zincir galvanize celik, kaynaksiz kilit baglantili zincirdir.

NASIL SIPARIS EDILIR:
Vana ve operator tipini 10. sayfada gdsterilen vana numaralandirma sistemine gore belirleyin.
Ihtiyaciniz olan zincir uzunlugunu belirtmeyi unutmayin.

Yalitim ve kilitleme cihazi icin Victaulic ile iletisime gecin. El carki giris safti uzatmalari, zincirli carklariyla birlikte kullanim
icin uygun degildir.

A

- |

L 1§ 1 | {1
1§ 3

Zincirli cark ve Kilavuz
Guvenlik Kablosu Kitli

Boyut Zincir Dislisi Boyutlar Agirhik
Mevcut Zincir Dislisi Zincir Satis Boyutu Yaklasik
Nominal Dis Cap Boyutu Boyutu (Cap) A (Her biri)
inc in¢ inc inc Ib
DN mm mm mm kg
2-4 2.375-4.500 0 2 4.00 4.63 2.00
DN50 - DN100 60,3-114,3 102 118 09
5.500 - 6.625 1 1/0 5.75 6.38 4.00
DN125 - DN150 139,7-168,3 146 162 1,8
8 8.625 - 7.50 7.75 5.00
DN200 219,1 e L 190 197 23
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5.0 PERFORMANS

122 Serisi Installation-Ready™ Kelebek Vana

Akis Karakteristikleri

+60°F/+16°C sicakligindaki su akisi icin G/Kv degerleri asagidaki tabloda cesitli disk konumlarinda gosterilmistir.

C/Kv degeri formdlleri:

AP = Q2
<’

Q=C x./AP

Burada:
Q = Debi (GPM)

AP = Basing DUsUsU (psi)

C, = Debi Katsayisl

AP = Q7

Q =K, x /AP

K

Burada:

Q = Debi (m¥/sa)

AP = Basin¢ DUsUsU (Bar)

K, = Debi Katsayisl

Boyut
Mevcut
Nominal Dis Tamamen
Boyut Cap Acik
ing ing (%
DN mm Kv
2 2.375 149
DN50 60,3 128
2% 2.875 283
73,0 243
3.000 273
DN65 76,1 235
3 3.500 298
DN80 88,9 256
4 4.500 653
DN100 114,3 562
5.500 858
DN125 139,7 738
6 6.625 1667
DN150 168,3 1434
8 8.625 2695
DN200 219,1 2318
Akis Katsayilan
Boyut Akis Katsayilari
Kapali Konuma Goére Derece
920 70 60 50 40 30
Mevcut
Nominal Dis / / / / /
Boyut Cap
ing ing Cv Cv Cv Cv Cv Cv
DN mm Kv Kv Kv Kv Kv Kv
2 2.375 149 114 74 42 24 11
DN50 60,3 128 98 64 36 21 10
2% 2.875 283 190 112 63 37 18
73,0 243 163 96 54 32 16
3.000 273 216 138 76 43 22
DN65 76,1 235 186 118 65 37 19
3 3.500 298 183 112 64 36 23
DN80 88,9 256 158 97 55 31 20
4 4.500 653 383 238 134 69 32
DN100 114,3 562 329 204 116 59 28
5.500 858 585 366 216 117 53
DN125 139,7 738 503 314 186 101 45
6 6.625 1667 1122 659 406 235 111
DN150 168,3 1434 965 567 350 202 95
8 8.625 2695 2007 1349 854 517 269
DN200 219,1 2318 1726 1160 734 444 231
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5.1 PERFORMANS

122 Serisi Installation-Ready™ Kelebek Vana

Uygulanmasi Gereken Tork Degerleri

Boyut Tork - ing Libre/Newton Metre
Mevcut
Dis
Nominal Cap Basing Farki - psi/bar
ing ing
DN mm 50/3 100/7 150/10 200/14 232/16
2 2.375 52 64 75 87 94
DN50 60,3 6 7 8 10 11
2% 2.875 64 79 93 108 117
73,0 7 9 11 12 13
3.000 86 100 114 128 137
DN65 76,1 10 11 13 14 15
3 3.500 137 176 204 237 251
DN80 88,9 15 20 23 27 28
4 4.500 190 229 269 309 334
DN100 114,3 21 26 30 35 38
5.500 409 544 680 815 901
DN125 139,7 46 62 77 92 102
6 6.625 542 663 782 904 982
DN150 168,3 61 75 88 102 111
8 8.625 862 982 1103 1224 1307
DN200 219,1 97 111 125 138 148
Kaynak

Bu tork degerleri, EPDM contalariyla birlikte ortam sicakliklarinda suda calisan vanalarla yapilan testlerden elde edilmistir.
Diger malzemeler ve kullanim kosullari igin bu degerleri uygun bir servis faktorlyle carpin.

Tork Faktorleri

Tdm tork degerleri normal kosullar icin gecerlidir (6r. vana en az Uc¢ ayda bir calistirilmali, disk korozyonu minimum élcide
beklenmeli, ortam temiz olmali ve asindirici olmamali ve elastomer Uzerindeki kimyasal madde etkileri minimum olmalidir).
Endiistride Yaygin Olarak Kullanilan Tipik Akiskan Tork Degerleri

Su: 1,0; Yaglanmis servis: 0,8.

Malzeme Tork Faktorleri
EPDM = 1,0

Kullanim Déngiisii Faktorii

Vana kullanim déngUst arttik¢a vana torku tipik olarak yUkselir ve aktdator cikisi azalir. Toplam vana déngisindn 5.000' asmasi
bekleniyorsa 1,5 faktord uygulanmalidir,

Aktiiasyon Faktorii

Bu faktor; aktlator performansi, hizalamanin kaymasi veya dis faktorler (6r. hava veya gli¢ beslemesi) nedeniyle aktlator
cikisindaki potansiyel kaymayi telafi eder. Bunun igin 1,25%e kadar bir faktor uygulanabilir.

Tork Faktérlerinin Toplanmasi

Birden fazla tork faktérii uygulaniyorsa bunlar carpilarak toplanabilir. Ornek: Bir EPDM contasi ve 5.000 dénguili faktér
icin toplam faktoér, 1,0 X (1,5) = 1,5 olacaktir.

NOTLAR
o Belirli ylksek debi kosullarinda hidrodinamik tork, oturma torkunu asabilir. Ornegin bos bir hattin tam anma basincinda akiskanla doldurulmasi
veya tam anma basincinda bir sistemin tahliye edilmesi vb. serbest desarj kosullarinda buyuk kelebek vanalarin kullaniimasi énerilmez.

e Diger uygulamalar icin Victaulic ile iletisime gecin.
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5.2 PERFORMANS

122 Serisi Installation-Ready™ Kelebek Vana

V -040-122 P E-O

Gergek DG Boyut

Tip Ing/mm Kod Seri Govde Yatak Operator

v 2.375/603 020 122 P-Boyali E-EPDM 0-Ciplak
2.875/730 024 G- Galvanizli 2-10 konumlu kilitli kol
3.000/761 761 D - Sherardize diftize 3-El carkli disli operatord
3.500/889 030 cinko 6 - Zincirli carkl disli operatori

4.500/114,3 040
5.500/1397 139
6.625/168,3 060
8625/2191 080

5.3 PERFORMANS

122 Serisi Installation-Ready™ Kelebek Vana
Onemli Montaj Bilgileri
Tdm montaj talimatlari icin daima I-120 Montaj ve Disli Operatort Dondstlirme Kilavuzuna bakin.

122 Serisi Installation-Ready™ Kelebek Vanayi kisma uygulamalarinda kullaniyorsaniz Victaulic, diskin en az 30 derece
aciklikta yerlestirilmesini énerir. En iyi sonuglar icin diskin 30 ila 70 derece agik olmasi gerekir; ideal agiklik, boru sisteminin
akis gereksinimlerine/karakteristiklerine baglidir. Disk 30 dereceden dar bir agiklikta duruyorsa yUksek boru hatti hizlari
ve/veya kisma uygulamasi gurdltiye, titresime, kavitasyona, erozyona ve/veya kontrol kaybina neden olabilir.

Kisma uygulamalarr icin Victaulic ile iletisime gecin.

Victaulic, su uygulamalari igin akis hizlarinin 13.5 fit/saniye (4 metre/saniye) ile sinirlandiriimasini énerir. Daha yiksek
akis degerleri belirtilmisse veya gerekiyorsa bu vanayl monte etmeden dnce Victaulic ile iletisime gegin.

Victaulic, iyi boru uygulamalari kullanilmasini ve pompalar, dirsekler ve kontrol vanalar vb. dizensiz akis kaynaklarinin

alt akimina boru ¢capinin bes katina denk genel bir vana monte edilmesini énerir. Alan sinirlamalari nedeniyle bu mimkin
olmuyorsa sistem, vananin, dinamik tork ve vana émri etkilerini en aza indirecek bicimle yerlestiriimesine ve cevrilmesine
izin verecek sekilde tasarlanmalidir.

Kelebek vanalari, sistemlere diski tam agik konumdayken monte etmeyin.
Acida ¢ikan disk hasar gérebilir ve vananin dogru calismasini engelleyebilir.
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6.0 BILDIRIMLER

A\ UYARI

[ 4 7
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* Herhangi bir Victaulic boru baglanti iiriinlinii monte etmeye baslamadan 6nce mutlaka tiim ptalimatlari dikkatlice okuyun.

* Herhangi bir Victaulic boru baglanti iiriinlinii monte etmeye, sokmeye, ayarlamaya veya bakimini yapmaya baslamadan 6nce

boru sisteminin basincini diistirlin ve sistemi bosaltin.

® Koruyucu gozliik, baret ve koruyucu ayakkabi kullanin.

KACAGI KONTROLLERINDE KULLANMAYIN.

sorumlulugundadir.

¢ INSTALLATION-READY™ KELEBEK VANALARI KAPALI UCLU UYGULAMALARDA VEYA KAPALI UGLU UYGULAMALARIN SISTEM

* BU VANAYLA BIRLIKTE DAIMA DOGRU YiV PROFILINE SAHiP KARSI BILESENLERIN KULLANILDIGINDAN EMiN OLUN.
¢ VANA BASINGLIYKEN BAGLANTI ELEMANLARINI GEVSETMEYIN VEYA SIKMAYIN.

® Karsi bilesen malzemelerinin, kullaniimasi planlanan akiskan ortamina uygunlugunun dogrulanmasi sistem tasarimcisinin

* Kimyasal bilesim, pH seviyesi, isletme sicaklig, klor seviyesi, oksijen seviyesi ve debinin, karsi bilesen malzemelerinin
tizerindeki etkileri mutlaka degerlendirilmeli ve sistem dmriiniin amaglanan kullanim i¢in uygun oldugu dogrulanmalidir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liimlii kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

7.0 REFERANS MATERYALLER

24.01: Victaulic Boru Hazirlama Makineleri

1-120: Victaulic Montaj ve Operatér Déndstirme Kilavuzu

Uriin Secimi ve Uygunluguyla ilgili Kullanici Sorumlulugu
Her kullanici Victaulic Granlerinin endistri standartlarina, proje ézelliklerine ve ilgili bina
kodlarina ve yonetmeliklerine ve ayrica Victaulic performans, bakim, gtivenlik ve uyari
talimatlarina uygun olarak belirli bir nihai kullanim amacina uygunluguyla ilgili kararlardan
tek basina sorumlu olacaktir. Bu belgede ve baska bir belgede verilen bilgiler ve herhangi
bir Victaulic ¢alisaninin s6zIU dnerisi, tavsiyesi veya fikri kesinlikle Victaulic Sirketi'nin standart
satis kosullarinin, montaj kilavuzunun ve bu feragatnamenin hicbir hikmunu degistirmez,
kisitlamaz ve gegersiz kilmaz ve hi¢bir hikmanan yerini almaz.

Fikri Mulkiyet Haklari
Burada herhangi bir malzemenin, Griinin, hizmetin veya tasarimin olasi veya 6nerilen
kullanimlarina iligkin olarak verilen hicbir ifade, bu kullanim veya tasarimlari kapsayan,
Victaulic'e veya alt veya bagli kuruluslarina ait patentler veya diger fikri mulkiyet haklari
kapsaminda herhangi bir lisans vermez ve bu sekilde yorumlanamaz ve bu malzemelerin,
Grunlerin, hizmetlerin veya tasarimlarin herhangi bir patenti veya baska bir fikri mlkiyet
hakkini ¢cigneyecek sekilde kullanilmasina dair bir 6neri olarak kabul edilemez. “Patentli”
veya "Patent Bekliyor” terimleri ABD'de ve/veya diger tlkelerde malzemeler ve/veya
yontemler ile ilgili tasarim veya kullanim patentlerini veya patent basvurularini ifade eder.

Not
Bu Grlin, Victaulic tarafindan veya Victaulic sartnamelerine uygun olarak Uretilmistir. Monte
edilecek tim trinler Victaulic montaj/kurulum talimatlarina uygun olarak monte edilmelidir.
Victaulic; Urtin 6zelliklerini, tasarimlarini ve standart ekipmanlari 6nceden haber vermeksizin
ve herhangi bir yukimltlik altina girmeksizin degistirme hakkini sakli tutar.

Montaj
Victaulic montaj kilavuzu veya monte ettiginiz Griiniin montaj kilavuzu daima dikkate
alinmalidir. Kurulum ve montaj bilgilerini eksiksiz olarak iceren kilavuzlari her Victaulic
Urtint ile birlikte verilir ve PDF formatinda www.victaulic.com adresinden temin edilebilir.

Garanti
Ayrintili bilgi i¢in gtincel Fiyat Listesinin Garanti bolimine bakin veya Victaulic ile
temasa gegin.

Ticari Markalar
Victaulic ve tim diger Victaulic markalari, Victaulic Sirketi'nin ve/veya bagl kuruluglarinin
ABD'deki ve/veya diger tlkelerdeki ticari markalari veya tescilli ticari markalaridir.
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