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Compensatoarele de dilatare Victaulic® model 150 Mover®

si model 155/155P/E155/W155/355/355P sunt proiectate

sa permita dilatarea si contractia tevii ,in linie” generate de
variatiile de temperatura intr-un spatiu limitat. Atunci cand
sunt instalate in conformitate cu instructiunile din aceasta fisa,
acestea vor oferi 0 modalitate excelentd de a gestiona dilatarea
sau contractia tevii.

Adaptor de capat
Cuplaj
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Y0000

COMPENSATOR DE DILATARE

MODEL 150 MOVER MODEL 155/155P/E155/W155/355/355P

Victaulic furnizeaza douad tipuri diferite de produse pentru
compensarea liniard a deplasdrii termice. Modelul 150 Mover,
furnizat in urmatoarele dimensiuni: 2'/DN50, 3"/DN80, 4"/DN100
si 6'/DN150, este un dispozitiv glisant de compensare a dilatarii
in care o patind se comprimd intr-un manson si compenseaza
pana la 76 mm/ 3" de miscare liniard (pentru informatii
suplimentare, consultati publicatia 09.04). Compensatoarele

de dilatare model 155, furnizat in dimensiuni de 3% - 12"/

DN20 - DN300, model 155P, furnizat in dimensiuni de 2 - 12"/
DN50 - DN300, model E155, furnizat in dimensiuni de 2 — 12"/
DN50 - DN300, model W155, furnizat in dimensiuni de 14 — 24"/
DN350 — DN600 si model 355, furnizat in dimensiuni de 2 - 12'/
DN50 — DN300 sunt alcdtuite dintr-o serie de cuplaje canelate
flexibile Victaulic si nipluri speciale pentru tevile canelate
(pentru informatii suplimentare, consultati publicatiile 09.05,
09.25, 31.07, 2012 si 33.05). In cazul in care compensarea
deplasarii este mai mult de 50 % peste valoarea furnizatd de un
compensator standard model 155/155P/E155/W155/355/355P,
atunci se recomandd mai degraba mai multe unitdti mai mici
decat o unitate mai mare personalizata. Unitatile mai mici

vor facilita cerintele de manevrare si montare/suport.

Ca si In cazul tuturor dispozitivelor de compensare a dilatdrii
liniare, compensatoarele noastre de dilatare model 150 Mover
si modelele 155/155P/E155/W155/355/355P vor fi instalate pe
segmente drepte de teava intre ancore opuse. Ancorele au
rolul de a direction deplasarea termica cdtre compensatorul
de dilatare. Ancorele Impiedica, de asemenea, deschiderea
compensatoarelor de dilatare la lungimea maxima dilatatd
din cauza presurizarii sistemului.

Deplasare controlata prin ancore
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Intr-o instalatie necontrolatd (fara ancore), deplasarea termica
se va produce pe calea cu cea mai mica rezistentd, care este
impredictibild si poate aparea la compensatorul de dilatare
sau la capetele segmentelor de teava. Atat compensatoarele
de dilatare model 150 Mover, cat si modelul 155/155P/E155/
W155/355/355P necesita o fortd de activare aproximativ
echivalentd cu sarcina finald generatd de presiunea internd
de 15 psi/1 bar. Fard ancore, deplasarea generata de presiune
va dilata dispozitivul de compensare la lungime maximd,

iar eventualele modificdri termice vor fi directionate pe calea
CU Ccea mai mica rezistenta.

Deplasare necontrolata prin ancore
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Unele sisteme pot impune instalarea de ancore intermediare.
O ancora intermediara reprezintd o ancord instalata intre doud
ancore pe segmentul drept de teavd. Ancorele intermediare
impiedicd deplasarea termica in locatia sa, dar nu sunt

supuse sarcinilor axiale exercitate asupra ancorelor principale
(pentru informatii suplimentare, consultati publicatia 26.01).
Scopul ancorelor intermediare este de a reduce (sau a elimina)
deplasarea termica la conectdrile de derivatie sau de a
,desparti” segmentele drepte, lungi de teavd in sectiuni mai
mici, reducand astfel compensarea deplasarii termice necesare
la fiecare compensator de dilatare.

CONSULTATI INTOTDEAUNA NOTIFICARILE DE LA SFARSITUL ACESTUI DOCUMENT CU PRIVIRE LA INSTALAREA,
INTRETINEREA SAU ASISTENTA TEHNICA CE TIN DE PRODUS.
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Compensatoarele de dilatare model 150 Mover sau model
155/155P/E155/W155/355/355P se instaleaza intre orice tip
de ancore (principale sau intermediare) pe segmentele
drepte de teava. Bunele practici in ceea ce priveste tevile
spun ca teava dreapta dintre ancore trebuie sa aiba
o capacitate suficienta de dilatare liniara, astfel incat
sa permita dilatarea sau contractia termica.

Pe langd ancore, teava trebuie ghidatd pe ambele parti

ale compensatoarelor de dilatare model 150 Mover

si model 155/155P/E155/W155/355/355P, pentru a asigura
performanta satisfacatoare a acestora. Devierea unghiulard

in cazul modelului 150 Mover va provoca deteriorarea unitatii
pe masurd ce patina se deplaseazd in interiorul mansonului.
Se vor instala doua ghidaje pe o teava dintr-o bucata imbinatd
direct de fiecare parte a unitdtii. Ghidajele trebuie sd fie
distantate astfel incat sa prevind orice deviere fata de linia
mediana. Atunci cand conditiile sistemului o permit, ghidajele
de pe o parte a dispozitivului de compensare a dilatarii pot

fi eliminate amplasand unitatea langa (in limita a 4 diametre
de teava) o ancord.

- Compensator de dilatare ' - Cuplajrigid

X - Ancore — -Ghidaje
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La alegerea proiectantilor de sistem, unele segmente drepte,
lungi de teava pot avea nevoie de ghidaje suplimentare pentru
a mentine alinierea tevii si pentru a preveni ,inclinarea” si
devierea imbinarii tevii in zonele indepadrtate de dispozitivul

de compensare a dilatarii. Utilizarea cuplajelor rigide Victaulic
cu spatiul adecvat pentru sprijinirea tevilor (pentru informatii
suplimentare, consultati publicatia 26.01) poate elimina
necesitatea utilizarii unor ghidaje suplimentare.

Tn sistemul instalat, distanta dintre ancore ramane constanta pe
intrequl gradient de temperaturd. Compensatoarele de dilatare
model 150 Mover si model 155/155P/E155/W155/355/355P
permit deplasarea termica a tevii crescand sau reducand
lungimea acesteia cu o valoare egala si opusa dilatarii sau
contractiei tevii.
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Lungimea instalata a unitatilor este esentiala pentru
functionarea corectd. Trebuie avuti in vedere mai multi

factori. Pentru a stabili lungimea corespunzatoare a tevii,
trebuie cunoscute temperaturile extreme si temperatura

de instalare (la momentul ancorérii tevii). In cazul sistemelor

in care temperatura de instalare este, de asemenea, una dintre
temperaturile extreme, trebuie avute in vedere urmatoarele.
Extensia completd a unitatilor le va permite sa fsi reduca
lungimea pe masurd ce creste temperatura si teava se dilata.

In mod similar, compresia completa a unitatilor le va permite
sa creasca in lungime pe masurd ce temperatura scade si tevile
se contractd. Pentru sistemele in care temperatura de instalare
se Incadreaza in intervalul valorilor extreme, lungimea instalata
a unitatilor trebuie sa se incadreze in limitele maxime si minime
ale lungimii unitatii, invers proportional cu situatiile in care
temperatura de instalare se incadreaza in limitele maxime

si minime ale temperaturii sistemului (consultati exemplul

de instalare de maijos.)

Compensatoarele model 150 Mover sunt reglabile pe teren,
pentru a obtine lungimea corectd de instalare. Lungimea

de instalare a compensatoarelor de dilatare model 155/155P/
E155/W155/355/355P este configurata din fabrica, pe baza
instalatiei furnizate de client si a temperaturilor extreme.
Compensatoarele de dilatare model 155/155P/E155/
W155/355/355P sunt asigurate cu puncte de ancorare care
trebuie indepartate dupad instalarea in sistem a unitatilor

si a ancorelor. Ambele modele de dispozitive de compensare
a dilatarii trebuie sd fie asamblate in sistemul de tevi folosind
cuplaje rigide canelate Victaulic.

Se recomanda, atat in aplicatiile orizontale, cat siin cele
verticale, ca unitdtile model 155/155P/E155/W155/355/355P
sa fie sustinute, astfel incat capacitatea de miscare liniara

a unitatilor sa nu fie compromisa din cauza incovoierii sau
deformarii dupa instalare. Tipurile de sustinere sugerate
sunt prezentate in paginile 4 si 5 de mai jos, pentru a fi luate
in considerare.
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Model de instalare

Sistemul este proiectat sa functioneze in intervalul de
temperaturd de la -18 °Cla =38 °C (0 °F la 100 °F). Deplasarea
termica este calculatd pe baza intervalului de temperaturd

si a materialului tevii. Este selectat un dispozitiv de compensare
a dilatarii care va permite deplasarea calculatd. Dacd se

gdsesc urmdtoarele temperaturi de instalare, atunci setdrile
dispozitivului de compensare a dilatarii in intervalul lungimii
sale minime si maxime sunt dupd urmadtoarele:

Temperatura
deinstalare

~18°C/0 °F
~4°C/+25 °F

Lungimea de instalare
Max. (dilatat complet)

75 % extins

50 % (la jumatatea valorii dintre dilatat complet
si comprimat complet)

25 % extins

Min. (comprimat complet)

+10°C/+50 °F

+24°C/+75°F
+38°C/+100 °F

Introducand valori in acest exemplu, s& presupunem ca o teavd
din otel carbon de 4'/DN100 se deplaseaza in linie dreaptd

cu o distanta de 122 m/400 ft intre ancore. Aceastd distantd

va ramane constanta, deoarece nu este afectata de temperatura
tevii. Folosind metodologia prezentatd in sectiunea 1 a
publicatiei 26.02, deplasarea termica calculatd pe o lungime

de 122 m/400 ft va fi de 76 mm/3" (cu o modificare de
temperatura de +38 °C/+100 °F). Compensatorul Victaulic
model 150 Mover de 4’/DN100 va permite o crestere a tevii de
76 mm/3". O unitate comprimata are o lungime de la un capdt
la altul de 359 mm/14.13" si 0 lungime extinsd de 435 mm/17.13".
Pentru informatii suplimentare despre compensatorul

model 150 Mover, consultati publicatia 09.04.
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Compensator model 150 Mover de 4"

Respectand metodologia de mai sus, dacd temperatura tevii
la momentul instalarii sau ancordrii este de 18 °C/0 °F, atunci
compensatorul Mover ar trebui sa fie la lungimea sa complet
extinsa de 435 mm/17.13".
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In cazul in care temperatura tevii la momentul instalarii sau
ancordrii este —4 °C/+25 °F, atunci lungimea compensatorului
Mover ar trebui sé fie de 416 mm/16.38",

{(1713" = 14.13"1x 0.75) + 14.13"}.
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Tn cazul In care temperatura tevii la momentul instalarii sau
ancorarii este +10 °C/+50 °F, atunci lungimea compensatorului
Mover ar trebui sa fie de 397 mm/15.63",

{(1713" = 14.13"T x 0.5) + 14.13"}.
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Tn cazul In care temperatura tevii la momentul instalarii sau
ancorarii este +24 °C/+75 °F, atunci lungimea compensatorului
Mover ar trebui sa fie de 378 mm/14.88",

{([1713" = 14.13"T x 0.25) + 14.13"}.
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Daca temperatura tevii la momentul instaldrii sau ancordrii este
de +38 °C/+100 °F, atunci compensatorul Mover ar trebui sa fie
la lungimea sa complet comprimatd de 359 mm/14.13".
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Sugestii de suporturi pentru compensatoarele de dilatare Victaulic
Distanta

Orizontale

Cuplaje rigide

ghidaj

Suporti element
de sustinere

Ansamblu element de sustinere
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Sugestii de suporturi pentru compensatoarele de dilatare Victaulic
Verticale

Distanta
pereche
de ghidaj
Ghidaje
NOTA: ghidajele
frontale ale tevii
trebuie instalate
la o distantd de patru
diametre de teava de
la cuplajul rigid fixat
pe compensatorul
de dilatare.
Ghidaje
Distanta '
pereche |
de ghidaj '
—| |

Cerinte privind distanta dintre
perechile de ghidaje:
Minim = 12 diametre de teava
Maxim = 14 diametre de teava
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Suport vertical cu reazem

Locas compensator
de dilatare

%" max.
Distanta (tip)
intre locas si

compensatorul
de dilatare
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Brida locas

Responsabilitatea utilizatorului privind selectarea si caracterul adecvat al produsului Nota

Fiecare utilizator isi asuma responsabilitatea finald pentru luarea unei decizii in ceea ce priveste
compatibilitatea produselor Victaulic cu o anumita aplicatie la utilizatorul final, conform standardelor
din domeniu si specificatiilor de proiect, precum si instructiunilor Victaulic privind performanta,
intretinerea, siguranta si avertismentele. Nicio prevedere din prezentul document sau din oricare alt
document si nicio recomandare, niciun sfat si nicio opinie date pe cale verbald de un angajat Victaulic
nu modifica, nu schimba, nu inlocuieste si nu elimind nicio prevedere a conditiilor standard prevazute
de compania Victaulic cu privire la vanzare, la ghidul de instalare sau la prezenta limitare a raspunderii.

Drepturile de proprietate intelectuala

Nicio prevedere continuta in prezentul document cu privire la utilizarea posibild sau sugerata a
oricarui material, produs, serviciu sau design nu este destinata si nu trebuie vazuta ca acordarea de
licentd in baza oricarui brevet sau in baza oricarui alt drept de proprietate intelectuald ale companiei
Victaulic sau a oricdreia dintre filialele sau companiile sale afiliate care sd acopere o asemenea utilizare
sau un asemenea design sau ca recomandare pentru utilizarea unui asemenea material, produs,
serviciu sau design cu incalcarea oricdrui brevet sau a altor drepturi de proprietate intelectuala.
Termenii ,brevetat” sau ,in curs de brevetare” se referd la brevetele de design sau de utilitdti sau

Instalarea

Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificatiilor Victaulic. Toate produsele
se vor instala conform instructiunilor curente de instalare/asamblare furnizate de Victaulic.
Victaulicsi rezerva dreptul de a modifica specificatiile de produs, designul si echipamentele
standard fara notificare si fara obligatii asumate.

Se vor consulta intotdeauna manualul de instalare Victaulic sau instructiunile de instalare pentru
produsul pe care 1l instalati. Pentru date complete privind instalarea si asamblarea, impreuna

cu produsele Victaulic respective sunt livrate manuale, acestea fiind disponibile si in format PDF

Garantia

Marcile comerciale

la aplicatiile de brevetare pentru articole si/sau metode de utilizare in Statele Unite si/sau in alte tari.

pe site-ul nostru web wwwuvictaulic.com.

Consultati sectiunea ,Garantia” din lista curenta de preturi sau contactati Victaulic pentru detalii.

Victaulic si toate celelalte marci Victaulic sunt marci comerciale sau marci comerciale inregistrate
ale companiei Victaulic si/sau ale entitatilor afiliate, in SUA si/sau in alte tdri.
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