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10.03-CZE

1.0 POPIS VYROBKU

Dostupné rozméry
® 1% —12"/DN32 -DN300

Maximalni provozni tlak
e Tlakova zatizitelnost standardnich Sroubeni Victaulic FireLock™ odpovida zatizitelnosti spojek Victaulic FireLock
Installation-Ready™ fady 009N (dalsi informace viz publikace 10.24).
Pouziti
e Sroubeni FireLock™ jsou uréena k pourziti vyhradné se spojkami Victaulic, které byly uvedeny v seznamu nebo schvéleny
sluZbou protipozarni ochrany. Jiné spojky nebo adaptéry pfirub mohou zpUsobit kolizici s podloZkou Sroubu.
® Spojovani potrubi, zmény sméru a prizplsobovani velikosti nebo komponent

Materialy potrubi
e Uhlikova ocel

2.0 CERTIFIKACE/SEZNAMY

l:llS

“ (€ e ©

LISTED APPROVED
0311 BS EN 10311
CPR (EU) CPR (UK)
€.305/2011 2019 ¢. 465

3.0 SPECIFIKACE - MATERIAL

Armatura: Litina podle normy ASTM A536, tfida 65-45-12.

Povrchova tuprava armatury: (uvedte svij vybér)

[ Oranzova povrchové ochrana.

[ 1 Cervena povrchova ochrana (standard pro EMEA-I a Asii a Tichomoit)
1 Voliteln&: Zarové pozinkovano.

VZDY VYHLEDEJTE VESKEROU LITERATURU S INFORMACEMI O MONTAZI VYROBKU, JEHO UDRZBE NEBO PODPORE,
KTERA JE UVEDENA NA KONCI TOHOTO DOKUMENTU.
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4.0 ROZMERY

T
C.006
€.001 C.003 €.002- .
90° koleno 45° koleno pfima rozdvojka ,T" C.006 - krytka
Priblizna Priblizna Pfiblizna Priblizna
Jmenovity Skutecny hmotnost hmotnost hmotnost hmotnost
rozmér vnéjsi pramér CkuE (kus) CkuE (kus) CkuE (kus) T (kus)
palce palce palce Ib palce Ib palce Ib palce Ib
DN mm mm kg mm kg mm kg mm kg
1% 1.660 2.75 1.0 1.75 0.7 2.75 1.4 0.82 0.3
DN32 42,4 70 0,5 45 03 70 0,6 21 0,1
1% 1.900 2.75 1.2 1.75 0.8 2.75 1.8 0.82 0.4
DN40 48,3 70 0,5 45 0,4 70 0,8 21 0,2
2 2.375 2.75 1.6 2.00 1.4 2.75 24 0.88 0.6
DN50 60,3 70 0,7 51 0,6 70 11 22 0,3
2% 2.875 3.00 2.1 2.25 2.2 3.00 34 0.88 1.0
73,0 76 1,0 57 1,0 76 1,5 22 0,5
3.000 3.00 25 2.25 24 3.00 3.8
DN65 76,1 76 1,1 57 1,1 76 1,7 - -
3 3.500 3.38 34 2.50 3.1 3.38 5.1 0.88 1.2
DN80 88,9 86 1,5 64 14 86 2,3 22 0,5
4.250 4.00 5.7 3.00 5.1 4.00 7.5
108,0 102 2,6 76 23 102 34 - -
4 4.500 4.00 5.9 3.00 49 4.00 6.8 1.00 24
DN100 114,3 102 2,7 76 2,2 102 3,1 25 11
5.500 4.88 124 3.25 8.2 4.88 15.4
DN125 139,7 124 5,6 83 3,7 124 7,0 - -
5 5.563 4.88 7.8 3.25 8.3 4.88 15.3 1.00 4.1
141,3 124 3,5 83 3,8 124 6,9 25 1,9
6.250 5.50 126 3.50 9.2 5.50 17.9
159,0 140 5,7 89 42 140 8,1 - -
6.500 5.43 13.0 3.50 9.4 5.50 19.7
165,1 138 5,9 89 4,2 140 8,9 - -
6 6.625 5.50 13.7 3.50 104 5.50 20.2 1.00 5.9
DN150 168,3 140 6,2 89 4,7 140 9,2 25 2,7
8.515 6.81 23.1 6.94 33.6
216,3 173 10,5 B B 176 15,0 B B
8 8.625 6.81 254 4.25 189 6.94 36.9 1.13 12.7
DN200 2191 173 11,5 108 8,6 176 16,8 29 58
10 10.750 8.25 43.2 4.00 25.0 8.25 63.6 1.06 14.2
DN250 273,0 210 19,6 102 11,3 210 28,9 27 6,4
12 12.750 9.38 66.7 4.50 36.1 9.38 80.7 1.06 22.6
DN300 3239 238 30,3 114 16,4 238 36,6 27 10,3
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5.0 FUNKCNi CHARAKTERISTIKY

Data prutoku

Velikost Data o prutoku - tieci odpor
Skutecny ; . N -
Jmenovity vnéjsi C.001 C.003 C.002 C.002
rozmér pramér 90° koleno 45° koleno pfima rozdvojka ,T” pfima rozdvojka ,T”
palce palce stopy stopy stopy stopy
DN mm metry metry metry metry
1% 1.660 2.00 2.13 7.50 0.50
DN32 42,4 0,6 0,6 2,3 02
1% 1.900 2.63 2.75 6.63 1.00
DN40 48,3 038 038 2,0 0,3
2 2.375 3.50 1.88 8.50 3.50
DN50 60,3 1,1 0,6 2,6 1,1
2% 2.875 4.38 2.25 10.88 4.38
73,0 1,3 0,7 33 1,3
3.000 4.50 2.38 11.00 4.50
DN65 76,1 14 0,7 34 14
3 3.500 5.00 2.63 13.00 5.00
DN80 88,9 1,5 038 4,0 1,5
4.250 6.50 3.25 15.38 6.50
108,0 2,0 1,0 4,7 2,0
4 4.500 6.88 3.50 16.00 6.88
DN100 114,3 2,1 11 4,9 2,1
5.500 8.38 413 20.63 8.38
DN125 139,7 2,6 1,3 6,3 2,6
5 5.563 8.50 4.25 21.00 8.50
141,3 2,6 1,3 6,4 2,6
6.250 9.50 5.00 25.00 9.63
159,0 2,9 1,5 7,6 2,9
6.500 9.88 5.00 24.50 9.88
165,1 3,0 1,5 7,5 3,0
6 6.625 10.00 5.00 25.00 10.00
DN150 168,3 3,0 1,5 7,6 3,0
216 8.515 13.00 - 33.00 13.00
DN200 216,3 4,0 10,1 4,0
8 8.625 13.00 6.50 33.00 13.00
DN200 219,1 4,0 2,0 12,5 52
10 10.750 17.00 8.30 41.00 17.00
DN250 273,0 52 2,50 12,5 52
12 12.750 20.00 10.00 50.00 20.00
DN300 323,9 6,1 3,0 15,2 6,1
! Data o pritoku zde uvedend jsou zaloZena na poklesu tlaku u trubky typu Schedule 40.
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6.0 OZNAMENI

Obecné poznamky

POZNAMKA: Pfi montazi FireLock EZ™ spojek na koncové uzavéry zvlasté dbejte na to, aby byl koncovy uzavér zcela usazen
oproti koncové zardzce tésnéni. Pro spojky FireLock EZ™ Style 009N/009H pouzivejte koncové uzavéry FireLock™ No. 006
obsahujici “EZ” znaceni na vnitini strané nebo koncové uzavéry No. 60 obsahujici znaceni ,QV EZ" na vnitini strané. Koncové

uzaveéry jiné nez Victaulic nesmi byt pouzivény spolu se spojkami tfidy 009/009V/009H/009N.

7.0 ODKAZY NA LITERATURU

10.64: Pevna spojka Victaulic® FireLock™ Style 009N

10.02: Pevna spojka Victaulic® FireLock™ Style 005H se systémem tésnéni Vic-Plus™

29.01: Prodejni podminky spole¢nosti Victaulic®

Odpovédnost uzivatele za vybér a pouzitelnost produktu
Kazdy uzivatel nese kone¢nou zodpovédnost jak za rozhodnuti o pouZitelnosti vyrobkd spole¢nosti
Victaulic pro konkrétni konecny tcel v souladu s pramyslovymi normami a projektovymi specifikacemi
a pifslusnymi stavebnimi piedpisy a souvisejicimi nafizenimi, tak i za provedeni montéze, tdrzby,
bezpecnost a varovani podle pokynt spole¢nosti Victaulic. Nic v tomto ¢i jakémkoli jiném dokumentu,
Z4dné Ustni doporucent, rada nebo nézor kteréhokoli zaméstnance spole¢nosti Victaulic nelze pova-
Zovat za souhlas se zménou, Upravou, nahrazenim ¢i netrvanim na libovolném ustanovent standardnich
prodejnich podminek, montaznich pokynt ¢i tohoto prohlaseni o zieknuti se odpovédnosti spolecnosti
Victaulic.

Prava dusevniho vlastnictvi
Z4dné prohlaseni obsazené v tomto dokumentu o mozném nebo navrhovaném pouziti jakéhokoli
materialu, vyrobku, sluzby nebo konstrukce neni zamysleno a nesmi byt interpretovano jako udélent
licence v rdmci nékterého patentu nebo jiného prava dusevniho vlastnictvi spole¢nosti Victaulic nebo
jejich dcefinych nebo pfidruzenych spolecnosti zahmujici toto pouziti nebo konstrukci ani jako
doporuceni pouzit tento materidl, vyrobek, sluzbu nebo konstrukci v pfipadé poruseni libovolného
patentu nebo jiného prava dusevniho vlastnictvi. Terminy ,patentovany” nebo ,zadost o patent je
v fizeni” odkazuji na patenty konstrukce nebo uzitné vzory nebo patentové prihlasky vyrobkd a/nebo
zpUsobti pouZiti v USA a/nebo dalsich zemich.

Poznamka
Tento produkt musi byt vyroben spole¢nosti Victaulic nebo podle specifikaci spole¢nosti Victaulic.
Vsechny produkty se musi montovat v souladu s aktudlnimi pokyny pro instalaci/montéz spole¢nosti
Victaulic. Spole¢nost Victaulic si vyhrazuje pravo na zménu specifikaci vyrobku, konstrukce a stan-
dardniho vybaveni bez dalsiho upozornént a jakychkoliv zavazkd.

Instalace
Vzdy VYHLEDEJTE prirucku nebo pokyny pro montdz vyrobku spolecnosti Victaulic, ktery instalujete.
Prirucky, které obsahuji veskeré instalacni a montézni idaje, jsou soucasti kazdé zasilky vyrobkd
spole¢nosti Victaulic a jsou k dispozici ve formétu PDF na nasem webu www.victaulic.com

Zaruka
Podrobné informace najdete v ¢asti Zaruka aktualniho ceniku nebo se obratte na spolecnost Victaulic.

Obchodniznamky
Victaulic a vsechny ostatni znacky spole¢nosti Victaulic jsou obchodni znacky nebo registrované
obchodniznacky spolec¢nosti Victaulic a/nebo jejich pridruzenych spole¢nosti v USA a/nebo
ostatnich zemich.
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