
Stil 735 Victaulic® testmåler for brannpumper ble designet spesielt for å overvåke 
brannsikringsanlegg. Stil 735 består av en kalibrert Victaulic Venturi med et påmontert måleur 
(oppgi modell “S”, 4 1/2"/120 mm måleur; eller modell “L”, 6"/150 mm måleur) og strømningen 
i GPM (gallons per minutt) eller m3/t. (ku. meter/time). Stil 735 installeres raskt på pumpens 
utløpsside med kun to Victaulic koblinger, og gir nøyaktige målinger av pumpens ytelse.

Victaulic testmåleren for brannpumper er designet for å brukes sammen med Victaulic 
FM-godkjente produkter i 2 1/2 – 12"/65 – 300 mm størrelser. Maksimalt arbeidstrykk 
for modell “L” er 175 psi/1200 kPa, nominelt trykk for modell “S” er 500 psi/3450 kPa.

MATERIALSPESIFIKASJONER Hus: Stål – 4"/100 mm og under, schedule 40, i samsvar med ASTM A-53; 5"/125 mm 
og over i samsvar med ASTM A-53 grad B.

Konus: Stål i samsvar med ASTM A-569

Nåleventil: Gul messing i samsvar med ASTM B-124 (377)

NPT-størrelse: 1/4"/6.4 mm

Slanger: Gul messing i samsvar med ASTM B-16 (360)

Måler: 4 1/2" Type måleur – Modell “S”
• Valgfritt: 6" Type måleur – Modell “L”
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DIMENSJONER

Størrelse
Nominell 

strømningshastighet

Målerens område* 
Minimum-Maksimum 

GPM/m3/t. Ende til ende

Ca.  
vekt Hver 
Lbs./kg

Nominell 
størrelse 
Inches 

mm

Fakt. 
ytre. diam. 

Inches 
mm

GPM  
M3/t. Modell "L" Modell "S"

Inches 
mm Modell "L" Modell "S"

2 1/2 2.875 100 40 – 200 60 – 200 4.00 14.0 9.0
65 73,0 23 9 – 45 14 – 45 102 6,4 4,1

3 3.500 200 100 – 400 140 – 400 4.25 15.0 10.0
80 88,9 45 23 – 91 32 – 91 108 6,8 4,5

4 4.500 250 100 – 500 160 – 500 3.75 17.0 12.0
100 114,3 57 23 – 114 36 – 114 95 7,7 5,4

4 4.500 300 100 – 600 190 – 600 3.75 17.0 12.0
100 114,3 68 23 – 136 43 – 136 95 7,7 5,4

4 4.500 450 200 – 900 300 – 900 3.75 17.0 12.0
100 114,3 102 45 – 204 68 – 204 95 7,7 5,4

5 5.563 500 200 – 1000 300 – 1000 5.00 18.0 13.0
125 141,3 114 45 – 227 68 – 227 127 8,2 5,9

6 6.625 750 300 – 1500 450 – 1500 6.00 20.0 15.0
150 168,3 170 68 – 341 102 – 341 152 9,1 6,8

6 6.625 1000 400 – 2000 600 – 2000 6.00 20.0 15.0
150 168,3 227 91 – 454 136 – 454 152 9,1 6,8

6 6.625 1250 500 – 2500 800 – 2500 6.00 20.0 15.0
150 168,3 284 114 – 568 182 – 568 152 9,1 6,8

8 8.625 1500 600 – 3000 900 – 3000 7.00 27.0 22.0
200 219,1 341 136 – 681 204 – 681 178 12,3 10,0

8 8.625 2000 1000 – 4000 1400 – 4000 7.00 27.0 22.0
200 219,1 454 227 – 908 318 – 908 178 12,3 10,0

8 8.625 2500 1000 – 5000 1600 – 5000 7.00 27.0 22.0
200 219,1 568 227 – 1135 363 – 1135 178 12,3 10,0

8 8.625 3000 1000 – 6000 1900 – 6000 7.00 27.0 22.0
200 219,1 681 227 – 1363 431 – 1363 178 12,3 10,0

10 10.750 3500 2000 – 7000 2500 – 7000 8.00 38.0 33.0
250 273,0 795 454 – 1590 568 – 1590 203 17,2 15,0

10 10.750 4000 2000 – 8000 2500 – 8000 8.00 38.0 33.0
250 273,0 908 454 – 1817 568 – 1817 203 17,2 15,0

10 10.750 4500 2000 – 9000 3000 – 9000 8.00 38.0 33.0
250 273,0 1022 454 – 2045 681 – 2045 203 17,2 15,0

12 12.750 5000 2000 – 10000 3000 – 10000 12.00 71.0 66.0
300 323,9 1135 454 – 2272 681 – 2272 305 32,2 29,9

* Oppgi modell “L” for 6" urskive; Modell “S” for 4 1/2" urskive.
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BRUKSANVISNING FOR BRANNPUMPENS 
STRØMNINGSVENTURI

1  Steng systemventil “A”.

2  Åpne omløpsventilen "B" og reguleringsventilen "C".

3  Driv luften ut av måleren som er plassert på serie 735 testmåleren for brannpumper 
på følgende måte: 
Åpne stasjonens stengeventiler (nedenfor måleren) og lufteventilene (ovenfor måleren). Når det 
renner en jevn strøm med vann gjennom hver av plastslangene, er måleren fri for luft. Steng alle 
ventiler etter at luften er drevet ut.

4  Start brannpumpen og les av måleren i GPM (m3/ht.)

5  Se kravene til GPM for pumpen og justere reguleringsventilen for å oppnå ulike 
strømningsavlesninger. Notere pumpens GPM, suge- og utløpstrykk, osv., i henhold til kravene.

Foreslått rørdiagram
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Min. rørdiametere fra ventil

Ventil
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Til anlegg

(2) (5)
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GARANTI Se garantiseksjonen i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic. Alle produkter 
skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/monteringsinstruksjoner fra Victaulic. Victaulic 
forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, design og standardutstyr uten varsel og uten 
å pådra seg forpliktelser.

MERKNAD

Les alltid I-100 Victaulic feltinstallasjonshåndboken for produktet som installeres. Håndbøker ned 
komplette installasjons- og monteringsdata følger med hver forsendelse av Victaulic-produkter, 
og fås i PDF-format på vårt nettsted på www.victaulic.com.

INSTALLASJON
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