
Debitmetrul de testare a pompei de incendiu Victaulic® modelul 735 a fost proiectat special pentru 
monitorizarea sistemelor de protecție contra incendiilor. Modelul 735 este alcătuit dintr-o supapă 
Venturi Victaulic calibrată ce are atașat un debitmetru cu cadran (specificați debitmetrul cu cadran 
model „S” de 4 1/2"/120 mm; sau debitmetrul cu cadran model „L” de 6"/150 mm) și valoarea debitului 
exprimată în GPM (galoane pe minut) sau m3/h (metri cubi/oră). Montat rapid pe partea de evacuare 
a pompei cu doar două racorduri Victaulic, modelul 735 oferă măsurători precise ale randamentului 
pompei.

Debitmetrul de testare a pompei de incendiu Victaulic este conceput pentru a fi utilizat cu 
produsele Victaulic omologate FM, cu mărimi de 2 1/2 – 12"/65 – 300 mm. Presiunea maximă 
de lucru pentru modelul „L” este de 175 psi/1200 kPa, iar modelul „S” are o valoare nominală 
de 500 psi/3450 kPa.

SPECIFICAȚII DE MATERIAL Semicuplă: Oțel – 4"/100 mm și mai mic, de specificație 40, conform cu ASTM A-53; 5"/125 mm și mai mare, 
conform cu ASTM A-53 categoria B.

Con: Oțel conform cu ASTM A-569

Robinet cu ac: alamă galbenă conformă cu ASTM B-124 (377)

Mărime NPT: 1/4"/6.4 mm

Tubulatură: alamă galbenă conformă cu ASTM B-16 (360)

Debitmetru: Cu cadran, de 4 1/2" - model „S”
• Opțional: Cu cadran, de 6" - model „L”
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DIMENSIUNI

Dimensiune
Debit  

nominal

Interval contor* 
Minim-maxim 

GPM/m3/h
Capăt  

la capăt

Greutate  
unitară aprox. 

Lbs./kg

Dimensiune 
nominală 

Inchi 
mm

Diam. 
ext. real 

Inchi 
mm

GPM  
M3/h Model „L” Model „S”

Inchi 
mm Model „L” Model „S”

2 1/2 2.875 100 40 – 200 60 – 200 4.00 14.0 9.0
65 73,0 23 9 – 45 14 – 45 102 6,4 4,1

3 3.500 200 100 – 400 140 – 400 4.25 15.0 10.0
80 88,9 45 23 – 91 32 – 91 108 6,8 4,5

4 4.500 250 100 – 500 160 – 500 3.75 17.0 12.0
100 114,3 57 23 – 114 36 – 114 95 7,7 5,4

4 4.500 300 100 – 600 190 – 600 3.75 17.0 12.0
100 114,3 68 23 – 136 43 – 136 95 7,7 5,4

4 4.500 450 200 – 900 300 – 900 3.75 17.0 12.0
100 114,3 102 45 – 204 68 – 204 95 7,7 5,4

5 5.563 500 200 – 1000 300 – 1000 5.00 18.0 13.0
125 141,3 114 45 – 227 68 – 227 127 8,2 5,9

6 6.625 750 300 – 1500 450 – 1500 6.00 20.0 15.0
150 168,3 170 68 – 341 102 – 341 152 9,1 6,8

6 6.625 1000 400 – 2000 600 – 2000 6.00 20.0 15.0
150 168,3 227 91 – 454 136 – 454 152 9,1 6,8

6 6.625 1250 500 – 2500 800 – 2500 6.00 20.0 15.0
150 168,3 284 114 – 568 182 – 568 152 9,1 6,8

8 8.625 1500 600 – 3000 900 – 3000 7.00 27.0 22.0
200 219,1 341 136 – 681 204 – 681 178 12,3 10,0

8 8.625 2000 1000 – 4000 1400 – 4000 7.00 27.0 22.0
200 219,1 454 227 – 908 318 – 908 178 12,3 10,0

8 8.625 2500 1000 – 5000 1600 – 5000 7.00 27.0 22.0
200 219,1 568 227 – 1135 363 – 1135 178 12,3 10,0

8 8.625 3000 1000 – 6000 1900 – 6000 7.00 27.0 22.0
200 219,1 681 227 – 1363 431 – 1363 178 12,3 10,0

10 10.750 3500 2000 – 7000 2500 – 7000 8.00 38.0 33.0
250 273,0 795 454 – 1590 568 – 1590 203 17,2 15,0

10 10.750 4000 2000 – 8000 2500 – 8000 8.00 38.0 33.0
250 273,0 908 454 – 1817 568 – 1817 203 17,2 15,0

10 10.750 4500 2000 – 9000 3000 – 9000 8.00 38.0 33.0
250 273,0 1022 454 – 2045 681 – 2045 203 17,2 15,0

12 12.750 5000 2000 – 10000 3000 – 10000 12.00 71.0 66.0
300 323,9 1135 454 – 2272 681 – 2272 305 32,2 29,9

* Specificați modelul „L” pentru cadranul de 6"; model „S” pentru cadranul de 4 1/2".
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU 
SUPAPA VENTURI PENTRU DEBITUL 
POMPEI DE INCENDIU

1		  Închideți robinetul „A” de sistem.

2		  Deschideți robinetul de ocolire „B” și robinetul de reglare a debitului „C”.

3		  Purjați debitmetrul amplasat pe debitmetrul de testare a pompelor de incendiu modelul 735 după 
cum urmează: 
Deschideți robineții de închidere ai stației (sub debitmetru) și aerisiți robineții (deasupra 
debitmetrului). Atunci când prin toate furtunurile din plastic trece un debit constant de apă, 
debitmetrul este purjat. După purjarea aerului, închideți toți robineții.

4		  Porniți pompa de incendiu și citiți indicația debitmetrului în GPM (m3/h)

5		  Consultați cerințele GPM pentru pompă și ajustați supapa de regulare a debitmetrului pentru a obține 
diverse citiri ale debitului. Înregistrați valoarea GPM a pompei, presiunea de aspirație și de evacuare 
etc., conform cerințelor.

Schița sugerată pentru țevi

Robinet de reglare a debitului „C”
Orificiu 

de aerisire

Robinet de ocolire „B”

Debit

Pompă de incendiu

Diametre min. ţeavă de la supapă

Robinet

Debit

Robinet „A”

La sistem

(2) (5)

Către rezervor 
sau deșeuri

Opţional către 
admisie pompă

Alimentare de la 
sursa principală 

sau rezervor

Debitmetru de testare pompă de incendiu Victaulic

INSTALAREA

10.11-RUM_3

Debitmetru de testare pompă de incendiu
SERIA 735

10.11-RUMȚEAVĂ DIN OȚEL CARBON IPS - SISTEM CANELAT

www.victaulic.com
VICTAULIC ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ ÎNREGISTRATĂ A VICTAULIC COMPANY. © 2006 VICTAULIC COMPANY. TOATE DREPTURILE REZERVATE. TIPĂRIT ÎN SUA.

REV_B



GARANȚIA Consultați secțiunea „Garanția” din lista curentă de prețuri sau contactați Victaulic pentru detalii.

Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificațiilor Victaulic. Toate produsele se vor 
instala conform instrucțiunilor curente de instalare/asamblare furnizate de Victaulic. Victaulic își rezervă 
dreptul de a modifica specificațiile de produs, designul și echipamentele standard fără notificare și fără 
obligații asumate.

NOTĂ

Referința se va face întotdeauna la manualul de instalare pe șantier Victaulic I-100 aferent produsului care 
se instalează. Pentru date complete privind montarea și asamblarea, manualele sunt livrate împreună cu 
produsele Victaulic respective și sunt disponibile în format PDF pe site-ul nostru web www.victaulic.com.

INSTALAREA
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