Victaulic® VicFlex™-sprinklerfittingen Vctaulc
Serie AH2 en AH2-CC gevlochten flexibele slangen 10.85-DUT
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Serie AH2 Serie AH2-CC

1.0 PRODUCTBESCHRUVING

Beschikbare maten per onderdeel

Serie AH2 1"/DN25 ID gevlochten slang: 31, 36, 48, 60, 72'/790, 915, 1220, 1525, 1830 mm. Opmerking: lengte
omvat adapternippel en recht verloopstuk van 5.75"/140 mm.

Serie AH2-CC 1"/DN25 ID gevlochten slang: 31, 36, 48, 60, 72"/790, 915, 1220, 1525, 1830 mm.
Opmerking: lengte omvat ingesloten koppeling en recht verloopstuk van 5.75'/140 mm.

Aansluitingen
¢ Van zijlijn
e 3'/20mm BSPT met binnenschroefdraad (enkel VdS)
e 1%'/32mm BSPT met binnenschroefdraad (enkel LPCB)
e 1'/25mm NPT of BSPT met binnenschroefdraad
e 1'/25mm gegroefd IGS (raadpleeg technische fiche 10.54 voor bijkomende IGS-aansluitingen)
e Nr. 116 CPVC adapter (1'/725mm CPVC-contact met binnendraad x 1'/25mm gegroefd 1GS)
e Nr. 142 Gelaste uitgang
e Model 922 Uitgangs-T-stuk
e Model 920N Mechanische T-uitgang
e Nr. 65 Gegroefde nabewerkingsfitting
e Slangingang
e 1'/25mm Gegroefd IGS
e 1'/25mm NPT of BSPT met buitenschroefdraad
® 3'/20mm BSPT met buitenschroefdraad (enkel VdS)
e 14%'/32mm BSPT met buitenschroefdraad (enkel LPCB)

LEES STEEDS ALLE OPMERKINGEN AAN HET EINDE VAN DIT DOCUMENT MET BETREKKING TOT PRODUCTINSTALLATIE, ONDERHOUD OF ONDERSTEUNING.

Hoofdstuk

specificaties Paragraaf

Systeemnr. Plaats

Ingediend door Datum Goedgekeurd Datum
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1.0 PRODUCTBESCHRIJVING (VERVOLG)

e Verloopstuk van sprinkler
e Aansluiting sprinkler: 2" en 34"/15mm en 20mm NPT of BSPT met binnenschroefdraad

e Rechte lengtes: 5.75" 9", 13"/140mm, 230mm, 330mm
e Bochten van 90°

e Standaard kort

e Laagprofiel kort

e Standaard lang

e |Laagprofiel lang

(Korte bochten worden meestal gebruikt met ingebouwde sprinklers. Lange bochten worden meestal gebruikt
met verzonken hangende sprinklers)

Beugels

e Model AB2 voor verlaagde en harde plafonds en zijwanden, maakt verticale sprinkleraanpassing en installatie
alvorens de meeste plafondpanelen op hun plaats zitten mogelijk

e Model AB3 voor toepassingen die aan een wand gemonteerd zijn, houten, metalen en stenen muren of plafonds
e Model AB4 voor harde plafonds met hoedligger-roostersysteem, maakt verticale sprinkleraanpassing mogelijk

e Model AB5 voor harde plafonds en zijwanden, maakt verticale sprinkleraanpassing mogelijk

e Model AB7 voor verlaagde en harde plafonds

e Model AB7 verstelbaar voor verlaagde en harde plafonds

e Model AB10 voor Armstrong® TechZone™-plafonds

e Model AB11 voor verlaagde T-roosterplafonds met inlegpanelen of verlaagde T-roosterplafonds met gipsplaten,
maakt laagprofielinstallaties mogelijk (enkel gebruiken met laagprofielbochten van 90°)

e Model AB12 voor verlaagde en harde plafonds, maakt verticale sprinkleraanpassing en laagprofielinstallatie
tot minder dan 4'/100mm mogelijk.

e Model ABBA beugel voor verlaagde, blootgestelde en harde plafonds

e Model ABMM beugel voor wandgemonteerde toepassingen en opstaande montages, houten, metalen en stenen
muren of plafonds en harde plafonds

e Stutkanaal en buisklem niet meegeleverd door Victaulic

Maximale bedrijfstemperatuur
e 225°F/107°C
e 150°F/65°C (Nr. 116 CPVC-adapter)

Maximale werkdruk

e 200 psi/1375 kPa (FM-goedgekeurd)
175 psi/1206 kPa (cULus-vermeld)
1600 kPa/232 psi (VdS/LPCB-goedgekeurd)
1.4 MPa (CCCf-goedgekeurd)
175 psi/1206 kPa (Nr. 116 CPVC-adapter)
Minimale buigradius

e 7'/178 mm (FM/CCCf-goedkeuring)

e 2'/51 mm (cULus-vermeld)

e 3'/76,2mm (VdS/LPCB-goedgekeurd)
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1.0 PRODUCTBESCHRIJVING (VERVOLG)

Maximaal toegelaten sprinkler K-factoren
e FM (¥'/15mm verloopstuk) K5.6/8,1 (S.1.), (34"/20 mm verloopstuk) K14.0/20,2 (S.1.)
e cULus (¥2'/15 mm verloopstuk) K8.0/11,5 (S.1.), (34"/20 mm verloopstuk) K14.0/20,2 (S.1.)
e VdS/LPCB (¥2'/15mm verloopstuk) K5.6/8,1 (S.1.), (34"/20 mm verloopstuk) K8.0/11,5 (S.1.)

2.0 CERTIFICATIE/LISTINGS

<a> @

LISTED

LPS 1261: uitgave 1.2
Cert/LPCB Ref. 1041101
1041104

OPMERKING

e De VicFlex Serie AH2 slang werd getest en geévalueerd door Spears® voor aanvaardbaar gebruik met Spears® CPVC-producten en is dan ook gedekt door
het Spears® FlameGuard® Installer Protection Plan.

3.0 KENMERKEN - MATERIAAL

Serie AH2:
Flexibele slang: 300-serie roestvast staal
kraag-/lasfitting: 300-serie roestvast staal
dichting: Victaulic EPDM
Isolatiering: Nylon
Moer en nippel: Koolstofstaal, verzinkt
verloopstuk (¥2"/15 mm of 34"/20 mm): Koolstofstaal, verzinkt
Laagprofielbochten: Nodulair gietijzer, verzinkt

Beugels: Koolstofstaal, verzinkt

Serie AH2-CC:
Flexibele slang: 300-serie roestvast staal
kraag-/lasfitting: 300-serie roestvast staal
dichting: Victaulic EPDM
Isolatiering: Nylon
Koppelingsborgring: Polyetheleen
Moer: Koolstofstaal, verzinkt
verloopstuk (¥2"/15 mm of 34"/20 mm): Koolstofstaal, verzinkt
Laagprofielbochten: Nodulair gietijzer, verzinkt
Behuizing: nodulair gietijzer conform ASTM A536, klasse 65-45-12. nodulair gietijzer conform ASTM A395,
klasse 65-45-15, verkrijgbaar op verzoek.

Coating van de behuizing:
¢ Oranje email (Noord-Amerika, Azig-Stille Oceaan).
® Rode email (Europa).
e Thermisch verzinkt.
Dichting:!
Klasse “E” EPDM (Type A)
FireLock EZ-producten zijn vermeld door Underwriters Laboratories Inc., Underwriters Laboratories
of Canada Limited, en goedgekeurd door Factory Mutual Research voor natte en droge (olievrije lucht)
sprinklertoepassingen binnen de nominale werkdruk.

1 De vermelde toepassingen zijn uitsluitend algemene toepassingsrichtlijnen. Het dient te worden opgemerkt dat er toepassingen zijn waarvoor deze dichtingen
niet geschikt zijn. Raadpleeg steeds de laatste Victaulic-handleiding voor selectie van dichtingen om de specifieke toepassingsrichtlijnen voor dichtingen
te kennen en om een overzicht te hebben van toepassingen die niet compatibel zijn.

Bouten/moeren: Elektrolytisch verzinkt koolstofstaal, spoorstaafkop die voldoet aan de fysieke en chemische vereisten
van ASTM A 449 en aan de fysieke vereisten van ASTM A 183.

Koppeling: CrMo staallegering electrolytisch verzinkt volgens ASTM B633 Zn/Fe 5, Type Ill Afwerking

Nr. 116 Adapterfitting: CPVC en messing
Dichting: Victaulic EPDM
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4.0 AFMETINGEN

Productgegevens - Serie AH2 gevlochten slang

Item Beschrijving
Flexibele slang
Isolatiering
Dichting
Moer
Adapternippel
Vlecht
Kraag-/lasfitting
Mof
Verloopstuk

O 0N OV DA WIN =

Afmetingen slanglengte

Slanglengte A B
inches inches inches
mm mm mm
31 253 31
790 641 790
36 31.3 36
915 794 915
48 423 48
1219 1073 1220
60 543 60
1525 1378 1525
72 66.3 72
1830 1683 1830

Serie AH2-CC gevlochten slang:

ltem Beschrijving
Flexibele slang
Isolatiering
Dichting
Moer
Ingesloten koppeling
Vlecht
Kraag-/lasfitting
Mof
Verloopstuk

O 0N O DA W =

Slanglengte A B
inches inches inches
mm mm mm
31 24.5 29.8
790 622 757
36 29.5 348
915 749 884
48 41.5 46.8
1219 1054 1189
60 53.5 58.8
1525 1359 1494
72 65.5 70.8
1830 1664 1798
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4.0 AFMETINGEN (VERVOLG)

Standaardverloopstuk

Recht verloopstuk van 5.75"/140 mm
Optionele verloopstukken

Recht verloopstuk van 9.0'/229 mm

262"/

—

3.25"/
82,6 mm

l

Recht verloopstuk van 5.75"/140 mm
OPMERKING

Kort verloopstuk met bocht van 90°

262"/
;»L 66,5mm  |e—
7.25"/
184,2 mm
6.57"/
166,9 mm 5007
127,0 mm

Lang verloopstuk met bocht van 90°

e Het kort verloopstuk met bocht van 90° wordt meestal gebruikt met ingebouwde sprinklers, terwijl langere bochten van 90° meestal worden gebruikt

in installaties met verzonken hangende sprinklers.

e Enkel FM/VdS-goedgekeurd

Laagprofiel
r 5.25"/
4.59"/
133
234"/ 3.50"/ 3.63"/ 116 mm mm
- 92 mm
188"/ 72mm 2
48 mm
14"/ 14"/
36 mm 36 mm

Kort verloopstuk met bocht van 90°

OPMERKING

Lang verloopstuk met bocht van 90°

e Model AB11: Als laagprofielbochten gebruikt worden met Model AB11 beugel, dan wordt de korte laagprofielbocht vaak gebruikt met ingebouwde sprinklers,
terwijl de lange laagprofielbocht dan meestal wordt gebruikt in installaties met verzonken hangende sprinklers.

Nr. 116 CPVC-adapter

Etot B——>y

OPMERKINGEN
e EtotEis3.0776,0 mm

e Nr. 116 CPVC-adapter heeft 2 ft. (0,6 m) EQL van 1" Schema 40 buis.
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4.1 AFMETINGEN

VicFlex -beugels

Model AB2

® Verlaagde plafonds
e Harde plafonds

Item Beschrijving
1 Vierkante balk van 24"/610 mm of 48"/1219 mm
2 Gepatenteerde verticaal verstelbare centrale beugel
3 Eindbeugel
OPMERKING

e Beide maten FM/VdS/LPCB-goedgekeurd, cULus-vermeld

Model AB3
e \Wandgemonteerde toepassingen
e FM/LPCB-goedgekeurd

Model AB4
e Harde plafonds met hoedligger-roostersysteem

Item Beschrijving
1 Vierkante balk van 24"/610 mm of 48"/1219mm
2 Gepatenteerde verticaal verstelbare centrale beugel
3 Eindbeugel voor hoedliggerkanalen
OPMERKING

e Beide maten FM/VdS/LPCB-goedgekeurd, cULus-vermeld
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4.2 AFMETINGEN

VicFlex -beugels

Model AB5
e Harde plafonds

Item Beschrijving
1 Vierkante balk van 24"/610 mm of 48"/1219mm
2 Gepatenteerde verticaal verstelbare centrale beugel
3 Eindbeugel
OPMERKING

e Beide maten FM/VdS/LPCB-goedgekeurd, cULus-vermeld

Model AB7
e Verlaagde plafonds
e Harde plafonds

ltem Beschrijving
1 Vierkante balk van 24"/610 mm of 48"/1219mm
2 Gepatenteerde centrale 1-Bee2®-beugel
3 Eindbeugel
OPMERKING

e Beide maten FM/VdS/LPCB-goedgekeurd.

Model AB7 verstelbaar
e Verlaagde plafonds
e Harde plafonds

Item Beschrijving
1 vierkante balk van 700 mm of 1400 mm
2 Gepatenteerde centrale 1-Bee2®-beugel
3 Eindbeugel (verstelbaar)
OPMERKING

e Beide maten FM/VdS/LPCB-goedgekeurd.

10.85-DUT 5839 Rev AL Bijgewerkt 02/2022 © 2022 Victaulic Company. Alle rechten voorbehouden.
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4.3 AFMETINGEN

VicFlex -beugels

Model AB10

e Verlaagde plafonds

e Armstrong® TechZone™

Item Beschrijving
1 vierkante balk van 6"/152 mm
2 Gepatenteerde centrale 1-Bee2®-beugel
3 Eindbeugel
OPMERKING

e FM/VdAS/LPCB-goedgekeurd, cULus-vermeld.

Model AB11
¢ Verlaagde plafonds
e Harde plafonds

Item Beschrijving
1 Vierkante balk van 24"/610 mm of 48"/1219mm
2 Gepatenteerde centrale 1-Bee2°-beugel
3 Eindbeugel
OPMERKING

e FM/VdAS/LPCB-goedgekeurd, cULus-vermeld.

Model AB12
e Verlaagde plafonds
e Harde plafonds

ltem Beschrijving
1 Model AB12 Ophangunit
2 #2 Vierkante aandrijvingsstelschroef
OPMERKING

e  FM/VdS-goedgekeurd
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4.3 AFMETINGEN (VERVOLG)

VicFlex -beugels

Model ABBA

e Bovenvloerse montage
e Vrijdragende montage

e Tijdelijke montage in blootgestelde plafonds

Item Beschrijving

1 Model ABBA Montageplaat
Model ABBA vierkante balk

Dopschroef, kartelflens, M6 x 1 x 20,
T25 Torx-aandrijving verzonken

2
3
4 Model ABMM Ophangunit
5

Dopschroef, kartelflens, M6 x 1 x 15,24,
T25 Torx-aandrijving verzonken

OPMERKING
e FM-goedgekeurd

Model ABMM
e Wandmontage
e (Opstaande montage

ltem Beschrijving
1 Model ABMM Ophangunit
5 Dopschroef, kartelflens, M6 x 1 x 15,24,

T25 Torx-aandrijving verzonken

OPMERKING
e FM-goedgekeurd
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4.4 AFMETINGEN

Spelingen
Serie AH2 gevlochten slang en Model AB2 beugel

Zie Tabel

N

L
Beugelmontage
Model AB2 W,
| | ,
P || |
]
— Il
el I 43"/ "
T B N A 247/6033 mm_
2- H 2'/50,80 mm
- I
& e -
- 5/8"/159 mm | | -
Normale } } _
plafondtegel | | 91—
1.7"/43 mm .
Normaal I
plafondrooster \ A
Afgewerkt
oppervlak
Zie opmerking 24"/610 mm of 48"/1219 mm
centraal
V27 34"/19 mm MAX. VERZONKEN V2707 MAX. EXTENSIE
Tabel met spelingen voor slang
Recht verloopstuk Lange bocht Korte bocht
V2707 V3802 V2707 V3802 V2707 V3802 V2707 V3802
3 1 3 1 B 1 3 1
Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken
inches inches inches inches inches inches inches inches
mm mm mm mm mm mm mm mm
Minimale 2.0 3.0 7.0 _
buigradius “R” 50 80 175
Minimaal
vereiste 8.6 10.1 9.6 1.1 13.6 15.1 5.8 5.8
installatie- 218 269 244 281 345 383 147 147
ruimte “A”
OPMERKING
e Variaties van plafondroosters, sprinklerkoppen, beugels en slangen zijn toegelaten, maar er zijn mogelijk andere spelingen voor nodig dan de bovenstaande
cijfers.
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4.5 AFMETINGEN

Spelingen
Serie AH2 gevlochten slang en Model AB2 beugel
/
R
Zie tabel
A
Zie tabel
Beugel
Montage
#10 Schroef Model AB2 QJ;V T 2 1/16"/68 mm
= ‘ Smses— } o isd o 1.8"/45 mm ef\/lax.openimg
[ | jﬁa o o \ 23/5"/60 mm
sl 7 ‘ ‘ ‘ ‘ ! Z ‘ ‘ Min. opening
3 = o Ul o = <0 -
T S | [ o 1k g1 -
e NI BNy B
stift X s Iy
: 71 11 11 2
: § B ; B ( B o
S tﬂ [ 0 9 Lo E:‘ S s I 517
o N L L
7 R\ ndlizz8 ), Y r
XAfgevverkt S/é‘é l\?orr?emj
e Gewone16"/406 mmC/C — 5] plafond gipsplaatwand
V38 12"/13 mm MAX. VERZONKEN V38 MAX. EXTENSIE
Tabel met spelingen voor slang
Recht verloopstuk
V2707 V3802 V2707 V3802 V2707 V3802
¥"120mm | "1 13mm V2709 %"120mm | %" 13mm V2709 %"120mm | "1 13mm V2709
Max Max "1 20mm Max Max %" 1 20mm Max Max %" 1 20mm
verzonken" | verzonken zijwand verzonken verzonken zijwand verzonken verzonken zijwand
inches inches inches inches inches inches inches inches inches
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Minimale 2.0 3.0 7.0
buigradius “R” 50 80 175
Minimaal
vereiste 6.2 7.6 6.1 7.2 8.6 7.1 11.2 12,6 11.1
installatie- 158 193 155 183 218 180 285 320 282
ruimte “A”
Tabel met spelingen voor slang
Lange bocht Korte bocht
V2707 V3802
%" 1 20mm V2709 12" 1 13mm
Max %" 1 20mm Max
verzonken zijwand verzonken
inches inches inches
mm mm mm
Minimale _
buigradius “R”
Minimaal
vereiste 33 3.6 33
installatie- 84 91 84
ruimte “A”
OPMERKING
e Variaties van plafondroosters, sprinklerkoppen, beugels en slangen zijn toegelaten, maar er zijn mogelijk andere spelingen voor nodig dan de bovenstaande
cijfers.
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4.6 AFMETINGEN

Spelingen
Serie AH2 gevlochten slang en Model AB4 beugel

7/
R
Zie tabel
A
Zie tabel
Beugelmontage _
Model AB4
K
| |
‘ N 5 N \
; ! ‘ ‘ — 41"/ 23/8"/60 mm
Gewone I I 104 mm Max. opening
hoedligger- } } } } <;2"/51 mmg>
#10 Schroef rooster Min. opening
) i i -
= i X = -
‘ \ N x [ GG
L
4 4T ¢ W47 W A
x Afgewerkt 5/5"/16 mm =
plafond Gewone —
Gewone 16"/406 mm C/C gipsplaatwand

V27 %"/19 mm MAX. VERZONKEN

Tabel met spelingen voor slang
Recht verloopstuk

V27 MAX. EXTENSIE

Lange bocht Korte bocht

V2707 V3802 V2707 V3802 V2707 V3802 V2707 V3802
%n 1/2|| 3A" 1/2|| 3/4|| 1/2u 3A“ 1/2"
Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken | Max verzonken
inches inches inches inches inches inches inches inches
mm mm mm mm mm mm mm mm
Minimale 2.0 2.0 3.0 3.0 7.0 7.0 _
buigradius “R” 50 50 80 80 175 175
Minimaal
vereiste 8.8 10.2 9.8 11.2 13.8 15.2 8.0 5.9
installatie- 224 259 249 285 351 386 203 150
ruimte “A”
OPMERKING

Variaties van plafondroosters, sprinklerkoppen, beugels en slangen zijn toegelaten, maar er zijn mogelijk andere spelingen voor nodig dan de bovenstaande cijfers.
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4.7 AFMETINGEN

Spelingen
Serie AH2 gevlochten slang en Model AB5 beugel

g

/

R
Zie tabel A
Zie tabel
\
Beugel
_ Montage R
- Model AB5 23
= L
L ﬂ L 57 mm
I I ) I I i
] _— X Ll
I m I I m I 23/5"/60 mm
2" % 4" | } } } } } } } ¢Ma><. openin
Metalen stiﬁ\‘\\\ | I 1 I 3581 _2"/51 mm
)‘()‘( )‘()‘( )‘()‘( )‘()‘( 92 mm Min. opening
I I I I y
I I ‘ I I i-
X ) X X ) i
7 v AL g 7
D 27 2 42 [ (7] W& &/ 7]
\Afgewerkt t 5/8"/16 mm =
plafond Ggwone
e Gewone 16406 mm C/C—— | Gipsplaat
V27 %"/19 mm MAX. VERZONKEN V27 MAX. EXTENSIE
Tabel met spelingen voor slang
Recht verloopstuk
"V2707 V3802 V2707 V3802 V2707 V3802
¥"120mm | "1 13mm V2709 %"120mm | %" 13mm V2709 %"120mm | Y"1 13mm V2709
Max Max %" 1 20mm Max Max "1 20mm Max Max %" 1 20mm
verzonken" | verzonken zijwand verzonken verzonken zijwand verzonken verzonken zijwand
inches inches inches inches inches inches inches inches inches
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Minimale 2.0 3.0 7.0
buigradius “R” 50 80 175
Minimaal
vereiste 6.0 7.7 6.1 7.0 8.7 7.1 11.0 12.7 1.1
installatie- 158 196 155 178 221 180 279 323 282
ruimte “A”
Tabel met spelingen voor slang
Lange
Lange bocht laagprofielbocht | Korte bocht
V2707 V3802 V3802
¥"120mm | 2" 13mm V2709 V3802 2" 1 13mm
Max Max "1 20mm %" 1 13mm Max
verzonken verzonken zijwand Max verzonken | verzonken
inches inches inches inches inches
mm mm mm mm mm
Minimale _
buigradius “R”
Minimaal
vereiste 35 4.9 3.6 29 33
installatie- 89 124 91 74 84
ruimte “A”
OPMERKING
e Variaties van plafondroosters, sprinklerkoppen, beugels en slangen zijn toegelaten, maar er zijn mogelijk andere spelingen voor nodig dan de bovenstaande
cijfers.
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4.8 AFMETINGEN

Spelingen

Serie AH2 gevlochten slang en Model AB11 beugel (LAAGPROFIELOPLOSSING)

Beugelmontage
Model AB11
A

Zie tabel =)

1.7'/43 mm
normaal 5/8"/15,9 mm
plafondrooster Normale
plafondtegel
Zie opmerking 24"/610 mm of 48"/

1219 mm centraal

Tabel met spelingen voor slang

Lange Korte

23/"/60 mm 27/6"/68 mm
Max. opening Max. opening
2"/51 mm 23/8"/60 mm
W Min. opening Min. opening
Hl 307
76 mm

Afgewerkte
plafondwand

V27 V38
Pendent

laagprofielbocht | laagprofielbocht

V2707 V3802

%" 1 20mm "1 13mm
Max verzonken" | Max verzonken

inches inches
mm mm
Minimaal
vereiste 4.0 3.9
installatie- 102 99
ruimte “A”
OPMERKING

e Variaties van plafondroosters, sprinklerkoppen, beugels en slangen zijn toegelaten, maar er zijn mogelijk andere spelingen voor nodig dan de bovenstaande

cijfers.
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4.9 AFMETINGEN

Spelingen
Model AB12 en ABBA Beugel

Opgehangen plafondroosters met verzonken sprinkler

met korte laagprofielbocht

Opgehangen plafondroosters met verzonken sprinkler
en recht verloopstuk van 5.75"/140 mm

11/sinch/

29 mm

N_Onafgewerkte

plafondwand

P T Nommeelere /)
| |
| |
|
\ Onafgewerkte Ae“ﬁbe\
11/sinch/ plafondwand
29 mm
/s inch/ /’% iy
3mm = = Zie Tabel D "B" Zie tabel
g—% — 7 7 7 ] v
ﬁ | B |
Afgewerkte wand Afgc;wc‘;&ztc wanmdm
........... mn”zz ;m;fw ::gm Kﬁ:mﬁa\ ;:a/fljvd
V2707 %2/12,7 mm MAX. VERZONKEN V27 3"/19 mm MAX. VERZONKEN
Lange Korte Lange Recht
Afmeting laagprofielbocht laagprofielbocht standaardbocht standaardbocht standaardverloopstuk
3%"/19 mm %"119mm 3%"/19 mm %"119mm 3%"19mm
verzonken* | Verborgen | verzonken | Verborgen | verzonken | Verborgen | verzonken | Verborgen | verzonken | Verborgen
inch inch inch inch inch inch inch inch inch inch
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
A Minimaal vereiste 40 55 5.6 7.2 59 7.5 77 9.3 15.0 16.6
installatieruimte 101,6 139,7 142,2 1829 149,9 190,5 195,6 236,2 381,0 421,6
Afstand tussen de
8 etx’(;’::k?:fg‘r’]fj" :s\teel . 20 15 15 15 15 30 30 30 30
9 plaiondp 12,7 50,8 38,1 38,1 38,1 38,1 76,2 76,2 76,2 76,2
tot de onderkant van
de opening
* Verstelbaarheid is beperkt
Model ABMM Beugel
Afmetingen opstaande montage
10.85-DUT 5839 Rev AL Bijgewerkt 02/2022 © 2022 Victaulic Company. Alle rechten voorbehouden.
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4.10 AFMETINGEN

Spelingen
Model AB3 en ABMM Beugel

Wandgemonteerde toepassing met verzonken sprinkler

23/8"/60 mm
Max. opening
< —>
2"/51 mm
Min. opening
Spelingen voor slang
inches inches inches inches | inches inches inches inches inches | inches
Afmeting mm mm mm mm | mm mm mm mm mm | mm
Wanddikte 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10
“A" 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250
Lengte uitgang | 5.75 | 9 13 |575| 9 13 9 13 13 13 575 9 13 /575 9 13 9 13 13 13
"B" 146,1/228,6 330,2 146,1228,6 330,2| 228,6 | 330,2 | 330,2 | 3302 146,1 228,6 330,2|146,1/228,6 330,2 2286 330,2 | 330,2 3302

Spelingvoor | 11.6 | 148 | 188 | 96 | 128 | 168 108 | 148 | 128 108 | 126|158 198 | 106 | 138 | 178 | 11.8 | 158 | 13.8 11.8
slang“C” 294 | 376 | 478 | 243 | 325 | 427 | 275 | 376 | 325 275 | 319 | 402 | 503 | 268 | 351 | 452 | 300 | 402 | 351 300

Buigradius 7 8
g 175 200
OPMERKING

e Variaties van plafondroosters, sprinklerkoppen, beugels en slangen zijn toegelaten, maar er zijn mogelijk andere spelingen voor nodig dan de bovenstaande
cijfers.
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4.11 AFMETINGEN

SPELINGEN ZIJLIJN
Serie AH2 gevlochten slang met Model 922 uitgang met draad ~ Serie AH2-CC gevlochten slang met Model 922 gegroefde
uitgang
ﬁ -
R
Zie tabel
Y R
Zie tabel
4
A A
Zie tabel Zie tabel
Model 922 Model 922
met draad Gegroefd
Mechanisch Mechanisch
T-stuk Uitgang T-stuk Uitgang
/% %\ ‘ ! ‘ !
| = J pam
\/M 2"/50 mm T 2"/50 mm
Tabel met spelingen voor slang Tabel met spelingen voor slang
Afmeting Afmeting
inch inch inch inch inch inch inch inch inch inch
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
R Minimale 3 4 5 6 7 R Minimale 3 4 5 6 7
buigradius 80 100 125 150 175 buigradius 80 100 125 150 175
A Min 9.4 10.4 11.4 124 134 A Min 7.7 8.7 9.7 10.7 1.7
) 238 263 289 314 339 ' 197 222 247 273 298
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4.12 AFMETINGEN

SPELINGEN ZIJLIJN
Serie AH2 gevlochten slang met uitgang met binnenschroefdraad

Y

A

R
Zie tabel
4

Serie AH2-CC gevlochten slang met gegroefde uitgang

-t

R
Zie tabel
3\

A A
Zie tabel Zie tabel
\_  Gelaste uitgang met
binnenschroefdraad Nr. 142
Gegroefde gelaste
\ uitgang
KJL I
2"/50 mm ZL
2"/50 mm
Tabel met spelingen voor slang Tabel met spelingen voor slang
Afmeting Afmeting
inch inch inch inch inch inch inch inch inch inch
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
R Minimale 3 4 5 6 7 R Minimale 3 4 5 6 7
buigradius 80 100 125 150 175 buigradius 80 100 125 150 175
. 9.4 10.4 1.4 124 13.41 . 8.1 9.1 10.1 1.1 12.1
A Min. 239 | 264 | 290 | 315 | 341 A Min. 205 | 231 | 256 | 281 | 307
10.85-DUT 5839 Rev AL Bijgewerkt 02/2022 © 2022 Victaulic Company. Alle rechten voorbehouden.
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5.0 PRESTATIE - GEGEVENS OVER HET WRIJVINGSVERLIES

[H

s Serie AH2 en AH2-CC gevlochten slangen met rechte verloopstukken van 5.75"/140 mm
LISTED Model AB1, AB2, AB4, AB5 en AB10 Beugels

Slang Verloopstuk UL
Equivalente lengte van
Lengte Nominale uitgangsmaat 1'/33,7 mm Sch. 40 Buis
inches inches voet
mm Type DN meter Max. buigingen
31 % 15.0
790 it DN15 46 .
31 N 16.0
790 Recht DN15 49 4
31 % 19.0
790 it DN20 5.8 .
31 % 20.0
790 Recht DN20 6.1 4
36 % 18.0
915 it DN15 5,5 .
36 N 210
915 Recht DN15 6,4 >
36 % 210
915 it DN20 6,4 .
36 % 23.0
915 Recht DN20 7.0 >
48 % 210
1220 it DN15 6,4 .
48 % 320
1220 Recht DN15 9,8 8
48 % 26.0
1220 it DN20 7.9 .
48 % 37.0
1220 Recht DN20 13 8
60 % 27.0
1525 it DN15 82 .
60 N 46.0
1525 Recht DN15 14,0 10
60 % 27.0
1525 it DN20 82 .
60 % 46.0
1525 Recht DN20 14,0 10
72 % 31.0
1830 it DN15 9,4 £
72 % 55.0
1830 Recht DN15 16,8 12
72 % 30.0
1830 it DN20 9,1 .
72 % 60.0
1830 Recht DN20 183 12
10.85-DUT 5839 Rev AL Bijgewerkt 02/2022 © 2022 Victaulic Company. Alle rechten voorbehouden.
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5.0 PRESTATIE - GEGEVENS OVER HET WRIJVINGSVERLIES (VERVOLG)

¢ @ i Serie AH2 en AH2-CC gevlochten slang met laagprofielbochten van 90°
LISTED Model AB11 VicFlex-beugel

Slang Verloopstuk UL
Equivalente lengte van
Lengte Nominale uitgangsmaat 1'/33,7 mm Sch. 40 Buis
inches inches voet
mm Type DN meter Max. buigingen
31 . % 18.0
790 L2 lemiing DN15 5,5 .
31 . N 240
790 LP buiging DN15 7.3 4
31 . % 210
790 L lemiing DN20 6,4 .
31 . % 240
790 LP buiging DN20 7.3 4
36 . % 19.0
915 L lemiing DN15 5.8 .
36 . N 26.0
915 LP buiging DN15 7.9 3
36 . % 230
915 L7 lemiing DN20 7,0 .
36 . % 28.0
915 LP buiging DN20 8,5 3
48 . % 230
1220 LPlemiing DN15 7,0 .
48 . N 43.0
1220 LP buiging DN15 13,1 8
48 . % 30.0
1220 L lEmieing DN20 9,1 .
48 . % 420
1220 LP buiging DN20 12,8 8
60 . % 280
1525 LA lemieing DN15 8,5 .
60 . % 49.0
1525 LP buiging DN15 14,9 10
60 . % 31.0
1525 Lo DN20 9,4 .
60 . % 50.0
1525 LP buiging DN20 15,2 10
72 . % 31.0
1830 L el DN15 9,4 .
72 . % 65.0
1830 LP buiging DN15 19,8 12
72 . % 36.0
1830 L B DN20 11,0 .
72 . % 63.0
1830 LP buiging DN20 19,2 12
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5.0 PRESTATIE - GEGEVENS OVER HET WRIJVINGSVERLIES (VERVOLG)

Serie AH2 en AH2-CC gevlochten slangen equivalente lengte ontwerpgids
Equivalente lengtewaarden op verschillende aantallen van 90°-buigingen bij een centrale buigradius van 2'/51 mm

Nominale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lengte |uitgangsmaat| Buiging |Buigingen|Buigingen|Buigingen|Buigingen|Buigingen|Buigingen|Buigingen|Buigingen|Buigingen|Buigingen|Buigingen
inches inches voet voet voet voet voet voet voet voet voet voet voet voet
mm DN meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter
31 Y 11.0 13.0 15.0 16.0
790 DN15 34 4,0 46 49 B B B B B B B B
31 % 12.0 14.0 19.0 20.0
790 DN20 3,7 43 58 6,1 B B B B B B B B
36 Y 14.0 16.0 18.0 19.0 21.0
915 DN15 43 49 55 58 64 B B B B B B B
36 % 17.0 19.0 210 220 23.0
915 DN20 52 58 64 6,7 7,0 B B B B B B B
48 Y 18.0 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 30.0 320
1220 DN15 5,5 58 64 7,0 7.6 82 9,1 9,8 B B B B
48 % 21.0 24.0 26.0 280 31.0 33.0 350 37.0
1220 DN20 64 73 79 85 94 10,1 10,7 113 B B B B
60 Y 21.0 24.0 27.0 30.0 320 35.0 37.0 40.0 43.0 46.0
1525 DN15 64 73 82 9,1 9,8 10,7 11,3 12,2 13,1 14,0 - -
60 % 23.0 25.0 27.0 29.0 320 34.0 37.0 400 430 46.0
1525 DN20 7,0 7,6 82 8,8 9,8 104 113 12,2 13,1 14,0 B B
72 Y 27.0 29.0 31.0 34.0 37.0 40.0 430 46.0 480 50.0 52.0 55.0
1830 DN15 82 838 94 10,4 11,3 12,2 13,1 14,0 14,6 15,2 15,8 16,8
72 % 26.0 28.0 30.0 33.0 37.0 400 440 480 51.0 54.0 57.0 60.0
1830 DN20 79 8,5 9,1 10,1 113 12,2 13,4 14,6 15,5 16,5 17,4 183

OPMERKINGEN:
e Gebruikswaarden met rechte verloopstukken van 5.75"/140 mm.

e De waarden in deze tabel worden door de fabrikant louter ter referentie voorzien. Raadpleeg pagina's 19 en 20 van deze publicatie voor gegevens over het
wrijvingsverlies volgens de UL-certificatie.

Hoe gebruikt u de ontwerpgids:

e Voor sommige systemen kan het interessant zijn voor de ontwerper om de hydraulische waarden van het systeem te berekenen door middel van kortere
equivalente lengtes in combinatie met minder dan het maximaal toegelaten aantal buigingen. In dat geval kan de ontwerper een ontwerpnummer van buigingen
selecteren voor de opdracht en de bijbehorende equivalent lengtes uit de ontwerpgids gebruiken om de hydraulische waarden van het systeem te bepalen.

e Hetis mogelijk dat de werkelijk geinstalleerde toestand van enkele flexibele buigingen meer bochten heeft dan de ontwerper heeft gekozen. Indien dat het
geval is, kan de ontwerpgids gebruikt worden om de equivalente lengtes te zoeken op basis van het werkelijke geinstalleerde aantal buigingen voor bepaalde
sprinklerinstallaties. De hydraulische waarden van het systeem kunnen herberekend worden aan de hand van de werkelijke equivalente lengtes om de prestatie
van het systeem te controleren.
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5.1 PRESTATIE - GEGEVENS OVER HET WRIJVINGSVERLIES

@ Serie AH2 en AH2-CC gevlochten slangen
Model AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB7, AB7 Adj., AB8, AB10, AB12, ABBA en ABMM VicFlex-beugels

Maximaal
Equivalente aantal
Lengte van lengte van 90°-buigingen
roestvrijstalen Afmeting 1'/33,7mm bij een buigradius
flexibele slang K-Factor uitgang Sch. 40 Buis van 2"/51 mm
inches
inches Imperial mm feet
mm S.. type meter
1
/2 138
15 42
31 5.6 recht ! B
1
790 8,1 73 235
15 71
bocht 90° !
1
/2 16.6
15 51
36 56 recht ! 5
1
915 8,1 73 5.6
15 78
bocht 90° !
1
/2 234
15 71
48 5.6 recht ' 3
1220 8,1 123 30.7
15 93
bocht 90° !
1,
2 30.2
15 92
60 5.6 recht ! 4
1525 8,1 123 359
15 10,9
bocht 90° !
1,
/2 37.0
U2 11,3
72 5.6 recht ! P
1830 8,1 13
411
15 12,5
bocht 90° !
3,
4 16.8
20 51
31 8.0 recht ! )
790 11,5 3% 168
20 5,1
bocht 90° !
3,
4 20
20 6.0
36 8.0 recht ! 5
915 11,5 E/A 197
20 6.0
bocht 90° !
3,
4 27.8
20 8,4
48 8.0 recht ' 3
3,
1220 11,5 Ya 26.6
20 81
bocht 90° !

FM-OPMERKINGEN:

e De Serie AH2 slang werd getest en goedgekeurd door FM Global voor gebruik in natte, drogen en preactiesystemen volgens NFPA 13, 13R, en 13D en Fm-
gegevensbladen 2-0, 2-5, en 2-8. De FM1637-norm voor veiligheid omvat, maar is niet beperkt tot: drukwerking, corrosieweerstand, stromingskenmerken,
trilweerstand, lekkage, mechanische sterkte en hydrostatische sterkte.

e VOORBEELD: Een slang van 48-inch geinstalleerd met twee bochten van 30° en twee van 90° is toegelaten en wordt beschouwd equivalent te zijn
aan de gegevens in de hierboven weergegeven tabel. In dit voorbeeld is het totaal aantal graden 240°, wat minder is dan de toegelaten 270°.
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5.1 PRESTATIE - GEGEVENS OVER HET WRIJVINGSVERLIES (VERVOLG)

@ Serie AH2 en AH2-CC gevlochten slangen
Model AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB7, AB7 Adj., AB8, AB10, AB12, ABBA en ABMM VicFlex-beugels

Maximaal
Equivalente aantal
Lengte van lengte van 90°-buigingen
roestvrijstalen Afmeting 1'/33,7mm bij een buigradius
flexibele slang K-Factor uitgang Sch. 40 Buis van 2"/51 mm
inches
inches Imperial mm feet
mm S type meter
3,
< 35.7
20 10,9
60 8.0 recht ! P
3,
1525 11,5 7 336
2 10,2
bocht 90° !
3,
a 435
20 13,2
72 8.0 recht ! 4
3,
1830 11,5 7 206
20 12,2
bocht 90° !
3,
g 16.5
20 50
31 11.2 recht ! B
3,
790 16,1 7 178
2 54
bocht 90° !
3,
/4 19.5
20 )
36 11.2 recht ! )
3,
915 16,1 3 207
20 63
bocht 90° !
3,
! 26.7
20 81
48 11.2 recht ! 3
3,
1220 16,1 ¥a 279
20 35
bocht 90° !
3,
4 339
20 10,3
60 11.2 recht ! 4
1525 16,1 E/A
35
20 10,7
bocht 90° !
3,
! 413
20 12,5
72 11.2 recht ! 4
3,
1830 16,1 Ya 42
AL 12,8
bocht 90° !
3,
4 14.9
20 4,5
31 14.0 recht ! )
790 20,2 3%
15.5
20 4,72
bocht 90° !

FM-OPMERKINGEN:

e De Serie AH2 slang werd getest en goedgekeurd door FM Global voor gebruik in natte, drogen en preactiesystemen volgens NFPA 13, 13R, en 13D en Fm-
gegevensbladen 2-0, 2-5, en 2-8. De FM1637-norm voor veiligheid omvat, maar is niet beperkt tot: drukwerking, corrosieweerstand, stromingskenmerken,
trilweerstand, lekkage, mechanische sterkte en hydrostatische sterkte.

e VOORBEELD: Een slang van 48-inch geinstalleerd met twee bochten van 30° en twee van 90° is toegelaten en wordt beschouwd equivalent te zijn
aan de gegevens in de hierboven weergegeven tabel. In dit voorbeeld is het totaal aantal graden 240°, wat minder is dan de toegelaten 270°.
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5.1 PRESTATIE - GEGEVENS OVER HET WRIJVINGSVERLIES (VERVOLG)

@ Serie AH2 en AH2-CC gevlochten slangen
Model AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB7, AB7 Adj., AB8, AB10, AB12, ABBA en ABMM VicFlex-beugels

Maximaal
Equivalente aantal
Lengte van lengte van 90°-buigingen
roestvrijstalen Afmeting 1'/33,7mm bij een buigradius
flexibele slang K-Factor uitgang Sch. 40 Buis van 2"/51 mm
inches
inches Imperial mm feet
mm S.l. type meter
3,
4 194
20 59
36 14.0 recht ' 5
915 20,2 EA 196
20 59
bocht 90° !
3,
4 30.3
20 92
48 14.0 recht ' 3
1220 20,2 E/A 295
20 89
bocht 90° !
3,
4 33.9
Ay 10,3
60 14.0 recht ' 4
1525 20,2 EA
34.1
A 104
bocht 90° !
3,
/4 375
20 11,4
72 14.0 recht ' 4
1830 20,2 E/A 386
20 11,7
bocht 90° !

FM-OPMERKINGEN:

e De Serie AH2 slang werd getest en goedgekeurd door FM Global voor gebruik in natte, drogen en preactiesystemen volgens NFPA 13, 13R, en 13D en Fm-
gegevensbladen 2-0, 2-5, en 2-8. De FM1637-norm voor veiligheid omvat, maar is niet beperkt tot: drukwerking, corrosieweerstand, stromingskenmerken,
trilweerstand, lekkage, mechanische sterkte en hydrostatische sterkte.

e VOORBEELD: Een slang van 48-inch geinstalleerd met twee bochten van 30° en twee van 90° is toegelaten en wordt beschouwd equivalent te zijn
aan de gegevens in de hierboven weergegeven tabel. In dit voorbeeld is het totaal aantal graden 240°, wat minder is dan de toegelaten 270°.
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5.0 PRESTATIE - GEGEVENS OVER HET WRIJVINGSVERLIES

@ Serie AH2 gevlochten slang met laagprofielbochten van 90°
Model AB5, AB11, AB12, ABBA en ABMM VicFlex-beugel

Maximaal
Equivalente aantal
Lengte van lengte van 90°-buigingen
roestvrijstalen Afmeting 1'/33,7mm bij een buigradius
flexibele slang K-Factor uitgang Sch. 40 Buis van 2"/51 mm

inches Imperial inches feet

mm S.I. mm meter

31 5.6 % 13.7 5
790 8,1 15 4,2

36 5.6 Y2 17.0 5
915 8,1 15 52

48 5.6 % 25.0 5
1220 8,1 15 7,6

60 5.6 % 33.0 4
1525 8,1 15 10,1

72 5.6 Y2 411 4
1830 8,1 15 12,5

31 8.0 Ya 13.6 5
790 11,5 20 414

36 8.0 Ya 16.9 5
915 11,5 20 5.2

48 8.0 % 27.8 3
1220 11,5 20 8,5

60 8.0 Y4 326 4
1525 11,5 20 9,9

72 8.0 % 40.6 4
1830 11,5 20 12,4

31 11.2 Ya 13.7 5
790 16,1 20 4,2

36 11.2 Ya 17.0 5
915 16,1 20 5.2

48 1.2 Ya 249 3
1220 16,1 20 7,6

60 11.2 Y4 329 4
1525 16,1 20 10,0

72 11.2 Ya 40.9 4
1830 16,1 20 12,5

31 14.0 % 135 )
790 20,2 20 4,1

36 14.0 Y4 16.8 5
915 20,2 20 5,1

48 14.0 % 24.7 3
1220 20,2 20 7,5

60 14.0 % 32.7 h
1525 20,2 20 9,9

72 14.0 Y 40.7 4
1830 20,2 20 12,4

FM-OPMERKINGEN:

e De Serie AH2 slang werd getest en goedgekeurd door FM Global voor gebruik in natte, drogen en preactiesystemen volgens NFPA 13, 13R, en 13D en Fm-
gegevensbladen 2-0, 2-5, en 2-8. De FM1637-norm voor veiligheid omvat, maar is niet beperkt tot: drukwerking, corrosieweerstand, stromingskenmerken,
trilweerstand, lekkage, mechanische sterkte en hydrostatische sterkte.

e VOORBEELD: Een slang van 48-inch geinstalleerd met twee bochten van 30° en twee van 90° is toegelaten en wordt beschouwd equivalent te zijn
aan de gegevens in de hierboven weergegeven tabel. In dit voorbeeld is het totaal aantal graden 240°, wat minder is dan de toegelaten 270°.
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5.0 PRESTATIE - GEGEVENS OVER HET WRIJVINGSVERLIES

VdS

Serie AH2 en AH2-CC gevlochten slang
Model AB1, AB2, AB4, AB5, AB7, AB7 Adj., AB8, AB10, AB11 en AB12 Beugels

Equivalente lengte van

Lengte van stalen buis volgens
roestvrijstalen Afmeting EN 10255 DN 25 Maximaal aantal
flexibele slang uitgang (33,7 x 3,25) 90°-buigingen bij
mm DN meter een buig radius
inches inches voet van 3"/76,2mm
DN15
790 Ya 5,5 3
31 DN20 18.0
3
DN15
915 2 6,4 3
36 DN20 21.0
Ya
DN15
1220 Y2 8,5 3
48 DN20 279
Ya
DN15
1525 Y 10,7 4
60 DN20 351
3
DN15
1830 Y 12,8 4
72 DN20 420
SA
VdS-lijst van plafondfabrikanten
AB2, AB7, AB10 ,AB11 AB5, AB8
1. AMF Geen specifieke 1. Hilti
2. Armstrong goedkeuring 2. Knauf
3. Chicago Metallic 3. Lafarge
4. Dipling 4. Lindner
5. Durlum 5. Rigips
6. Geipel

7. Gema-Armstrong
8. Hilti

9. Knauf

10. Lafarge

11. Linder

12. Odenwald

13. Richter

14. Rigips

15. Rockfon Pagos
16. Suckow & Fischer
17.USG Donn
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5.0 PRESTATIE - GEGEVENS OVER HET WRIJVINGSVERLIES

Serie AH2 en AH2-CC gevlochten slang Serie AH2 gevlochten slang
% 4 Model AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB7, ABS, Model AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB7, ABS,
sz @ AB10 Beugels AB10 en AB12 Beugels
Maximaal .
Lengte van Equivalente lengte aantal Equivalente lengte van
roestvrij- van stalen buis | 90°-buigingen 1/33,7 mm Sch. 40 Buis
stalen volgens bij een Lengte van
flexibele Afmeting EN 10255 DN 25 | buigradius van flexibele
slang uitgang (33,7 x 3,25) 3"/76,2mm slang Rechte configuratie Gebogen configuratie
mm
mm inches meter mm meter meter
inches type voet inches voet voet
15 mm
Y2
790 Recht 1,8 5 790 0,87 2,70
31 20mm 6.0 31 2.9 8.9
34
Recht
15mm
Ya
915 Recht 3,6 3 915 1,00 2,80
36 20mm 11.9 36 3.3 9.2
EZ
Recht
15mm
Ya
1220 Recht 4,3 3 1220 2,23 4,66
48 20mm 14.0 48 7.3 15.3
34
Recht
15mm
Y2
1525 Recht 41 3 1525 2,90 6,5
60 20mm 13.6 60 9.5 21.3
34
Recht
15mm
Y2
1830 Recht 55 3 1830 3,31 7,16
72 20mm 18.1 72 10.9 23.5
34
Recht

CCCF OPMERKING
e De gegevens over wrijvingsverlies zijn in overeenstemming met
GB5135.16 gestest bij een doorstromingssnelheid van 114 liter
per minuut (30 gallon per minuut).
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6.0 OPMERKINGEN

A\ WAARSCHUWING

.(6 # @ e Zorg ervoor dat u alle instructies hebt gelezen en begrijpt vooraleer

y u probeert producten van Victaulic te monteren.
e Controleer steeds of het buizensysteem volledig drukvrij en

leeg is vlak voor u enig Victaulic-product probeert te monteren,
‘ te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.
- ¢ Draag altijd een veiligheidsbril, een helm en veiligheidsschoenen.
¢ Deze producten mogen enkel gebruikt worden in brandbeveiligingsystemen die ontworpen en geinstalleerd
zijn in overeenstemming met de huidig geldende normen van de National Fire Protection Association
(NFPA 13, 13D, 13R, enz.) of gelijkaardige normen en in overeenstemming met de toepasselijke bouw-

en brandvoorschriften. Deze normen en voorschriften bevatten belangrijke informatie over het beveiligen
van systemen tegen vriestemperaturen, corrosie, mechanische schade, enz.

¢ De gebruiker moet de bedoeling van dit product begrijpen en weten waarom het specifiek wordt gebruikt
voor deze toepassing.

e De gebruiker moet de algemeen geldende veiligheidsnormen in de industrie en de potentiéle gevolgen
van onjuiste productinstallatie begrijpen.

A\ WAARSCHUWING

e Het is de verantwoordelijkheid van de systeemontwerper om na te gaan of roestvaststalen flexibele slangen van
serie 300 geschikt zijn voor gebruik met de gewenste vioeistofmedia in het buizensysteem en voor de externe
omgeving.

¢ De invioed van de chemische samenstelling, de pH-graad, de bedrijfstemperatuur, het chloor- en
zuurstofgehalte en het debiet op roestvast stalen flexibele slangen moet worden nagegaan aan de hand
van de materiaalaanduiding om te bepalen of de levensduur volstaat voor het beoogde gebruik.

¢ De eigenaar van een gebouw of zijn erkende agent is ervoor verantwoordelijk om de installateur van het
sprinklersysteem op de hoogte te brengen van eventuele kennis van het feit dat de watertoevoer mogelijk
verontreinigd is of mogelijk gunstig is voor de ontwikkeling van microbiologisch beinvioede corrosie (MIC), inclusief
zoals vereist door NFPA 13. Nalaten om ongunstige problemen met de waterkwaliteit te identificeren kan het
VicFlex-product beschadigen en de fabrieksgarantie nietig maken.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot het losschieten van de koppeling, wat ernstige persoonlijke verwondingen
en/of materiéle schade kan veroorzaken.

Victaulic VicFlex Serie AH2 en AH2-CC Flexibele Sprinklerfittingen mogen geverfd worden op voorwaarde dat de verf
compatibel is met roestvast staal en verzinkt koolstofstaal of nodulair gietijzer. Er dient wel op gelet te worden dat de
sprinkler en de bijbehorende platen of afdekkingen niet worden geverfd.

Victaulic VicFlex Series AH2 en AH2-CC door niet-brandwerende gipswanden (gipsplaten) zal functioneren zoals voorzien,
mits de onderdelen worden geinstalleerd conform de respectievelijke installatie-instructies waarnaar wordt verwezen
in onderhavig document.
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7.0 REFERENTIEMATERIALEN - EIGENSCHAPPEN

VicFlex Maximale belastingswaarden

Serie AH2 slang met beugel van 24"

Werkelijke lengte Totale belasting Max. Uniforme belasting
Afmeting model rfvr: Ib N Ib/lineair ft N/lineair m
31/790 ég 5.2 23 2.6 38
36/915 0?9 5.5 25 2.8 40
48/1220 11’12 6.3 28 3.1 46
60/1525 1?5 7.0 31 35 51
72/1830 1?8 7.7 34 3.9 57

Serie AH2 slang met beugel van 48"

Werkelijke lengte Totale belasting Max. Uniforme belasting
Afmeting model ri: Ib N Ib/lineair ft N/lineair m
31/790 S,g 6.1 27 1.5 22
36/915 0:,)’9 6.4 29 1.6 23
48/1220 1‘1‘2 7.2 32 18 26
60/1525 1?5 7.9 35 2.0 29
72/1830 1?8 8.7 39 2.2 32

Totale belasting wordt gedefinieerd als de som van de gewichten van het volgende:
e Met water gevulde flexibele sprinklerslang met eindfittingen met draad, inclusief een gewone brandsprinkler
e Beugelmontage (elke toepasselijke Victaulic-beugelmodel van de betrokken maten)

ASTM C 635: Ophangsysteem draagvermogen (uitgetrokken)

Werkelijke lengte Min. Toegelaten uniforme belasting

ophangsysteem ft/m Ib/lineair ft N/lineair m
Licht 5.0 75,7
Directe ophanging Tussenliggend 12.0 181,0
Zwaar 16.0 241,7

SAMENVATTING: Alle verplichte classificaties van directe ophangingsystemen volgens ASTM C 635 kunnen
het maximale gewicht van de met water gevulde VicFlex-sprinklerslang en -beugel dragen.
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7.0 REFERENTIEMATERIALEN - EIGENSCHAPPEN (VERVOLG)

Buigeigenschappen van flexibele slangen in het vlak

Eén buiging

Minimale

|

|

|

|

} buigradius

|

|

\\900

|

|

)

bt Minimale
buigradius

OPMERKING

Twee buigingen

Minimale
buigradius

Drie buigingen

2X
Minimale Minimale
buigradius buigradius

OF

Minimale
buigradius Minimale

buigradius
Minimale

buigradius

Minimale
buigradius

Voor (drie-dimensionele) buigingen buiten het vlak moet erop gelet worden dat er geen draaimoment wordt

aangebracht op de slang.

[-VicFlex-AB1-AB2
[-VicFlex-AB3
|-VicFlex-AB4
I-VicFlex-AB5
|-VicFlex-AB7
|-VicFlex-AB12
[-VicFlex-ABBA
[-VicFlex-ABMM
I-RES

Verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de selectie en geschiktheid van het product
Elke gebruiker draagt eindverantwoordelijkheid bij het beoordelen of Victaulic producten
geschikt zijn voor een specifieke toepassing, in overeenstemming met de industriéle
standarden en projectspecificaties, de toepasselijke bouwcodes en de gerelateerde
reglementeringen evenals de Victaulic richtlijnen op het vlak van prestaties, onderhoud,
veiligheid en waarschuwingen. Niets in dit of enig ander document, noch enige
mondelinge aanbeveling, advies of mening van een Victaulic-werknemer wordt geacht
een bepaling uit de Victaulic Company standaardverkoopvoorwaarden, installatiegids
of deze disclaimer te kunnen wijzigen, doen afwijken, vervangen of opschorten.

Intellectuele eigendomsrechten
Geen enkele verklaring in deze publicatie over een mogelijk of voorgesteld gebruik van
materiaal, product, service of ontwerp is bedoeld, of als dusdanig te interpreteren, om
onder patent of ander intellectueel eigendomsrecht van Victaulic of van een van haar
dochterondernemingen of filialen een licentie te verlenen die een dergelijk gebruik of
ontwerp dekt, of als een aanbeveling voor het gebruik van dergelijk materiaal, product,
service of ontwerp in inbreuk op een patent of ander intellectueel eigendomsrecht.
De begrippen 'gepatenteerd’ of 'patent in aanvraag' verwijzen naar ontwerp- of
gebruikspatenten of patenttoepassingen voor artikelen en/of gebruiksmethoden
in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Opmerking

Dit product wordt geproduceerd door Victaulic of volgens specificaties van Victaulic. Alle
producten worden geinstalleerd in overeenstemming met de huidige installatie-/montage-
instructies van Victaulic. Victaulic behoudt zich het recht voor om productspecificaties,
ontwerpen en standaardapparatuur zonder bericht vooraf en zonder verplichtingen te
wijzigen.

Installatie

Raadpleeg steeds |-VICFLEX-AB1-AB2-AB10, |-VICFLEX-AB4, |-VICFLEX-AB7 of
|-VICFLEX-AB8 voor het product dat u installeert. Bij elke zending van Victaulic-
producten zijn handleidingen inbegrepen met de complete installatie- en inbouwgegevens
en deze zijn ook beschikbaar in PDF-formaat op onze website www.victaulic.com.

Garantie

Zie het garantiehoofdstuk van de actuele prijslijst of neem contact op met Victaulic
voor details.

Handelsmerken

Victaulic en alle andere merken van Victaulic zijn de handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Victaulic Company en/of haar dochter-/zusterondernemingen
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