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如需產品安裝、維護或支持資訊，請參考本文檔末的資訊。

1.0  產品描述

元件說明
AB6 型支架：針對冷庫應用進行了優化 

乾式噴淋頭

供貨型號 
• FL-QR/DRY 系列 - 請參閱技術文件 45.01

• FL-QR/DRY/SW 系列 - 请参阅技術文件 45.02

• FL-QR/DRY/C 系列 - 请参阅技術文件 45.03

• FL-QR/DRY/ST 系列 - 请参阅技術文件45.04

• FL-SR/DRY 系列 - 请参阅技術文件 45.51

• FL-SR/DRY/SW 系列 - 请参阅技術文件 45.52

• FL-SR/DRY/C 系列 - 请参阅技術文件 45.53

• FL-SR/DRY/ST 系列 - 请参阅技術文件 45.54

供貨樣式
•  下噴式，水平側牆式

供貨孔罩 
•  嵌入式、裙座式、齊平式、隱蔽式 

最高工作溫度
•  標準型：150°F/65°C（三元乙丙橡膠 （EPDM）/氯丁橡膠泡沫）
•  （可選）高溫：225°F/107°C（矽膠閉孔泡沫）

最大工作壓力
• 175 psi/1375 kPa/12 bar

Victaulic®（唯特利™） VicFlex™ 噴淋頭管件 
AB6 型支架  10.90-TCH
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1.0  產品描述（續）

軟管 
• AH2 系列編織軟管（1"/25mm 公稱內徑）：48"/1220 mm。注：公稱長度包括轉接短節和 5.75"/140 mm  

直通異徑管。 

• AH2-CC 系列编织软管（1"/25mm 公称内径）：48"/1220 mm。注：公称长度包括捕获卡箍和 5.75"/140 mm  
直通异径管。 

•  撓性軟管最小彎曲半徑：
• 7"/178 mm（FM 認證）
• 2"/51 mm（cULus 列名）

•  每一撓性軟管允許的最多彎曲數： 請參見 5.0 性能一節中的摩擦損失圖表

連接
•  要通過 1"/25 mm NPT / BSPT 外螺紋或 1"/25 mm IGS™ 溝槽分支線（入口），請參閱 25.14 號技術檔。 

2.0  認證/列名

3.0  規格 – 材料

AB6 型支架组件：
支架：碳鋼，鍍鋅
U 型螺栓：碳鋼，鍍鋅
六角螺母： 碳钢，镀锌 

適配卡箍：碳鋼，鍍鋅
旋塞：碳鋼，鍍鋅

密封（ 請指定選擇 ）

 三元乙丙橡胶 (EPDM)/氯丁橡胶 (150°F/65°C)

 硅胶闭孔泡沫 (225°F/107°C)

墊片：碳鋼，鍍鋅
螺釘：碳钢，镀锌

乾式噴淋頭： 
有關乾式噴淋頭材料規格，請參閱 1.0 產品描述中相應的技術文件。

AH2 系列編織撓性軟管：
撓性軟管：不鏽鋼（300 系列）
套環/焊接管件：不鏽鋼（300 系列）
密封墊圈：唯特利 E 級三元乙丙橡膠（EPDM）
隔離環：尼龍
螺母和短節： 碳钢，镀锌

http://www.victaulic.com/en/
http://www.victaulic.com/en/
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.14.pdf
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3.0  規格 – 材料（續）

AH2-CC 系列
撓性軟管：不鏽鋼（300 系列）
套環/焊接管件：不鏽鋼（300 系列）
密封墊圈：唯特利 E 級三元乙丙橡膠（EPDM）
隔離環：尼龙
卡箍定位環：聚乙烯
螺母和短節：碳钢，镀锌
異徑管（1/2"/15 mm 或 3/4"/20 mm）：碳钢，镀锌
壳体：符合 ASTM A536，65-45-12 等級要求的球墨鑄鐵。根據特殊要求，可提供符合 ASTM A395，65-45-15  

等級要求的球墨鑄鐵。 
殼體塗層：
橙色瓷漆（北美，亞太）。
紅色瓷漆（歐洲）。
熱浸鍍鋅。
“E” 級三元乙丙橡膠 （EPDM）（A 型）Vic-Plus™ 預潤滑密封墊圈 

三元乙丙橡膠（EPDM）（綠色條紋色碼）。僅用於消防系統。具有在濕式和乾式系統中連續使用的列名/認證。 
具有用於 –40°F/–40°C 及以上乾式系統的列名/認證。不推薦用於熱水或蒸汽應用。
注：請務必參考適用於您正在安裝產品的 Victaulic（唯特利）安裝手冊或安裝說明。
注：列出的应用列出的應用場合僅作為一般應用場合指南。必須注意在某些應用場合中，這些密封墊圈可能不相
容。請務必參考最新的 05.01号技術文件 Victaulic（唯特利）密封材料選用指南獲取具體密封墊圈應用規範和不相
容應用的清單。

螺栓/螺母： 電鍍鋅碳鋼，柱頭符合 ASTM A 449 物理和化學要求以及 ASTM A 183 物理要求。
連鎖：電鍍鋅 CrMo 合金鋼，符合 ASTM B633 Zn/Fe 5 之 Type III 表面光潔度

http://www.victaulic.com/en/
http://www.victaulic.com/en/
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
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4.0  尺寸

噴淋頭乾管長度選擇

端面密封

D 

 A 

冷庫空間

供暖空間

冷庫牆面或天花板

隔熱

1"/33.7 mm
適配卡箍

2"孔徑，用於 V36 和 V40
2-¾" 孔徑，用於V33
（天花板或牆面兩側的
去毛刺孔）

VicFlex™ AB6 
型支架元件（帶一體化密封）

旋塞

溫度最低保持在 40°F/4.4°C
噴淋頭噴射 
口的環境溫度

“D”  
冷庫天花/牆壁厚度

“A”  
訂購的乾管長度

降低至 20°F 3 – 6"/76 – 152 mm 12"/305 mm
降低至 –6.7°C 7 – 12"/178 – 305 mm 18"/457 mm

19°F 至 0°F 3 – 6"/76 – 152 mm 18"/457 mm
–7.2°C 至 –17.8°C 7 – 12"/178 – 305 mm 24"/610 mm

–1°F 至 –20°F 3 – 6"/76 – 152 mm 24"/610 mm
–18.3°C 至 –28.9°C 7 – 12"/178 – 305 mm 30"/762 mm

–21°F 至 –30°F 3 – 6"/76 – 152 mm 24"/610 mm
–29.4°C 至 –34.4°C 7 – 12"/178 – 305 mm 30"/762 mm

–31°F 至 –40°F 3 – 6"/76 – 152 mm 24"/610 mm
–35.0°C 至 –40.0°C 7 – 12"/178 – 305 mm 30"/762 mm

溫度保持在 60°F/15.6°C
噴淋頭噴射 
口的環境溫度

“D”  
冷庫天花/牆壁厚度

“A”  
訂購的乾管長度

降低至 20°F 3 – 6"/76 – 152mm 12"/305 mm
降低至 –6.7°C 7 – 12"/178 – 305mm 18"/457 mm

19°F 至 0°F 3 – 6"/76 – 152mm 12"/305 mm
–7.2°C 至 –17.8°C 7 – 12"/178 – 305mm 18"/457 mm

–1°F 至 –20°F 3 – 6"/76 – 152mm 12"/305 mm
–18.3°C 至 –28.9°C 7 – 12"/178 – 305mm 18"/457 mm

–21°F 至 –30°F 3 – 6"/76 – 152mm 12"/305 mm
–29.4°C 至 –34.4°C 7 – 12"/178 – 305mm 18"/457 mm

–31°F 至 –40°F 3 – 6"/76 – 152mm 12"/305 mm
–35.0°C 至 –40.0°C 7 – 12"/178 – 305mm 18"/457 mm

温度保持在 50°F/10°C
噴淋頭噴射 
口的環境溫度

“D”  
冷庫天花/牆壁厚度

“A”  
訂購的乾管長度

降低至 20°F 3 – 6"/76 – 152mm 12"/305 mm
降低至 –6.7°C 7 – 12"/178 – 305mm 18"/457 mm

19°F 至 0°F 3 – 6"/76 – 152mm 12"/305 mm
–7.2°C 至 –17.8°C 7 – 12"/178 – 305mm 18"/457 mm

–1°F 至 –20°F 3 – 6"/76 – 152mm 18"/457 mm
–18.3°C 至 –28.9°C 7 – 12"/178 – 305mm 18"/457 mm

–21°F 至 –30°F 3 – 6"/76 – 152mm 18"/457 mm
–29.4°C 至 –34.4°C 7 – 12"/178 – 305mm 24"/610 mm

–31°F 至 –40°F 3 – 6"/76 – 152mm 18"/457 mm
–35.0°C 至 –40.0°C 7 – 12"/178 – 305mm 24"/610 mm

http://www.victaulic.com/en/
http://www.victaulic.com/en/
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4.1 尺寸

產品詳細資訊和可選元件

A A

軟管 尺寸

型號 A
英寸
毫米

AH2-48 42.3 
1073

AH2-CC-48 41.5
1054

注：請參閱 5.0 性能一節以獲取 AB6 型支架列名和認證資訊的完整清單，其中包含 AH2-CC 系列和 AH2 系列長度。

http://www.victaulic.com/en/
http://www.victaulic.com/en/
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5.0 性能

摩擦損失數據

AH2 和 AH2-CC 系列編織軟管，配合用於 AB6 型 VicFlex 支架元件

型號

等效長度

最大彎曲數量
英尺    
米

AH2-48  
AH2-CC-48 

24.0 37.3
AH2-48 

AH2-CC-48 
37.0 811.3

摩擦損失數據

AH2 和 AH2-CC 系列編織軟管，配合用於 AB6 型 VicFlex 支架元件

等效長度

型號 噴淋頭 K 係數
英尺    
米 最大彎曲數量

AH2-48 
AH2-CC-48 K5.6 23.4 37.1

AH2-48 
AH2-CC-48 K8 35.5 310.8
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6.0 通知

 警告

•  在安裝任何 Victaulic（唯特利）產品之前，請閱讀並理解所有安裝說明。

•  在安裝、拆除、調整或維護任何 Victaulic（唯特利）產品之前，請務必立即確認管道
系統已完全卸壓並排乾積水。

•  請佩戴防護眼鏡、戴上安全帽並穿戴足部防護用品。

如果不遵循這些說明，則可能導致死亡或嚴重人身傷害和財產損壞。

•  這些產品僅適用於消防系統，系統設計和安裝必須遵照美國國家消防協會的現行適用標準（NFPA 13、13D、13R 等）或同等標 
準並符合相應的建築和消防規範。這些標準和規範包含保護系統遠離結冰溫度、腐蝕、機械損壞等方面的重要相關信息。

•  安裝人員應瞭解本產品的用途，以及其適用於特定應用的原因。

•  安裝人員應瞭解通用行業安全標準以及產品安裝不當的潛在後果。

•  系統設計人員應負責驗證材料是否適用於管道系統和外部環境中的預期流體介質。

•  必須由選材人員鑒定液體的化學成分、pH值、工作溫度、氯化物濃度、氧氣濃度和材料上的流率，以確定系統使用壽命足夠用於 
既定用途。

如果不遵循安裝要求及當地、國家的規範和標準，則可能威脅系統的完整性，進而導致死亡、嚴重人身傷害和/或財產損壞。

 警告

•  系統設計師負責檢查 304/304L 型不鏽鋼撓性軟體是否適合用於既定流體介質。

•  選材人員必須對液體的化學成分、pH 值、操作溫度、氯化物水準、氧氣水準、流率和它們對 AISI 的 304/304L 
型不鏽鋼撓性軟體的影響進行鑒定，確認系統使用壽命能滿足既定用途。

如果不遵循這些說明，則可能導致死亡或嚴重人身傷害和財產損壞。

Victaulic（唯特利）VicFlex 系列 AH2 和AH2-CC 撓性軟管可以塗漆，前提是油漆與不鏽鋼和鍍鋅碳鋼或球墨鑄 
鐵相容。應注意確保噴淋頭和任何相關的隱藏蓋板未塗漆。
Victaulic VicFlex系列的AH2和AH2- CC撓性軟管穿透非防火石膏牆（乾牆）時，如果元件按照本文檔中各自的安裝說
明安裝，那麼它們將按照設計發揮作用。
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7.0  參考資料

元件重量
下表中的值是 V33、V36 或 V40 型乾式噴淋頭、AH2-CC 系列撓性軟管（充水）和 AB6 型支架元件的總重量 
（單位：磅/千克）。

噴淋頭乾管訂購長度 重量

軟管型號 噴淋頭
英寸
毫米

磅
公斤

AH2-48-AB6 
AH2-CC-48-AB6 V33/V36 12 9.1

305 4.1
AH2-48-AB6 

AH2-CC-48-AB6 V40 12 8.7
305 3.9

AH2-48-AB6 
AH2-CC-48-AB6 V33/V36 18 10.1

457 4.6
AH2-48-AB6 

AH2-CC-48-AB6 V40 18 9.6
457 4.4

AH2-48-AB6 
AH2-CC-48-AB6 V33/V36 24 11.1

610 5.0
AH2-48-AB6 

AH2-CC-48-AB6 V40 24 10.5
610 4.8

AH2-48-AB6 
AH2-CC-48-AB6 V33/V36 30 11.1

762 5.0
AH2-48-AB6 

AH2-CC-48-AB6 V40 30 10.4
762 4.7

I-VICFLEX-AB6: Vicflex™ AB6 型元件 - 冷庫應用安裝手冊 

I-40: Firelock™ 自動噴淋頭安裝手冊
FL-QR/DRY 系列 - 請參閱技術文件 45.01

FL-QR/DRY/SW 系列 - 请参阅技術文件 45.02

FL-QR/DRY/C 系列 - 请参阅技術文件 45.03

FL-QR/DRY/ST 系列 - 請參閱技術文件 45.04

FL-SR/DRY 系列 - 請參閱技術文件 45.51

FL-SR/DRY/SW 系列 - 请参阅技術文件 45.52

FL-SR/DRY/C 系列 - 请参阅技術文件 45.53

FL-SR/DRY/ST 系列 - 请参阅技術文件 45.54
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產品選擇和適應性的用戶責任
每位使用者應根據行業標準和專案規格、適用建築規範和相關法規以及 Victaulic（唯特
利）性能、維護、安全和警告說明，自行決定 Victaulic（唯特利）產品是否適合其特定最終
用途並承擔責任。本檔或任何其他檔以及來自 Victaulic（唯特利）員工的任何口頭建議、
意見或主張均不得被視為是對 Victaulic（唯特利）公司標準銷售條件、安裝指南或本免責
聲明中任何規定的改變、變更、替代或棄權。

智慧財產權
本聲明中有關可能或推薦使用材料、產品、服務或設計的任何陳述不表示或不得被解釋為
授予許可使用 Victaulic（唯特利）公司或其任何子公司或關聯公司的任何包含該使用或設
計的專利或其他智慧財產權，也不得在侵犯任何專利或其他知識產權的情況下推薦使用該
材料、產品、服務或設計。術語「已獲得專利」或「即將獲得專利」是指在美國和/或其他國
家的發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。

說明
該產品應由 Victaulic（唯特利）製造或按照 Victaulic（唯特利）規格製造。所有產品按照現
行 Victaulic（唯特利）安裝/裝配指導安裝。Victaulic（唯特利）保留不經通告改變產品規
格、設計和標準設備的權利，且不對此承擔任何責任和義務。

安裝
對於正在安裝的產品，請務必參閱 I-VICFLEX-AB1-AB2-AB10、I-VICFLEX-AB4-AB9、 
I-VICFLEX-AB7 或 I-VICFLEX-AB8。Victaulic（唯特利）產品的每一發貨包裝中附贈安裝手
冊，以提供全面的安裝與裝配資料，您還可在我們的網站 www.victaulic.com 上下載安裝
手冊的 PDF 版本。

擔保
有關擔保細節，請參閱現行價格表的擔保一節，或與 Victaulic（唯特利）聯繫。

商標
Victaulic（唯特利）和所有其他 Victaulic（唯特利）標誌均為 Victaulic（唯特利）公司和/ 
或其附屬實體在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。 

7.2 參考材料

VicFlex™ AB6 型支架

 
 
 
 
運往： 

VICFLEX™   型 AB6 元件幹式噴淋頭訂購

 

名稱： 訂購日期 

位址： 訂單： 
 

運輸經由： 

城市 標籤： 

州/省： 簽名*： 

 
* 我同意購買本訂單中指定的乾式噴淋頭，我知道該幹式噴淋頭不可退回也不可撤銷。 

郵遞區號： 

 

零件代碼設定表：使用下表中的選項配置零件代碼。不要圈出管道的訂購長度。在下面的圖表中為每個元件輸入適當的長度和數量。如果訂單頁面大小不夠用，請附上其他表格。

必須為訂購的每個配置填寫單獨的表單。 

 

級別 型號 連接 濺水盤 溫度 反應類型 K 係數 噴淋頭框 
架飾面： 

孔罩飾面 噴淋頭幹 
管長度 

孔罩樣式 支架樣式 軟管樣式 軟管 
長度 

A = VicFlex™
 

33 = V33 1
 

（隱蔽式） 
3 = 1" NPT B = 標準 C = 155°F/68°C Q =快速 4 = 5.6K 2 = 鍍鉻 0 = 塗漆冷軋鋼， 

飾面匹配噴淋頭 
框架飾面： 
X = 不鏽鋼 
W = 白色 
（RAL 9010） 
漆不鏽鋼 

120 = 12" 11 = 齊平式 UB6 = AB6 2 = AH2 4 = 48" 
  下噴式 F = 200°F/93°C S = 标准 5 = 8.0K 4 = 白色漆 180 = 18" 12 = 嵌入式  (NPT)  

 36 = V36 
（标准下喷式/ 
水平側牆式）
40 = V40 2 

（标准下喷式） 

 C = 水準 J = 200°F/93°C  6 = 11.2K （RAL 9010） 240 = 24" 13 = 裙座式 
15 = 隐蔽式 

17 = 可互換孔罩 5 

 3 = AH2  

  側牆式3
    B = 黑色 300 = 30"  (BSPT)  

  P = 隱藏式    N = VC-250 4   8 = AH2-CC 

（捕獲卡箍） 

 

             

             

             
 

1 V33 噴淋頭僅適用於孔罩飾面為 0 （塗漆冷軋鋼、飾面與噴淋頭飾面相匹配）和孔罩樣式為15 （隱蔽式）。  
2 V40 噴淋頭僅適用於濺水盤為 B （標準下噴式）、K 係數為 6 （K11.2） 和噴淋頭飾面為4 （白色 RAL 9010）和 N （VC-250）。  

3 水平側牆式不含可互換孔罩。 

4 VC-250 塗層僅適用於不鏽鋼孔罩。是UL 和 FM 認證的耐腐蝕塗層，VdS 和 LPCB 認可和認證的替代塗層。顯示鉻的顏色。不適用於隱蔽式噴淋頭。 
5 僅隨下噴式噴淋頭提供; 裙座式、嵌入式和齊平式孔罩已包含噴淋頭幹管中。  

 

 
 

將填妥的訂單發送給 pickvic@victaulic.com 
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