Victaulic® Installation-Ready™ gummifodrad fjarilsventil \/ctaul.d
serie 124 17.44-SWE

Serie 124

1.0 PRODUKTBESKRIVNING

Tillgangliga storlekar
e 2 -—8'/DN50 - DN200
Rérmaterial
e Avsedd for anvandning pa rostfria ror med &ndar som formats med Victaulic originalrillsystem (OGS)
(referensmaterial finns i avsnitt 7.0)
Férberedelse av rérande
e Victaulic Original Groove System (OGS)
Maximalt arbetstryck
e 232 psi/l 600 kPa/16 bar
e Fullt arbetstryck for dubbelriktade tjanster
Drifttemperatur
e Beror pa satet som valts i avsnitt 3.0
Tillampning
e |[nstallation-™ gummifodrade fjarilsventiler anvands vanligen i kommersiella och industriella vattensystem
e VS (varme, vatten och avlopp)
e Processvatten

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE | SLUTET AV DET HAR DOKUMENTET ANGAENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHALL ELLER SUPPORT. |
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1.0 PRODUKTBESKRIVNING (FORTS.)

Manévreringsalternativ

e Monteringsflans som uppfyller ISO-standard 5211

¢ Tiopsitioners handtag med las, kan ldsas med hanglas
e Manoverdon

e Anpassade for 2'/50 mm isolering

2.0 CERTIFIERING/LISTNINGAR

UK C €
cA
Uppfyller kdp-/lackageklassning A enligt SS-EN 12266-1, SS-EN 1074-1, SS-EN 1074-2 och 1SO 5208

Produkten ar utformad och tillverkad enligt Victaulics kvalitetsledningssystem som ar certifierat av LPCB i enlighet
med ISO-9001.

3.0 SPECIFIKATIONER - MATERIAL
Hus: Segjarn som overensstammer med ASTM A536, kvalitet 65-45-12.

Husets ytbehandling: (specificera val)
Standard: Orange emalj.
Tillval: Varmforzinkat.
Tillval: Sheradiserad férzinkning enligt ISO 17668.

Hus: Segjarn som 6verensstammer med ASTM A536, kvalitet 65-45-12.

Husets belaggning: (specificera val)
Standard: Svart emal;.
Tillval: Varmforzinkat.
Tillval: Sheradiserad forzinkning enligt ISO 17668.

Séte: Victaulic EPDM

EPDM. (Ljusgron randig fargkod.) Temperaturomrade —30 °F till +194 °F/-34 °C till +90 °C. REKOMMENDERAS
INTE FOR PETROLEUM ELLER ANGA.

ANMARKNING
e Anvandning vid laga temperaturer beror pa systemets driftkarakteristika. Kontakta Victaulic for information om lagtemperatursystem.

Bultar/muttrar: Bultar med oval hals av kolstal som uppfyller de mekaniska kraven i SS-EN SO 898-1 klass 9.8
(M10-M16) klass 8.8 (M20 och stérre). Sexkantsmuttrar i kolstal som uppfyller de mekaniska egenskapskraven
i ASTM AB63 klass 9 (metersystem - sexkantsmuttrar). Skenbultar och kraftiga sexkantsmuttrar ar elférzinkade
enligt ASTM B633 FE/ZND, utférandetyp Il (metersystem).
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3.0 SPECIFIKATIONER - MATERIAL (FORTS.)

Skiva: Rostfritt stal 316 som 6verensstammer med ASTM A351, kvalitet CF8M.
Skaft: Rostfritt stal typ AISI 416.
10-positioners lasbar spak:
Segjarn som Overensstammer med ASTM A536, kvalitet 65-45-12, med lasplatta i forzinkat kolstal och fasten
i forzinkat kolstal
Handtagets beldggning: (specificera val)
Standard: Svart emal;.
Tillval: Varmforzinkat.
Tillval: Sheradiserad forzinkning enligt ISO 17668.
Véaxeloperatdr (med nedanstéende alternativ):
Handhjul.
Handhjul med kedjehjul.

ANMARKNING
e En lasbar ventil galler de ventiler som kan lasas for att utestanga utrustningen och forhindra en oavsiktlig mandvrering av ventilen. Vid anvéndning tillsammans
med ett l[ampligt bryt-/lassystem kan flera hdnglds anvdndas. Ventilen kan lasas antingen helt 6ppen eller helt stangd.
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4.0 DIMENSIONER

Serie 124 Installation-Ready™ fjarilsventil — enbart ventilen

&
i

X

«—A—>]
Férmonterad Monterad Spar i skaftet visar skivans orientering
2-4" DN125 - 6'/DN150 216,3 mm - 8"/DN200
DN50 - DN100
Avstand
mellan
Storlek rérandarna Bult/mutter Dimensioner Vikt
Férmonterad
(tillstand
Installation- Skarv
Ready™) monterad
Faktisk Kopplings-
utvandig bultens F H Ung.
Nominell | diameter | Tillditet |Antal storlek X Y X Y A B C! | IS0 5211 G | (kvadrat) |(per styck)

tum tum tum tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum monte- tum tum pund

DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm | ringsflans | mm mm kg

2 2.375 1.99 2.38 6.58 2.38 6.48 3.91 4.55 0.64 0.35 7.4
DN50 60,3 51 2 M12x76 60 167 60 165 99 N 116 Fo7 16 9 3,4
2% 2.875 1.99 2.58 6.99 2.58 6.98 3.91 4.75 0.64 0.35 9.3
73,0 51 2 M12x76 66 178 66 1,77 99 N 120 Fo7 16 9 4,2

3.000 1.99 2.64 7.29 2.64 7.18 3.91 481 0.64 0.35 9.8

DN65 76,1 51 2 Sz 67 185 67 182 99 N 122 a 16 9 44
3 3.500 2.41 3.06 9.07 3.06 8.91 4.31 2.18 5.17 0.64 043 129

2 M1 FO7

DN80 88,9 61 6x83 78 230 78 226 109 55 131 0 16 11 5,9
4 4.500 2.41 3.54 | 1023 | 354 | 10.10 | 4.35 2.20 5.67 0.64 0.43 16.6
DN100 114,3 61 2 WIEED 90 260 90 257 110 56 144 F07 16 11 7,5
5.500 2.80 2 | M20x 108 427 | 1197 | 427 | 11.71 | 473 2.46 6.37 FO7 0.79 0.55 26.6

DN125 139,7 71 109 304 109 297 120 63 162 F10 20 14 12,1
6.500 2.82 2 | M20x127 474 | 13.17 | 474 | 1299 476 2.90 6.83 FO7 0.79 0.55 30.6

165,1 72 120 335 120 330 121 74 173 F10 20 14 13,9

6 6.625 2.82 2 | M20x127 474 | 13.17 | 474 | 1299 | 476 2.90 6.83 FO7 0.79 0.55 30.7
DN150 168,3 72 120 335 120 330 121 74 174 F10 20 14 13,9
8.515 3.36 6.23 | 15,51 | 6.23 | 1544 @ 573 3.76 7.93 0.83 0.67 54.3

216,3 85 oy 158 394 158 392 146 96 201 A 21 17 24,6

8 8.625 3.36 6.23 | 15,51 | 6.23 | 1544 | 5.73 3.76 7.93 0.83 0.67 54.1
DN200 219,1 85 2 | M22x140 158 394 158 392 146 96 201 F10 21 17 24,6

L Till enheter med isoleringsforlangningssats (1-120,EXT):
o |aggtill 2 %'/63 mm pa "C"-mattet.
e |agg till vikt enligt nedan:
e 2"-76,1 mm = 1.0 pund/0,5 kg
e 3"-4"=1.3pund/0,6 kg
e 139,7 mm-6"= 1.7 pund/O,8 kg
e 216,3 mm -8"=2.0 pund/0,9 kg
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4.1 DIMENSIONER

Serie 124 Installation-Ready™ fjarilsventil — med handtag

A am
\[ I
: w5l
l«—A—>
Avstand
mellan
Storlek rérandarna|  Bult/mutter Dimensioner Vikt
Férmonterad
. . (tillstand Skarv
ulis!;:fili(g K%zﬁlér:]is- Installation-Ready™) monterad Ung.
Nominell | diameter | Tilliten | Antal | storlek X Y X Y A B TR J2 K |(per styck)
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum pund
DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
2 2.375 1.99 2.38 6.58 2.38 6.48 3.91 7.00 6.00 1.93 8.1
DN50 60,3 51 2 M12x76 60 167 60 165 29 N 178 152 49 3,7
2% 2.875 1.99 ) M12x76 2.58 6.99 2.58 6.98 3.91 7.00 6.20 1.93 9.9
73,0 51 X 66 178 66 1,77 29 N 178 157 49 4,5
3.000 1.99 2.64 7.29 2.64 7.18 3.91 7.00 6.26 1.93 10.5
DN65 76,1 51 2 M12x76 67 185 67 182 29 - 178 159 49 4,8
3 3.500 2.41 > | M16x83 3.06 9.07 3.06 8.91 4.31 2.18 9.00 6.37 222 14.3
DN80 88,9 61 78 230 78 226 109 55 229 162 56 6,5
4 4.500 2.41 > | M16x83 3.54 10.23 3.54 10.10 435 2.20 9.00 6.87 222 18.0
DN100 114,3 61 90 260 90 257 110 56 229 174 56 8,2
5.500 2.80 2 | M20x 108 427 11.97 4.2 11.71 4.73 2.46 12.00 7.72 242 28.1
DN125 139,7 71 109 304 109 297 120 63 305 196 61 12,8
6.500 2.82 2 M20x127 474 13.17 474 12.99 4.76 2.90 12.00 8.18 2.42 32.1
165,1 72 120 335 120 330 121 74 305 208 61 14,6
6 6.625 2.82 5 IM20x127 4.74 13.17 4.74 12.99 4.76 2.90 12.00 8.18 242 32.2
DN150 168,3 72 120 335 120 330 121 74 305 208 61 14,6
8.515 3.36 2 | M22x 140 6.23 15.51 6.23 15.44 5.73 3.76 14.00 9.53 2.72 56.1
216,3 85 158 394 158 392 146 96 356 242 69 25,4
8 8.625 3.36 5> | M22x 140 6.23 15.51 6.23 15.44 5.73 3.76 14.00 9.53 2.72 559
DN200 219,1 85 158 394 158 392 146 96 356 242 69 25,4

2 Till enheter med isoleringsforlangningssats (1-120,EXT):
o Laggtill 2 %'/63 mm pa "C"-mattet.
e |agg till vikt enligt nedan:
e 2'-76,1 mm= 1.0 pund/0,5 kg
e 3"-4" =1.3 pund/0,6 kg
e 139,7 mm-6"= 1.7 pund/0,8 kg
e 216,3 mm-8"=2.0 pund/0,9 kg
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4.2 DIMENSIONER

Serie 124 Installation-Ready™ fjarilsventil — med manéverdon

V P
[
uiLsay
I~
<B
Avstand
mellan
Storlek rorandarna; Bult/mutter Dimensioner Vikt
Férmonterad
(tillstand
Installation- Skarv
Faktisk Kopplings- Ready™) monterad
utvandig bultens Ung.
Nominell| diameter | Tilliten |Antal storlek X Y X Y A B L3 M N P v W |(per styck)

tum tum tum tum tum tum tum | tum  tum | tum | tum tum | tum | tum | tum pund

DN mm mm mm mm | mm | mm | mm |mm mm| mm | mm | mm | mm | mm | mm kg

2 2375 1.99 > | Mi2x76 | 238 | 658 | 238 | 648 [391| | 752 | 394 | 516 | 1.65 | 1.89 | 368 9.9

DN50 60,3 51 60 167 60 165 | 99 191 100 131 42 48 93 4,5
2% 2.875 1.99 5> | M12x76 2.58 6.99 2.58 6.98 | 3.91 _ 7.72 3.94 516 | 1.65 | 1.89 | 3.68 12.2

7,30 51 66 178 66 1,77 | 99 196 100 131 42 48 93 5,5

3.000 1.99 5 | M12x76 2.64 7.29 2.64 7.18 | 3.91 _ 7.80 394 516 165 189 3.68 123

DN65 76,1 51 67 185 67 182 | 99 198 100 131 42 48 93 5,6
3 3.500 241 5> | M16x83 3.06 9.07 3.06 891 1431 218 8.14 394 516 | 165 | 1.89  3.68 15.2

DN80 88,9 61 78 230 78 226 | 109 | 55 | 207 100 131 42 48 93 6,9
4 4.500 241 2 | M16x83 354 1023 | 354 10.10 | 435220 864 @ 394 516 165 189 3.68 18.9

DN100 | 1143 61 90 260 90 257 | 110 | 56 | 219 | 100 131 42 48 93 8,6
5.500 2.80 2 | M20x108 427 | 1197 | 427 | 11.71 | 473 2.46| 10.00 | 4.92 6.89 | 220 | 224 453 29.9

DN125 139,7 71 109 304 109 297 | 120 | 63 254 125 175 56 57 115 13,6
6.500 2.82 2 | M20x127 474 | 1317 474 | 1299 476 290 1047 492 6.89 220 224 453 339

165,1 72 120 335 120 330 121 | 74 266 125 175 56 57 115 154

6 6.625 2.82 2 | M20x127 474 | 1317 | 474 | 1299 | 476 | 290| 1047 | 4.92 6.89 | 220 | 224 453 34.0
DN150 168,3 72 120 335 120 330 | 121 | 74 | 266 125 175 56 57 115 154
8.515 3.36 2 M22x 140 6.23 1551 | 6.23 1544 | 573 3.76 1226 6.30 717 220 224 522 61.3

216,3 85 158 394 158 392 | 146 | 96 | 311 160 182 56 57 | 133 27,8

8 8.625 3.36 2 | M22x 140 6.23 | 1551 | 6.23 | 1544 | 573 |3.76  12.26 | 6.30 77 | 220 | 224 | 5.22 61.1
DN200 | 21911 85 158 394 158 392 | 146 | 96 | 311 160 182 56 57 | 133 27,7

3 Till enheter med isoleringsforlangningssats (1-120,EXT):
o Laggtill 2 %'/63 mm pa "C"-mattet.
e |agg till vikt enligt nedan:
e 2'-76,1 mm= 1.0 pund/0,5 kg
e 3"-4"=1.3pund/0,6 kg
e 139,7 mm-6"= 1.7 pund/0,8 kg
e 216,3 mm - 8" = 2.0 pund/0,9 kg
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4.3 DIMENSIONER

Tillbehor
Kedjehjul

Kedjehjulen monteras till handhjulens vaxeloperatdr. Kugghjulets krans och styrarmar ar tillverkade av gjuten
aluminium. Kedjan &r av ej svetsade, galvaniserade laslankar.

BESTALLNING:
Specificera typ av ventil och manoverdon med ventilnumreringssystemet visat pa sidan 10.
Ange alltid hur lang kedja som behdvs.

For isolering och 13s, kontakta Victaulic for information. Forlangningar for handhjulets ingdngsaxel ska inte anvéndas
med kedjehjul.

o ——

1 —

) 1

Kedjehjul och styrning
med sakerhetskabelsats

Storlek Kedjehjulsstorlek Dimensioner Vikt
Faktisk utvandig Kuggdimension Kedja (diameter) Cirka
Nominell diameter standardstorlek A (per styck)
tum tum tum tum Ib
DN mm mm mm kg
2-4 2.375-4.500 0 5 4.00 4.63 2.00
DN50 - DN100 60,3-114,3 102 118 0,9
5.500 - 6.625 1 1/0 5.75 6.38 4.00
DN125 - DN150 139,7-168,3 146 162 1,8
8 8.515 - 8.625 7.50 7.75 5.00
1% 1/0
DN200 216,3-219,1 190 197 2,3
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5.0 PRESTANDA

Serie 124 Installation-Ready™ fjarilsventil

Flédesegenskaper
Cv/Kv-varden for vattenfloéde vid +60 °F/+16 °C med olika skivpositioner visas i tabellen nedan,
Formler for Cv/Kv-varden:

AP =(Q? Dir: AP = @7 Dar:
c2 Q = Fléde (GPM) K? Q = Flode (m?/tim)
! AP =Tryckfall (psi) AP =Tryckfall (bar)
Q=C, xﬁ C, = Flodeskoefficient Q =K, x JA? K, = Flodeskoefficient
Storlek
Faktisk
Nominell utvandig
storlek diameter Helt 6ppen
tum tum C
DN mm Kv
2 2.375 149
DN50 60,3 128
2% 2.875 283
73,0 243
3.000 273
DN65 76,1 235
3 3.500 298
DN80 88,9 256
4 4.500 653
DN100 114,3 562
5.500 858
DN125 139,7 738
6.500 1667
165,1 1434
6 6.625 1667
DN150 168,3 1434
8.515 2695
216,3 2318
8 8.625 2695
DN200 219,1 2318
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5.0 PRESTANDA (FORTSATTNING)

Serie 124 Installation-Ready™ fjarilsventil

Flodeskoefficienter

Storlek Flodeskoefficienter
Grader fran stangd
90 70 60 50 40 30
Faktisk
Nominell utvandig / / / /
storlek diameter
tum tum C Cv Cv Cv C Cv
DN mm Kv Kv Kv Kv Kv Kv
2 2.375 149 114 74 42 24 11
DN50 60,3 128 98 64 36 21 10
2% 2.875 283 190 112 63 37 18
73,0 243 163 96 54 32 16
3.000 273 216 138 76 43 22
DN65 76,1 235 186 118 65 37 19
3 3.500 298 183 112 64 36 23
DN80 88,9 256 158 97 55 31 20
4 4.500 653 383 238 134 69 32
DN100 114,3 562 329 204 116 59 28
5.500 858 585 366 216 117 53
DN125 139,7 738 503 314 186 101 45
6.500 1667 1122 659 406 235 111
165,1 1434 965 567 350 202 95
6 6.625 1667 1122 659 406 235 111
DN150 168,3 1434 965 567 350 202 95
8.515 2695 2007 1349 854 517 269
216,3 2318 1726 1160 734 444 231
8 8.625 2695 2007 1349 854 517 269
DN200 219,1 2318 1726 1160 734 444 231
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5.1 PRESTANDA

Serie 124 Installation-Ready™ fjarilsventil

Atdragningsmoment

Storlek Moment - pund-tum/Nm
Faktisk
utvandig
Nominell | diameter Differentialtryck — psi//bar
tum tum
DN mm 50/3 100/7 150/10 200/14 232/16
2 2.375 52 64 75 87 94
DN50 60,3 6 7 8 10 11
2% 2.875 64 79 93 108 117
73,0 7 9 11 12 13
3.000 86 100 114 128 137
DN65 76,1 10 11 13 14 15
3 3.500 137 176 204 237 251
DN80 88,9 15 20 23 27 28
4 4.500 190 229 269 309 334
DN100 114,3 21 26 30 35 38
5.500 409 544 680 815 901
DN125 139,7 46 62 77 92 102
6.500 542 663 782 904 982
165,1 61 75 88 102 111
6 6.625 542 663 782 904 982
DN150 168,3 61 75 88 102 111
8.515 862 982 1103 1224 1307
216,3 97 111 125 138 148
8 8.625 862 982 1103 1224 1307
DN200 219,1 97 111 125 138 148

Kalla:

Dessa momentvarden grundar sig pa testdata med ventiler i vatten vid omgivningstemperatur med EPDM-tatningar.
For andra material och villkor, anvdnd lamplig faktor.

Momentfaktorer:

Alla momentvarden ar for normala forhallanden (dvs. ventilen anvands minst en gang i kvartalet, skivkorrosionen
forvantas vara ringa, mediet ar rent och icke-notande och de kemiska effekterna pa elastomeren ar ringa).

Typiska vatskemomentsfaktorer som allmédnt anvéands inom branschen ér:
Vatten: 1.0; Smord: 0.8.

Materialmomentsfaktorer:
EPDM =1.0

Cyklingsfaktor:

Ventilmomentet tkar vanligen och styrdonets uteffekt minskar nar ventilen mandvreras cykliskt. En faktor pa 1.5 bor
anvandas nar de totala ventilcyklerna forvantas dverstiga 5 000.

Manoévreringsfaktor:

En faktor bor laggas till for att svara for potentiell drift i styrdonets uteffekt pa grund av styrdonets prestanda,
felinstallning eller extern paverkan (dvs. luft eller stromférsorjning). For detta kan en faktor pa upp till 1.25 anvandas.

Kombinerade momentfaktorer:

Nar flera vridmomentsfaktorer tilldmpas, kombineras de genom att multipliceras. Exempel: EPDM-tatning
och en 5000-cykelsfaktor blir den kombinerade faktorn 1.0 X (1.5) = 1.5.

ANMARKNINGAR
e Under vissa hogflodesforhallanden kan det hydrodynamiska momentet 6verstiga satesmomentet. Stora fjarilsventiler rekommenderas inte fér anvandning
i ett fritt utstromningsférhallande, som att fylla en tom ledning med vatska eller tappa ur ett system vid fullt nominellt tryck.

e Kontakta Victaulic fér annan anvandning.
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5.2 PRESTANDA

Serie 124 Installation-Ready™ fjarilsventil

Numreringssystem
V -040-124 P E-O

Verklig utv. Storlek

Typ diatum/mm Kod Serie Hus Séte Operator

Vo 2375/603 020 124 P-Malad E-EPDM 0- Enbart ventil
2.875/73,0 024 G- Galvaniserad 2-10-positioners l&sbar spak
3000/76,1 761 D- Sherardiserad 3- Mandverdon med handhjul
35001889 | 030 forzinkad 6 - Manoverdon med kedjehjul

4.500/114,3 040
5.500/139,7 139
6.500/165,1 165
6.625/168,3 060
8.500/216,3 216
8.625/2191 080

5.3 PRESTANDA

Serie 124 Installation-Ready™ fjarilsventil
Viktiga installationsovervaganden

Kompletta installationsanvisningar finns i I-120 installations- och mandverdonskonverteringshandbok.

Vid anvandning av serie 124 Installation-Ready™ fjarilsventiler for strypning rekommenderar Victaulic att skivan inte
stélls i under 30 graders Oppet lage. For basta resultat ska skivan vara mellan 30 och 70 grader dppen, detta beror
pa rorsystemets krav/karaktéristika for flode. Hoga flodeshastigheter och/eller strypning med skivan, 6ppen under

30 grader, kan leda till buller, vibration, kavitation, erosion och/eller forlust av kontrollen. Kontakta Victaulic betraffande
strypning.

Victaulic rekommenderar att flodeshastigheten for vatten begréansas till 4 meter/sekund. Kontakta Victaulic innan
ventilen installeras dar hogre flodeshastigheter kravs eller specificeras,

Victaulic rekommenderar goda rorforlaggningsmetoder och att ventilen monteras fem ganger diametern efter kallor
till oregelbundet flode som pumpar, rorvinklar och reglerventiler. Om det inte &r praktiskt genomforbart pa grund
av utrymmesbegransningar ska systemet utformas sa att ventilen placeras och positioneras sa att paverkan

av dynamiska moment och pé livsldngden minimeras.

Installera inte fjarilsventiler pa systemet med skivan i helt 6ppet lage.
Frilagd skiva kan skadas sa att ventilen inte fungerar korrekt.
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6.0 MEDDELANDEN

A\ VARNING

15
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e Bar skyddsglasogon, skyddshjalm och skyddsskor.

UTAN EFTERFOLJANDE SYSTEM.

e Lis igenom och foérsta alla instruktioner innan du bérjar installera rérprodukter fran Victaulic.

e Avlasta alltid trycket och drinera rorsystemet fére montering, demontering, justering eller underhall av Victaulic rérprodukter.

e ANVAND INTE INSTALLATION-READY™ FJARILSVENTIL | ROR UTAN EFTERFOLJANDE SYSTEM ELLER FOR LACKAGEPROV | ROR

e KONTROLLERA ALLTID ATT KOMPONENTER SOM SKA SATTAS IHOP MED VENTILEN HAR KORREKT SPARPROFIL.
e LOSSA OCH DRA INTE AT FASTELEMENT NAR VENTILEN AR TRYCKSATT.
e Systemkonstruktoren ansvarar for att lampligt material for vatskan anvands i komponenter som sadtts samman med ventilen.

o Effekten av den kemiska sammansattningen, pH-virdet, temperaturen, kloridnivan, syrenivan och flédet i den parade komponenten
ska utvarderas for att bekrafta att systemets livslangd kommer att vara acceptabel for den avsedda tjansten.

Underlatenhet att folja denna instruktion kan leda till dédsfall eller svara personskador och materiella skador.

7.0 REFERENSMATERIAL

24.01: Victaulic-verktyg for preparering av réret

1-120: Victaulic installations- och mandverdonskonvertingsanvisningar

Anvandarens ansvar for val av produkt och dess lamplighet
Varje anvéndare ansvarar for utvarderandet av Victaulic-produkternas lamplighet for en
viss slutanvandning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, gallande
bygglagar och motsvarande foreskrifter samt Victaulics instruktioner om prestanda,
underhall, sakerhet och varningar. Inget i detta eller ndgot annat dokument, eller genom
muntliga rekommendationer, rad eller dsikter fran nagon Victaulic-anstalld ska anses
kunna &ndra, variera, ersétta eller &sidosatta nagon bestammelse i Victaulic Company
standard forséljningsvillkor, installationsguide eller den har friskrivningsklausulen.

Immateriella rattigheter
Inget uttalande héri géllande en mojlig eller féreslagen anvandning av nagot material,
produkt, tjanst eller design ar att anse som eller ska anvandas for att bevilja en licens
under nagot patent eller 6vrig immateriell rattighet tillhorande Victaulic eller nagot
av dess dotterbolag eller filialer som tacker sddan anvandning eller design, eller
som rekommendation fér anvandning av sadant material, produkt, tjanst eller design
som bryter mot nagot patent eller immateriell rattighet. Termerna "Patenterad" eller
"Patentsokt" géller design- eller anvdandningspatent eller patentanvandningar for artiklar
och/eller metoder som anvands i USA och/eller andra léander.

Anmérkning
Den har produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla
produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner
frén Victaulic. Foretaget Victaulic forbehéller sig ratten att andra produktspecifikationer,
former och standardutrustningar utan foregdende meddelande och forpliktelser.

Installation
Lé&s alltid igenom Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner for
produkten som du installerar. Handbockerna ingdr i varje leverans av Victaulic-produkter
och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgangliga
i PDF-format pa var hemsida pa www.victaulic.com.

Garanti
Se garantiavsnittet i géllande prislista eller kontakta Victaulic fér information.
Varumarken

Victaulic och alla 6vriga Victaulic-marken &r varumérken eller registrerade varumarken
som tillhor foretaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra lander.
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