FireLock™ Alarmklep Vetaulic
Serie 751 30.01-DUT

Serie 751 Serie 751 Europese trim

1.0 PRODUCTBESCHRUVING

Beschikbare afmetingen

e 1% -8"40-200 mm

Drukklasse

e 1% -6"40-152,4 mm 300 psi/2068 kPa/20 Bar
e 232 psi/1600 kPa/16 bar Zie hoofdstuk 5.0

Configuraties van de kleppen

e Zonder bediening

e \ooraf getrimd

e Vic-Quick stijgleidingen: Vooraf getrimd en omvat:
o Afsluiter (1 %"/40 mm: Serie 728 Ball Valve, 2" — 8'/50 — 200 mm: Serie 705 FireLock vlinderklep)
e Afvoerverbindingskit
e Alarmdrukschakelaar(s)

e Fire-Pac Series 745 (zie Victaulic publicatie 30.23)

Buisvoorbereiding

e Victaulic Original Groove System (OGS)
Toepassing/Media

e Uitsluitend voor gebruik in brandbeveiligingssystemen.

2.0 CERTIFICERING/VERMELDINGEN

O |

LISTED APPROVED

LEES STEEDS ALLE OPMERKINGEN AAN HET EINDE VAN DIT DOCUMENT MET BETREKKING TOTDE PRODUCTINSTALLATIE,
HET ONDERHOUD OF DE ONDERSTEUNING.
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3.0 KENMERKEN - MATERIAAL

Materialenlijst: Basisklep

Lichaam: Nodulair gietijzer, ASTM A-536, klasse 65-45-12
Klep: Aluminium brons UNS-C95500

As: Roestvast staal 17-4PH

Klepafdichting: EPDM

Zitting O-ringen: Nitril

Klepveer: Roestvast staal (serie 300)
Onderlegringen: PTFE

Dekplaatbouten: Verzinkt koolstofstaal
Dekplaatpakking: Nitril

Dichtingsplaat: Aluminium brons (UNS-C95400)

Maten 1% — 3-inch/DN40 — DN80 -

en 8-inch/DN200

e e

ltem Beschrijving
1 Klepbehuizing
Klep
Klepafdichting
Dichtingsring
Afdichtingsmoer
Dichtingsplaat
Zelfdichtende schroef

N ooun b~ w N

Maten 4 — 6-inch/
DN100 - DN150

Item

10
1
12
13
14

Beschrijving
Klepveer
Ring
As
Klep bevestingsplug as

Afdekplaat
Dekplaatpakking
Dekplaatbouten
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3.1 SPECIFICATIES — MATERIAAL

Standaardtrim: cULus, FM, CCC versie
Serie 751 FireLock Alarmklep

De grijze gebieden geven componenten aan die
standaard worden geleverd bij het bestellen van de VQR.

De oranje gebieden geven opti comp
aan die optionele apparatuur zijn.

Naar watermotoralarm of
optionele Serie 752V
Vertragingsventilatiekit

— [ Optionele locatie |

L. _voorltem8 |

@

Buis naar Open Afvoer

Optionele Serie 752V-
Vertragingsventilatiekit

Normaal Gesloten
(Vergrendelbaar)

&

()]
d%Naar =7

afvoer

watertoevoer
N

afvoer

Item Beschrijving Item Beschrijving
1 Serie 751 FireLock Alarmklep 8 Alarmdrukschakelaar (Optioneel/Apart verkocht)
2 FireLock Starre koppeling (Optioneel/Apart verkocht) 9 Kogelklep Alarmleiding (Normaal open)
3 Hoofdcontroleklep van de watervoorziening 10 Kogelklep Alarmleiding (Normaal gesloten)

(Optioneel/Apart verkocht)

Systeemdrukmanometer/manometerklepunit

4 Hoofdafvoerklep van het systeem 11 (0-300 psi/0-2068 kPa)
. . . Drukmanometer watertoevoer/manometerklepunit
16|
5 Afvoerbegrenzing Alarmleiding(%e-inch) 12 (0-300 psi/0-2068 kPa)
6 Serie 752 Vertragingskamerunit (Optioneel/Apart verkocht) 13 Swingende terugslagklep
7 Serie 760 Watermotoralarmunit (Optioneel/Apart verkocht) 14 Serie 752 Vertragingsventilatiekit' (Optioneel/Apart verkocht)

1 De Serie 752V Vertragingsventilatiekit is vereist telkens luchtonderbreking nodig is boven de Serie 752 VdS Vertragingskamerunit. Bovendien is de Serie 752V
Vertragingsventilatiekit vereist wanneer verschillende kleppen zijn gekoppeld tot één watermotoralarm en een terugslagklep elke lijn isoleert.
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3.2 SPECIFICATIES — MATERIAAL

Standaardtrim: cULus, FM, CCC versie
Serie 751 FireLock Alarmterugslagklep en -trim voor gebruik in combinatie met een overdrukpomp

De grijze gebieden geven componenten aan die
daard worden g bij hetk llen van de VQR.

De oranje gebieden geven

Naar watermotoralarm
of optionele Serie 752V
Vertragingsventilatiekit

Normaal open
(vergrendelbaar) o

&

Leiding naar open afvoer

o

Optionele Serie 752V-
vertragingsventilatiekit

@ Normaal Gesloten
j@/ (Vergrendelbaar)

Vanuit
N Wwatertoevoer
" ™~

@

Naar
afvoer

Item Beschrijving Item Beschrijving
1 Serie 751 FireLock Alarmklep 10 Kogelklep Alarmleiding (Normaal gesloten)
FireLock Starre koppeling (Optioneel/Apart verkocht —

2 Wordt standaard meegeleverd bij de bestelling van een VQR-unit) 1 Isolatiekogelklep overdrukpomp (normaal open)

3 FireLock Starre koppeling (thioneel/Apart verkocht - Wordt 12 Drukschakglaar Overdrukpomp )
standaard meegeleverd bij de bestelling van een VQR-unit) (Apart verkocht/Niet verstrekt door Victaulic)

4 Hoofdafvoerklep van het systeem 13 Drukschakelaar ?&2:?;2';{33;2;50'&@@%'klep

5 Afvoerbegrenzing Alarmleiding(%s-inch) 14 Systeemdrukmanometer (0-300 psi/0-2068 kPa)

6 Serie 752 Vertragingskamerunit (Optioneel/Apart verkocht) 15 Manometer watertoevoer (0-300 psi/0-2068 kPa)

7 Serie 760 Watermotoralarmunit (Optioneel/Apart verkocht) 16 Swingende terugslagklep

8 Alarmdrukschakelaar (Optioneel/Apart verkocht) 17 Serie 752 Vertragingsventilatiekit' (Optioneel/Apart verkocht)

9 Kogelklep Alarmleiding (Normaal open)

1 De Serie 752V Vertragingsventilatiekit is vereist telkens luchtonderbreking nodig is boven de Serie 752 VdS Vertragingskamerunit. Bovendien is de Serie 752V
Vertragingsventilatiekit vereist wanneer verschillende kleppen zijn gekoppeld tot één watermotoralarm en een terugslagklep elke lijn isoleert.
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3.2 SPECIFICATIES — MATERIAAL (VERVOLG)

Standaard Trimpakket
Optionele accessoires (specificeer keuze):

Serie 752 Vertragingskamer — Vereist wanneer de Serie 751 FireLock Alarmklep geinstalleerd wordt in een
variabel druksysteem om de mogelijkheid op valse alarmen te beperken. (Raadpleeg 30.01).

Serie 752V Vertragingsventilatiekit — Vereist wanneer een elektrische drukschakelaar is geinstalleerd
op de vertragingskamer zonder een watermotoralarm.

Serie 760 Watermotoralarm — De Serie 751 FireLock Alarmcontroleklep werd ontwikkeld om een mechanisch
alarm te activeren wanneer een langdurige waterstroom (zoals een open sprinkler) ervoor zorgt dat de alarmklep
los komt van de zitting. (Raadpleeg 30.32).

Alarmdrukschakelaar — De Serie 751 FireLock Alarmklep werd ontwikkeld om een drukschakelaar te installeren
om de elektrische alarmen en controlepanelen te activeren wanneer een langdurige waterstroom (zoals een open
sprinkler) ervoor zorgt dat de alarmklep los komt van de zitting.

Waterstroomdetectoren — Er zijn waterstroomdetectoren beschikbaar voor installatie op de stijgleiding.
Trimkit beschikbaar voor configuratie met overdrukpomp.
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3.3 SPECIFICATIES - MATERIAAL

Materialenlijst: Europese basisklep
Serie 751 FireLock Alarmklep

Enkel 8 inch-/DN200 — kleppen

Alle andere maten

ltem Beschrijving ltem Beschrijving
1 Klepbehuizing 8 Zelfdichtende schroef
2 Houderbus klep-as 9 Afdekplaatpakking
3 As 10 Afdekplaat
4 Klep 1 Dekplaatbout
5 Klepveer 12 Dichtingsring
6 Klepafdichting 13 Afdichtingsmoer
7 Dichtingsplaat
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3.4 SPECIFICATIES - MATERIAAL

Europese Trim: VdS, CE, UKCA, FM, EAC, LPCB, SBSC, FG
Serie 751 FireLock Alarmklep met Verticale Trim

De grijze gebieden geven componenten aan die standaard worden geleverd bij het bestellen van de VQR.
De oranje gebieden geven optionele componenten aan.

Alle niet-grijsgemaakte gebieden worden standaard geleverd bij de desbetreffende regelaarconfiguratie.

VdS, CE, UKCA, FM, EAC

vertragingsventilatiekit

i i
i \
r - !
i i Naar optioneel watermotoralarm ‘
! ! of Serie 752V- !
' ' vertragingsventilatiekit '
! ! 1 !
P | O(w |
I 1 |
' Naar optioneel watermotoralarm - ' !
of Serie 752\~ \ = \
vertragingsventilatiekit i iLeiding naar open afvoel & Normaal open :
B ‘ (vergrendelbaar), ‘

~ &
& ' @ ;
rad {9 : !
] i Optionele Serie 752V ‘
i i

Leiding naar open afvoer. @
Normaal

\

\

i

i

i

\

1 open W)
‘ @ (vergrendelbaar) &,
i D9
\

i

i

i

Optionele Serie 752V-
vertragingsventilatiekit
\\\‘ -
| 7
S % ,/"/
L
\
! ! toevoer
\ \
\ \
ltem Beschrijving ltem Beschrijving

1 Serie 751 FireLock Europese Alarmklep 10 Beperkte opening/Alarmleiding

2 Starre FireLock™-koppeling' 11 Serie 752 VdS-vertragingskamer

3 Hoofdregelklep watertoevoer’ 12 Alarmdrukschakelaar

4 Manometerklep 13 Kogelklep Alarmleiding

5 Manometer watertoevoer 14 Eindschakelaar, compleet, voor bewaking van de alarmleiding

6 Swingende terugslagklep 14a Kogelklep voor bewaking van de alarmleiding

7 Systeemdrukmeter 15 Serie 760 Watermotoralarm

8 Klep voor systeemtest 16 Serie 752V-vertragingsventilatiekit?

9 Hoofdafvoerklep van het systeem 17 Afvoerverbindingskit

1 De Serie 752V Vertragingsventilatiekit is vereist telkens luchtonderbreking nodig is boven de Serie 752 VdS Vertragingskamerunit. Bovendien is de Serie 752V
Vertragingsventilatiekit vereist wanneer verschillende kleppen zijn gekoppeld tot één watermotoralarm en een terugslagklep elke lijn isoleert.

30.01-DUT 2218 Rev S Bijgewerkt 01/2024  © 2024 Victaulic Company. Alle rechten voorbehouden.

victaulic.com 7 \/ctauluc“


http://www.victaulic.com/en/
http://www.victaulic.com

victaulic.com

3.4 SPECIFICATIES — MATERIAAL (VERVOLG)

Standaard Trimpakket
Optionele accessoires (specificeer keuze):

Serie 752 Vertragingskamer — Vereist wanneer de Serie 751 FireLock Alarmklep geinstalleerd wordt in een
variabel druksysteem om de mogelijkheid op valse alarmen te beperken. (Raadpleeg 30.01).

Serie 752V Vertragingsventilatiekit — Vereist wanneer een elektrische drukschakelaar is geinstalleerd

op de vertragingskamer zonder een watermotoralarm.

Serie 760 Watermotoralarm — De Serie 751 FireLock Alarmcontroleklep werd ontwikkeld om een mechanisch
alarm te activeren wanneer een langdurige waterstroom (zoals een open sprinkler) ervoor zorgt dat de alarmklep
los komt van de zitting. (Raadpleeg 30.32).

Waterstroomdetectoren — Er zijn waterstroomdetectoren beschikbaar voor installatie op de stijgleiding.
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4.0 AFMETINGEN

Standaardafmetingen Trim: cULus, FM, CCC versie

Standaardtrim en trim voor gebruik in combinatie met een overdrukpomp (zonder opties voor de afvoerverbindingskit
en hoofdcontroleklep van de watervoorziening).

[— -

Volledig open

OPMERKINGEN
e De "A" afmeting is de werkelijke uitbouwmaat van het lichaam van de afsluiter.

e \oor systemen met de optionele Serie 752 Vertragingskamermontage voeg 12 inches/305 mm toe aan de "B"-afmeting om rekening te houden met
bijkomende hoogte.

Maat Afmetingen Ong. Gewicht elk
Feitelijke
buiten- Zonder Met
Nominaal | diameter A B Bl E F G H | J K L Trim Trim
inches inches inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches Ibs Ibs
DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
1% 1.900 9.00 10.75 17.88 3.25 8.00 7.13 6.13 9.88 10.00 1.75 6.38 13.0 31.0
DN40 48,3 229 271 453 83 201 181 156 250 254 45 160 5,9 14,0
2 2.375 9.00 10.75 17.88 3.25 8.13 7.13 6.13 9.88 10.00 1.75 6.38 13.0 31.0
DN50 60,3 229 271 453 83 204 181 156 250 254 45 160 5,9 14,0
2% 2.875 12.63 12.50 19.25 4.38 7.13 6.75 6.72 11.00 11.25 7.13 32,0 53.0
73,0 321 317 488 111 179 172 171 279 285 B 178 14,5 24,0
3.000 12.63 12.50 19.25 4.38 7.13 6.75 6.72 11.00 11.25 7.13 33.0 54.0
DN65 76,1 321 317 488 111 179 172 171 279 285 B 178 15,0 24,5
3 3.500 12.63 12.50 19.25 4.38 7.13 6.75 6.72 11.00 11.25 7.13 33.0 54.0
DN80 88,9 321 317 488 111 179 172 171 279 285 - 178 15,0 24,5
4 4.500 15.13 18.00 22.25 4.88 7.50 4.25 7.21 12.63 14.13 2.88 6.38 55.0 77.0
DN100 114,3 382 455 563 124 190 108 184 321 358 73 160 25,0 35,0
6.500 16.00 18.63 22.75 5.63 8.75 413 7.59 13.38 14.50 2.63 6.38 74.0 96.0
165,1 407 473 575 143 222 105 193 340 368 67 160 33,5 43,5
6 6.625 16.00 18.63 22.75 5.63 8.75 413 7.59 13.38 14.50 2.63 6.38 77.0 99.0
DN150 168,3 407 473 575 143 222 105 193 340 368 67 160 35,0 45,0
8 8.000 17.50 18.50 22.25 713 9.75 3.75 9.33 14.25 15.88 1.00 6.38 120.0 140.0
DN200 203,2 445 468 564 181 248 95 237 362 403 25 160 54,5 63,5
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4.0 AFMETINGEN

Standaardafmetingen Trim: cULus, FM, CCC versie

Standaardtrim en trim voor gebruik in combinatie met een overdrukpomp (met opties voor de afvoerverbindingskit
en hoofdcontroleklep van de watervoorziening).

A 4 —inch/114.3 mm Series 751 FireLock Alarmklep met optionele afvoerverbindingskit en hoofdcontroleklep van
de watervoorziening wordt hieronder weergegeven.

|——— ()

F— [— o H—

J
Volledig open

OPMERKINGEN
e De "A" afmeting is de werkelijke uitbouwmaat van het lichaam van de afsluiter.

e De "Al" afmeting is de werkelijke uitbouwmaat van het lichaam van de afsluiter met optionele hoofdcontroleklep van de watervoorziening.

e \oor systemen met de optionele Serie 752 Vertragingskamermontage voeg 12 inches/305 mm toe aan de "B"-afmeting om rekening te houden met
bijkomende hoogte. De "D" en "D1" afmetingen zijn geen vaste afmetingen. De druppelbak van de afvoeraansluitingskit kan worden gedraaid voor een
grotere ruimte aan de achterzijde van de trim.

e De componenten die als stippellijn worden getoond, geven optionele apparatuur aan.

e De aanbevolen optionele afvoerverbindingskit (weergegeven in oranje) wordt weergegeven voor referentie en uitbouwmaten.

Maat Afmetingen Ong. Gewicht elk
Feitelijke

buiten- Zonder | Met

Nominaal | diameter A Al B Cc E F G H | J K L Trim Trim
inches inches inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches Ibs Ibs
DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

1% 1.900 9.00 16.37 | 25.63 2.83 5.13 9.00 5.50 6.13 9.88 10.00 1.75 4.38 13.0 46.0

DN40 48,3 229 415,80 651 72 130 227 140 156 250 254 45 109 5,9 21,0

2 2.375 9.00 13.83 | 20.25 3.13 6.63 9.00 8.25 6.13 9.88 10.00 1.75 4.75 13.0 46.0

DN50 60,3 229 | 351,28 | 514 80 168 227 210 156 250 254 45 120 59 21,0

2% 2.875 12.63 16.51 20.63 5.38 7.25 8.38 9.25 6.72 11.00 11.25 6.25 32.0 75.0

73,0 321 419,35 524 137 184 211 235 171 279 285 - 158 14,5 34,0

3.000 12.63 16.51 20.63 5.38 7.25 8.38 9.25 6.72 11.00 11.25 6.25 33.0 77.0

DN65 76,1 321 419,35 524 137 184 211 235 171 279 285 B 158 15,0 35,0
3 3.500 12.63 16.51 20.63 5.50 7.25 8.38 9.25 6.72 11.00 11.25 6.25 33.0 77.0
DN80 88,9 321 | 41935 524 140 184 211 235 171 279 285 B 158 15,0 35,0

4 4.500 15.13 19.85 27.75 6.31 8.88 8.63 8.00 7.21 12.63 14.13 2.88 7.13 55.0 110.0
DN100 114,3 382 | 504,19 | 705 161 226 219 203 184 321 358 73 179 25,0 50,0

6.500 16.00 | 22.13 31.00 8.22 10.88 8.63 5.38 7.59 13.38 14.50 2.63 7.50 74.0 145.0

165,1 407 | 562,10 | 787 209 276 219 137 193 340 368 67 189 33,5 66,0

6 6.625 16.00 | 22.13 31.00 8.22 10.88 8.63 5.38 7.59 13.38 14.50 2.63 7.50 77.0 145.0
DN150 168,3 407 562,10 787 209 276 219 137 193 340 368 67 189 35,0 66,0

8 8.000 17.50 | 23.02 | 29.75 9.47 12.00 | 1013 | 4.38 9.33 14.25 | 15.88 1.00 8.88 120.0 | 210.0
DN200 203,2 445 584,71 756 241 305 255 111 237 362 403 25 224 54,5 95,5

30.01-DUT 2218 Rev S Bijgewerkt 01/2024 © 2024 Victaulic Company. Alle rechten voorbehouden.

victaulic.com 10 \/ctauluc“


http://www.victaulic.com/en/
http://www.victaulic.com

victaulic.com

4.0 AFMETINGEN (VERVOLG)

Europese Trimafmetingen Versie VdS, CE, UKCA, FM, EAC

[u]
B1
) 1
© ©) B
Al
]
'
|
’<—L—><—H—>
[— J
Volledig open
E F
Maat Afmetingen Gewicht
Feitelijke

buiten Ong.
Nominaal | diameter | AZ2 Al B Bl Cc D E F G H | J K L M Elk
inches | inches |inches | inches |inches |inches |inches|inches |inches |inches |inches | inches |inches | inches |inches | inches | inches Ibs
DN mm mm | mm | mm mm | mm mm | mm mm | mm mm | mm mm | mm mm | mm kg
3 3.500 12.61 16,51 1722 | 28.88 5.50 7.71 747 1021 @ 9.80 6.72 9.76 1141 0.67 6.21 5.11 79.0
DN80 88,9 321 420 438 734 140 196 190 260 249 171 248 290 18 158 130 36,0
4 4500 | 15.03 | 19.94 | 22.53 | 30.50 | 6.31 8.15 | 880 | 1065 | 545 | 7.21 | 10.29 | 1408 | 260 | 7.04 | 538 | 105.0
DN100 114,3 382 507 573 775 161 208 224 271 139 184 262 358 67 179 137 47,5
6 6.625 | 16.00 | 22.12 | 24.74 | 32.25 | 822 | 9.39 | 10.85  11.89 | 293 | 759 | 1067 | 1446 254 @ 742 | 538 | 140.0
DN150 168,3 407 562 629 820 209 239 276 303 75 193 272 368 65 189 137 63,5
8 8.625 | 17.50 | 23.02 | 24.09 | 31.08 | 9.47 | 1040 | 12.07 | 1290 | 4.18 | 933 | 1241 | 1583 | 0.83 | 879 | 588 | 210.0

DN200 | 219,1 445 585 612 790 241 265 307 328 107 237 316 403 22 224 150 95,5

2 De "A" maat is de meting van de bovenkant van het kleplichaam tot de onderkant van het kleplichaam (standaardmaat).

OPMERKING
e De totale hoogte "B" is de grootste hoogte als de optionele Serie 752 VdS-vertragingskamer niet geinstalleerd is.
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4.0 AFMETINGEN (VERVOLG)

Europese Trimafmetingen: LPCB

=

L

inches | inches | inches

i
f—— H
- J
Volledig open £
Maat Afmetingen
Feitelijke
buiten
Nominaal | diameter | A2 Al B Bl Cc D E F G H
inches inches |inches|inches |inches | inches | inches |inches|inches inches
DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
3 3.500 1261  16.51 | 17.22 | 27.87 | 5.50 8.36 747 | 1086 9.80 | 6.72
DN80 88,9 321 420 438 708 140 213 190 276 249 171
4 4.500 15.03 | 19.94 | 2253 | 2949 @ 6.31 8.80 880 | 11.67 545 7.21
DN100 114,3 382 507 573 749 161 224 224 297 139 184
6.500 | 16.00 | 22.12 | 24.74  31.24 822 | 10.04 | 10.85 | 1254 293 | 7.59
165,1 407 562 629 794 209 256 276 319 75 193
8 8.625 17.50 | 23.02 | 24.09 | 30.79 | 947 | 11.04 | 12.07 | 13.56 | 4.18 9.33
DN200 2191 445 585 612 783 241 281 307 345 107 237

2

OPMERKING

mm
9.76
248
10.29
262
10.67
272
12.41
316

e De totale hoogte "B" is de grootste hoogte als de optionele Serie 752 VdS-vertragingskamer niet geinstalleerd is.

J
inches
mm
11.41
290
14.08
358
14.46
368
15.83
403

De "A" maat is de meting van de bovenkant van het kleplichaam tot de onderkant van het kleplichaam (standaardmaat).

K L M
inches | inches | inches
mm | mm | mm
0.67 6.21 5.11
18 158 130
2.60 7.04 5.38
67 179 137
2.54 742 5.38
65 189 137
0.83 8.79 5.88
22 224 150

Gewicht

Ong.
Elk
Ibs
kg

93.0

42,0

125.0

56,5

165.0

75,0

225.0

102,0
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4.0 AFMETINGEN (VERVOLG)

Europese Trimafmetingen FG

o [o)| o [o)|
K
[u]
B1
b @) :
Al
]
'
I
|——— J
Volledig open
Maat Afmetingen Gewicht
Feitelijke

buiten Ong.
Nominaal | diameter | A2 Al B Bl Cc D E F G H | J K L M Elk
inches inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches Ibs
DN mm mm | mm | mm mm | mm | mm mm | mm | mm mm | mm | mm mm | mm | mm kg
3 3.500 12.61 | 16.51 | 17.22 | 3420 | 5.50 7.36 747 9.86 9.80 6.72 9.76 | 1141 | 0.67 6.21 5.1 96.0
DN80 88,9 321 420 438 869 140 188 190 251 249 171 248 290 18 158 130 43,5
4 4.500 15.03 | 19.94 | 22,53 | 35.81 6.31 7.80 8.80 | 10.31 5.45 7.21 10.29 | 14.08 | 2.60 7.04 5.38 130.0
DN100 114,3 382 507 573 910 161 199 224 262 139 184 262 358 67 179 137 59,0
6 6.625 16.00 | 22.12 | 24.74 | 37.57 | 822 | 10.04 | 1085 1154 | 293 7.59 | 1067 1446 | 254 742 5.38 165.0
DN150 168,3 407 562 629 955 209 256 276 294 75 193 272 368 65 189 137 75,0
8 8.625 17.50 | 23.02 | 24.09 | 37.12 | 9.47 | 10.05 | 1207 | 1255 | 4.18 933 | 1241 | 1583 | 0.83 8.79 5.88 230.0

DN200 219,1 445 585 612 943 241 256 307 319 107 237 316 403 22 224 150 104,5

2 De "A" maat is de meting van de bovenkant van het kleplichaam tot de onderkant van het kleplichaam (standaardmaat).

OPMERKING

e Bij de FG-regelaar zijn een optionele koppeling en hoofdregelklep voor de watertoevoer beschikbaar die boven de Europese Serie 751 FireLock-

alarmterugslagklep (aan de kant van het systeem) kunnen worden geinstalleerd. Het toevoegen van deze optionele klep heeft geen invloed op de vermelde
afmeting B1.
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4.0 AFMETINGEN (VERVOLG)

Europese Trimafmetingen SBSC

1 :

——

Al
] S—
|
dﬁ? <
} L H fl\/\*‘
J ! e D
Volledig open E F
Maat Afmetingen Gewicht
Feitelijke
buiten Ong.
Nominaal | diameter| A2 Al B Bl Cc D E F G H | J K L M Elk
inches inches |inches|inches|inches | inches | inches |inches | inches | inches |inches |inches |inches |inches |inches |inches | inches Ibs
DN mm mm | mm | mm | mm | mm  mm /| mm | mm mm/ | mm/| mm /| mm | mm | mm  mm kg
3 3.500 1261 | 16.51 | 17.22 | 25.19 | 5.50 6.36 7.47 9.33 9.80 6.72 9.76 | 1141 6.50 6.21 5.11 85.0
DN80 88,9 321 420 | 438 640 140 162 190 237 249 171 248 290 165 158 130 38,5
4 4.500 15.03 | 19.94 | 22,53 | 26.81 | 6.31 6.80 8.80 9.72 5.45 7.21 10.29 | 14.08 | 4.72 7.04 5.38 115.0
DN100 114,3 382 507 573 681 161 173 224 247 139 184 262 358 120 179 137 52,0
6 6.625 16.00 # 22.12 | 24.74 | 28.56 | 8.22 804 | 1085 9.72 2.93 7.59 | 10.67 | 1446 4.22 7.42 5.38 155.0
DN150 168,3 407 562 629 726 209 205 276 247 75 193 272 368 108 189 137 70,5
8 8.625 17.50 | 23.02 | 24.09 | 28.12 | 947 9.05 | 12.07 | 10.22 | 4.18 933 | 1241 | 1583 | 2.71 8.79 5.88 220.0

DN200 219,1 445 585 612 715 241 230 307 260 107 237 316 403 69 224 150 100,0
2 De "A" maat is de meting van de bovenkant van het kleplichaam tot de onderkant van het kleplichaam (standaardmaat).

OPMERKING
e Bij de SBSC-regelaar zijn een optionele koppeling en hoofdregelklep voor de watertoevoer beschikbaar die boven de Europese Serie 751 FireLock-

alarmterugslagklep (aan de kant van het systeem) kunnen worden geinstalleerd. Het toevoegen van deze optionele klep heeft geen invloed op de vermelde
afmeting B1.
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5.0 PRESTATIES
Standaardtrim: cULus, FM, CCC versie

Wrijvingsweerstand

De grafiek drukt de wrijvingsweerstand uit van Victaulic Serie 751 FireLock Alarmklep in equivalente rechte buislengte
in voet.

Nominale Feitelijke Equivalente
Afmetingen buitendiameter Buislengte
inches inches feet

DN mm meter
1% 1.900 3.00
DN40 48,3 0,910
2 2.875 9.00
DN50 60,3 2,740
2% 2.875 8.00
73,0 2,438
3.000 8.00
DN65 76,1 2,438
3 3.500 17.00
DN80 88,9 5,182
4 4.500 21.00
DN100 114,3 6,401
6.500 22.00
165,1 6,706
6 6.625 22.00
DN150 168,3 6,706
8 8.625 50.00
DN200 219,1 15,240

Europese Trim: VdS, CE, UKCA, FM, EAC, LPCB, SBSC, FG

Wrijvingsweerstand

De grafiek drukt de wrijvingsweerstand uit van Victaulic Serie 751 FireLock Alarmklep in equivalente rechte buislengte
in meter.

Maat Flowgegevens
Feitelijke
buitendiameter Wrijvingsweerstand

inches inches meter
DN mm voet

3 3.500 5,182
DN80 88,9 17.00
4 4.500 6,401
DN100 114,3 21.00
6.500 6,706

165,1 22.00

6 6.625 6,706
DN150 168,3 22.00
8 8.625 15,240
DN200 219,1 50.00
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5.0 PRESTATIES (VERVOLG)

Maximale werkdruk

Standaardtrim:
Maat cULus FM ccc
Feitelijke
Nominaal | buitendiameter psi psi psi
inches inches kPa kPa kPa
DN DN bar bar bar
11 1.900 300 300
48,3 2068 2068 -
DN40 21 21
3 2.375 300 300
60,3 2068 2068 -
DN50 21 21
2.875 300 300
2% 73,0 2068 2068 -
21 21
3.000 300 300
DN65 76,1 2068 2068 -
21 21
3 3.500 300 300 232
88,9 2068 2068 1600
DRt 21 21 16
4 4.500 300 300 232
114,3 2068 2068 1600
DN100 21 21 16
6.500 300 300 232
165,1 2068 2068 1600
21 21 16
6 6.625 300 300 232
168,3 2068 2068 1600
DN150 21 21 16
8 8.625 232 232 232
219,1 1600 1600 1600
PP 16 16 16
Europese Trim:
VdS, CE, UKCA, FM,
Maat EAC, LPCB, SBSC, FG
Feitelijke
Nominaal buitendiameter psi
inches inches kPa
DN DN bar
3 3.500 232
88,9 1600
DN80 16
4 4.500 232
114,3 1600
DN100 16
6.500 232
165,1 1600
16
6 6.625 232
DN150 168,3 1600
16
s 8.625 232
DN200 219,1 11620
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6.0 OPMERKINGEN

A\ WAARSCHUWING

e Zorg ervoor dat u alle instructies hebt gelezen en begrijpt vooraleer u probeert
producten van Victaulic te monteren.

e Controleer steeds of het leidingwerk volledig drukvrij en leeg is vlak voor u enig
Victaulic-product probeert te monteren, te verwijderen, af te stellen of te
onderhouden.

e Draag altijd een veiligheidsbril, een helm en veiligheidsschoenen.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke
verwondingen en materiéle schade.

e Deze producten mogen enkel gebruikt worden in brandbeveiligingsystemen die ontworpen en geinstalleerd zijn in overeenstemming
met de huidig geldende normen van de National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R, enz.) of gelijkaardige normen
en in overeenstemming met de toepasselijke bouw- en brandvoorschriften. Deze normen en voorschriften bevatten belangrijke
informatie over het beveiligen van systemen tegen vriestemperaturen, corrosie, mechanische schade, enz.

¢ De gebruiker moet de bedoeling van dit product begrijpen en weten waarom het specifiek wordt gebruikt voor deze toepassing.

e De gebruiker moet de algemeen geldende veiligheidsnormen in de industrie en de potentiéle gevolgen van onjuiste productinstallatie
begrijpen.

e Het is de verantwoordelijkheid van de systeemontwerper om na te gaan of de materialen geschikt zijn voor gebruik met de gewenste
vloeistofmedia in het buizensysteem en voor de externe omgeving.

¢ De invloed van de chemische samenstelling, de pH-graad, de bedrijfstemperatuur, het chloor- en zuurstofgehalte en de
doorstromingsfactor op materialen moet worden nagegaan aan de hand van de materiaalaanduiding om te bepalen of de levensduur
volstaat voor het beoogde gebruik.

Niet-naleving van deze installatievereisten en van lokale en nationale voorschriften en normen kunnen de integriteit van het systeem

aantasten of storingen van het systeem veroorzaken, wat kan leiden tot de dood of ernstig lichamelijk letsel en materiéle schade.

7.0 REFERENTIES

10.64: Model 009N FirelLock EZ™ starre koppeling

10.81: FireLock™ vlinderklep met weerbestendige aandrijving Serie 705 Technische Fiche

1-751: Firelock™ Alarmklep Serie 751 Handleiding voor Installatie, Onderhoud en Testen

1-751-NXT.KIT: Firelock™ Europese afsluiters voor brandbeveiliging 751,764,768 en 769 Alarmkit Triminstructies (enkel voor Europa)

1-751.PST: Firelock™ Alarmklep Serie 751 Installatieposter

1-751.VDS: Firelock™ Alarmklep station Serie 751 Handleiding voor Installatie, Onderhoud en Testen

1-751-VDS-ADD: Firelock™ Europese alarmklep station (VDS) Serie 751 Muurgrafiek om het Systeem in dienst te nemen

1-751.VDS-KIT: Firelock™ Alarmklep Serie 751 Kit Installatieinstructies

1-760: Firelock™ Watermotoralarm Serie 760 Handleiding voor installatie

Verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de selectie en geschiktheid van het product
Elke gebruiker draagt eindverantwoordelijkheid bij het beoordelen of Victaulic producten
geschikt zijn voor een specifieke toepassing, in overeenstemming met de industriéle standarden
en projectspecificaties, de toepasselijke bouwcodes en de gerelateerde reglementeringen evenals
de Victaulic richtlijnen op het vlak van prestaties, onderhoud, veiligheid en waarschuwingen.
Niets in dit of enig ander document, noch enige mondelinge aanbeveling, advies of
mening van een Victaulic-werknemer wordt geacht een bepaling uit de Victaulic Company
standaardverkoopvoorwaarden, installatiegids of deze disclaimer te kunnen wijzigen, doen
afwijken, vervangen of opschorten.

Intellectuele eigendomsrechten
Geen enkele verklaring in deze publicatie over een mogelijk of voorgesteld gebruik van materiaal,
product, service of ontwerp, is bedoeld, of als dusdanig te interpreteren, om onder octrooi of ander
intellectueel eigendomsrecht van Victaulic of van een van haar dochterondernemingen of filialen
een licentie te verlenen die een dergelijk gebruik of ontwerp dekt, of als een aanbeveling voor het
gebruik van dergelijk materiaal, product, service of ontwerp in de inbreuk op een octrooi of ander
intellectueel eigendomsrecht. De begrippen 'gepatenteerd' of 'patent in aanvraag' verwijzen naar
ontwerp- of gebruikspatenten of patenttoepassingen voor artikelen en/of gebruiksmethoden in de
Verenigde Staten en/of andere landen.

Opmerking
Dit product wordt geproduceerd door Victaulic of volgens specificaties van Victaulic. Alle producten
worden geinstalleerd in overeenstemming met de huidige installatie-/montage-instructies van
Victaulic. Victaulic behoudt zich het recht voor om productspecificaties, ontwerpen en
standaardapparatuur zonder bericht vooraf en zonder verplichtingen te wijzigen.

Installatie
Raadpleeg steeds het Victaulic-installatiehandboek of de installatie-instructies van het product dat
u installeert. Bij elke zending Victaulic-producten zijn handboeken inbegrepen met de complete
installatie- en inbouwgegevens en deze zijn ook beschikbaar in PDF-formaat op WeChat.

Garantie
Zie het garantiehoofdstuk van de actuele prijslijst of neem contact op met Victaulic voor details.

Handelsmerken
Victaulic en alle andere merken van Victaulic zijn de handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Victaulic Company en/of haar dochter-/zusterondernemingen in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
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