Clapeta de alarma FireLock™ \A:tauhc@
Seria 751 30.01-RUM

Seria 751 Subansamblu european seria 751

1.0 DESCRIERE PRODUS

Marimi disponibile
* 1% -8"740-200mm
Clasa de presiune
® 1% -6"40-152,4 mm 300 psi/2068 kPa/20 bari
e 8'/200 mm 232 psi/1600 kPa/16 bari. Consultati sectiunea 5.0.

Configuratiile robinetului

e Fdra maner

e \Variantd pre-subasamblata

e (Coloand Vic-Quick: Variantd pre-subasamblata si include:
® Robinet de inchidere (1 %4"/40 mm: robinet cu bild seria 728, 2" — 8'/50 — 200 mm: robinet fluture FireLock seria 705)
e Kit al racordului de golire
® Presostat(e) de alarmad

e Fire-Pac seria 745 (consultati publicatia 30.23 a Victaulic)

Pregatirea tevilor
® Original Groove System de la Victaulic
Aplicatia/mediul
e De folosit numai pentru sistemele de protectie contra incendiilor.

2.0 CERTIFICARE/LISTARI

s =

CONSULTATI INTOTDEAUNA NOTIFICARILE DE LA SFARSITUL ACESTUI DOCUMENT CU PRIVIRE LA INSTALAREA,
INTRETINEREA SAU ASISTENTA TEHNICA CE TIN DE PRODUS.
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3.0 SPECIFICATII DE MATERIAL

Lista de materiale: Robinet de baza

Corpul: Fontd ductild, ASTM A-536, categoria 65-45-12
Clapeta: Bronz-aluminiu UNS-C95500

Axul: Otel inoxidabil 17-4PH

Etansarea clapetei: EPDM

O-ringurile scaunului: Nitril

Arc al clapetei: Otel inoxidabil (seria 302)

Saibe: PTFE

Suruburi ale capacului: Otel carbon, placat cu zinc
Garnitura a capacului: Nitril

Placa de etansare: Bronz-aluminiu (UNS-C95400)

Element Descriere
1 Corp robinet
Clapeta
Etansare clapeta
Inel de etansare
Saiba de etansare

Placd de etansare

N o un | bdlw N

Surub, cu etansare automatd

— -

Dimensiuni intre 4 — 6 inch/
DN100 — DN150

Element Descriere
8 Arc al clapetei
9 Saiba
10 Ax
1 Buson de retinere a axului clapetei
12 Capac
13 Garnitura a capacului
14 Suruburi ale capacului
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3.1 SPECIFICATII DE MATERIAL

Subansamblu standard: versiune cULus, FM, CCC
Clapeta de alarma FireLock seria 751

Zonele colorate in gri contin componentele care sunt
standard cand este comandat un VQR.

Zonele colorate in portocaliu contin componentele care sunt optionale.

La gongul hidraulic de alarmare
sau la kitul optional de aerisire
seria 752V

['Amplasare optionala
{_pentru elementul 8 |

Normal deschis
(blocabil) .«
AL

@

Teava la golire deschisa

Kit optional de aerisire
cu camera de intrziere
seria 752V

Normal inchis
(blocabil)

&

d%{a golire

&
|

(@)

alimentarea cu apa
N

o
\V{Zgolire

Element Descriere Element Descriere
1 Clapeta de alarma FireLock seria 751 8 Presostat de alarma (optional/vandut separat)
2 Cuplaj rigid FireLock (optional/vandut separat) 9 Robinet cu bila pentru linia de alarmare (normal deschis)
3 Robinet principal d.e contrf)l pentru alimentarea cu apd 10 Robinet cu bila pentru testarea liniei de alarmare (normal inchis)
(optional/vandut separat)
4 Robinet principal de golire a sistemului . Manometru sistem/Ansamblu robinet etalon

(0-300 psi/0 — 2068 kPa)

Manometru alimentare cu apa/Ansamblu robinet etalon
(0—300 psi/0 - 2068 kPa)

6 Ansamblu camera de intarziere seria 752 (optional/vandut separat) 13 Robinet unisens batant

5 Drosel golire linie de alarmare (%s inchi) 12

Ansamblu gong hidraulic de alarmare seria 760

] . ) . . R
(optional/vandut separat) 14 Kit de aerisire seria 752V' (optional/vandut separat)

1 Kitul de aerisire seria 752V este necesar pentru intreruperea fluxului de aer in aval de ansamblul camerei de intarziere seria 752 VdS. In plus, kitul de aerisire seria 752V

mai este necesar si atunci cand mai multe robinete sunt legate la un singur gong hidraulic de alarmare, iar fiecare linie este izolata printr-un robinet unisens.
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3.2 SPECIFICATII DE MATERIAL

Subansamblu standard: versiune cULus, FM, CCC
Subansamblu de clapeta de alarma FireLock seria 751 pentru utilizare impreuna cu suprapresiunea la pompad

Zonele colorate in gri contin componentele care sunt
standard cand este comandat un VQR.

Zonele colorate in portocaliu contin componentele care sunt optionale.

Lagongul hidraulic de alarmare
saulakitul optional de aerisire

seria 752V )
g [ Amplasare optionala | [Dela suprapresiune] B
@ |__pentruelementul 8 | 1 la pompé i 11
e - Normal deschis
Q/ﬁ !713 presostat —[ (blocabil)
‘ | desprpresine |
Normal deschis
% (blocabil) -
Teava la golire deschisa w
f &g
D) S -8 . - _
Kit optional de aerisire ™~ Normal deschis

cucamerd de intarziere
seria752V

\% o
@ Normal inchis Ny -
@ (blocabi) ~.

§
@f@?@

15
/ 7
@

&

e ol //’-’l

&
S
@

O )
e

5 )
ﬁ Lagolire =1

Dela
- alimentarea cuapa
- ~

~ - %?
\Vr\_agulire

Element Descriere Element Descriere
1 Clapeta de alarma FireLock seria 751 10 Robinet cu bild pentru testarea liniei de alarmare (normal inchis)
2 Cuplaj rigid FireLock (optional/vandut separat — 1 Robinet cu bila de izolare a suprapresiunii la pompa
dotare standard daca se comanda un ansamblu VQR) (normal deschis)
3 Robinet principal de control alimentare cu apa (optional/vandut 12 Presostat suprapresiune la pompa
separat — dotare standard daca se comanda un ansamblu VQR) (vandut separat/nu este furnizat de Victaulic)
4 Robinet principal de golire a sistemului 13 Robinet cu b.lla de izolare apresostatulm pe_ntru
suprapresiunea la pompa (normal deschis)
5 Drosel golire linie de alarmare (%s inchi) 14 Manometru sistem (0 - 300 psi/0 - 2.068 kPa)

6 Ansamblu cgmera Eje intdrziere seria 752 15 Manometru alimentare cu apa (0 — 300 psi/0 - 2.068 kPa)
(optional/vandut separat)

Ansamblu gong hidraulic de alarmare seria 760

7 (optional/vandut separat) 16 Robinet unisens batant
8 Presostat de alarmad (optional/vandut separat) 17 Kit de aerisire seria 752V' (optional/vandut separat)
9 Robinet cu bild pentru linia de alarmare (normal deschis)

1 Kitul de aerisire seria 752V este necesar pentru intreruperea fluxului de aer in aval de ansamblul camerei de intarziere seria 752 VdS. In plus, kitul de aerisire seria 752V
mai este necesar si atunci cand mai multe robinete sunt legate la un singur gong hidraulic de alarmare, iar fiecare linie este izolata printr-un robinet unisens.
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3.2 SPECIFICATII DE MATERIAL (CONTINUARE)

Pachetul de subansamble standard
Accesorii optionale (precizati tipul):

Camera de intarziere seria 752 — necesara atunci cand este instalata o clapeta de alarma FireLock seria 751 intr-o
instalatie cu presiune variabild, pentru a reduce posibilitatea inregistrarii unor alarme false. (Consultati 30.01).

Kit de aerisire seria 752V — necesar cand este instalat un presostat electric pe camera de intarziere fara un gong hidraulic
de alarmare.

Gong hidraulic de alarmare seria 760 — Clapeta de alarma FireLock seria 751 este conceputa sd activeze o alarma
mecanica atunci cand un debit sustinut de apd (cum ar fi un sprinkler deschis) determina ridicarea clapetei de verificare
a alarmei din pozitia sa. (Consultati 30.32).

Presostat de alarma — Clapeta de alarma FireLock seria 751 este conceputd sa permitd instalarea presostatelor care sa
activeze alarmele electrice si panourile de comanda atunci cand un debit sustinut de apa (cum ar fi un sprinkler deschis)
determind ridicarea clapetei de verificare a alarmei din pozitia sa.

Detectoare de curgere a apei — Detectoarele de curgere a apei sunt disponibile pentru instalare pe coloana.
Kit cu subansamblu pentru configuratia cu suprapresiune la pompa.
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3.3 SPECIFICATII DE MATERIAL

Lista de materiale: Robinet de baza european

Clapeta de alarma FireLock seria 751

Element

N o un b~ lw N

Descriere
Corp robinet
Bucsd de retinere a axului clapetei
Ax
Clapeta
Arc al clapetei
Etansare clapeta

Placd de etansare

ACS-uri de toate celelalte dimensiuni

Element

10
11
12
13

Numai pentru ACS de dimensiune 8 inci/DN200

Descriere
Surub, cu etansare automata
Garnitura a capacului
Capac
Surub al capacului
Inel de etansare

Saiba de etansare
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3.4 SPECIFICATII DE MATERIAL

Subansamblu european: VdS, CE, UKCA, FM, EAC, LPCB, SBSC, FG
Clapeta de alarma FireLock seria 751 cu subansamblu vertical

Zonele colorate in gri contin componentele care sunt standard cand este comandat un VQR.
Zonele colorate in portocaliu contin componentele care sunt optionale.

Toate celelalte componente necolorate sunt standard pentru configuratiile subansamblului respectiv.

VdS, CE, UKCA, FM, EAC

de alarmare sau la kitul optional
deaerisire seria 752V

\

\

-

i Lagongul hidraulic optional
\

\

\

" } -1
Lagongul hidraulic optional
de alarmare sau la kitul optional
de aerisire seria 752V

@

Teava la golire deschisa

Kit optional de aerisire

\

\

\

\

\

\

| L
i
e B
11 Teava la golire deschisa

‘ Normal

i :
\

\

\

\

\

cucamerd de intarziere
seria 752V
b
‘ deschis
@ (blocabi)
Kit optional de aerisire
cu camerd de intarziere
seria 752V
R o
™~ -
i 7
' Lagolire ! e
Lo k- o
| -
L
alimentarea
1 cuapa
\
|
Element Descriere Element Descriere
1 Clapeta de alarma europeana FireLock seria 751 10 Orificiu restrictionat/Golire linie alarmare
2 Cuplaj rigid FireLock 1 Camera de intarziere seria 752 VdS
3 Robinet principal de control al alimentérii cu apa’ 12 Presostat de alarma
4 Robinet etalon 13 Robinet cu bild pe linia de alarmare
5 Manometru alimentare apa 14 Ansamblu presostat de monitorizare pe linia de alarmare
6 Robinet unisens batant 14a Robinet cu bild de monitorizare pe linia de alarmare
7 Manometru sistem 15 Gong hidraulic de alarmare seria 760
8 Robinet de testare sistem 16 Kit aerisire (camera intarziere) seria 752V2
9 Robinet principal de golire a sistemului 17 Kit al racordului de golire

1 Kitul de aerisire seria 752V este necesar pentru intreruperea fluxului de aer in aval de ansamblul camerei de intarziere seria 752 VdS. In plus, kitul de aerisire seria 752V mai

este necesar si atunci cand mai multe robinete sunt legate la un singur gong hidraulic de alarmare, iar fiecare linie este izolata printr-un robinet unisens.
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3.4 SPECIFICATII DE MATERIAL (CONTINUARE)

Pachetul de subansamble standard
Accesorii optionale (precizati tipul):

Camera de intarziere seria 752 — necesara atunci cand este instalata o clapeta de alarma FireLock seria 751 intr-o
instalatie cu presiune variabild, pentru a reduce posibilitatea inregistrarii unor alarme false. (Consultati 30.01).

Kit de aerisire seria 752V — necesar cand este instalat un presostat electric pe camera de intarziere fara un gong hidraulic
de alarmare.

Gong hidraulic de alarmare seria 760 — Clapeta de alarma FireLock seria 751 este conceputa sd activeze o alarma
mecanica atunci cand un debit sustinut de apd (cum ar fi un sprinkler deschis) determina ridicarea clapetei de verificare
a alarmei din pozitia sa. (Consultati 30.32).

Detectoare de curgere a apei — Detectoarele de curgere a apei sunt disponibile pentru instalare pe coloana.
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4.0 DIMENSIUNI

Dimensiuni subansamblu standard: versiune cULus, FM, CCC

Subansamblu standard si subansamblu pentru utilizare cu suprapresiune la pompa (fara kitul racordului de golire
si optiunile robinetului de control de alimentare cu apa).

|—F -

Complet deschis

NOTE
e Dimensiunea A" reprezinta dimensiunea reald adaptabila a corpului robinetului.

e Pentru sistemele cu ansamblul camerei de intarziere seria 752, addugati 12 inchi/305 mm la dimensiunea ,B" pentru a compensa indltimea suplimentara.

Dimensiune Dimensiuni Greutate unitara aprox.
Diametru Fara Cu
Valoare exterior suban- suban-
nominala efectiv A B B1 E F G H | J K L samblu samblu
inchi inchi inchi inchi inchi inchi inchi inchi inchi inchi inchi inchi inchi Ibs lbs
DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
1% 1.900 9.00 10.75 | 17.88 3.25 8.00 713 6.13 9.88 10.00 1.75 6.38 13.0 31.0
DN40 48,3 229 271 453 83 201 181 156 250 254 45 160 5,9 14,0
2 2.375 9.00 10.75 17.88 3.25 8.13 713 6.13 9.88 10.00 1.75 6.38 13.0 31.0
DN50 60,3 229 271 453 83 204 181 156 250 254 45 160 59 14,0
2% 2.875 1263 | 1250 | 19.25 4.38 7.13 6.75 6.72 11.00 | 11.25 7.13 32.0 53.0
73,0 321 317 488 111 179 172 171 279 285 B 178 14,5 24,0
3.000 12.63 12.50 19.25 4.38 7.13 6.75 6.72 11.00 11.25 713 33.0 54.0
DN65 76,1 321 317 488 111 179 172 171 279 285 B 178 15,0 24,5
3 3.500 1263 | 12,50 | 19.25 438 7.13 6.75 6.72 11.00 @ 11.25 7.13 33.0 54.0
DN80 88,9 321 317 488 111 179 172 171 279 285 B 178 15,0 24,5
4 4.500 15.13 18.00 22.25 4.88 7.50 425 7.21 12.63 14.13 2.88 6.38 55.0 77.0
DN100 114,3 382 455 563 124 190 108 184 321 358 73 160 25,0 35,0
6.500 16.00 | 18.63 & 22.75 5.63 8.75 413 7.59 1338 | 14.50 2.63 6.38 74.0 96.0
165,1 407 473 575 143 222 105 193 340 368 67 160 33,5 43,5
6 6.625 16.00 18.63 22.75 5.63 8.75 413 7.59 13.38 14.50 2.63 6.38 77.0 99.0
DN150 168,3 407 473 575 143 222 105 193 340 368 67 160 35,0 45,0
8 8.000 1750 | 1850 | 22.25 7.13 9.75 3.75 9.33 1425 | 15.88 1.00 6.38 120.0 140.0
DN200 203,2 445 468 564 181 248 95 237 362 403 25 160 54,5 63,5
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4.0 DIMENSIUNI

Dimensiuni subansamblu standard: versiune cULus, FM, CCC

Subansamblu standard si subansamblu pentru utilizare cu suprapresiune la pompa (cu kitul racordului de golire
si optiunile robinetului principal de control de alimentare cu apa).

Mai jos este prezentatd o clapeta de alarma FireLock seria 751 de 4 inchi/114,3 mm, cu kit optional al racordului de golire
si robinet principal de control de alimentare cu apa.

———()

‘—7 L H——

J
Complet deschis

NOTE
e Dimensiunea A" reprezinta dimensiunea reald adaptabild a corpului robinetului.

® Dimensiunea ,Al" reprezinta dimensiunea reala adaptabild a corpului ACS-ului cu robinet principal optional de control al alimentarii cu apa.

® Pentru sistemele cu camera de intarziere optionald, seria 752, addugati 12 inchi/305 mm la dimensiunea ,B” pentru a compensa inaltimea suplimentara. Dimensiunile
,D"si,D1" nu reprezinta dimensiuni fixe. Cupa de purjare a kitului optional al racordului de golire poate sé fie rotita pentru a obtine mai mult spatiu liber in spatele
subansamblului.

e Componentele ilustrate cu linie intreruptd reprezinta echipamente optionale.

e Optiunea recomandata pentru kitul racordului de golire (colorat in portocaliu) este indicata ca referinta cu dimensiunile adaptabile.

Greutate unitara

Dimensiune Dimensiuni aprox.
Diametru Fara Cu
Valoare exterior suban- | suban-
nominala efectiv A Al B C E F G H | J K L samblu | samblu
inchi inchi inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi Ibs lbs
DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
1% 1.900 9.00 16.37 | 25.63 2.83 5.13 9.00 5.50 6.13 9.88 10.00 1.75 438 13.0 46.0
DN40 48,3 229 41580 651 72 130 227 140 156 250 254 45 109 59 21,0
2 2.375 9.00 13.83 | 20.25 3.13 6.63 9.00 8.25 6.13 9.88 10.00 1.75 475 13.0 46.0
DN50 60,3 229 351,28 514 80 168 227 210 156 250 254 45 120 59 21,0
2% 2.875 1263 | 16.51 | 20.63 5.38 7.25 8.38 9.25 6.72 11.00 | 11.25 6.25 32.0 75.0
73,0 321 419,35 | 524 137 184 211 235 171 279 285 - 158 14,5 34,0
3.000 1263 | 16.51 | 20.63 5.38 7.25 8.38 9.25 6.72 11.00 | 11.25 6.25 33.0 77.0
DN65 76,1 321 419,35 | 524 137 184 211 235 171 279 285 B 158 15,0 35,0
3 3.500 1263 | 16.51 | 20.63 5.50 7.25 8.38 9.25 6.72 11.00 | 11.25 6.25 33.0 77.0
DN80 88,9 321 41935 524 140 184 211 235 171 279 285 B 158 15,0 35,0
4 4.500 15.13 | 19.85 | 27.75 6.31 8.88 8.63 8.00 7.21 12.63 | 14.13 2.88 7.13 55.0 110.0
DN100 114,3 382 | 504,19 705 161 226 219 203 184 321 358 73 179 25,0 50,0
6.500 16.00 | 22.13 | 31.00 8.22 10.88 8.63 5.38 7.59 13.38 | 14.50 2.63 7.50 74.0 145.0
165,1 407 | 562,10 | 787 209 276 219 137 193 340 368 67 189 33,5 66,0
6 6.625 16.00 | 22.13 | 31.00 8.22 10.88 8.63 5.38 7.59 13.38 | 14.50 2.63 7.50 77.0 145.0
DN150 168,3 407 | 562,10 | 787 209 276 219 137 193 340 368 67 189 35,0 66,0
8 8.000 1750 | 23.02 | 29.75 | 947 | 12.00 @ 10.13 | 4.38 933 | 1425 1588 | 1.00 8.88 120.0 210.0
DN200 203,2 445 | 584,71 756 241 305 255 111 237 362 403 25 224 54,5 95,5
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4.0 DIMENSIUNI (CONTINUARE)

Dimensiuni subansamblu european: Versiunea VdS, CE, UKCA, FM, EAC

——

\
’<—L—><—H4>
J

Complet deschis

Dimensiune

Diametru
Valoare | exterior
nominald| efectiv A2 A1l B B1
inchi inchi inchi | inchi | inchi | inchi
DN mm mm mm mm mm
3 3.500 12.61 | 16.51 | 17.22 | 28.88
DN80 88,9 321 420 | 438 734
4 4.500 15.03 | 19.94 | 22.53 | 30.50
DN100 114,3 382 507 573 775
6 6.625 16.00 | 22.12 | 24.74 | 32.25
DN150 168,3 407 562 629 | 820
8 8.625 17.50 | 23.02 | 24.09 | 31.08

DN200 219,1 445 | 585 | 612 790

2

NOTA

C

inchi
mm
5.50
140
6.31
161
8.22
209
9.47
241

D
inchi
mm
7.71
196
8.15
208
9.39
239
10.40
265

B1
A
B
A\1
'
E F
Dimensiuni Greutate
Greutate
unitara
E F G H | J K L M aprox.

inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi Ibs
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm kg
747 | 1021 | 9.80 @6.72 9.76 | 1141 0.67 | 6.21 5.11 79.0

190 260 249 171 248 | 290 18 158 130 36,0
8.80 | 1065 | 5.45 7.21 | 10.29 | 14.08 @ 2.60 7.04 | 538 105.0
224 | 271 139 184 | 262 358 67 179 137 47,5
1085 | 11.89 | 293 759 1067 1446 254 | 742 5.38 140.0
276 | 303 75 193 272 368 65 189 137 63,5
12.07 | 1290 | 4.18 | 9.33 | 1241 | 1583 | 0.83 8.79 5.88 210.0
307 328 107 237 316 | 403 22 224 150 95,5

Dimensiunea ,A" reprezintd distanta dintre partea de sus si cea de jos a corpului robinetului (dimensiunea reala adaptabila).

o Iniltimea totald ,B”" va avea cea mai mare valoare dacd nu este montat ansamblul cu camerd de intarziere seria 752 VdS.
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4.0 DIMENSIUNI (CONTINUARE)

Dimensiuni subansamblu european: LPCB

il %
K
[s]
@
B1
@ *
© © B
Al
]
A '
=L H 4{\/\’{
e D
[ J
Complet deschis

E F
Dimensiune Dimensiuni Greutate
Diametru Greutate
Valoare | exterior unitara
nominala | efectiv A2 Al B B1 C D E F G H | J K L M aprox.
inchi inchi inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi Ibs
DN mm mm | mm | mm | mm | mm  mm | mm mm/| mm |  mm | mm | mm /| mm | mm  mm kg
3 3500 | 1261 | 16.51 | 17.22 | 2787 | 550 H 836 | 747 |10.86 | 9.80 | 672 A 9.76 1141 067 | 621 | 511 93.0
DN80 88,9 321 420 | 438 708 140 213 190 276 249 171 248 290 18 158 130 42,0
4 4.500 15.03 | 19.94 | 22.53 | 2949 | 6.31 | 880 | 880 | 11.67 | 545 | 7.21 | 10.29 | 1408 | 260 | 7.04 | 538 125.0
DN100 114,3 382 507 573 749 161 224 224 297 139 184 262 358 67 179 137 56,5
6.500 | 16.00 | 22.12 | 2474 | 31.24 | 822 | 10.04  10.85 | 1254 293 | 7.59 | 10.67 1446 | 254 | 742 | 538 165.0
165,1 407 562 629 794 209 256 276 319 75 193 272 368 65 189 137 75,0
8 8.625 17.50 | 23.02 | 24.09 | 30.79 | 9.47 | 11.04 | 12.07 | 13.56 | 418 | 9.33 | 1241 | 1583 | 0.83 | 879 | 588 225.0
DN200 219,1 445 585 612 783 241 281 307 345 107 237 316 403 22 224 150 102,0

2 Dimensiunea ,A" reprezinta distanta dintre partea de sus si cea de jos a corpului robinetului (dimensiunea reala adaptabila).

NOTA
e Indltimea totald ,B" va avea cea mai mare valoare dacd nu este montat ansamblul cu camerd de intarziere seria 752 VdS.
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4.0 DIMENSIUNI (CONTINUARE)

Dimensiuni subansamblu european: FG

O [o)] © [o)]
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©) ©) @ B
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|——— J
Complet deschis
Dimensiune Dimensiuni Greutate
Diametru Greutate
Valoare | exterior unitara
nominala | efectiv A2 Al B B1 C D E F G H | J K L M aprox.
inchi inchi inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi Ibs
DN mm mm mm | mm | mm | mm | mm /| mm  mm |  mm /| mm | mm mm | mm | mm | mm kg
3 3.500 12.61 | 16.51 | 1722 | 3420 | 550 | 736 | 747 | 986 | 980 | 6.72 | 9.76 | 1141  0.67 | 6.21 5.11 96.0
DN80 88,9 321 420 | 438 | 869 140 188 190 | 251 249 171 248 | 290 18 158 130 43,5
4 4,500 15.03 | 19.94 | 22.53 | 35.81 | 6.31 7.80 | 8.80 | 10.31 | 545 721 | 1029 | 14.08 | 2.60 | 7.04 | 538 130.0
DN100 114,3 382 507 573 910 161 199 224 262 139 184 262 358 67 179 137 59,0
6 6.625 16.00 | 22.12 | 24.74 | 3757 | 822 | 10.04 | 1085 | 11.54 | 293 | 759 | 1067 | 1446 | 254 | 742 | 538 165.0

DN150 168,3 407 | 562 | 629 | 955 209 | 256 | 276 | 294 75 193 272 | 368 65 189 137 75,0
8 8.625 17.50 | 23.02 | 24.09 | 37.12 | 947 | 10.05 | 12.07 | 1255 | 418 | 933 | 1241 1583 | 083 | 879 | 5.88 230.0
DN200 219,1 445 585 | 612 | 943 241 256 | 307 | 319 107 | 237 | 316 | 403 22 224 150 104,5

2 Dimensiunea ,A" reprezinté distanta dintre partea de sus si cea de jos a corpului robinetului (dimensiunea reala adaptabila).

NOTA

® Pentru subansamblul FG, sunt disponibile optional un cuplaj suplimentar si un robinet principal de control al alimentdrii cu apa pentru montarea in cazul clapetelor
europene de alarmé FireLock ulterioare seriei 751 (pe partea sistemului). Addugarea acestei optiuni nu va influenta dimensiunea B1 indicata.
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4.0 DIMENSIUNI (CONTINUARE)

Dimensiuni subansamblu european: SBSC
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Complet deschis £ F
Dimensiune Dimensiuni Greutate
Diametru Greutate
Valoare | exterior unitara
nominala | efectiv A2 Al B B1 C D E F G H | J K L M aprox.
inchi inchi inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi | inchi lbs
DN mm mm mm | mm | mm | mm /| mm/| mm | mm/| mm/| mm | mm mm/ | mm |  mm | mm kg
3 3.500 12.61 | 16.51 | 17.22 | 2519 | 550 | 636 | 747 | 933 | 980 | 6.72 | 9.76 | 1141 | 6.50 | 6.21 5.1 85.0
DN80 88,9 321 420 | 438 | 640 140 162 190 | 237 | 249 171 248 | 290 165 158 130 38,5
4 4.500 15.03 | 19.94 | 22.53 | 26.81 | 6.31 6.80 | 880 | 9.72 | 545 | 7.21 | 10.29 | 14.08 | 472 | 7.04 | 538 115.0
DN100 114,3 382 507 573 681 161 173 224 247 139 184 262 358 120 179 137 52,0
6 6.625 16.00 | 22.12 | 24.74 | 28,56 | 822 | 8.04 1085 9.72 | 293 | 759 | 10.67 | 1446 422 | 742 | 538 155.0
DN150 168,3 407 | 562 | 629 | 726 @ 209 | 205 | 276 | 247 75 193 | 272 | 368 108 189 137 70,5
8 8.625 17.50 | 23.02 | 24.09 | 28.12 | 9.47 | 9.05 | 12.07 | 10.22 | 418 | 933 | 1241 | 1583 | 2.71 8.79 | 5.88 220.0
DN200 219,1 445 585 612 715 241 230 307 260 107 237 316 403 69 224 150 100,0

2

NOTA

Dimensiunea ,A" reprezintd distanta dintre partea de sus si cea de jos a corpului robinetului (dimensiunea reala adaptabila).

e Pentru subansamblul SBSC, sunt disponibile optional un cuplaj suplimentar si un robinet principal de control al alimentarii cu apa pentru montarea in cazul clapetelor
europene de alarma FireLock ulterioare seriei 751 (pe partea sistemului). Addugarea acestei optiuni nu va influenta dimensiunea B1 indicata.
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5.0 PERFORMANTA

Subansamblu standard: versiune cULus, FM, CCC

Rezistenta la frecare

Tabelul de mai jos arata rezistenta de frecare la clapeta de alarma FireLock seria 751 in functie de echivalentul lungime teava
(picioare).

Dimensiune Diametru Lungime teava
nominala exterior efectiv echiv.
inchi inchi picioare
DN mm metri
1% 1.900 3.00
DN40 48,3 0,910
2 2.875 9.00
DN50 60,3 2,740
2% 2.875 8.00
73,0 2,438
3.000 8.00
DN65 76,1 2,438
3 3.500 17.00
DN80 88,9 5,182
4 4.500 21.00
DN100 114,3 6,401
6.500 22.00
165,1 6,706
6 6.625 22.00
DN150 168,3 6,706
8 8.625 50.00
DN200 219,1 15,240

Subansamblu european: VdS, CE, UKCA, FM, EAC, LPCB, SBSC, FG

Rezistenta la frecare

Tabelul de mai jos aratd rezistenta de frecare la clapeta de alarma FireLock seria 751 in functie de echivalentul lungime teava
(metri).

Dimensiune Valori debit
Diametru Rezistenta
exterior efectiv la frecare
inchi inchi metri
DN mm picioare
3 3.500 5,182
DN80 88,9 17.00
4 4.500 6,401
DN100 1143 21.00
6.500 6,706
165,1 22.00
6 6.625 6,706
DN150 168,3 22.00
8 8.625 15,240
DN200 219,1 50.00
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5.0 PERFORMANTE (CONTINUARE)

Presiunea maxima de lucru

Subansamblu standard:

Dimensiune cULus FM Cccc
Diametru
Valoare exterior
nominala efectiv psi psi psi
inchi inchi kPa kPa kPa
DN DN bar bar bar
1 1.900 300 300
48,3 2068 2068 -
DN40 21 21
) 2375 300 300
60,3 2068 2068 -
DN50 o 1
2.875 300 300
2% 73,0 2068 2068 -
21 21
3.000 300 300
DN65 76,1 2068 2068 -
21 21
3 3.500 300 300 232
88,9 2068 2068 1600
LY 21 21 16
4 4.500 300 300 232
114,3 2068 2068 1600
DN100 21 21 16
6.500 300 300 232
165,1 2068 2068 1600
21 21 16
6 6.625 300 300 232
168,3 2068 2068 1600
DN150 21 21 16
3 8.625 232 232 232
219,1 1600 1600 1600
P 16 16 16

Subansamblu european:

Dimensiune

Valoare nominala

Vds, CE, UKCA, FM,
EAC, LPCB, SBSC, FG

Diametru exterior
efectiv

psi
inchi inchi kPa
DN DN bar
3 3.500 232
88,9 1600
DN80 16
4 4.500 232
DN100 114,3 1600
16
6.500 232
165,1 1600
16
6 6.625 232
DN150 168,3 1600
16
8 8.625 232
DN200 219,1 116(6)0
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6.0 NOTIFICARI

A\ AVERTISMENT

W

necorespunzatoare a produsului.

cadrul sistemului de tevi si in mediile externe.

o Cititi si intelegeti toate instructiunile inainte de a incerca sa instalati oricare dintre
produsele Victaulic.

* Verificati intotdeauna daca sistemul de tevi a fost complet depresurizat si golit
imediat inainte de montarea, demontarea, reglarea sau intretinerea oricarui
produs Victaulic.

* Purtati ochelari de protectie, casca de protectie si incaltaminte de protectie.

Nerespectarea acestor instructiuni ar putea sa provoace decesul sau vatamari
corporale grave si pagube materiale.

® Aceste produse trebuie folosite numai in sisteme de protectie contra incendiilor proiectate si instalate in conformitate cu standardele
curente si aplicabile ale Asociatiei Nationale de Protectie contra Incendiilor (NFPA 13, 13D, 13R etc.) sau standardele echivalente si
in conformitate cu codurile aplicabile de cladiri si de incendiu. Aceste standarde si normative contin informatii importante privind
protejarea sistemelor impotriva temperaturilor de inghet, coroziunii, deteriorarii mecanice etc.

* Montatorul trebuie sa inteleaga utilizarea acestui produs si motivul pentru care a fost specificat pentru aplicatia respectiva.

® Montatorul trebuie sa inteleaga standardele obisnuite din domeniu privind siguranta si posibilele consecinte ale unei instalari

® Proiectantul sistemului are responsabilitatea de a controla compatibilitatea materialelor pentru utilizarea cu mediul fluid dorit in

* Inginerul de materiale trebuie sa evalueze efectul compozitiei chimice, nivelul pH, temperatura de lucru, nivelul de clor, nivelul
de oxigen si debitul la materiale pentru a confirma ca durata de viata a sistemului este una acceptabila pentru aplicatia dorita.

Nerespectarea cerintelor de instalare si a normativelor si standardelor locale si nationale ar putea compromite integritatea sistemului
sau ar putea duce la defectarea sistemului, provocand decesul sau vatamari corporale grave si pagube materiale.

7.0 MATERIALE DE REFERINTA

10.64: Cuplaj rigid Firelock EZ™ model 009N

10.81: Fisa de prezentare a produsului robinet fluture Firelock™ cu actuator rezistent la intemperii seria 705

1-751: Manual de instalare, intretinere si testare a clapetei de alarmd Firelock™ seria 751

|-751-NXT.KIT: Instructiuni privind subansamblul kitului de alarma pentru robinetii europeni de protectie contra incendiilor Firelock™ seria 751, 764, 768 si 769

numai pentru Europa

1-751.PST: Afis de instalare a clapetei de alarmé Firelock™ seria 751

|-751.VDS: Manual de instalare, intretinere si testare a statiilor europene de clapete de alarma Firelock™ seria 751

1-751-VDS-ADD: Diagrama de perete privind amplasarea sistemului statiei europene de clapetd de alarma (VDS) Firelock™ seria 751

1-751.VDS-KIT: Instructiuni de instalare privind kitul pentru statii europene de clapete de alarma Firelock™ seria 751

-760: Manualul de instalare pentru gongul hidraulic de alarmare FireLock™ seria 760

Responsabilitatea utilizatorului privind selectarea si caracterul adecvat al produsului
Fiecare utilizator isi asuma responsabilitatea finald pentru luarea unei decizii in ceea ce priveste
compatibilitatea produselor Victaulic cu anumite aplicatii la utilizatorul final, conform cu
standardele din industrie, specificatiile de proiect, prevederile aplicabile privind constructiile si
regulamentele aferente, precum si cu instructiunile Victaulic privind performanta, intretinerea,
siguranta si avertizarile. Nicio prevedere din prezentul document sau din oricare alt document
si nicio recomandare, niciun sfat si nicio opinie date pe cale verbald de un angajat Victaulic
nu modifica, nu schimba, nu inlocuieste si nu elimind nicio prevedere a conditiilor standard
prevazute de compania Victaulic cu privire la vanzare, la ghidul de instalare sau la prezenta
limitare a raspunderii.

Drepturile de proprietate intelectuala
Nicio prevedere continuta in prezentul document cu privire la utilizarea posibila sau sugerata
a oricdrui material, produs, serviciu sau design nu este destinata si nu trebuie vazuta ca
acordarea de licentd in baza oricdrui brevet sau in baza oricarui alt drept de proprietate
intelectuald ale companiei Victaulic sau a oricareia dintre filialele sau companiile sale afiliate
care sa acopere 0 asemenea utilizare sau un asemenea design sau ca recomandare pentru
utilizarea unui asemenea material, produs, serviciu sau design cu incdlcarea oricdrui brevet
sau a altor drepturi de proprietate intelectuald. Termenii ,brevetat” sau ,in curs de brevetare”
se referd la brevetele de design sau de utilitdti sau la aplicatiile de brevetare pentru articole
si/sau metode de utilizare In Statele Unite si/sau in alte tari.

Nota
Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificatiilor Victaulic. Toate produsele
se vor instala conform instructiunilor curente de instalare/asamblare furnizate de Victaulic.
Victaulic fsi rezerva dreptul de a modifica specificatiile de produs, designul si echipamentele
standard fard notificare si fara obligatii asumate.

Instalarea
Se vor consulta intotdeauna manualul de instalare Victaulic sau instructiunile de instalare
pentru produsul pe care il instalati. Pentru date complete privind instalarea si asamblarea,
impreuna cu produsele Victaulic respective sunt livrate manuale, acestea fiind disponibile
si in format PDF pe WeChat.

Garantia
Consultati sectiunea ,Garantia” din lista curenta de preturi sau contactati Victaulic pentru
detalii.

Marcile comerciale
Victaulic si toate celelalte marci Victaulic sunt mdrci comerciale sau marci comerciale
inregistrate ale Victaulic Company si/sau ale entitatilor afiliate, in SUA si/sau in alte tari
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