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VŽDY SI POZRITE VŠETKY OZNÁMENIA NA KONCI TOHTO DOKUMENTU TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE, ÚDRŽBY ALEBO PODPORY VÝROBKU.

Séria 751 Európska výbava série 751

1.0  POPIS VÝROBKU

Dostupné veľkosti
•	 �1 ½ – 8"/40 – 200 mm 

Trieda tlaku
•	 �1 ½ – 6"/40 – 152,4 mm 300 psi / 2068 kPa / 20 barov

•	 �8"/200 mm 232 psi / 1600 kPa / 16 barov. Pozrite si časť 5.0

Konfigurácie ventilu
•	 �Holý

•	 �Vopred vybavený

•	 �Stúpacie potrubie Vic-Quick Riser: Vopred vybavené a obsahuje: 

•	 �Uzatvárací ventil (1 ½"/40 mm: Guľový ventil série 728, 2" – 8"/50 – 200 mm: Škrtiaca klapka série 705 FireLock)

•	 �Vypúšťacia spojovacia súprava 

•	 �Poplašný tlakový spínač

•	 �Fire-Pac série 745 (pozrite si publikáciu 30.23 od spoločnosti Victaulic)

Príprava potrubia
•	 �Originálny drážkovací systém Victaulic

Aplikácia/Médiá
•	 �Určené na použitie len v protipožiarnych systémoch. 

2.0  CERTIFIKÁCIA / OFICIÁLNE ZOZNAMY

104e/01 2831

Poplašná spätná klapka FireLockTM

Séria 751 30.01-SLO
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3.0  TECHNICKÉ PARAMETRE – MATERIÁL

Zoznam materiálov: Základný ventil
Teleso: Tvárna liatina, ASTM A-536 triedy 65-45-12

Klapka: Hliníkový bronz UNS-C95500

Hriadeľ: Nerezová oceľ 17-4PH

Tesnenie klapky: EPDM

Tesniace krúžky sedla: Nitril

Pružina klapky: Nerezová oceľ (séria 302)

Podložky: PTFE
Skrutky krycej dosky: Pozinkovaná uhlíková oceľ

Tesnenie krycej dosky: Nitril

Tesniaca doska: Hliníkový bronz (UNS-C95400)

Veľkosti 1 ½ – 3 palce/DN40 – DN80
 a 8 palcov/DN200
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Veľkosti 4 – 6 palcov/
DN100 – DN150
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Položka Popis Položka Popis

1 Teleso ventilu 8 Pružina klapky

2 Klapka 9 Podložka

3 Tesnenie klapky 10 Hriadeľ

4 Tesniaci krúžok 11 Pridržiavací uzáver hriadeľa klapky

5 Tesniaca podložka 12 Krycia doska

6 Tesniaca doska 13 Tesnenie krycej dosky

7 Skrutka, samotesniaca 14 Skrutky krycej dosky
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3.1  TECHNICKÉ PARAMETRE – MATERIÁL

Štandardná výbava: verzia cULus, FM, CCC 
Poplašná spätná klapka série 751 FireLock
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Potrubie k otvorenému odtoku

Voliteľná spomaľovacia 
odvzdušňovacia súprava 

série 752V

K poplašnej signalizácii vodného 
motora alebo voliteľnej 

spomaľovacej odvzdušňovacej 
súprave série 752V

Voliteľné umiestnenie
pre položku 8

Normálne otvorený
(uzamykateľný)

Normálne zatvorený
(uzamykateľný)

Do systému

Do odtoku

Z
prívodu vody

Do odtoku

Komponenty označené sivou farbou označujú komponenty, ktoré sú pri objednávaní VQR štandardné.

Komponenty vyznačené oranžovou farbou predstavujú voliteľnú výbavu.

Položka Popis Položka Popis

1 Poplašná spätná klapka série 751 FireLock 8 Poplašný tlakový spínač (voliteľný / predáva sa osobitne)

2 Tuhá spojka FireLock (voliteľná / predáva sa osobitne) 9 Guľový ventil poplašného vedenia (spínací)

3 Hlavný riadiaci ventil prívodu vody (voliteľný /  
predáva sa osobitne) 10 Guľový ventil poplašného vedenia (rozpínací)

4 Hlavný vypúšťací ventil systému 11 Tlakomer systému / zostava meracieho ventilu 
(0 – 300 psi / 0 – 2068 kPa)

5 Obmedzovač odtoku poplašného vedenia (1⁄16-palcový) 12 Tlakomer prívodu vody / zostava kontrolného meracieho ventilu 
(0 – 300 psi / 0 – 2068 kPa)

6 Zostava spomaľovacej komory série 752  
(voliteľná / predáva sa osobitne) 13 Výkyvná spätná klapka

7 Zostava poplašnej signalizácie vodného motora série 760 
(voliteľná / predáva sa osobitne) 14 Spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 V1  

(voliteľná / predáva sa osobitne)

1	 �Spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 V sa vyžaduje vždy, keď je potrebná vzduchová medzera nad zostavou spomaľovacej komory série 752 VdS. Navyše, 
spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 Vsa vyžaduje, ak sú s poplašnou signalizáciou vodného motora spojené viaceré ventily a spätná klapka oddeľuje každé 
vedenie.
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3.2  TECHNICKÉ PARAMETRE – MATERIÁL

Štandardná výbava: verzia cULus, FM, CCC 
Výbava poplašnej spätnej klapky FireLock série 751 na použitie s pretlakovým čerpadlom
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Do pretlakového

spínača

Do systému

Voliteľné umiestnenie
pre položku 8

Z pretlakového
čerpadla

Potrubie k otvorenému odtoku

Voliteľná spomaľovacia 
odvzdušňovacia súprava 

série 752 V

K poplašnej signalizácii vodného 
motora alebo voliteľnej 

spomaľovacej odvzdušňovacej 
súprave série 752 V

Do odtoku

Z
prívodu vody

Normálne otvorený
(uzamykateľný)

Do odtoku

Normálne zatvorený
(uzamykateľný)

Normálne otvorený
(uzamykateľný)

Normálne otvorený
(uzamykateľný)

Normálne otvorený
(uzamykateľný)

Komponenty označené sivou farbou označujú komponenty, ktoré sú pri objednávaní VQR štandardné.

Komponenty vyznačené oranžovou farbou predstavujú voliteľnú výbavu.

Položka Popis Položka Popis

1 Poplašná spätná klapka série 751 FireLock 10 Guľový ventil poplašného vedenia (rozpínací)

2 Tuhá spojka FireLock (voliteľná / predáva sa osobitne –  
Dodáva sa štandardne pri objednávke zostavy VQR) 11 Odpojovací guľový ventil pretlakového čerpadla (spínací)

3
Hlavný riadiaci ventil prívodu vody (voliteľný /  
predáva sa osobitne – dodáva sa štandardne  

pri objednávke zostavy VQR)
12 Tlakový spínač pretlakového čerpadla 

(predáva sa osobitne / neposkytuje spoločnosť Victaulic)

4 Hlavný vypúšťací ventil systému 13 Odpojovací guľový ventil tlakového spínača pretlakového čerpadla 
(spínací)

5 Obmedzovač odtoku poplašného vedenia (1⁄16-palcový) 14 Tlakomer systému (0 – 300 psi / 0 – 2068 kPa)

6 Zostava spomaľovacej komory série 752  
(voliteľná / predáva sa osobitne) 15 Tlakomer prívodu vody (0 – 300 psi / 0 – 2068 kPa)

7 Zostava poplašnej signalizácie vodného motora série 760 
(voliteľná / predáva sa osobitne) 16 Výkyvná spätná klapka

8 Poplašný tlakový spínač (voliteľný / predáva sa osobitne) 17 Spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 V1  
(voliteľná / predáva sa osobitne)

9 Guľový ventil poplašného vedenia (spínací)

1	 �Spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 V sa vyžaduje vždy, keď je potrebná vzduchová medzera nad zostavou spomaľovacej komory série 752 VdS. Navyše, 
spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 Vsa vyžaduje, ak sú s poplašnou signalizáciou vodného motora spojené viaceré ventily a spätná klapka oddeľuje každé 
vedenie.
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3.2  TECHNICKÉ PARAMETRE – MATERIÁL (POKRAČOVANIE)

	 Zostava so štandardnou výbavou 

Voliteľné príslušenstvo (špecifikujte výber):

	� Spomaľovacia komora série 752 – Vyžaduje sa pri inštalácii poplašnej spätnej klapky FireLock série 751 v zostave 
s premenlivým tlakom s cieľom znížiť možnosť výskytu falošných alarmov. (Pozrite si 30.01).

	� Spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 V – Vyžaduje sa pri inštalácii elektrického tlakového spínača na 
spomaľovacej komore bez poplašnej signalizácie vodného motora.

	� Poplašná signalizácia vodného motora série 760 – Poplašná spätná klapka FireLock série 751 je skonštruovaná tak, aby 
aktivovala mechanický alarm, keď ustálený tok vody (ako napríklad pri otvorenom postrekovači) spôsobí nadvihnutie 
poplašnej klapky z jej sedla. (Pozrite si 30.32).

	� Poplašný tlakový spínač – Poplašná spätná klapka FireLock série 751 je skonštruovaná tak, aby umožnila zostave 
tlakových spínačov aktivovať elektrické alarmy a ovládacie panely, keď ustálený tok vody (ako napríklad pri otvorenom 
postrekovači) spôsobí nadvihnutie poplašnej klapky z jej sedla.

	� Detektory vodného toku – Detektory vodného toku sú k dispozícii na inštaláciu na stúpacom potrubí.

	� Súprava výbavy pre konfiguráciu s pretlakovým čerpadlom.
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3.3  TECHNICKÉ PARAMETRE – MATERIÁL

Zoznam materiálov: Základný ventil európskeho typu 
Poplašná spätná klapka série 751 FireLock

Všetky ostatné veľkosti ventilov 

Len veľkosť ventilu 8 palcov/DN200
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Položka Popis Položka Popis

1 Teleso ventilu 8 Skrutka, samotesniaca

2 Pridržiavacia objímka hriadeľa klapky 9 Tesnenie krycej dosky

3 Hriadeľ 10 Krycia doska

4 Klapka 11 Skrutka krycej dosky

5 Pružina klapky 12 Tesniaci krúžok

6 Tesnenie klapky 13 Tesniaca podložka

7 Tesniaca doska
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3.4  TECHNICKÉ PARAMETRE – MATERIÁL

Európska výbava: VdS, CE, UKCA, FM, EAC, LPCB, SBSC, FG
Poplašná spätná klapka FireLock série 751 s vertikálnou výbavou
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15

16
4

Do odtoku

Do odtoku

Do odtoku

Do odtoku

Do systému

10

10

10

2

3

Do odtoku

Z
prívodu vody

Komponenty označené sivou farbou označujú komponenty, ktoré sú pri objednávaní VQR štandardné.

Komponenty vyznačené oranžovou farbou predstavujú voliteľnú výbavu.

Všetky komponenty bez označenia farbou sú štandardné pre svoje príslušné kon�gurácie nastavenia.

Normálne otvorený
(uzamykateľný)

Do odtoku

Do odtoku
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Voliteľná spomaľovacia 
odvzdušňovacia súprava 

radu 752 V

K poplašnej signalizácii vodného 
motora alebo voliteľnej

spomaľovacej odvzdušňovacej 
súprave radu 752 V

Voliteľná spomaľovacia 
odvzdušňovacia súprava 

radu 752 V

K poplašnej signalizácii vodného 
motora alebo voliteľnej

spomaľovacej odvzdušňovacej 
súprave radu 752 V Potrubie k otvorenému odtoku

Potrubie k otvorenému odtoku

15

16

–ALEBO–

VdS, CE, UKCA, FM, EAC

SBSC

FG

LPCB

Položka Popis Položka Popis
1 Európska poplašná spätná klapka FireLock série 751 10 Obmedzené ústie / Odtok poplašného vedenia
2 Tuhá spojka FireLock™1 11 Spomaľovacia komora radu 752 VdS
3 Hlavný riadiaci ventil prívodu vody1 12 Poplašný tlakový spínač
4 Merací ventil 13 Guľový ventil poplašného vedenia
5 Tlakomer prívodu vody 14 Zostava koncového spínača monitorovania poplašného vedenia
6 Výkyvná spätná klapka 14a Guľový ventil na monitorovanie poplašného vedenia
7 Tlakomer systému 15 Poplašná signalizácia vodného motora série 760
8 Testovací ventil systému 16 Spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 V2

9 Hlavný vypúšťací ventil systému 17 Vypúšťacia spojovacia súprava
1	 �Spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 V sa vyžaduje vždy, keď je potrebná vzduchová medzera nad zostavou spomaľovacej komory série 752 VdS. Navyše, 

spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 Vsa vyžaduje, ak sú s poplašnou signalizáciou vodného motora spojené viaceré ventily a spätná klapka oddeľuje každé vedenie.
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3.4  TECHNICKÉ PARAMETRE – MATERIÁL (POKRAČOVANIE)

	 Zostava so štandardnou výbavou 

Voliteľné príslušenstvo (špecifikujte výber):

	� Spomaľovacia komora série 752 – Vyžaduje sa pri inštalácii poplašnej spätnej klapky FireLock série 751 v zostave 
s premenlivým tlakom s cieľom znížiť možnosť výskytu falošných alarmov. (Pozrite si 30.01).

	� Spomaľovacia odvzdušňovacia súprava série 752 V – Vyžaduje sa pri inštalácii elektrického tlakového spínača na 
spomaľovacej komore bez poplašnej signalizácie vodného motora.

	� Poplašná signalizácia vodného motora série 760 – Poplašná spätná klapka FireLock série 751 je skonštruovaná tak, aby 
aktivovala mechanický alarm, keď ustálený tok vody (ako napríklad pri otvorenom postrekovači) spôsobí nadvihnutie 
poplašnej klapky z jej sedla. (Pozrite si 30.32).

	� Detektory vodného toku – Detektory vodného toku sú k dispozícii na inštaláciu na stúpacom potrubí.
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4.0  ROZMERY

Rozmery štandardnej výbavy: Verzia cULus, FM, CCC

Štandardná výbava a výbava určená na použitie s pretlakovým čerpadlom (bez voliteľných možností vypúšťacej 
spojovacej súpravy a hlavného riadiaceho ventilu prívodu vody).

J
Úplne 

I

L H

K

A

B1
B

G

E F

POZNÁMKY 
•	 �Rozmer „A“ je skutočný montážny rozmer telesa ventilu. 

•	 �Pri systémoch s voliteľnou zostavou spomaľovacej komory série 752 pridajte 12 palcov / 305 mm k rozmeru „B“ na započítanie dodatočnej výšky.

Veľkosť Rozmery Približne Hmotnosť (každé)

Menovitý

Skutočný 
vonkajší 
priemer A B B1 E F G H I J K L

Bez 
prevádzkovej 

výbavy

S 
prevádzkovou 

výbavou
palce

DN
palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

libra
kg

libra
kg

1 1/2 1.900 9.00 10.75 17.88 3.25 8.00 7.13 6.13 9.88 10.00 1.75 6.38 13.0 31.0
DN40 48,3 229 271 453 83 201 181 156 250 254 45 160 5,9 14,0

2 2.375 9.00 10.75 17.88 3.25 8.13 7.13 6.13 9.88 10.00 1.75 6.38 13.0 31.0
DN50 60,3 229 271 453 83 204 181 156 250 254 45 160 5,9 14,0

2 1/2 2.875 12.63 12.50 19.25 4.38 7.13 6.75 6.72 11.00 11.25 – 7.13 32.0 53.0
73,0 321 317 488 111 179 172 171 279 285 178 14,5 24,0

3.000 12.63 12.50 19.25 4.38 7.13 6.75 6.72 11.00 11.25 – 7.13 33.0 54.0
DN65 76,1 321 317 488 111 179 172 171 279 285 178 15,0 24,5

3 3.500 12.63 12.50 19.25 4.38 7.13 6.75 6.72 11.00 11.25 – 7.13 33.0 54.0
DN80 88,9 321 317 488 111 179 172 171 279 285 178 15,0 24,5

4 4.500 15.13 18.00 22.25 4.88 7.50 4.25 7.21 12.63 14.13 2.88 6.38 55.0 77.0
DN100 114,3 382 455 563 124 190 108 184 321 358 73 160 25,0 35,0

6.500 16.00 18.63 22.75 5.63 8.75 4.13 7.59 13.38 14.50 2.63 6.38 74.0 96.0
165,1 407 473 575 143 222 105 193 340 368 67 160 33,5 43,5

6 6.625 16.00 18.63 22.75 5.63 8.75 4.13 7.59 13.38 14.50 2.63 6.38 77.0 99.0
DN150 168,3 407 473 575 143 222 105 193 340 368 67 160 35,0 45,0

8 8.000 17.50 18.50 22.25 7.13 9.75 3.75 9.33 14.25 15.88 1.00 6.38 120.0 140.0
DN200 203,2 445 468 564 181 248 95 237 362 403 25 160 54,5 63,5
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4.0  ROZMERY

Rozmery štandardnej výbavy: Verzia cULus, FM, CCC  

Štandardná výbava a výbava určená na použitie s pretlakovým čerpadlom (s voliteľnými možnosťami vypúšťacej 
spojovacej súpravy a hlavného riadiaceho ventilu prívodu vody).

4-palcová/114,3 mm poplašná spätná klapka FireLock série 751 s voliteľnými možnosťami vypúšťacej spojovacej súpravy 
a hlavného riadiaceho ventilu prívodu vody je zobrazená nižšie.

J
Úplne 

I

L H

K

A

A1
B

G

C

E F

 .

POZNÁMKY 
•	 �Rozmer „A“ je skutočný montážny rozmer telesa ventilu. 

•	 �Rozmer „A1“ je skutočný montážny rozmer telesa ventilu s voliteľným hlavným riadiacim ventilom prívodu vody. 

•	 �Pri systémoch s voliteľnou zostavou spomaľovacej komory série 752 pridajte 12 palcov/305 mm k rozmeru „B“ na započítanie dodatočnej výšky. Rozmery „D“ a „D1“ 
nie sú pevne stanovené hodnoty. Odkvapkávacia nádoba voliteľnej vypúšťacej spojovacej súpravy sa dá otočiť tak, aby poskytovala viac priestoru v zadnej časti 
prevádzkovej výbavy. 

•	 �Komponenty znázornené bodkovanou čiarou predstavujú voliteľnú výbavu. 

•	 �Odporúčaná voliteľná možnosť vypúšťacej spojovacej súpravy (znázornená oranžovou farbou) je uvedená kvôli prehľadu a má montážne rozmery. 

Veľkosť Rozmery Približne Hmotnosť (každé)

Menovitý

Skutočný 
vonkajší 
priemer A A1 B C E F G H I J K L

Bez 
prevádzkovej 

výbavy

S 
prevádzkovou 

výbavou
palce

DN
palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

lb 
kg

lb 
kg

1 1/2 1.900 9.00 16.37 25.63 2.83 5.13 9.00 5.50 6.13 9.88 10.00 1.75 4.38 13.0 46.0
DN40 48,3 229 415,80 651 72 130 227 140 156 250 254 45 109 5,9 21,0

2 2.375 9.00 13.83 20.25 3.13 6.63 9.00 8.25 6.13 9.88 10.00 1.75 4.75 13.0 46.0
DN50 60,3 229 351,28 514 80 168 227 210 156 250 254 45 120 5,9 21,0

2 1/2 2.875 12.63 16.51 20.63 5.38 7.25 8.38 9.25 6.72 11.00 11.25 – 6.25 32.0 75.0
73,0 321 419,35 524 137 184 211 235 171 279 285 158 14,5 34,0

3.000 12.63 16.51 20.63 5.38 7.25 8.38 9.25 6.72 11.00 11.25 – 6.25 33.0 77.0
DN65 76,1 321 419,35 524 137 184 211 235 171 279 285 158 15,0 35,0

3 3.500 12.63 16.51 20.63 5.50 7.25 8.38 9.25 6.72 11.00 11.25 – 6.25 33.0 77.0
DN80 88,9 321 419,35 524 140 184 211 235 171 279 285 158 15,0 35,0

4 4.500 15.13 19.85 27.75 6.31 8.88 8.63 8.00 7.21 12.63 14.13 2.88 7.13 55.0 110.0
DN100 114,3 382 504,19 705 161 226 219 203 184 321 358 73 179 25,0 50,0

6.500 16.00 22.13 31.00 8.22 10.88 8.63 5.38 7.59 13.38 14.50 2.63 7.50 74.0 145.0
165,1 407 562,10 787 209 276 219 137 193 340 368 67 189 33,5 66,0

6 6.625 16.00 22.13 31.00 8.22 10.88 8.63 5.38 7.59 13.38 14.50 2.63 7.50 77.0 145.0
DN150 168,3 407 562,10 787 209 276 219 137 193 340 368 67 189 35,0 66,0

8 8.000 17.50 23.02 29.75 9.47 12.00 10.13 4.38 9.33 14.25 15.88 1.00 8.88 120.0 210.0
DN200 203,2 445 584,71 756 241 305 255 111 237 362 403 25 224 54,5 95,5
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4.0  ROZMERY (POKRAČOVANIE)

Rozmery európskej výbavy: Verzia VdS, CE, UKCA, FM, EAC

K

H

I

L

C

E

D

F

M

B1

B
A1

A

G

J
Úplne 

Veľkosť Rozmery Hmotnosť

Menovitý

Skutočný 
vonkajší 
priemer A2 A1 B B1 C D E F G H I J K L M

Približne 
každá časť

palce
DN

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

libra
kg

3 3.500 12.61 16.51 17.22 28.88 5.50 7.71 7.47 10.21 9.80 6.72 9.76 11.41 0.67 6.21 5.11 79.0
DN80 88,9 321 420 438 734 140 196 190 260 249 171 248 290 18 158 130 36,0

4 4.500 15.03 19.94 22.53 30.50 6.31 8.15 8.80 10.65 5.45 7.21 10.29 14.08 2.60 7.04 5.38 105.0
DN100 114,3 382 507 573 775 161 208 224 271 139 184 262 358 67 179 137 47,5

6 6.625 16.00 22.12 24.74 32.25 8.22 9.39 10.85 11.89 2.93 7.59 10.67 14.46 2.54 7.42 5.38 140.0
DN150 168,3 407 562 629 820 209 239 276 303 75 193 272 368 65 189 137 63,5

8 8.625 17.50 23.02 24.09 31.08 9.47 10.40 12.07 12.90 4.18 9.33 12.41 15.83 0.83 8.79 5.88 210.0
DN200 219,1 445 585 612 790 241 265 307 328 107 237 316 403 22 224 150 95,5
2	 Rozmer „A“ je hodnota nameraná od hornej časti telesa ventilu po spodnú časť telesa ventilu (montážny rozmer).

POZNÁMKA
•	 �Celková výška „B“ je najväčšia výška, ak nie je nainštalovaná voliteľná zostava spomaľovacej komory radu 752 VdS.
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4.0  ROZMERY (POKRAČOVANIE)

Rozmery európskej výbavy: LPCB

K

H

I

L

A

C

E

D

F

A1
B

B1

G

M

J
Úplne 

Veľkosť Rozmery Hmotnosť

Menovitý

Skutočný 
vonkajší 
priemer A2 A1 B B1 C D E F G H I J K L M

Približne 
každá časť

palce
DN

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

libra
kg

3 3.500 12.61 16.51 17.22 27.87 5.50 8.36 7.47 10.86 9.80 6.72 9.76 11.41 0.67 6.21 5.11 93.0
DN80 88,9 321 420 438 708 140 213 190 276 249 171 248 290 18 158 130 42,0

4 4.500 15.03 19.94 22.53 29.49 6.31 8.80 8.80 11.67 5.45 7.21 10.29 14.08 2.60 7.04 5.38 125.0
DN100 114,3 382 507 573 749 161 224 224 297 139 184 262 358 67 179 137 56,5

6.500 16.00 22.12 24.74 31.24 8.22 10.04 10.85 12.54 2.93 7.59 10.67 14.46 2.54 7.42 5.38 165.0
165,1 407 562 629 794 209 256 276 319 75 193 272 368 65 189 137 75,0

8 8.625 17.50 23.02 24.09 30.79 9.47 11.04 12.07 13.56 4.18 9.33 12.41 15.83 0.83 8.79 5.88 225.0
DN200 219,1 445 585 612 783 241 281 307 345 107 237 316 403 22 224 150 102,0

2	 Rozmer „A“ je hodnota nameraná od hornej časti telesa ventilu po spodnú časť telesa ventilu (montážny rozmer).

POZNÁMKA
•	 �Celková výška „B“ je najväčšia výška, ak nie je nainštalovaná voliteľná zostava spomaľovacej komory radu 752 VdS.
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4.0  ROZMERY (POKRAČOVANIE)

Rozmery európskej výbavy: FG

K

H

I

L
C

E

A1

D

F

A
B

B1

M

G

J
Úplne 

Veľkosť Rozmery Hmotnosť

Menovitý

Skutočný 
vonkajší 
priemer A2 A1 B B1 C D E F G H I J K L M

Približne 
každá časť

palce
DN

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

libra
kg

3 3.500 12.61 16.51 17.22 34.20 5.50 7.36 7.47 9.86 9.80 6.72 9.76 11.41 0.67 6.21 5.11 96.0
DN80 88,9 321 420 438 869 140 188 190 251 249 171 248 290 18 158 130 43,5

4 4.500 15.03 19.94 22.53 35.81 6.31 7.80 8.80 10.31 5.45 7.21 10.29 14.08 2.60 7.04 5.38 130.0
DN100 114,3 382 507 573 910 161 199 224 262 139 184 262 358 67 179 137 59,0

6 6.625 16.00 22.12 24.74 37.57 8.22 10.04 10.85 11.54 2.93 7.59 10.67 14.46 2.54 7.42 5.38 165.0
DN150 168,3 407 562 629 955 209 256 276 294 75 193 272 368 65 189 137 75,0

8 8.625 17.50 23.02 24.09 37.12 9.47 10.05 12.07 12.55 4.18 9.33 12.41 15.83 0.83 8.79 5.88 230.0
DN200 219,1 445 585 612 943 241 256 307 319 107 237 316 403 22 224 150 104,5

2	 Rozmer „A“ je hodnota nameraná od hornej časti telesa ventilu po spodnú časť telesa ventilu (montážny rozmer).

POZNÁMKA
•	 �Pre výbavu FG je k dispozícii prídavná spojka a hlavný riadiaci ventil prívodu vody ako voliteľná možnosť pre inštaláciu nad európskou poplašnou spätnou klapkou 

radu 751 FireLock (na strane systému). Pridanie tejto možnosti neovplyvní zobrazený rozmer B1.
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4.0  ROZMERY (POKRAČOVANIE)

Rozmery európskej výbavy: SBSC

J
Úplne 

K

H

I

L

A

C

E

D

A1
B

B1

F

M

G

Veľkosť Rozmery Hmotnosť

Menovitý

Skutočný 
vonkajší 
priemer A2 A1 B B1 C D E F G H I J K L M

Približne 
každá časť

palce
DN

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

palce
mm

libra
kg

3 3.500 12.61 16.51 17.22 25.19 5.50 6.36 7.47 9.33 9.80 6.72 9.76 11.41 6.50 6.21 5.11 85.0
DN80 88,9 321 420 438 640 140 162 190 237 249 171 248 290 165 158 130 38,5

4 4.500 15.03 19.94 22.53 26.81 6.31 6.80 8.80 9.72 5.45 7.21 10.29 14.08 4.72 7.04 5.38 115.0
DN100 114,3 382 507 573 681 161 173 224 247 139 184 262 358 120 179 137 52,0

6 6.625 16.00 22.12 24.74 28.56 8.22 8.04 10.85 9.72 2.93 7.59 10.67 14.46 4.22 7.42 5.38 155.0
DN150 168,3 407 562 629 726 209 205 276 247 75 193 272 368 108 189 137 70,5

8 8.625 17.50 23.02 24.09 28.12 9.47 9.05 12.07 10.22 4.18 9.33 12.41 15.83 2.71 8.79 5.88 220.0
DN200 219,1 445 585 612 715 241 230 307 260 107 237 316 403 69 224 150 100,0

2	 Rozmer „A“ je hodnota nameraná od hornej časti telesa ventilu po spodnú časť telesa ventilu (montážny rozmer).

POZNÁMKA
•	 �Pre výbavu SBSC je k dispozícii prídavná spojka a hlavný riadiaci ventil prívodu vody ako voliteľná možnosť pre inštaláciu nad európskou poplašnou spätnou klapkou 

radu 751 FireLock (na strane systému). Pridanie tejto možnosti neovplyvní zobrazený rozmer B1.
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5.0  ČINNOSŤ

Štandardná výbava: Verzia cULus, FM, CCC

Odpor trenia
Nižšie uvedená tabuľka vyjadruje odpor trenia poplašnej spätnej klapky FireLock série 751 v ekvivalentných stopách 
priameho potrubia.

Menovitá 
veľkosť

Skutočný  
vonkajší priemer

Ekvivalentná  
dĺžka 

potrubia
palce 

DN
 palce 
mm

stopy 
metre

1 ½ 1.900 3.00
DN40 48,3 0,910

2 2.875 9.00
DN50 60,3 2,740

2 ½ 2.875 8.00
73,0 2,438

3.000 8.00
DN65 76,1 2,438

3 3.500 17.00
DN80 88,9 5,182

4 4.500 21.00
DN100 114,3 6,401

6.500 22.00
165,1 6,706

6 6.625 22.00
DN150 168,3 6,706

8 8.625 50.00
DN200 219,1 15,240

Európska výbava: VdS, CE, UKCA, FM, EAC, LPCB, SBSC, FG

Odpor trenia
Nižšie uvedená tabuľka vyjadruje odpor trenia poplašnej spätnej klapky FireLock série 751 v ekvivalentných metroch 
priameho potrubia.

Veľkosť Údaje o prietoku

Skutočný  
vonkajší priemer Odpor trenia

palce 
DN

palce 
mm

metre 
stopy

3 3.500 5,182
DN80 88,9 17.00

4 4.500 6,401
DN100 114,3 21.00

6.500 6,706
165,1 22.00

6 6.625 6,706
DN150 168,3 22.00

8 8.625 15,240
DN200 219,1 50.00
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5.0  ČINNOSŤ (POKRAČOVANIE)

Maximálny pracovný tlak

Štandardná výbava:

Veľkosť cULus FM CCC

Menovitý

Skutočný 
vonkajší 
priemer psi

kPa
bar

psi
kPa
bar

psi
kPa
bar

palce
DN

palce
DN

1 ½
DN40 

1.900 300 300
48,3 2068 2068 –

21 21

2
DN50 

2.375 300 300
60,3 2068 2068 –

21 21

2 ½
2.875 300 300
73,0 2068 2068 –

21 21
3.000 300 300

DN65 76,1 2068 2068 –
21 21

3
DN80

3.500 300 300 232
88,9 2068 2068 1600

21 21 16

4
DN100

4.500 300 300 232
114,3 2068 2068 1600

21 21 16
6.500 300 300 232
165,1 2068 2068 1600

21 21 16

6
DN150 

6.625 300 300 232
168,3 2068 2068 1600

21 21 16

8
DN200

8.625 232 232 232
219,1 1600 1600 1600

16 16 16

Európska výbava:

Veľkosť
VdS, CE, UKCA, FM, 

EAC, LPCB, SBSC, FG

Menovitý
Skutočný vonkajší 

priemer psi
kPa
bar

palce
DN

palce
DN

3
DN80

3.500 232
88,9 1600

16

4
DN100

4.500 232
114,3 1600

16
6.500 232
165,1 1600

16

6
DN150

6.625 232
168,3 1600

16

8
DN200

8.625 232
219,1 1600

16

16
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Zodpovednosť používateľa za výber a vhodnosť výrobku
Každý používateľ nesie konečnú zodpovednosť za rozhodnutie týkajúce sa vhodnosti 
výrobkov Victaulic na konkrétnu aplikáciu koncového použitia, a to v súlade s priemyselnými 
normami a špecifikáciami projektu a platným stavebným zákonníkom a súvisiacimi predpismi, 
ako aj činnosťou, údržbou, bezpečnosťou a výstražnými pokynmi, ktoré uvádza spoločnosť 
Victaulic. Nič v tomto ani žiadnom inom dokumente a ani žiadne verbálne odporúčanie, rada 
alebo názor od akéhokoľvek zamestnanca spoločnosti Victaulic sa nesmú považovať za dôvod 
na obmenu, zmenu, náhradu ani odmietnutie akéhokoľvek ustanovenia štandardných 
podmienok predaja, návodu na inštaláciu alebo tohto vylúčenia zodpovednosti spoločnosti 
Victaulic Company.

Práva duševného vlastníctva
Žiadne vyhlásenie uvedené v tomto dokumente týkajúce sa možného alebo navrhovaného 
použitia akéhokoľvek materiálu alebo výrobku, akejkoľvek služby alebo akéhokoľvek 
konštrukčného riešenia nie je zamýšľané ani by sa nemalo vysvetľovať tak, že znamená 
udelenie akejkoľvek licencie v rámci akéhokoľvek patentu alebo práva duševného vlastníctva 
spoločnosti Victaulic alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností alebo pobočiek týkajúcej 
sa takéhoto použitia alebo konštrukčného riešenia alebo odporúčanie použitia takéhoto 
materiálu, výrobku, takejto služby alebo daného konštrukčného riešenia s rozpore s akého- 
koľvek patentom alebo iným právom duševného vlastníctva. Pojmy „patentované“ alebo 
„v procese udelenia patentu“ sa vzťahujú na patenty alebo žiadosti o udelenie patentu na 
konštrukčné riešenie alebo úžitkový vzor výrobkov a/alebo spôsoby používania v Spojených 
štátoch a/alebo ďalších krajinách.

Poznámka
Tento výrobok smie vyrábať spoločnosť Victaulic alebo sa musí vyrábať podľa technických 
parametrov spoločnosti Victaulic. Všetky výrobky sa musia inštalovať v súlade s aktuálnymi 
pokynmi na inštaláciu alebo montáž od spoločnosti Victaulic. Spoločnosť Victaulic si 
vyhradzuje právo zmeniť technické parametre, konštrukčné riešenia a štandardné vybavenie 
výrobkov bez upozornenia a bez prípadných záväzkov.

Inštalácia
Vždy je potrebné vychádzať z inštalačnej príručky alebo pokynov na inštaláciu výrobku 
od spoločnosti Victaulic, ktorý inštalujete. Súčasťou každej dodávky výrobkov Victaulic sú 
príručky, v ktorých sú uvedené kompletné údaje potrebné na inštaláciu a montáž, pričom 
sú dostupné vo formáte PDF na WeChat.

Záruka
Podrobnosti nájdete uvedené v časti so zárukou v aktuálnom cenníku alebo si ich vyžiadajte 
od spoločnosti Victaulic.

Ochranné známky
Victaulic a všetky ostatné značky spoločnosti Victaulic sú ochranné známky alebo registrované 
ochranné známky spoločnosti Victaulic Company a/alebo jej pobočiek v USA a/alebo ďalších 
krajinách.

6.0  OZNÁMENIA

 VÝSTRAHA

•	 �Pred pokusom o inštaláciu výrobkov od spoločnosti Victaulic si musíte prečítať 
všetky pokyny a porozumieť ich obsahu.

•	 �Pred inštaláciou, demontážou, nastavovaním alebo údržbou všetkých výrobkov 
od spoločnosti Victaulic vždy skontrolujte, či je potrubný systém úplne zbavený 
tlaku a vypustený.

•	 �Používajte ochranné okuliare, prilbu a ochrannú obuv.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu 
osôb a poškodeniu majetku.

•	 �Tieto výrobky sa smú používať len v protipožiarnych systémoch, ktoré sú navrhnuté a nainštalované v súlade s aktuálnym, platnými 
normami Národnej protipožiarnej asociácie (NFPA 13, 13D, 13R atď.) alebo ekvivalentnými normami a v súlade s platnými stavebnými 
zákonmi a protipožiarnymi smernicami. Tieto normy a predpisy obsahujú dôležité informácie týkajúce sa ochrany systémov pred 
teplotami mrazu, koróziou, mechanickým poškodením atď.

•	 �Montér musí porozumieť, ako sa tento výrobok používa a prečo bol špecifikovaný pre konkrétnu aplikáciu.

•	 �Montér musí porozumieť všeobecným normám bezpečnosti a možným dôsledkom nesprávnej inštalácie výrobku.

•	 �Je to zodpovednosťou konštruktéra systému, aby overil vhodnosť materiálov na používanie so zamýšľaným tekutým médiom v rámci 
potrubného systému a vonkajšieho prostredia.

•	 �Osoba zodpovedná za špecifikáciu materiálu musí vyhodnotiť účinok chemického zloženia, úrovne pH, prevádzkovej teploty, úrovne 
chloridu, úrovne kyslíka a rýchlosti toku na materiály na potvrdenie toho, že životnosť systému bude prijateľná pre zamýšľanú 
prevádzku.

Nedodržanie požiadaviek na inštaláciu a miestnych a štátnych predpisov a noriem by mohlo ohroziť neporušenosť systému alebo 
spôsobiť zlyhanie systému, čo by mohlo mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb a škody na majetku.

7.0  REFERENCIE

10.64: Tuhá spojka typu 009N Firelock EZ™

10.81: Škrtiaca klapka Firelock™ s odolným akčným členom série 705 Submittal

I-751: Návod na inštaláciu, údržbu a skúšanie poplašnej spätnej klapky Firelock™ série 751

I-751-NXT.KIT: Návod na používanie výbavy poplašnej súpravy európskych protipožiarnych ventilov Firelock™ série 751, 764, 768 a 769 (len v Európe)

I-751.PST: Plagát so zobrazením inštalácie poplašnej spätnej klapky Firelock™ série 751

I-751.VDS: Návod na inštaláciu, údržbu a skúšanie európskych staníc poplašnej spätnej klapky Firelock™ série 751

I-751-VDS-ADD: Nástenná schéma uvedenia systému do prevádzky pre európsku stanicu poplašnej spätnej klapky (VDS) Firelock™ série 751

I-751.VDS-KIT: Návod na inštaláciu súpravy európskych staníc poplašnej spätnej klapky Firelock™ série 751

I-760: Návod na inštaláciu poplašnej signalizácie vodného motora Firelock™ série 760
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