Ensemble de controle du collecteur universel Sctaulc

Victaulic® Série UMC 30.72-FRC

1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

Diamétres offerts
e 1% po a 8po/DN32aDN200

Pression de service maximale
e Jusqu'a 2 068 kPa/20,6 bar (300 Ib/po?)

Utilisation
e |es ensembles de contrdle d'étage peuvent étre utilisés pour répondre aux exigences de séparation des zones
pour les applications a plusieurs étages dépassant deux étages ou chaque fois qu'un contrdle ou un zonage
séparé est spécifié.
* |es assemblages de colonnes montantes peuvent étre utilisés dans des orientations verticales sur des colonnes
montantes individuelles.
Configurations
¢ Vanne de commande en option : Vanne papillon série 705 ou robinet & tournant sphérique série 728
e Assemblage en usine pour droitier ou gaucher (modifiable sur place si nécessaire)

Composants compris
e (Clapet antiretour intégré
e série UTD (Universal Test Drain) avec soupspe de surpression réglable série ARV (Adjustable Relief Valve)
intégrée
e Flexible pour drainage facile
e Robinet de débit de type vanne
e del¥ipoa?2po/DN32aDN5O0 utilisant un robinet de débit de 2 po UMC de type a selle type

e |es robinets UMC de 2 ¥ po a 3 po/73 mm a DN8O et 8 po/DN200 utilisent le robinet de débit VSR a selle pour
la taille de vanne correspondante

e |es robinets UMC de 4 po a 6 po/ DN100 a DN150 utilisent le robinet de débit VSR-M avec adaptateur pour bride
¢ Manomeétre coté systeme de 1 % po a 8 po/DN32 a DN200 pour 2 750 kPa/27.5 bar (400 Ib/po?)

e Port bouché situé sur la vanne de régulation coté alimentation 1 % poa 3 po/DN32 a DN8O (en cas d'utilisation
comme colonne montante du systéme, le manometre est commandé séparément)

e Manométre coté systeme de 4 po a 8 po/DN100 & DN200 pour 2 750 kPa/27.5 bar (400 Ib/po?)

Raccordements d'extrémités offerts
e Original Groove System (OGS) et rainurage standard de Victaulic.

2.0 LISTE D'HOMOLOGATIONS ET DE CERTIFICATIONS
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| TOUJOURS SE REPORTER AUX AVIS A LA FIN DU PRESENT DOCUMENT, CONCERNANT L'INSTALLATION, LENTRETIEN OU LE SOUTIEN DU PRODUIT. |
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3.0 CAHIER DES CHARGES - MATERIAU

Corps : Fonte ductile conforme a la norme ASTM A536 grade 65-45-12.
Clapet a battant : Acier inoxydable

Joint de clapet a battant :EPDM

Arbres : Acier inoxydable

Siége : Laiton

Ressort : Acier inoxydable
Flexible : Acier inoxydable

4.0 DIMENSIONS

EaE
EaQE
G
Taille Dimensions Poids
G
EaE D D F Taille Longueur| Env. Env.
EaE | sans avec | sans F sans | (nomi- | Orifice de (chacun) | (chacun)
avec | vanne vanne | vanne avec | vanne |nale) de | de test | flexible sans sans
Diamétre vanne de| de de de vanne de vannes | pour de vanne | vanne
extérieur | com- | com- com- | com- de com-| com- | séries série | drainage | de com- | de com-
Nominal |  réel mande 'mande| A B C | C-1 mande | mande | E | mande | mande | UTD uTD rapide | mande | mande
po po po po [FacteurK  po Ib Ib
DN mm mm DN S.l. mm kg kg
1% 1.660 20.50 | 13.13 |3.63 5.88|8.25/10.00 6.00 6.00 | 2.00 2338 | 16.00 1.00 2.8 24.00 32.0 24.0
DN32 42.4 521 333 92 | 149 | 210 | 254 152 152 51 594 406 25 4.0 610 14.5 10.9
1% 1.900 20.50 | 13.13 |3.63|5.88 8.25|10.00/ 6.00 6.00 | 2.00 2350 | 16.13 1.00 2.8 24.00 34.0 25.0
DN40 48.3 521 333 92 | 149 | 210 | 254 152 152 51 597 410 25 4.0 610 154 11.3

REMARQUES
e Lorsque la taille (nominale) de la vanne de la série UTD est de 25 mm (1 po). le raccordement du tuyau de vidange flexible utilise le profil de la rainure
FireLock IGS™.

e Orifice de mesure de la pression d'alimentation du systéme de % po situé sur la vanne de régulation pour les tailles 1 % po a 1 % po/DN32 a DN40
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4.0 DIMENSIONS (SUITE)

=

G
577 ‘4; Cl———> D
Taille Dimensions Poids
G
EaE| EaE D D F F Taille Longueur| Env. Env.
avec | sans avec | sans avec | sans | (nomi- de (chacun) | (chacun)
vanne | vanne vanne | vanne vanne | vanne |nale) de| Orifice | flexible sans sans
Diameétre | de de de de de de vannes | de test de vanne vanne
extérieur | com- | com- com- | com- com- | com- | séries |pour série| drainage | de com- | de com-
Nominal| réel |mande mande A B C | C1 mande mande| E |mande| mande| UTD uUTD rapide | mande | mande
po po po po | FacteurK po Ib Ib
DN mm mm DN S.. mm kg kg
2 2375 | 1750 13.13 | 3.63 | 5.88 | 8.25 10.00/ 6.38 | 6.00 | 2.00 | 21.13 | 16.38 1.00 2.8 24.00 36.0 25.0
DN50 60.3 445 333 92 149 210 | 254 162 152 51 537 416 25 4.0 610 16.3 11.3
2% 2875 |17.38 | 13.50 | 4.25 | 6.75 |9.25 1150 7.50 6.13 | 225 | 21.25 | 16.63 1.25 42 24.00 39.0 28.0
73.0 441 343 108 | 171 | 235 | 292 191 156 57 540 422 32 6.1 610 17.7 12.7
3.000 | 17.38 13.50 4.25|6.75|9.25 1150 750 | 6.13 | 2.25 | 21.25  16.63 1.25 4.2 24.00 39.0 28.0
DN65 76.1 441 343 108 171 235 | 292 191 156 57 540 422 32 6.1 610 17.7 12.7
3 3,500 |17.63| 13.75 | 438 |7.13 |/9.63/11.88| 7.75 6.38 | 238 | 21.13 | 16.50 1.25 4.2 24.00 44.0 31.0
DN80 88.9 448 349 | 111 | 181 | 244 | 302 197 162 60 537 419 32 6.1 610 20.0 14.1
4 4500 | 19.50 | 14.63 | 5.75 | 8.75 11.63|/14.88| 8.75 7.00  3.00 | 22.75 | 17.63 2.00 5.6 36.00 65.0 52.0
DN100 114.3 495 371 146 222 295 | 378 | 222 178 76 578 448 51 8.1 914 29.5 23.6
6.500 | 23.50 | 17.38 | 6.88 |10.00(12.88/16.13| 11.38 | 8.00 | 3.88 | 25.88 | 19.75 2.00 5.6 36.00 100.0 73.0
165.1 597 441 175 | 254 | 327 | 410 | 289 203 98 657 502 51 8.1 914 454 33.1
6 6.625 | 2350 17.38 | 6.88 |10.00/12.88/16.13| 11.38 | 8.00 | 3.88 | 25.88 @ 19.75 2.00 5.6 36.00 100.0 73.0
DN150 168.3 597 441 175 254 327 | 410 | 289 203 98 657 502 51 8.1 914 454 33.1

REMARQUES
e Orifice de mesure de la pression d'alimentation du systéme de 1/2 po situé sur la vanne de régulation pour les tailles 2 po a 3 po/DN50 a DN80

e Jauge de mesure de la pression d'alimentation du systéme située sur la vanne de régulation pour les tailles 4 po a 6 po/DN100 a DN150

e Lorsque la taille (nominale) de la vanne de la série UTD est de 25 mm (1 po), le raccordement du tuyau de vidange flexible utilise le profil de la rainure
FireLock IGS™.

Installation horizontale avec vanne de commande pour gauchers Installation horizontale avec vanne de commande pour droitiers
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4.0 DIMENSIONS (SUITE)

=

G
C
D E —>
EiL D <€ C]
Taille Dimensions Poids
G

EAaE |EaE D D F F Taille Longueur| Env. Env.
avec | sans avec | sans avec | sans | (nomi- | Orifice de (chacun) | (chacun)

vanne |vanne vanne | vanne vanne | vanne | nale) de | de test | flexible | sans sans
Diamétre, de de de de de de vannes pour de |vanne de vanne de

extérieur| com- | com- com- | com- com- | com- | séries série |drainage, com- com-

Nominal| réel | mande mande A B C | C-1 | mande mande, E |mande| mande| UTD uTD rapide | mande | mande

po po po po FacteurK| po Ib Ib

DN mm mm DN S.l. mm kg kg
8 8.625 | 32.75 | 27.25 | 6.50  8.38 |11.25/14.38| 13.50 | 10.63 | 6.00 | 35.13 | 29.63 | 2.00 5.6 36.00 178.0 136.0
DN200 | 219.1 832 692 | 165 | 213 | 286 | 365 343 270 152 892 752 51 8.1 914 80.7 61.7

REMARQUE
e Le port pour jauge de pression d'alimentation est sur le c6té alimentation du clapet antiretour
© 2022 Victaulic Company. Tous droits réservés.
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5.0 PERFORMANCE

Taille

Longueur équivalente de tuyau de
catégorie 40 !

Caractéristiques de débit

Valeurs Cv/Kv

Valeurs Cv/Kv

Diamétre extérieur avec vanne de sans vanne de avec vanne de sans vanne de Pression de service
Nominal réel commande commande commande commande maximale
po po Pieds Pieds Ib/po?
DN mm Métres Métres Ouverture compléte | Ouverture compléte kPa
1% 1.660 8.3 8.0 38.52 35.59 300
DN32 424 25 24 33 31 2068
1% 1.900 10.1 10.0 56.75 57.43 300
DN40 48.3 3.1 3.0 49 50 2068
2 2.375 21.1 15.8 71.43 83.14 300
DN50 60.3 6.4 4.8 62 72 2068
2% 2.875 19.6 15.8 11243 125.84 300
73.0 6.0 4.8 97 109 2068
3.000 19.6 15.8 112.43 125.84 300
DN65 76.1 6.0 4.8 97 109 2068
3 3.500 20.0 133 199.32 241.43 300
DN80 88.9 6.1 4.0 172 209 2068
4 4.500 17.6 129 425.88 499.23 300
DN100 114.3 54 3.9 368 432 2 068
6.500 40.6 32.0 834.97 932.83 300
165.1 12.4 9.8 722 807 2 068
6 6.625 40.6 32.0 834.97 932.83 300
DN150 168.3 124 9.8 722 807 2068
8 8.625 60.8 45.8 1376.8 1556.57 300
DN200 219.1 18.5 13.9 1191 1346 2068
1 Longueur équivalente de tuyau de catégorie 40 calculée a l'aide de la formule Hazen-Williams avec un coefficient de rugosité de C=120.
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5.0 PERFORMANCES (SUITE)

Série UMC sans vanne de commande
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5.0 PERFORMANCES (SUITE)

Série UMC avec vanne de commande
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6.0 NOTIFICATIONS

A\ AVERTISSEMENT

©0

installation du produit.

e Avant de faire I'installation de tout produit Victaulic, lire attentivement
et assimiler les directives associées.

* Toujours s’assurer que le systéme de tuyauterie a été dépressurisé et
complétement vidangé immédiatement avant de faire toute installation,
toute dépose ou tout réglage et entretien de produits Victaulic.

e S'assurer que les équipements, conduites secondaires ou sections de tuyauterie
qui auraient été isolés pour ou durant les essais ou pour cause de fermeture ou
de positionnement intermédiaire d'un robinet, soient identifiés, dépressurisés et
vidangés avant l'installation, la dépose, le réglage ou I'entretien de tout produit
Victaulic.

e Porter des lunettes, un casque et des chaussures de sécurité.

Le non-respect de ces directives peut conduire a des blessures graves ou au déces,

ainsi qu'a des dommages matériels.

* Ces produits doivent seulement étre utilisés dans les systémes de lutte contre I'incendie concus et installés conformément aux normes
en vigueur de la National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R, etc.) ou a des normes équivalentes et conformément aux
codes du batiment et d'incendie applicables. Ces normes et codes contiennent des renseignements importants relativement a la
protection des systémes contre le gel, la corrosion, les dommages mécaniques, etc.

¢ Linstallateur doit comprendre I'utilisation de ce produit et la raison de sa spécification pour un projet donné.

¢ Linstallateur doit comprendre les normes de sécurité standard de I'industrie ainsi que les conséquences possibles d’'une mauvaise

Le non-respect de ces exigences d’installation et des normes et codes locaux et nationaux pourrait compromettre I'intégrité du systéme
ou entrainer une défaillance du systéme, résultant en de graves blessures, voire la mort, ainsi qu'a des dommages matériels.

7.0 MATERIEL COMPLEMENTAIRE

10.17 : Robinet a tournant sphérique FireLock

10.54 : FireLock™ Innovative Groove System | IGS de Victaulic

10.64 : Accouplements rigides FireLock™ InstallationReady™ de Victaulic®

10.81 : Robinets a papillon FireLock®

30.71 : Assemblage série UM (Universal Manifold) - Collecteurs universels
30.73 : Série UTD (Universal Test and Drain) de Victaulic®

30.74 : Série ARV (Adjustable Relief Valve) - Robinets de surpression géglables de Victaulic®

1-100 : Manuel d’installation sur le terrain

I-UMC : Assemblage de commande du collecteur universel série UMC

Responsabilité de I'utilisateur en matiére de sélection et de pertinence du produit
Chaque utilisateur demeure responsable de déterminer si les produits Victaulic sont
appropriés pour une application finale particuliere, respectant les normes de l'industrie
et le cahier des charges du projet, ainsi que les directives d’avertissement de sécurité
et d’entretien de performance Victaulic. Rien dans ce document ou dans tout autre
document de Victaulic ni aucune recommandation ou opinion verbale de tout employé
Victaulic ne sera réputé modifier, remplacer ou annuler les dispositions des conditions
générales de vente de Victaulic Company, le guide d’installation ou cet avertissement.

Droits de propriété intellectuelle
Aucun énoncé contenu dans ce document concernant un usage possible ou suggéré de
tout matériel, produit, service ou conception n'a comme objectif d'octroyer une licence
de brevet ou un autre droit de propriété intellectuelle appartenant a Victaulic, ses filiales
ou ses succursales a I'égard d’une telle utilisation ou conception, ou en tant que
recommandation d’utilisation de tels matériel, produit, service ou conception menant
a la violation de tout brevet ou de tout autre droit de propriété intellectuelle. Les termes
« breveté » ou « brevet en instance » réferent a des conceptions ou brevets utilitaires,
ou application de brevet pour des piéces ou moyens d'utilisation aux Etats-Unis et/ou
dans d’'autres pays.

Remarque
Le présent produit sera fabriqué par Victaulic ou selon le cahier des charges de Victaulic.
Tous les produits devront étre installés selon les directives de montage et d’assemblage
courantes de Victaulic. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications et la
conception des produits, ainsi que son équipement standard, sans préavis et sans
aucune obligation.

Installation
Toujours se reporter au manuel d’installation Victaulic ou aux directives d’installation du
produit en voie d'installation. Les manuels accompagnent chaque livraison de produits
Victaulic et donnent des renseignements détaillés sur l'installation et I'assemblage;
ils sont offerts en format PDF sur notre site web, a I'adresse www.victaulic.com.
Garantie
Pour plus de renseignements, se reporter a la rubrique Garantie de la liste de prix
en vigueur ou communiquer avec Victaulic.
Marques de commerce
Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques de commerce ou
marques déposées de Victaulic Company ou de ses entités affiliées aux Etats-Unis
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