Victaulic® serien UMC \Sctaulic
universell manifoldkontrollenhet 30.72-NOB

1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

Tilgjengelige stgrrelser

1 ¥4 —8'/DN32 — DN200

Maksimalt arbeidstrykk

Opp til 300 psi/2068 kPa/20,6 bar

Bruk

Serien UMC universell manifoldreguleringsenhet oppfyller NFPA 13s krav til "Reguleringsventilenheter for etasjer”
der bygninger med flere etasjer krever inndeling i soner etter etasje, eller nar som helst der inndeling i separate
kontroll- og etasjesoner er spesifisert.

UMC-serien kan brukes som primaer eller avsnittsbasert reguleringsenhet for vatsystemer.
UMC-serien kan installeres horisontalt eller vertikalt.

Konfigurasjoner

Valgfri reguleringsventil: Serie 728 FireLock™ kuleventil for 1 ¥4 — 1 %£'/DN32 — DN40 UMC-serie stgrrelser
Valgfri reguleringsventil: Serie 705 FireLock™ spjeldventil for 2 — 8"/DN50 — DN200 UMC-serie stgrrelser
Valgfri autotest for strgmvakt

Fabrikkmontert hgyrestyrt/venstrestyrt (kan endres i felten ved behov)

Inkluderte komponenter

Integrert reguleringsventil

UTD-serie (universell test- og drenering) med integrert ARV-serie (justerbar sikkerhetsventil - "adjustable
relief valve")

Hurtigtgmmeslange

Spjeldventil

e 1 14— 2"/DN32 — DN50 UMC-serie st@rrelser benytter en spjeldventil 2" med forsinkelse

e 2 15 —3"/73 mm — DN80 og 8"/DN200 UMC-serie stgrrelser benytter en spjeldventil med forsinkelse
med tilsvarende stgrrelse

e 4 - 6"/DN100 — DN150 UMC-serie stgrrelser benytter en spjeldventil med forsinkelse flensadapter
av tilsvarende stgrrelse

1 ¥4 — 8"/DN32 — DN200 trykkmaler pa systemsiden 400 psi/2750 kPa/27,5 bar

1 Y4 - 3'/DN32 — DN8O forsyningsside %" plugget port plassert pa reguleringsventilen (hvis du bruker

en plugged port som stigergr i systemet, ma trykkmaleren bestilles separat)

4 — 8"/DN100 — DN200 trykkmaler péa forsyningssiden 400 psi/2750 kPa/27,5 bar

Tilgjengelige endekoblinger

Victaulic Original Groove System (OGS) (originalt rillesystem)

HENVIS ALLTID TIL EVENTUELLE VARSLER PA SLUTTEN AV DETTE DOKUMENTET VEDR@RENDE PRODUKTINSTALLASJON,
VEDLIKEHOLD ELLER KUNDEST@TTE.
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2.0 SERTIFISERING/OPPF@RINGER

@ T (e

LISTED APPROVED

3.0 SPESIFIKASJONER — MATERIALE

Hus: Strekkjern iht. ASTM A536, grad 65-45-12
Klaffventil: Rustfritt stal

Tetning pa klaffventilen: EPDM

Skaft: Rustfritt stal

Feste: Messing

Fjaer: Rustfritt stal

Slange: Rustfritt stal

4.0 DIMENSJONER
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Stgrrelse Dimensjoner Vekt

Omtr. | Omtr.
EtiE EtlE D D F F G (hver) | (hver)

med | uten med | uten med | uten |UTD-serie lengde pd| med uten
Faktisk |regule- | regule- regule- regule- regule- regule-| utlgps- UTD- |slange for | regule- |regule-
utvendig | rings- | rings- rings- | rings- rings- | rings- | stgrrelse | serie hurtig- | rings- | rings-
Nominell| diameter | ventil | ventil | A B C | C-1 | ventil | ventil | E | ventil | ventil | (nominell) testdyse| tgmming | ventil | ventil

tommer | tommer tommer tommer | K-faktor | tommer Ib Ib

DN mm mm DN S.l. mm kg kg
1Y% 1.660 20.50 | 13.13 | 3.63 | 5.88 8.25/10.00| 6.00 | 6.00 |2.00 23.38  16.00 1.00 2.8 24.00 32.0 24.0
DN32 42,4 521 333 92 149 210 254 152 152 51 594 406 25 4,0 610 14,5 10,9
1% 1.900 20.50 | 13.13 | 3.63 |5.88 8.25|/10.00/ 6.00 6.00 |2.00 23.50 | 16.13 1.00 2.8 24.00 34.0 25.0
DN40 48,3 521 333 92 | 149 | 210 | 254 | 152 152 51 597 410 25 4,0 610 15,4 11,3

MERKNADER
e Naren UTD-serie ventilstgrrelse (nominell) er 1'/25 mm, benytter den fleksible tammeslangekoblingen rilleprofilen FireLock IGS™

e 15" system forsyner trykkmalerporten som er plassert pa reguleringsventilen for stgrrelsene 1 % — 1 %"/DN32 — DN40
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4.0 DIMENSJONER (FORTS.)

F
s EtilE
Etil E
G
l— A —>le— B——>
| | C E
gjii e a— D
Stgrrelse Dimensjoner Vekt

Omtr. | Omtr.

EtilE EtlE D D F F G (hver) | (hver)

med uten med | uten med | uten |UTD-serie lengde pd| med uten
Faktisk  regule- regule- regule- | regule- regule- | regule-| utlgps- UTD- |slange for | regule- | regule-
utvendig| rings- | rings- rings- | rings- rings- | rings- | stgrrelse | serie hurtig- | rings- | rings-
Nominell diameter| ventil | ventil | A B C | C-1 | ventil | ventil | E | ventil ventil | (nominell) testdyse tgmming | ventil | ventil

tommer | tommer tommer tommer | K-faktor | tommer Ib Ib

DN mm mm DN S.. mm kg kg
2 2.375 17.50  13.13 3.63 5.88 8.25 10.00 6.38 6.00 200 21.13 | 16.38 1.00 2.8 24.00 36.0 25.0
DN50 60,3 445 333 92 | 149 | 210 | 254 | 162 152 51 537 416 25 4,0 610 16,3 11,3
2% 2.875 17.38 | 13.50 ' 4.25 6.75/9.25 11.50| 7.50 6.13 | 225| 21.25 | 16.63 1.25 4.2 24.00 39.0 28.0
73,0 441 343 108 | 171 | 235 | 292 | 191 156 57 540 422 32 6,1 610 17,7 12,7

3.000 17.38 # 13,50 4.25 6.75 9.25 11.50 7.50 6.13 225 | 21.25 | 16.63 1.25 4.2 24.00 39.0 28.0

DN65 76,1 441 343 108 | 171 | 235 | 292 | 191 156 57 540 422 32 6,1 610 17,7 12,7
3 3.500 1763 | 13.75 438 7.13/9.63 11.88| 7.75 6.38 | 238 21.13 | 16.50 1.25 4.2 24.00 44.0 31.0

DN80 88,9 448 349 | 111 | 181 | 244 | 302 | 197 162 60 537 419 32 6,1 610 20,0 14,1
4 4.500 19.50 | 14.63 | 5.758.75/11.63/14.88 8.75 7.00 3.00  22.75 | 17.63 2.00 5.6 36.00 65.0 52.0
DN100 114,3 495 371 146 | 222 | 295 378 | 222 178 76 578 448 51 8,1 914 29,5 23,6
6.500 | 2350 | 17.38 | 6.88/10.00/12.88/16.13) 11.38 | 8.00 | 3.88 | 25.88 | 19.75 2.00 5.6 36.00 100.0 73.0

165,1 597 441 175 | 254 | 327 | 410 | 289 203 98 657 502 51 8,1 914 45,4 331

6 6.625 23,50 1738 6.88 10.00 12.8816.13/ 11.38 8.00 | 3.88 2588 19.75 2.00 5.6 36.00 100.0 73.0
DN150 168,3 597 441 175 | 254 | 327 410 | 289 203 98 657 502 51 8,1 914 45,4 33,1

MERKNADER
e 15" system forsyner trykkmalerporten som er plassert pa reguleringsventilen for stgrrelsene 2 — 3'/DN50 — DN8O (méler selges separat)

e Inkludert system forsyner trykkmalerporten som er plassert pa reguleringsventilen for stgrrelsene 4 — 6'/DN100 — DN150
e Naren UTD-serie ventilstgrrelse (nominell) er 1'/25 mm, benytter den fleksible tammeslangekoblingen rilleprofilen FireLock IGS™

Horisontal installasjon venstre hand med reguleringsventil Horisontal installasjon hgyre hand med reguleringsventil
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4.0 DIMENSJONER (FORTS.)
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Stgrrelse Dimensjoner Vekt
Omtr. | Omtr.
EtilE EtlE D D F F G (hver) | (hver)
med | uten med | uten med | uten |UTD-serie lengde pA| med | uten
Faktisk regule- regule- regule- | regule- regule- | regule-| utlgps- slange for | regule- | regule-
utvendig | rings- | rings- rings- | rings- rings- | rings- | stgrrelse \UTD-serie| hurtig- | rings- | rings-
Nominell| diameter | ventil | ventil | A | B C | C-1 | ventil | ventil | E | ventil | ventil |(nominell)| testdyse | tdmming | ventil | ventil
tommer | tommer tommer tommer | K-faktor | tommer Ib Ib
DN mm mm DN S.. mm kg kg
8 8.625 | 32.75 | 27.25 6.50/8.38/11.2514.38| 13.50 | 10.63 |6.00 35.13 | 29.63 2.00 5.6 36.00 178.0 | 136.0
DN200 219,1 832 692 | 165 213 286 | 365 343 270 152 892 752 51 8,1 914 80,7 61,7
MERK
e Systemet som forsyner trykkmélerporten er pa tilfgrselssiden av reguleringsventilen
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5.0 YTELSE
Stgrrelse Tilsvarende lengde for Sch. 40-rgr! Strgmningskarakteristikker
Cv/Kv-verdier Cv/Kv-verdier
Faktisk utvendig med uten med uten Maksimalt
Nominell diameter reguleringsventil reguleringsventil reguleringsventil reguleringsventil arbeidstrykk
tommer tommer fot fot psi
DN mm meter meter Helt apen Helt apen kPa
1% 1.660 83 8.0 38.52 35.59 300
DN32 42,4 2,5 2,4 33 31 2068
1% 1.900 10.1 10.0 56.75 57.43 300
DN40 48,3 3,1 3,0 49 50 2068
2 2.375 21.1 15.8 71.43 83.14 300
DN50 60,3 6,4 4,8 62 72 2068
2% 2.875 19.6 15.8 112.43 125.84 300
73,0 6,0 4,8 97 109 2068
3.000 19.6 15.8 112.43 125.84 300
DN65 76,1 6,0 4,8 97 109 2068
3 3.500 20.0 13.3 199.32 241.43 300
DN80 88,9 6,1 4,0 172 209 2068
4 4.500 17.6 12.9 425.88 499.23 300
DN100 114,3 5,4 3,9 368 432 2068
6.500 40.6 32.0 834.97 932.83 300
165,1 12,4 9,8 722 807 2068
6 6.625 40.6 32.0 834.97 932.83 300
DN150 168,3 12,4 9,8 722 807 2068
8 8.625 60.8 45.8 1376.8 1556.57 300
DN200 2191 18,5 13,9 1191 1346 2068
1 Tilsvarende lengde pa Sch 40-rgr beregnet ved hjelp av Hazen-Williams-formelen med en ruhetskoeffisient pa C=120
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5.0 YTELSE (FORTSETTELSE)

UMC-serie uten reguleringsventil
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5.0 YTELSE (FORTSETTELSE)

UMC-serie med reguleringsventil
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6.0 MELDINGER

A\ ADVARSEL

¢ Les og forsta alle instruksjonene fgr du forsgker a installere noen av Victaulic-
produktene.

e Kontroller alltid at rgrsystemet har blitt fullstendig trykkavlastet og drenert
umiddelbart fgr installasjon, fjerning, justering, eller vedlikehold av noen
av Victaulic-produktene.

o Bekreft at alt utstyr og alle sideledninger eller deler av rgrledningen som kan
ha blitt isolert for/under testing eller grunnet lukking/plassering av ventiler,
identifiseres, trykkavlastes, og dreneres fgr installasjon, fjerning, justering,
eller vedlikehold av Victaulic-produkter.

¢ Bruk vernebriller, hjelm og vernesko.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det fgre til dgd eller alvorlig skade
pa personer og eiendom.

¢ Disse produktene skal bare brukes i brannvernsystemer som er designet og installert i henhold til gjeldende, gyldige standarder
fra National Fire Protection Association (NFPA) eller tilsvarende standarder, og i henhold til gjeldende bygnings- og brannlover.
Disse standardene og lovene inneholder viktig informasjon om & beskytte systemer fra kuldegrader, korrosjon, mekanisk skade, osv.

¢ Installatgren ma forsta bruken av dette produktet og hvorfor det ble spesifisert for det spesifikke bruksomradet.
¢ Installatgren ma forsta vanlige standarder for industrisikkerhet og mulige konsekvenser av feilaktig installasjon av produktet.

Hvis installasjonskravene og lokale og nasjonale lover og standarder ikke fglges, kan det sette systemets integritet i fare eller fgre
til systemsvikt, noe som kan resultere i dgd eller alvorlig skade pa personer og eiendom.

7.0 REFERANSEMATERIELL

10.17: FireLock® kuleventil

10.54: Victaulic FireLock™ innovativt rillesystem | IGS™

10.64: Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ stive koblinger
10.81: FireLock® spjeldventil

30.71: UM-serie universell manifoldenhet

30.73: Victaulic® UTD-serie universell enhet for testing og drenering
30.74: Victaulic® ARV-serie justerbar sikkerhetsventil
|-100: Feltinstallasjonshandbok

I-UMC: UMC-serie universell manifoldreguleringsenhet

Brukeransvar for produktutvalg og egnethet Immatrielle eiendomsrettigheter

Hver bruker beerer det endelige ansvaret for & avgjgre om Victaulic-produkter er
egnet for sluttbruken, i samsvar med bransjestandarder, prosjektspesifikasjoner
og Victaulics publiserte ytelses-, vedlikeholds- og sikkerhetsdata samt alle
advarsler og installasjonsinstruksjoner. Ingenting i dette eller noe annet dokument,
eller en eventuell muntlig anbefaling, rad eller mening fra ansatte hos Victaulic,
skal anses & endre, variere, oppheve eller frafalle noen bestemmelse i Victaulic
Company sine standard salgsvilkar, garanti, installasjonsinstruksjoner eller denne
ansvarsfraskrivelsen.

Installasjon
Les og fglg alltid Victaulic-installasjonshandboken eller installasjonsinstruksjonene
til produktet du installerer. Brukermanualer er inkludert i hver forsendelse av
Victaulics-produkter, og gir komplette installasjons- og monteringsdata, og er
tilgjengelig i PDF-format pa var nettside victaulic.com.

Garanti
Henvis til garantiseksjonen for den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic
for detaljer.

Ingen uttalelse angdende bruk av noe materiale, produkt, tieneste eller design

er ment, eller skal tolkes som, & gi noen lisens under noe patent eller annen
immateriell eiendomsrett tilhgrende Victaulic eller noen av dets tilknyttede
selskaper, eller som en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, tieneste

eller design for & krenke noe patent eller annen immateriell eiendomsrett.
Begrepene "patentert” eller "patentsgkt" henviser til design- eller nyttepatenter
eller patentanmeldelser for artikler og/eller bruksmetoder i USA og/eller andre land.
Victaulic og alle andre Victaulic-merker er varemerker eller registrerte varemerker
for Victaulic Company og/eller dennes datterselskaper i USA og/eller andre land.

Merk
Alle produkter som beerer Victaulic-varemerket er produsert av Victaulic eller
etter Victaulics spesifikasjoner. Alle produkter skal installeres kun i henhold
til aktuelle Victaulic-installasjonsinstruksjoner. Victaulic forholder seg retten til
4 endre produktspesifikasjoner, design, og standardutstyr uten varsel og uten
4 padra seg forpliktelser.
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