Victaulic® FireLock NXT" Kuru Vana \A:tauhc@
768N Serisi 31.80-TUR

Patentli

1.0 URUN TANIMI

Mevcut Boyutlar:

* 1% -8"/40-200mm
Basing Sinifi:

® 300 psi/2068 kPa/20 Bar'a kadar
Minimum Hava Basinci:

® 13 psi/90kPa/90Bar

Aktivasyon Secenekleri:
e 776 Serisi Alcak Basingli AktUator
® Opsiyonel: 746-LPA Serisi Kuru Hizlandirici

Vana Yapilandirmalari:
e (iplak
e On trimli: Tim gerekli trim bilesenleri ile tamamen monte edilmis haldedir.
e Vic-Quick Kolon: Onceden monte edilmistir ve sunlari icerir:
e Kesme Vanasi (1 %4/40 mm: 728 Serisi Kiresel Vana, 2" - 8'/50 — 200 mm: 705 Serisi FireLock Kelebek Vana)

e On ayarl ylksek veya disiik hava ve alarm basin¢ anahtarlari
® Tahliye kiti
® Fire-Pac Serisi 745 (bkz. Victaulic sunumu 30.23)

Boru Hazirlama:
® Victaulic Orijinal Yiv Sistemi

Uygulama/Ortam:
® Sadece yangindan koruma sistemlerinde kullanim icindir.

2.0 CERTIFICATION/LISTINGS

cus @

NOT
*  DN80, DN100, DN150, DN200 igin CCC onay!.

(€ & =

EN 12259-3: 2000 2831

Sert/LPCB Ref. 104-1a/37

URUN KURULUMU, BAKIMI VE DESTEGI ILE ILGILI OLARAK BU BELGENIN SONUNDA VERILEN BILDIRIMLERI MUTLAKA DIKKATE ALIN. |
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3.0 TEKNIiK OZELLIKLER - MALZEME

Govde: ASTM A536, Derece 65-45-12'ye uygun stinek demir.
Dil: Aliminyum bronz UNS-C95500

Kilit: Aliminyum bronz UNS-C95500

Saftlar: Paslanmaz 17-4

Dil Contasi: Peroksitle kiirlenmis EPDM, ASTM D2000
Burclar/Yuva Oringleri: Nitril

Yaylar: Paslanmaz Celik (300 Serisi)
Diyafram: Peroksitle kiirlenmis, kumasla takviye edilmis EPDM

1%2in¢/48,3 mm ve 2 in¢/60,3 mm vana boyutlari, kapak plakasi civatalarinin basliklari altinda pullar icerir.

No Acgiklama No Aciklama

1 Vana Govdesi 11 Kapak Plakasi

2 Dil 12 Kapak Plakasi Contasi

3 Dil Contasi 13 Kapak Plakasi Civatalari

4 Conta Halkasi 14 Kilit

5 Conta Pulu 15 Kilit Yay!

6 Conta Tespit Halkas! 16 Kilit Yayi Burcu ve Oringi (2 adet)
7 Conta Tespit Civatasi 17 Diyafram

8 Dil Yayi 18 Diyafram Kapagi

9 Dil Safti 19 Diyafram Kapagi Civata Bash Vidalari (8 adet)
10 Dil Safti Burcu ve Oringi (2 adet) 20 Kilit Safti
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3.0 TEKNIK OZELLIKLER - MALZEME (DEVAMI)

Standart Trim Paketi:

776 Serisi Alcak Basingli Aktlator — 776 Serisi Alcak Basingli AktUator pndmatik olarak tahrik edilir ve sistem besleme
basincindan bagimsiz olarak sadece 13 psi/90 kPa minimum hava basinci gerektirir. Bu aktlator, sistemin 7 psi/48 kPa
degerine kadar dUsik hava veya gaz basincinda ¢alismasina imkan tanir.

Gerekli tim boru nipelleri ve fittingleri - standart galvanize ylzey
Tdm standart trim aksesuarlari
Tam gerekli gdstergeler

Opsiyonel Trim Paketi: Kopiik Sistemleri icin Siyah Trim — Vana bir képiik sisteminde kullanilacaksa mutlaka NFPA
gereksinimlerine uygun siyah trim siparis edilmelidir. Litfen bu gereksiniminizi siparisinizde belirtin.

Opsiyonel Aksesuarlar:

Alarm Basin¢ Anahtari — Alarm Basin¢ Anahtarlari devamli bir su akisi meydana geldiginde (6rnegin bir sprinkler
acildiginda) elektrik alarmlarini ve kontrol panellerini etkinlestirmek icin tasarlanmistir. VQR trime dahildir.

Hava Denetimi Basing Anahtari — Hava Denetimi Basing Anahtarlari algak ve yUksek sistem hava basincinin takip
edilmesi icin kullanilir ve fabrikada énceden ayarlanmis olarak gelir. VOR trime dahildir.

746-LPA Serisi Kuru Hizlandirici - 768N Serisi Kuru Vana takili buyuk sistemlerde tepki stresinin iyilestirilmesi icin
746-LPA Serisi Kuru Hizlandiricr kullaniimasi gerekir. Bkz. Victaulic sunumu 30.64.

760 Serisi Su Motoru Alarmi — 760 Serisi Su Motoru Alarmi devamli bir su akisi meydana geldiginde (6rnegin bir
sprinkler agildiginda) calan bir mekanik cihazdir. Bkz. Victaulic sunumu 30.32.

75B Serisi Ek Alarm Cihazi - 75B Serisi Ek Alarm Cihazi bir mekanik cihazla donatiimis sistemler icin devamli alarm
saglamak Gzere tasarlanmistir. Bkz. Victaulic sunumu 30.33.

75D Serisi Su Stitunu Kiti — 75D Serisi Su Sutunu Kiti, kolonun Gzerindeki artik suyun dil Gstiinde toplanmasini en aza
indirmek Uzere tasarlanmistir. Bkz. Victaulic sunumu 30.34.

Hava Besleme Sistemi — Hava besleme sistemi, sistemde hava toplanmasi ve bunun sirdirtlimesi icin gerekli tim bilesenleri
icerir. Hava besleme sistemi bir kompresdr, alcak basing alarmlari, kiiresel vanalar ve gerekli trimi icerir.

Hava Kompresorii (Victaulic 7C7 Serisi Kompresor Paketi hakkinda daha fazla bilgi icin sayfa 6'ya bakin)
Hava Koruma Trim Tertibati

Yangin Alarmi Kontrol Panelleri

Drenaj Baglanti Kiti — VOR secenegine dahildir.
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3.0 TEKNIiK OZELLIKLER - MALZEME (DEVAMI)

Hava Beslemesi

Gri golgeli alanlar, VQR montaji siparis edildiginde saglanan
bilesenleri gosterir.

Turuncu boyali alanlar, opsiyonel bilesenleri gosterir.

No Aciklama No Aciklama
1 768N Serisi FireLock NXT Kuru Vana 12 Sarj Hatti Basing Gostergesi/Gosterge Vanasi Tertibati
2 FireLock Rijit Kaplin 13 Doldurma Manifoldu Tertibat
3 Su Besleme Ana Kontrol Vanasi 13a Sarj Hatti Kiiresel Vanasi
4 Damla Kabi 13b Alarm Testi Kiiresel Vanasi
5 Su Besleme Ana Drenaj Vanasi - Akis Testi 13c Otomatik Drenaj Kovani
6 Sistem Basing GOstergesi/Gosterge Vanasi Tertibati 14 760 Serisi Su Motoru Alarm Tertibati
7 Sistem Ana Drenaj Vanasi 15 Alarm Basing Anahtari
8 746-LPA Serisi Kuru Hizlandirici 16 Alarm Manifold Tertibati
8a 74_1_6-LPA Serisi Kuru Hizlandiricr igin ¥ Donusli Havalandirma 16a Kiiresel Dalgic Piston
Kiiresel Vanasi
8b 746-LPA Serisi Kuru Hizlandinici izolasyon Kiiresel Vanasi 17 Su Besleme Basing Gostergesi/Gosterge Vanasi Tertibati
9 Hava Denetim Basinc Anahtan 18 Victaulic Hava Bakim Trim Tertibati (AMTA)
10 Hava Manifoldu 18a Victaulic AMTA Yavas Dolan Kiiresel Vanasi
1 776 Serisi Alcak Basinch Aktlator 18b Victaulic AMTA Hizli Dolan Kiiresel Vanasi
Ma 776 Serisi Alcak Basingh Aktuator Otomatik Havalandirma
Kovani
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4.0 BOYUTLAR
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Tamamen Acik
Boyut Boyutlar Agirlik
Yaklasik (Her biri)
Trimli
Nominal A Al B C D D1 E F G H K Trimsiz
ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing Ibs Ibs.
DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
1% 9.00 16.37 31.50 9.25 15.25 10.00 9.25 3.25 10.25 21.75 6.00 16.7 43.0
DN40 228,60 | 415,80 800 235 387 254 235 83 260 552 152 7,6 19,5
2 9.00 13.83 31.50 9.25 16.25 10.00 9.25 3.25 10.25 21.75 6.00 17.0 43.0
DN50 228,60 351,28 800 235 413 254 235 83 260 552 152 7,7 19,5
2% 12,61 16.51 29.75 11.25 17.25 9.75 9.75 4.00 6.25 23.75 6.50 41.0 65.0
320.29 | 419,35 756 286 438 248 248 102 159 603 165 18,7 29,5
76.1 mm 12,61 16.51 29.75 11.25 17.25 9.75 9.75 4.00 6.25 23.75 6.50 41.0 65.0
! 320,29 419,35 756 286 438 248 248 102 159 603 165 18,7 29,5
3 12.61 16.51 29.75 11.25 17.25 9.75 9.75 4.00 6.25 23.75 6.50 41.0 65.0
DN80 320,29 419,35 756 286 438 248 248 102 159 603 165 18,7 29,5
4 15.03 19.85 31.50 13.50 20.00 11.25 11.00 4.75 4.50 25.75 8.00 59.0 95.0
DN100 381,76 504,19 800 343 508 286 279 121 114 654 203 26,7 43,0
165.1 mm 16.00 22.13 31.00 14.00 23.25 11.75 11.25 4.50 4.25 27.00 8.25 80.0 116.0
! 406,40 562,10 787 356 591 298 286 114 108 686 210 36,2 52,6
6 16.00 2213 31.00 14.00 23.25 11.75 11.25 4.50 4.25 27.00 8.25 80.0 116.0
DN150 406,40 562,10 787 356 591 298 286 114 108 686 210 36,2 52,6
8 17.50 23.02 32.75 14.75 25.75 12.50 12.25 4.75 4.25 29.00 9.25 122.0 158.0
DN200 444,50 584,71 832 375 654 318 311 121 108 737 235 55,3 71,6
NOTLAR

e “A"boyutu, vana govdesinin gercek vana boyutunu ifade eder.

e "A1"boyutu, su besleme ana kontrol vanasiyla birlikte vana gévdesinin gergek gdvde boyutunu ifade eder.

e Opsiyonel 746-LPA Serisi Kuru Hizlandirici bulunan sistemlerde ilave yuksekligin telafi edilmesi i¢in “B” boyutuna 11.50 in¢/292 mm eklenmelidir.
e “D"ve "D1" boyutlari sabit dlcimler degildir. Damla kabi, trimin arkasinda daha fazla bosluk saglamak Gzere dénebilir.

e Kesikli izgilerle gosterilen bilesenler opsiyonel parcalardir.

e Onerilen drenaj baglanti kiti (turuncu tarali gésterilmistir) bilgi amacli ve gévde boyutlarinin gésterilmesi icin verilmistir. VQR tertibati siparis edildiginde bu drenaj
baglantisi standart olarak gelir.
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5.0 PERFORMANS

Hidrolik Surtiinme Kaybi

Asagidaki cizelgede acik bir vanadan 65°F/18°C sicakliktaki su akisi gosterilmistir.

Surtlinme Direnci
Asagidaki cizelgede Victaulic 768N Serisi FireLock NXT™

BASINC DUSUSU - PSi

6.0
50
40

30

srtinme direnci gosterilmistir.
Diz boruya esdeger uzunlukta Kuru Vana.

Nominal
Boyut
ing
DN

1%
DN40

2
DN50

2%

76,1 mm
3
DN80
4
DN100
165,1Tmm
6
DN150

8
DN200

Esdeger
Gergek Boru
Dis Cap Uzunlugu
ing fit
mm metre
1.900 3.00
48,3 0,914
2375 9.00
60,3 2,743
2.875 8.00
73,0 2,438
3.000 8.00
76,1 2,439
3.500 17.00
88,9 5,182
4.500 21.00
114,3 6,401
6.500 22.00
165,1 6,706
6.625 22.00
168,3 6,706
8.625 50.00
2191 15,240

20 30 40 60 80 100

200 300 400 600 1,000 2,000 40006000 10,000 20,000
800 3,000 8,000

DEBI - G/DK

Cv Degerleri:

Asagidaki tabloda acik bir vanadan +60°F/+16 C
sicakliktaki su akisi icin Cv degerleri verilmistir.

Cv degerleri icin formiil Burada:
AP =Q*/Cv? Akis Katsayis| G
Q=Cvx VAP Q (Akis) GPM
AP (Basing Dustst) psi
Vana Boyutu Tamamen Acik
Mevcut
Nominal Dis
Boyut Cap Akis Katsayisi
ing ing Cv
DN mm Kv
1% 1.900 60
DN40 48,3 52,0
2 2.375 110
DN50 60,3 95,0
2% 2.875 180
73,0 156,0
3.000 180
761 mm 76,1 156,0
3 3.500 200
DN80 88,9 173,0
4 4.500 350
DN100 114,3 302,8
6.500 1000
B i 165,1 865,0
6 6.625 1000
DN150 168,3 865,0
8 8.625 1500
DN200 219,1 1499,1
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5.0 PERFORMANS (DEVAMI)

Hava Besleme Gereksinimleri

® Minimum: Sistemin su basincindan bagimsiz olarak 13 psi/90 kPA/0,9 Bar
e Onerilen Maksimum: 18 psi/124 kPa/1,24 Bar
e Ortak hava beslemeli Coklu 768N Serisi FireLock NXT Kuru Vanalar:

e Her sistemin hava butlinlugu ve servis saglanabilirligi icin Victaulic, yay yakll, yumusak yuvali kiiresel ¢cek vanali
sistemleri yalitin.

e Kompresor boyutunun segimi:
® Bu secim, mihendisin/sistem tasarimcisinin sorumlulugundadir
e NFPA gereksinimlerinin karsilanmasi icin tim sistem mutlaka 30 dakika icinde gerekli hava basincina kadar dolmalidir

® Gereginden blyUk secilen bir kompresdr vana ¢alismasini yavaslatir ve hatta engelleyebilir

Sistemi ¢ok hizli dolduran kompresorler:
® Hava beslemesinin sinirlandiriimast igin gerekli olabilir

e Acik bir sprinklerden veya manuel tahliye vanasindan ¢ikan havanin, ¢iktikca hava besleme sistemi tarafindan
tekrar doldurulmadigindan emin olun

e Kompresor Gereksinimleri
e Tabana veya Kolona Monte Kompresorler:
e “Acik” veya "distk” basing ayari: 13 psi/90 kPa/0,9 Bar
e “Kapall” veya "ylksek” basing ayari: 18 psi/124 kPa/1,24 Bar
e /(7 Serisi Victaulic kolona monte edilir ve basing gereksinimleri icin dnceden ayarlanir (Victaulic yayini 30.22" ye bakin).

e Kompresorde bir basing anahtari bulunmuyorsa basing anahtarli 757P Serisi Hava idame Trim Tertibati monte
edilmelidir (bkz. Victaulic sunum 30.36).

o Atdlye Tipi veya Tanka Monteli Hava Kompresorleri:
e 757 Serisi Kontrollii Hava idame Trim Tertibati monte edilmelidir (Victaulic yayini 30.35'e bakin)
® Hava regulatériniin ayar noktasi olarak 13 psi/90 kPa/0,9 Bar arasi bir deger kullaniimalidir.

e Kompresor tetiklenme (agilma) basing ayari, hava regulatérinin ayar noktasinin en az 5 psi/34 kPa/34 Bar
Uzerinde olmalidir.

e Patlatilmis Goriinim Trim: 757 Serisi Kontrolli Hava Idame Trim Tertibati (Victaulic yayini 30.35'e bakin)
® 746 Serisi veya 746-LPA Serisi Kuru Hizlandiricilar monte edilmis sistemler icin Kompresor Gereksinimleri ve ayarlari

® 746 Serisi veya 746-LPA Serisi Kuru Hizlandiricr takili olan sistemlere hava beslenmesi icin mutlaka 757 Serisi Kontroll
AMTA ile birlikte tanka monteli bir hava kompresort kullaniimalidir.

e Kompresorln devre disi kalmasi durumunda; boyutu dogru sekilde secilmis, tanka monteli hava kompresord,
havanin sprinkler sistemine uzun bir sire kesintisiz sekilde beslenmesi mimkin oldugundan en yksek korumayi
saglayacaktir.
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6.0 BILDIRIMLER

A\ UYARI

- © @ O @

¢ Herhangi bir Victaulic boru baglanti iirliniinii monte etmeye, sokmeye, ayarlamaya veya bakimini yapmaya
baslamadan 6nce mutlaka tiim kilavuzu okuyup, anladiginizdan emin olun.

® Herhangi bir Victaulic boru baglanti iiriniinii monte etmeye, sokmeye, ayarlamaya veya bakimini yapmaya
baslamadan 6nce boru sisteminin basincini diigiiriin ve sistemi bosaltin.

® Koruyucu gozlik, baret ve koruyucu ayakkabi kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liimlii kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

7.0 REFERANS MATERYALLER

30.35: FireLock™ Hava Idame Trim Tertibati 757 Serisi Sunumu

ol

30.36: FireLock™ Hava Idame Trim Tertibati 757P Serisi Sunumu

30.22: FireLock™ Kompresor Paketi 7C7 Serisi

30.32: FireLock™ Su Motoru Alarmi 760 Serisi Sunumu

30.64: FireLock™ Kuru Hizlandirici 746-LPA Serisi Sunumu

30.65: FireLock™ Dusiik Basingli Aktliatér 776 Serisi Sunumu

1-768N: FireLock NXT™ Kuru Vana Serisi 768N Kurulum Kilavuzu

Uriin Secimi ve Uygunluguyla ilgili Kullanici Sorumlulugu Not

Her kullanici Victaulic Grinlerinin endUstri standartlari ve proje 6zelliklerine ve ayrica Victaulic
performans, bakim, gtvenlik ve uyari talimatlarina uygun olarak belirli bir nihai kullanim
amacina uygunluguyla ilgili kararlardan tek basina sorumlu olacaktir. Bu belgede ve baska

bir belgede verilen bilgiler ve herhangi bir Victaulic ¢alisaninin sézIG 6nerisi, tavsiyesi veya
fikri kesinlikle Victaulic Sirketi'nin standart satis kosullarinin, montaj kilavuzunun ve bu
feragatnamenin hicbir hikmanu degistirmez, kisitlamaz ve gegersiz kilmaz ve higbir
htkmunun yerini almaz.

Fikri Mulkiyet Haklari
Burada herhangi bir malzemenin, Grinin, hizmetin veya tasarimin olasi veya 6nerilen
kullanimlarina iliskin olarak verilen hicbir ifade, bu kullanim veya tasarimlari kapsayan,
Victaulic'e veya alt veya bagli kuruluslarina ait patentler veya diger fikri malkiyet haklari
kapsaminda herhangi bir lisans vermez ve bu sekilde yorumlanamaz ve bu malzemelerin,
Grunlerin, hizmetlerin veya tasarimlarin herhangi bir patenti veya baska bir fikri mulkiyet
hakkini ¢cigneyecek sekilde kullanilmasina dair bir 6neri olarak kabul edilemez. “Patentli”
veya “Patent Bekliyor” terimleri ABD'de ve/veya diger tlkelerde malzemeler ve/veya
yontemler ile ilgili tasarim veya kullanim patentlerini veya patent basvurularini ifade eder.

Bu Urlin, Victaulic tarafindan veya Victaulic sartnamelerine uygun olarak Uretilmistir. Monte
edilecek tlim driinler Victaulic montaj/kurulum talimatlarina uygun olarak monte edilmelidir.
Victaulic, Grin ézelliklerini, tasarimlarini ve standart ekipmanlari dnceden haber vermeksizin
ve herhangi bir ytikimlalik altina girmeksizin degistirme hakkini sakli tutar.

Montaj

Victaulic montaj kilavuzu veya monte ettiginiz Griiniin montaj kilavuzu daima dikkate
alinmalidir. Kurulum ve montaj bilgilerini eksiksiz olarak iceren kilavuzlari her Victaulic Grindyle
birlikte verilir ve PDF formatinda www.victaulic.com adresinden temin edilebilir.

Garanti

Ayrintili bilgi i¢in gtincel Fiyat Listesinin Garanti bolimine basvurun veya Victaulic ile
temasa gegin.

Ticari Markalar

Victaulic ve tim diger Victaulic markalar, Victaulic Sirketi'nin ve/veya bagl kuruluglarinin
ABD'deki ve/veya diger Ulkelerdeki ticari markalari veya tescilli ticari markalaridir.
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