Victaulic® FireLock™ série FL-QR

Standardni pokryti, rychla reakce

Stojaté, zavésné a zapusténé zavésné postrikovace
K2.8 (4,0), K4.2 (6,1), K5.6 (8,1), K8.0 (11,5)
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POSTRIKOVAC
Stojaty
Zavésny

VERTIKALNi POSTRIKOVACE S RYCHLOU ODEZVOU

V2815 V4215 V2704
VZPRIMENE VZPRIMENE VZPRIMENE
2.8 Imp./4,0S.1. 4.2 Imp./6,1S.I. 5.6 Imp./8,1S.1.

2" NPT/15mm BSPT
175 psi (1200 kPa)

2" NPT/15mm BSPT
175 psi (1200 kPa)

%" NPT/15mm BSPTAGS
175 psi (1200 kPa)
cULus 250 psi (1725 kPa)

GL2815 GL4215 -
= = GL5615
ZAVESNE POSTRIKOVACE S RYCHLOU ODEZVOU
V2801 V4201 V2762
ZAVESNE ZAVESNE ZAVESNE
2.8 Imp./4,0S.1. 4.2 Imp./6,1S.I. 5.6 Imp./8,1S.1.

2" NPT/15mm BSPT
175 psi (1200 kPa)
GL2801

" NPT/15mm BSPT 4" NPT/15mm BSPTAGS
175 psi (1200 kPa)

17 el {20l cULus 300 psi (2070 kPa)
GL4201 -
- GL5601
. . V2708, V2728

ZAPUSTENE ZAVESNE POSTRIKOVACE S RYCHLOU ODEZVOU

V2801 V4201 V2762
ZAVESNE ZAVESNE ZAVESNE
2.8 Imp./4,0 S.I. 4.2 Imp./6,1 S.I. 5.6 Imp./8,1 S.I.

2" NPT/15mm BSPT 2" NPT/15mm BSPT

175 psi (1200 kPa)

%" NPT/15mm BSPTAGS
175 psi (1200 kPa)

175 g (120 bR cULus 300 psi (2070 kPa)

Sténovy Sténovy Sténovy
GL2801 GL4201
- - GL5601
= = V2708,V2728
DOSTUPNE KRYTY/STITY
V28 V42 V27 V34
[ | |
[ | |

V3402
VZPRIMENE
8.0 Imp./11,5S.I.
3" NPT20mm BSPTAGS

175 psi (1200 kPa)

GL8118

V3702
ZAVESNE
8.0 Imp./11,5S.I.
34" NPT20mm BSPTAGS

175 psi (1200 kPa)

GL8101
V3406, V3424

V3702
ZAVESNE
8.0 Imp./11,5S.I.
%" NPT20mm BSPTAGS
175 psi (1200 kPa)
Sténovy

GL8101
V3406, V3424

V37

VZDY VYHLEDEJTE VESKEROU LITERATURU S INFORMACEMI O MONTAZI VYROBKU, JEHO UDRZBE NEBO PODPORE,

KTERA JE UVEDENA NA KONCI TOHOTO DOKUMENTU.

victaulic.com
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1.0 POPIS VYROBKU (POKRACOVANI)

DOSTUPNE KLICE

- . g wsny | V56 otevieny ) wany | V27 otevieny R V34 otevieny | %s Sestihranny
Postrikovac V56-2 Zapustény Yone V27-2 Zapustény YonE V34 Zapustény [ bit
V2815 a V4215 u
V2704 | || ||
V3402 | ]
V2801, a V4201 | |
V2762 [ | ]
V3702 | || ||
Tovarni hydrostaticky test: 100% pfi tlaku 500 psi/3447 kPa/34 bar
100% pfi tlaku 600psi/4137 kPa/41 bar
Min. Provozni tlak: UL/FM: 7 psi/48 kPa/0,5 bar
VdS: 5 psi/35 kPa/0,35 bar
Teplotni rozmezi: Viz tabulky v ¢asti 2.0
T Pro K-faktor pfi méfeni tlaku v barech vynéasobte jednotky S.I. ¢islem 10,0.
2.0 CERTIFIKACE/REGISTRACE
ch @
c us
@ APPROVED C Cn VdS
SCHVALENI/ZARAZENI DO SEZNAMU
SIN V2815 V4215 V2704 V3402
Jmenovity soucinitel
aktivace, palcové jednotky e s = Y
Jmenovity soucinitel
aktivace, jednotky SI? 40 61 81 1,5
Orientace VZPRIMENE VZPRIMENE VZPRIMENE VZPRIMENE
Schvalené teplotni klasifikace, °F/°C
135°F/57°C 135°F/57°C 135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C 155°F/68°C 155°F/68°C
cULus 175°F/79°C 175°F/79°C 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C 200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C 286°F/141°C 286°F/141°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
FM - - 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
LPCB - - 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
CE - - 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
vds - - 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
155°F/68°C
ccc _ _ 175°F/79°C 155°F/68°C
K-25TZ 200°F/93°C 286°F/141°C
286°F/141°C

2 Pro K-faktor pfi méfeni tlaku v barech vynésobte jednotky SI ¢islem 10.

POZNAMKY
® Registrace a schvélenfjak uvedeno.
® Vpfipadé, Ze jsou uvedeny v seznamu cULus, polyesterové nétéry a natéry VG250 jsou uvedeny jako odolné proti korozi (V3402 pouze s VG-250)
e Tam, kde je schvédleno FM, je povlak VG250 schvélen jako odolny proti korozi
e Akceptace méstem New York - viechny postrikovace s certifikdtem UL a/nebo schvalenym certifikdtem FM pfijatelné pro mésto NYC podle oddilu 28-113 spravniho fadu
a pravidla OTCR.

41.01-EUR-AP-CZE 20311 Rev A Aktualizovdno 12/2023  © 2023 Victaulic Company. V3echna préava vyhrazena.
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2.0 CERTIFIKACE/SEZNAMY (POKRACOVANI)

ZAVESNA SCHVALENI/ZARAZENI DO SEZNAMU

SIN V2801 V4201 V2762 V3702
Jmenovity squnltel aktivace, 28 42 56 8.0
palcové jednotky
Jmenovity soucinitel aktivace,
jednotky 5P 4,0 6,1 8,1 11,5
Orientace ZAVESNE ZAVESNE ZAVESNE ZAVESNE
Escutcheon Zapusténé/rozsifené Zapusténé/rozsifené Zapusténé/rozsifené Zapusténé/rozsifené
Schvaélené teplotni tiidy F°/C°
135°F/57°C 135°F/57°C 135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C 155°F/68°C 155°F/68°C
cULus 175°F/79°C 175°F/79°C 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C 200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C 286°F/141°C 286°F/141°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
FM - - 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
LPCB - - 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
CE - - 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
Vds - - 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
155°F/68°C 155°F/68°C
Ccc _ _ 175°F/79°C 175°F/79°C
K-ZSTZ 200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C

2 Pro K-faktor pfi méfeni tlaku v barech vynasobte jednotky SI ¢islem 10.

POZNAMKY
® Registrace a schvélenfjak uvedeno.

® Vpfipadé, Ze jsou uvedeny v seznamu cULus, polyesterové nétéry a natéry VG250 jsou uvedeny jako odolné proti korozi (V3402 pouze s VG-250)

e Tam, kde je schvéleno FM, je povlak VG250 schvélen jako odolny proti korozi

®  Akceptace méstem New York - viechny postiikovace s certifikdtem UL a/nebo schvalenym certifikdtem FM pfijatelné pro mésto NYC podle oddilu 28-113 spravniho fadu
a pravidla OTCR.
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2.0 CERTIFIKACE/SEZNAMY (POKRACOVANI)

SIN

Jmenovity soucinitel aktivace,
palcové jednotky

Jmenovity soucinitel aktivace,
jednotky SI2
Orientace
Stit

cULus

FM

LPCB

CE

Vds

CCC
K-ZSTX

ZAVESNA SCHVALENI/ZARAZENI DO SEZNAMU

V2801
28

4,0
ZAVESNE
Sténovy

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

V4201
4.2

6,1
ZAVESNE
Sténovy
Schvalené teplotni klasifikace, °F/°C
135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C

200°F/93°C
286°F/141°C

2 Pro K-faktor pfi méfeni tlaku v barech vynasobte jednotky SI ¢islem 10.

POZNAMKY
® Registrace a schvélenfjak uvedeno.

e Vpfipadé, Ze jsou uvedeny v seznamu cULus, polyesterové nétéry a natéry VG250 jsou uvedeny jako odolné proti korozi (V3402 pouze s VC-250)

® Tam, kde je schvéleno FM, je povlak VG250 schvélen jako odolny proti korozi

V2762
5.6

8,1
ZAVESNE
Sténovy

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

155°F/68°C

175°F/79°C

200°F/93°C
286°F/141°C

V3702
8.0

11,5
ZAVESNE
Sténovy

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

135°F/57°C

155°F/68°C

175°F/79°C

200°F/93°C
286°F/141°C

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

135°F/57°C
155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

155°F/68°C
175°F/79°C
200°F/93°C
286°F/141°C

®  Akceptace meéstem New York - viechny postrikovace s certifikdtem UL a/nebo schvalenym certifikdtem FM pfijatelné pro mésto NYC podle oddilu 28-113 spravniho fadu

a pravidla OTCR.
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3.0 SPECIFIKACE - MATERIAL

Deflektor: Bronz

Jmenovity pramér hlavice: 3,0 mm
Sroub: Bronz

Zakonceni trubky: Bronz

Tésnéni pruziny: Slitina niklu s beryliem s poviakem PTFE

Ram: Mosaz
Uchyceni pruziny: Nerezova ocel
Instalacni kli¢: Tvarna litina
Povrchova Uprava ramu postfikovace:

® Béznd mosaz

e Chromovana

e Bily polyesterovy natér:4

o Cerny polyesterovy natér:4

® Vlastni polyesterovy natér>4

o VG250

3 Nenikdispozici u pfivésku pro stfedni troven.

4 UL registrovano pro odolnost vici korozi.

> UL Certifikovédno a schvéleno FM pro odolnost proti korozi.

POZNAMKA
e Stity odolné pocasi jsou k dispozici na zvlastni zadost.

e Pro kryti a dalsi doplnky viz zvlastni publikace.

Deflektor
Zatézovaci sroub
Hlavice

Vicko potrubi a
tésnici pruzina

LGzkové pruzina
Ram

2"/13 mm
Jmenovitd hodnota

V3402

7he"/11
Jmenovitd hodnota

1

o Taer i
Ldzkovd pruzina o] 620 /s"/
mm

Vicko potrubf a
tésnici pruzina

Hlavice

Zatézovaci sroub

Deflektor

Deflektor

ZatéZovaci Sroub

Hlavice

Vicko potrubi a
tésnici pruzina
LGzkova pruzina

Ram

Deflektor
Zatézovaci $roub
Hlavice

Vicko potrubia
tésnici pruzina
LGzkové pruzina

Rém

L&zkové pruzina

Vicko potrubi a
tésnici pruzina

Hlavice
ZatéZovaci Sroub
Ram

Deflektor

mm

Ram \

L0zkové pruzina__

Vicko potrubfa A
tésnici pruzina

Hlavice —

Zatézovaci sroub ——

7/16"/11 mm
Jmenovitd hodnota

V2815, V4215

V2704

Deflektor

L 7/h6"/11 mm
Jmenovitd hodnota

7/6"/11 mm
Jmenovitd hodnota

V2801, V4201

%"/13 mm
Jmenovitd hodnota

41.01-EUR-AP-CZE 20311 Rev A Aktualizovano 12/2023
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40 ROZMERY

23/8"/60 mm
2"/51 mm
Otvor ve stropu

~_
7/8"/22 mm Max. (%" upraveno)
5/8"/16 mm Max. (/2" upraveno)
/8"/3 mm Min
) ! l Typicky strop
N

2 .

e

Dokonceny povrch

17/8"/47 mm Max
17/8"/29 mm Min. (34" upraveno)
13/8"/34 mm Min. (2" upraveno).

[« 2%/6"/75mm ——>

V2801, V4201

23/8"/60 mm
. 2"/51 mm

Otvor ve stropu
- |
| _ _ |
1"/25 mm Max. (3" upraveno)
%"/19 mm Max. (/2" upraveno) STy

Va"/6 mm Min.

i Typicky strop

2 | 7.

13/6'/30 mm Min. (2" upraveno) L
15/1'/24 mm Min. (3" upraveno) Dokonceny povrch
11/6"/43 mm Max.

1

fe———— 275/6"/75 MM ——f

V2762

23/8"/60 mm
2"/51 mm
Otvor ve stropu

7/8"/22 mm Max. (34" Adj.)
5/s"/16 mm Max. (/2" Ad].)
/8"/3 mm Min.

Typicky strop

7.
N

Dokonceny povrch

\
11/8"/29 mm Min. (34" upraveny) = 275/16"/75 mm
13/8"/34 mm Min. (V2" upraveny)
17/8"/47 mm Max.

V3702

41.01-EUR-AP-CZE 20311 Rev A Aktualizovdno 12/2023  © 2023 Victaulic Company. V3echna préava vyhrazena.
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5.0 FUNKCNiCHARAKTERISTIKA

Postfikova¢ musi byt instalovan a navrzen podle NFPA, katalogovych listd FM nebo mistnich norem.

6.0 OZNAMENI

A VYSTRAHA

¢ Pied zahajenim montaze jakéhokoli vyrobku znacky Victaulic
si prectéte cely ndvod a ujistéte se, ze rozumite viem pokynim.

® Tésné pred za¢atkem montaze, demontaze, sefizeni nebo udrzby
jakychkoli vyrobki znacky Victaulic vzdy zkontrolujte, zda je
potrubni soustava tplné odtlakovéna a vypusténa.

® Pouzivejte ochranné bryle, pfilbu a pracovni obuv.

Nedodrzeni téchto pokyn mize zplsobit smrt ¢i tézkou tjmu
na zdravi a Skody na majetku.

* Tyto produkty by mély byt pouzivany pouze v systémech protipozarni ochrany, které jsou navrzené a
nainstalované podle aktualnich platnych norem asociace National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D,
13R atd.) nebo ekvivalentnich standardii a v souladu s platnymi stavebnimi a pozarnimi pfedpisy. Tyto normy
a predpisy obsahuiji dulezité informace tykajici se ochrany systémii pied teplotami pod bodem mrazu, korozi,
mechanickym poskozenim apod.

* [nstalatér musi chapat, jak se vyrobek pouziva a pro¢ byl uréen pro konkrétni ucel.

¢ [nstalatér musi chapat bézné primyslové bezpecnostni normy a potencialni nasledky nespravné montaze
vyrobku.

® V odpovédnosti konstruktéra systému je ovéfit vhodnost materialli pro pouziti se zamyslenym tekutym médiem
v daném potrubnim systému a externim prostredi.

¢ Pracovni specifikujici material musi vyhodnotit plsobeni chemického sloZeni, irovné pH, provozni teploty,
obsahu chloridu, obsahu kysliku a rychlosti proudéni na materialy, aby se potvrdilo, Ze je Zivotnost soustavy
pfijatelna pro urcenou sluzbu.

Nedodrzeni montaznich pozadavk(, mistnich a narodnich predpisti a norem maze narusit integritu a zpUsobit
selhani systému, které by mohlo mit za nasledek smrt nebo tézkou Gjmu na zdravi osob a S$kody na majetku.

7.0 ODKAZY NA LITERATURU

Rozsahy: Vsechny sklenéné hlavice jsou méfeny pro teploty od —67°F/-55°C po ty uvedené v tabulce.

1-40: Pokyny pro instalaci a udrzbu automatickych postfikovact Victaulic FireLock™

Pokyny pro instalaci spojky postfikovace FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Style V9

Poznéamka
Tento produkt musi byt vyroben spole¢nosti Victaulic nebo podle specifikaci spole¢nosti

Odpovédnost uzivatele za vybér a pouzitelnost produktu
Kazdy uzivatel nese kone¢nou zodpovédnost jak za rozhodnuti o pouzitelnosti vyrobkd

spole¢nosti Victaulic pro konkrétni kone¢ny tcel v souladu s primyslovymi normami a
projektovymi specifikacemi, tak i za provedeni montéze, Udrzby, bezpe¢nost a varovani podle
pokynt spole¢nosti Victaulic. Nic v tomto ¢i jakémkoli jiném dokumentu, Zadné dstnf
doporuceni, rada nebo nazor kteréhokoli zaméstnance spole¢nosti Victaulic nelze povazovat
za souhlas se zménou, Upravou, nahrazenim ¢i netrvanim na libovolném ustanoveni
standardnich prodejnich podminek, montaznich pokynt ¢i tohoto prohlaseni o zfeknuti

se odpovédnosti spolec¢nosti Victaulic.

Prava dusevniho vlastnictvi
Z4dné prohlaseni obsazené v tomto dokumentu o mozném nebo navrhovaném pouziti
jakéhokoli materiélu, vyrobku, sluzby nebo konstrukce neni zamysleno a nesmi byt
interpretovano jako udélent licence v rdmci nékterého patentu nebo jiného prava dusevniho
vlastnictvi spole¢nosti Victaulic nebo jejich dcefinych nebo pfidruzenych spolecnosti
zahrnujici toto pouziti nebo konstrukci ani jako doporuceni pouzit tento material, vyrobek,
sluzbu nebo konstrukci v pfipadé porusenf libovolného patentu nebo jiného préva dusevniho
vlastnictvi. Terminy ,patentovany” nebo ,zddost o patent je v fizeni” odkazujf na patenty
konstrukce nebo uzitné vzory nebo patentové prihlasky vyrobkl a/nebo zptsobl pouziti
v USA a/nebo dalsich zemich.

Victaulic. VSechny produkty se musi montovat v souladu s aktudinimi pokyny pro instalaci/
montéz spolecnosti Victaulic. Spole¢nost Victaulic si vyhrazuje pravo na zménu specifikacf
vyrobku, konstrukce a standardniho vybaveni bez dalsiho upozornéni a jakychkoliv zavazk(.

Instalace

Vzdy VYHLEDEJTE pfirucku nebo pokyny pro montaz vyrobku spolec¢nosti Victaulic, ktery
instalujete. Prirucky, které obsahuji veskeré instala¢ni a montazni Gidaje, jsou soucasti kazdé
zasilky vyrobkl spole¢nosti Victaulic a jsou k dispozici ve formatu PDF na nasem webu
www.victaulic.com.

Zéruka

Podrobné informace najdete v ¢asti Zaruka aktudlniho ceniku nebo se obratte na spolec¢nost
Victaulic.

Obchodniznamky

Victaulic a vsechny ostatni znacky spole¢nosti Victaulic jsou obchodni znacky nebo registrované
obchodni znacky spole¢nosti Victaulic a/nebo jejich pfidruzenych spole¢nosti v USA a/nebo
ostatnich zemich.
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