Rociadores colgantes verticales y colgantes ocultos Victaulic®

FireLock™ Serie FL-SR de cobertura
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1.0 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROCIADORES VERTICALES DE RESPUESTA ESTANDAR

SIN V2861 V4261 V2703 V3401
ORIENTACION VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL
FACTOR K! 2.8 Imp./4.0 S.I. 4.2 Imp./6.1 S.l. 5.6 Imp./8.1 S.I. 8.0Imp./11.5S.1.
CONEXION %" NPT/15 mm BSPT %" NPT/15 mm BSPT %" NPT/15 mm BSPTAGS 3" NPT20 mm BSPTAGS
MAX. PRESION ) ) 175 psi (1200 kPa) .
DE TRABAJO 175 psi (1200 kPa) 175 psi (1200 kPa) cULus 250 psi (1725 kPa) 175 psi (1200 kPa)
REDESIGNACION GLOBAL GL2861 GL4261 - -
EQUIVALENTE GLOBAL - - GL5661 GL8164

ROCIADORES COLGANTES DE RESPUESTA ESTANDAR

SIN V2851 V4251 V2763 V3701
ORIENTACION COLGANTE COLGANTE COLGANTE COLGANTE
FACTOR K! 2.8 Imp./4.0 S.. 4.2 Imp./6.1 S.l. 5.6 Imp./8.1 S.I. 8.0Imp./11.5S.1.
CONEXION 2" NPT/15 mm BSPT A" NPT/15 mm BSPT 4" NPT/15 mm BSPTAGS 3" NPT20 mm BSPTAGS
M;E)('Tgﬁgilj%"' 175 psi (1200 kPa) 175 psi (1200 kPa) cUL1u7553'(°)§)' sz?zoo‘%allpa) 175 psi (1200 kPa)
REDESIGNACION GLOBAL GL2851 GL4251 - -
EQUIVALENTE GLOBAL - - GL5651 GL8156
COMPARABLE CON - - V2707, V2727 V3405,V3423
ROCIADORES COLGANTES EMPOTRADOS DE RESPUESTA ESTANDAR
SIN V2851 V4251 V2763 V3701
ORIENTACION COLGANTE COLGANTE COLGANTE COLGANTE
FACTOR’Kl 2.8 mp./4.0S.1. 4.2 Imp./6.1 S.I. 5.6 Imp./8.1 S.I. 8.0 Imp./11.5S.I.
CONEXION 2" NPT/15 mm BSPT %" NPT15 mm BSPT 2" NPT/15 mm BSPT %" NPT20 mm BSPT
MAX. PRESION . . i .
DE TRAB?\J% 175 psi (1200 kPa) 175 psi (1200 kPa) cUL1u7ss3r()JSOI ::j?zool;%al)@a) 175 psi (1200 kPa)
CHAPE'!'()N Empotrado Empotrado Empotrado Empotrado
REDESIGNACION GLOBAL GL2851 GL4251 - -
EQUIVALENTE GLOBAL - - GL5651 GL8156
COMPARABLE CON - - V2707,V2727 V3405, V3423
PROTECCIONES/PANTALLAS DISPONIBLES
ROCIADOR Va8 V42 va27 V34 V37
VERTICAL | |
COLGANTE [ | | | [ |

SIEMPRE CONSULTE LAS NOTIFICACIONES AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO ACERCA DE LA INSTALACION, EL MANTENIMIENTO Y EL RESPALDO DEL PRODUCTO.
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1.0 DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTINUACION)

LLAVES DISPONIBLES

. V56 de extremo V27 de extremo V34 de extremo | Broca hexagonal

Rociador V56-2 empotrado abierto V27-2 empotrado abierto V34-2 empotrado Tt de % 69
V2861 y V4261 | |
V2703 y V2763 || u

V3401 | | |
V2851 y V4251 [ ] | |

V2763 [ ] | | |

V3701 [ ] | | | |

Prueba hidrostatica de fabrica: 100% a 500 psi/3447 kPa/34 bar
100% a 600 psi/4137 kPa/4l bar — Se aplica a V2763 Unicamente

Presion de operacion min: UL/FM: 7psi/48 kPa/0.5 bar
VdS: 5psi/35 kPa/0.35 bar

Temperatura nominal: Vea las tablas en la seccion 2.0

1 Para obtener el Factor K cuando la presion se mide en bar, multiplique las unidades S.I. por 10.0.
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2.0 CERTIFICACIONES/LISTADOS

(€ ¥ B @

@)

LISTED APPROVED
APROBACIONES/LISTADOS PARA ORIENTACION VERTICAL
SIN V2861 V4261 V2703 V3401
Factor K nominal, imperial 2.8 4.2 5.6 8.0
Factor K nominal S.1.2 4.0 6.1 8.1 11.5
Orientacién VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL
Capacidades aprobadas de temperatura °F/°C

135°F/57°C 135°F/57°C Egogg;og 135°F/57°C

155°F/68°C 155°F/68°C 175°F/79°C 155°F/68°C

cULus 175°F/79°C 175°F/79°C 200°F/93°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C 286°F/141°C 200°F/93°C

286°F/141°C 286°F/141°C 360°F/182°C 286°F/141°C

360°F/182°C 360°F/182°C 500°F/260°C 360°F/182°C

135°F/57°C 135°F/57°C

155°F/68°C 155°F/68°C

M B B 175F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C

286°F/141°C 286°F/141°C

360°F/182°C 360°F/182°C

135°F/57°C 135°F/57°C

155°F/68°C 155°F/68°C

e _ _ 175F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C

286°F/141°C 286°F/141°C

360°F/182°C 360°F/182°C

135°F/57°C 135°F/57°C

155°F/68°C 155°F/68°C

E B B 175F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C

135°F/57°C 135°F/57°C

155°F/68°C 155°F/68°C

VdS - - 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C

155°F/68°C 155°F/68°C

ccc 175°F/79°C 175°F/79°C
757715 - - 200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C

2 Para obtener el Factor K cuando la presién se mide en bar, multiplique las unidades S.I. por 10.0.
NOTAS
e |istados y aprobaciones a la fecha de impresién.
e Enlos productos listados por cULus, los revestimientos de poliéster y VC-250 se clasifican como resistentes a la corrosion (V3401 con VC-250 Unicamente)
e En los productos aprobados por FM, el revestimiento VC-250 se clasifica como resistente a la corrosion

e Aprobacién de la ciudad de Nueva York - Todos los rociadores listados por UL y/o aprobados por FM admitidos por la ciudad de Nueva York conforme
a la seccién 28-113 del Cédigo Administrativo y el Reglamento OTCR.
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2.0 CERTIFICACIONES/LISTADOS (CONTINUACION)
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LISTED APPROVED
APROBACIONES/LISTADOS DE ROCIADORES COLGANTES
SIN V2851 V4251 V2763 V3701
Factor K nominal, imperial 2.8 4.2 5.6 8.0
Factor K nominal S.1.2 4.0 6.1 8.1 11.5
Orientacién COLGANTE COLGANTE COLGANTE COLGANTE
Chapeto6n A ras/extendido A ras/extendido A ras/extendido A ras/extendido
Capacidades aprobadas de temperatura °F/°C
135°F/57°C 135°F/57°C 135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C 155°F/68°C 155°F/68°C
cULus 175°F/79°C 175°F/79°C 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C 200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C 286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C 360°F/182°C 360°F/182°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
M _ _ 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C
135°F/57°C =570
o o 155°F/68°C
EAIERe 175°F/79°C
LPCB - - 175°F/79°C a q
200°F/93°C UPEENS
286°F/141°C LTI
360°F/182°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
CE _ _ 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
vds B B 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C
155°F/68°C 155°F/68°C
ccc 175°F/79°C 175°F/79°C
75TZ-15 - - 200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C

2 Para obtener el Factor K cuando la presién se mide en bar, multiplique las unidades S.I. por 10.0.

NOTAS
e Listados y aprobaciones a la fecha de impresion.

e Enlos productos listados por cULus, los revestimientos de poliéster y VC-250 se clasifican como resistentes a la corrosion (V3401 con VC-250 Gnicamente)
e Enlos productos aprobados por FM, el revestimiento VC-250 se clasifica como resistente a la corrosion

e Aprobacién de la ciudad de Nueva York - Todos los rociadores listados por UL y/o aprobados por FM admitidos por la ciudad de Nueva York conforme
a la seccion 28-113 del Codigo Administrativo y el Reglamento OTCR.
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2.0 CERTIFICACIONES/LISTADOS (CONTINUACION)

(€% B @

APROBACIONES/LISTADOS DE ROCIADOR COLGANTE ESFR

@
LISTED APPROVED

SIN V2763 V3701
Factor K nominal, imperial 5.6 8.0
Factor K nominal S.1.2 8.1 11.5
Orientacién COLGANTE COLGANTE
Chapetoén Empotrado Empotrado
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
cULus 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C
135°F/57°C 135°F/57°C
FM 155°F/68°C 155°F/68°C
Ambos disponibles con 175°F/79°C 175°F/79°C
chapetén empotrado 200°F/93°C 200°F/93°C
de 2"y %" 286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
LPCB 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
CE 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
vds 175°F/79°C 175°F/79°C
200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C
155°F/68°C 155°F/68°C
175°F/79°C 175°F/79°C
ccc 200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C

2 Para obtener el Factor K cuando la presién se mide en bar, multiplique las unidades S.I. por 10.0.

NOTAS
e Listados y aprobaciones a la fecha de impresion.

e Enlos productos listados por cULus, los revestimientos de poliéster y VC-250 se clasifican como resistentes a la corrosion (V3401 con VC-250 Unicamente)
e Enlos productos aprobados por FM, el revestimiento VC-250 se clasifica como resistente a la corrosion

e Aprobacién de la ciudad de Nueva York - Todos los rociadores listados por UL y/o aprobados por FM admitidos por la ciudad de Nueva York conforme
a la seccion 28-113 del Codigo Administrativo y el Reglamento OTCR.
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3.0 ESPECIFICACIONES — MATERIALES

Deflector: Bronce

Diametro nominal del bulbo: 5.0 mm
Tornillo de carga: Bronce

Capuchén: Bronce

Sello de resorte: Aleacion de berilio-niquel PTFE
revestido de PTFE

Marco: Latédn

Resorte del alojamiento: Acero inoxidable
Llave para instalacion: Hierro ductil
Acabados del marco del rociador:

e [ atdn corriente

¢ Cromado

e Pintado con poliéster blanco3 4

¢ Pintado con poliéster negro opaco3 4
¢ Pintado con poliéster especial® 4

e V(C-2505

3 No disponible en colgantes en estilos de nivel intermedio.

4 Listado por UL para resistencia a la corrosion.

5 Listado por UL y aprobado por FM para resistencia a la corrosion.

NOTAS
e Chapeton resistente al clima disponible a pedido.

e Para ver informacién sobre gabinetes y otros accesorios, consulte

la hoja separada.

Deflector
Tornillo de carga
Bulbo

Capuchon
y sello de resorte 2"/

Resorte del alojamiento —-= 63mm
Marco

| E
‘_ Y
¥2"/13 mm

nominal incorporado

V3401

7/6"/11 mm
nominal incorporado

Marco

Resorte del alojamiento
Capuchon

y sello de resorte

Bulbo

Tornillo de carga
Deflector

Deflector

Tornillo de carga

Bulbo

Capuchon

y sello de resorte
Resorte del alojamiento

Marco

16"/
— >

7/16"/11 mm
nominal incorporado

V2861, V4261

Deflector

Tornillo de carga

Bulbo

Capuchdn

y sello de resorte
Resorte del alojamiento
Marco

Resorte del alojamiento

L7/6"/11 mm
nominal incorporado

V2703

—  7/%'/11 mm
nominal incorporado

Capuchon
y sello de resorte 25/6"/
Bulbo 58mm
Tornillo de carga
Marco
Deflector
V2851, V4251
¥2"/13 mm
fngmw’nal incorporado
Marco ~
Resorte del alojamiento — T f° 23/8"/
Capuchén 60 mm
y sello de resorte

Bulbo ~]
Tornillo de carga—

Deflector
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4.0 DIMENSIONES

Agujero en cielorraso
fe—— de 23/6"/60 mm —>|
2"/51 mm

7/8"/22 mm max. (%" ajust)

5/8'/16 mm max. (/2" ajust) -
1/8"/3 mm min.

Cielorraso
convencional

i

DY

17/8"/47 mm méx [ 2/1"/75 mm ————>

17/8"/29 mm min. (%" ajust.)
13/8"/34 mm min. (V2" ajust.).

V2851, V4251

Agujero en cielorraso
———de 2%/s"/60 mm
2"/51 mm

1"/25 mm MAX. (3" ajust) -~
%'/19 mm max. (V2" ajust.)
Y4"/6 mm min.

08 1T

.- S
13/16"/30 mm min. (2" ajust.) 2%/)6'/75mm
5/16"/24 mm min. (34" ajust.)
1 16"/43 mm méx.
V2763

Aguijero en cielorraso

le— de23/s"/60mm —f
2"/51 mm
T T
7/8"/22 mm max. (%" ajust.) T
5/8'/16 mm max. (2" ajust.) -~__
/8"/3 mm min.
L5

1/8"/29 mm min. (34" ajust)
13/8"/34 mm min. (V2" ajust)
17/8"/47 mm max.
1
~ 2%"/75mm

V3701

/

Superficie con

acabado
Cielorraso
convencional
Superficie

con acabado

Cielorraso
convencional

k Superficie

con acabado
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5.0 RENDIMIENTO

Los rociadores se deben instalar y disefiar conforme las normas de la NFPA, las hojas de datos de FM, o cualquier

otra disposicion local.

6.0 NOTIFICACIONES

A\ ADVERTENCIA

de congelamiento, corrosion, dafio mecanico, etc.
particular.

de la instalacion incorrecta del producto.

o dafios a la propiedad.

S ¢ Leay comprenda todas las instrucciones antes de instalar cualquier
producto Victaulic.

¢ Siempre verifique que el sistema de tuberias haya sido despresurizado
y drenado por completo inmediatamente antes de la instalacion, retiro,
ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

L ¢ Use gafas, casco y calzado de seguridad.

Si no sigue estas instrucciones, existe riesgo de un accidente mortal
o lesiones personales graves y dafos materiales.

¢ Estos productos se deben usar Gnicamente en sistemas de proteccion contra incendios disefiados e instalados
de acuerdo con las normas vigentes de la National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R, etc.) u otras
equivalentes, y segun las disposiciones de los cédigos de construccion y proteccion contra incendios correspondientes.
Estas normas y cddigos contienen informacién importante sobre la proteccion de los sistemas contra temperaturas

¢ El instalador debera comprender el uso de este producto y las razones por las que se especificé para esta aplicacion
¢ El instalador debera entender las normas de seguridad comunes de la industria y las potenciales consecuencias

¢ Es responsabilidad del disefador del sistema verificar que los materiales sean aptos para el uso con los fluidos
respectivos dentro del sistema de tuberias y el entorno externo.

¢ El encargado de especificar los materiales debera evaluar el efecto de la composicién quimica, el nivel de pH,
la temperatura de operacion, el nivel de cloruro, el nivel de oxigeno y el caudal sobre los materiales para confirmar
que el sistema ofrezca una vida util aceptable para el servicio que prestara.

Si no sigue los requisitos de instalacion y los cddigos y normas locales y nacionales, podria poner en riesgo la integridad
del sistema o causar una falla en el mismo con consecuencia de muerte, lesiones personales graves

7.0 MATERIALES DE REFERENCIA

Capacidad: Todos los bulbos de vidrio tienen capacidad nominal para temperaturas desde —67°F/-55°C hasta las

indicadas en la tabla siguiente.

1-40: Instrucciones de Instalacién y Mantenimiento de rociadores automaticos Victaulic FireLock™

1-V9: Instrucciones de Instalacién del acople para rociador Victaulic® FireLock™ IGS™ |nstallation-Ready™ Estilo V9

Responsabilidad del usuario en la seleccion y aptitud del producto
Todos los usuarios asumen la responsabilidad Ultima por tomar una determinacion en cuanto
a la idoneidad de los productos Victaulic para una aplicacion final en particular, de acuerdo con
los estandares de la industria y las especificaciones de los proyectos, como también en funcion
de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento, seguridad y advertencias de Victaulic.
Ninguna indicacion de este u otro documento, ni recomendacion, sugerencia u opinién verbal
de algiin empleado de Victaulic, deberé interpretarse como que modifica, varia, anula o descarta
alguna disposicién de las condiciones de venta estandares de Victaulic Company, la guia
de instalacion o esta exencién de responsabilidad.

Derechos de propiedad intelectual
Ninguna declaracion aqui contenida acerca del uso posible o sugerido de estos materiales,
productos, servicios o disefios implica, de manera directa o por interpretacion, la cesién de alguna
licencia asociada a patentes o a derechos de propiedad intelectual de Victaulic o alguna de sus
filiales 0 empresas afiliadas en lo que concierne al uso o disefio, ni constituye recomendacion
de uso de dichos materiales, productos, servicios o disefios de manera que vulnere cualquier otra
patente o derecho de propiedad intelectual. Los términos “patentado” o “con patente en tramite”
se refieren a patentes de disefio o utilidad o bien solicitudes de patentes para articulos y/o métodos
que se usan en Estados Unidos y/u otros paises.

Nota
Este producto deberia ser fabricado por Victaulic o segtn las especificaciones de Victaulic. Todos
los productos se instalaran de acuerdo con las Ultimas instrucciones de instalacion y montaje de
Victaulic. Victaulic se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, disefos y equipamiento
estandar de los productos sin aviso y sin incurrir en obligacién alguna.

Instalacion
Siempre deberia consultar el Manual de Instalacién Victaulic o las instrucciones de instalacion del
producto que esté instalando. Con cada despacho de productos Victaulic se incluyen manuales
que contienen datos completos sobre la instalacion y el montaje, disponibles también en formato
PDF en nuestro sitio web www.victaulic.com.

Garantia
Consulte la seccién Garantia de la Lista de precios vigente o contacte a Victaulic para méas
informacion.

Marcas registradas
Victaulic y todas sus deméas marcas son marcas comerciales o industriales registradas por Victaulic

41.51-EUR-AP-SPAL 20312 Rev B Actualizado al 01/2024

victaulic.com

© 2024 Victaulic Company. Todos los derechos reservados.

Company y/o sus entidades afiliadas en EE.UU. y/u otros paises.
\_/ctaulnc"



http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-40.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-V9.pdf
http://www.victaulic.com

