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HENVIS ALLTID TIL EVENTUELLE MELDINGER VED SLUTTEN PÅ DETTE DOKUMENTET VEDRØRENDE PRODUKTINSTALLASJON,  
VEDLIKEHOLD ELLER STØTTE.

1.0  PRODUKTBESKRIVELSE

KONVENSJONELLE SPRINKLERE MED STANDARDRESPONS 
SIN V2753 V2725 V8169

VEILEDNING Konvensjonell Konvensjonell Konvensjonell
K-FACTOR1 5.6 Imp./8,1 S.I. 5.6 Imp./8,1 S.I. 8.0 Imp./11,5 S.I.

TILKOPLING 1/2" NPT / 15 mm BSPT 1/2" NPT / 15 mm BSPT 3/4" NPT / 20 mm BSPT
MAKS. DRIFTSTRYKK 300 psi (2100) kPa 175 psi (1200 kPa) 175 psi (1200 kPa)

 REDEFINERING – – GL8169
GLOBUS EKVIVALENT – GL5668 –

TILGJENGELIGE BESKYTTELSER
SPRINKLER V2753 V2725

KONVENSJONELL

TILGJENGELIGE SKIFTENØKLER 
SPRINKLER V27 Åpen ende V11 Åpen ende

V2753 og V2725
V8169

Fabrikkhydrostatisk test: 100% @ 500 psi/3447 kPa/34 bar

Min. Driftstrykk: �UL: 7 psi / 4 kPa / 0,5 bar 
VdS: 5 psi / 35 kPa / 0,35 bar

Temperaturvurdering: Se tabellen i seksjon 2.0
1	 For K-faktor når trykket er målt i bar, multipliser S.I.-enheter med 10.0.	

Victaulic® FireLock™ Serie FL-SR/CNV 
konskonvensjonelle sprinklere K5.6 (8.1), K8.0 (11.5)  
med standarddekning og standardrespons 41.54-NOB
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2.0  SERTIFISERINGER/OPPFØRINGER

GODKJENNINGER/OPPFØRINGER FOR KONVENSJONELLE

SIN V2753 V2725 V8169
Nominell K-faktor imperial 5.6 Imp. 5.6 Imp. 8.0 Imp.

Nominell K-faktor S.I.2 8,1 S.I. 8,1 S.I. 11,5 S.I.
Veiledning Konvensjonell Konvensjonell Konvensjonell

Godkjente temperaturvurderinger F°/C°

cULus

135 °F / 57 °C
155 °F / 68 °C
175 °F / 79 °C
200 °F / 93 °C

286 °F / 141 °C
360 °F / 182 °C
500 °F / 260 °C

135 °F / 57 °C
155 °F / 68 °C
175 °F / 79 °C
200 °F / 93 °C

286 °F / 141 °C
360 °F / 182 °C
500 °F / 260 °C

135 °F / 57 °C
155 °F / 68 °C
175 °F / 79 °C
200 °F / 93 °C

286 °F / 141 °C
360 °F / 182 °C

LPCB –

135 °F / 57 °C
155 °F / 68 °C
175 °F / 79 °C
200 °F / 93 °C

286 °F / 141 °C
360 °F / 182 °C

135 °F / 57 °C
155 °F / 68 °C
175 °F / 79 °C
200 °F / 93 °C

286 °F / 141 °C
360 °F / 182 °C

CE –

135 °F / 57 °C
155 °F / 68 °C
175 °F / 79 °C
200 °F / 93 °C

286 °F / 141 °C

–

UKCA –

135 °F / 57 °C
155 °F / 68 °C
175 °F / 79 °C
200 °F / 93 °C

286 °F / 141 °C

–

VdS –

135 °F / 57 °C
155 °F / 68 °C
175 °F / 79 °C
200 °F / 93 °C

286 °F / 141 °C

–

2	 For K-faktor når trykket er målt i bar, multipliser S.I.-enheter med 10.

MERKNADER
•	 Se listeoppføringene på nettstedet til den aktuelle instansen for å finne den mest oppdaterte sertifiseringsinformasjonen. 

•	 Skal ikke brukes med innfelte dekkplater.

•	 New York City-godkjenning – Alle UL-oppførte og/eller FM-godkjente sprinklere er akseptable for NYC i henhold til seksjon 28-113 i Administrative Code 
og OTCR-regelen.

O832104b/07  
846b/07
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3.0  SPESIFIKASJONER – MATERIALE

Deflektor: Bronse 

Lyspære nominell diameter: 5,0 mm 

Justeringsskrue: Bronse 

Ventilhette: Bronse 

Fjærpakning: PTFE-belagt beryllium-nikkel-legering 

Ramme: Messing 

Festefjær: Rustfritt stål 

Installasjonsskiftenøkkel: Duktilt jern 

Sprinklerramme, overflatebehandling:

•	 Glatt messing

•	 Krombelagt 

•	 Hvitmalt polyester3

•	 Matt svartmalt polyester3 

•	 Spesialmalt polyester3

•	 VC-2503 
3	 UL-oppført for korrosjonsmotstand. 

MERK
•	 For skap og annet tilbehør, henvises til separat ark. 

4.0  DIMENSJONER

1 ¼"
31 mm

2 7⁄16"
62 mm

½"/13 mm
nominell 

inngjenging

Ramme

Lyspære

Justeringsskrue

De�ektor

Feste�ær

Ventilhette og 
�ærpakning

V8169

1 ¼"
31 mm

2 3⁄8"
60 mm

7⁄16"/11 mm
nominell 

inngjenging

Ramme

Lyspære

Justeringsskrue

De�ektor

Feste�ær

Ventilhette og 
�ærpakning

V2753, V2725

3

victaulic.com

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com


41.54-NOB   16375 Rev E    oppdatert 05/2025      © 2025 Victaulic Company. Med enerett.

victaulic.com

Brukeransvar for produktutvalg og egnethet
Hver bruker bærer det endelige ansvaret for å avgjøre om Victaulic-produkter  
er egnet for sluttbruken, i samsvar med bransjestandarder, prosjektspesifikasjoner  
og Victaulics publiserte ytelses-, vedlikeholds- og sikkerhetsdata samt alle advarsler 
og installasjonsinstruksjoner. Ingenting i dette eller noe annet dokument, eller en 
eventuell muntlig anbefaling, råd eller mening fra ansatte hos Victaulic, skal anses  
å endre, variere, oppheve eller frafalle noen bestemmelse i Victaulic Company  
sine standard salgsvilkår, garanti, installasjonsinstruksjoner eller denne 
ansvarsfraskrivelsen.

Installasjon
Les og følg alltid Victaulic-installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene  
til produktet du installerer. Brukermanualer er inkludert i hver forsendelse av 
Victaulics-produkter, og gir komplette installasjons- og monteringsdata, og er 
tilgjengelig i PDF-format på vår nettside victaulic.com.

Garanti
Henvis til garantiseksjonen for den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic  
for detaljer.

Immaterielle eiendomsrettigheter
Ingen uttalelse angående bruk av noe materiale, produkt, tjeneste eller design er 
ment, eller skal tolkes som, å gi noen lisens under noe patent eller annen immateriell 
eiendomsrett tilhørende Victaulic eller noen av dets tilknyttede selskaper, eller som  
en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, tjeneste eller design for å krenke 
noe patent eller annen immateriell eiendomsrett. Begrepene "patentert" eller 
"patentsøkt" henviser til design- eller nyttepatenter eller patentanmeldelser for artikler 
og/eller bruksmetoder i USA og/eller andre land. Victaulic og alle andre Victaulic-
merker er varemerker eller registrerte varemerker for Victaulic Company og/eller 
dennes datterselskaper i USA og/eller andre land.

Merk
Alle produkter som bærer Victaulic-varemerket er produsert av Victaulic eller etter 
Victaulics spesifikasjoner. Alle produkter skal installeres kun i henhold til aktuelle 
Victaulic-installasjonsinstruksjoner. Victaulic forholder seg retten til å endre 
produktspesifikasjoner, design, og standardutstyr uten varsel og uten å pådra 
seg forpliktelser.

5.0  YTELSE

Sprinklersystemer skal designes og installeres i henhold til NFPA, FM-datablader og eventuelle lokale standarder.

6.0  MELDINGER

 ADVARSEL

•	 Les og forstå alle instruksjonene før du forsøker å installere noen  
av Victaulic-produktene.

•	 Kontroller alltid at rørsystemet har blitt fullstendig trykkavlastet 
og drenert umiddelbart før installasjon, fjerning, justering, eller 
vedlikehold av noen av Victaulic-produktene.

•	 Bruk vernebriller, hjelm og vernesko.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til død eller 
alvorlig skade på personer og eiendom.

•	 Disse produktene skal bare brukes i brannvernsystemer som er designet og installert i henhold til gjeldende, 
gyldige standarder fra National Fire Protection Association (NFPA) eller tilsvarende standarder, og i henhold til 
gjeldende bygnings- og brannlover. Disse standardene og lovene inneholder viktig informasjon om å beskytte 
systemer fra kuldegrader, korrosjon, mekanisk skade, osv.

•	 Installatøren må forstå bruken av dette produktet og hvorfor det ble spesifisert for det spesifikke bruksområdet.

•	 Installatøren må forstå vanlige standarder for industrisikkerhet og mulige konsekvenser av feilaktig installasjon 
av produktet.

•	 Det er systemdesignerens ansvar å verifisere egnetheten til materialer for bruk med den tiltenkte væsken innen 
rørsystemet og eksternt miljø.

•	 Materialeksperten skal evaluere effekten av kjemisk sammensetning, pH-nivå, driftstemperatur, kloridnivå, 
oksygennivå og strømningshastighet på materialene for å bekrefte at levetiden til systemet vil være akseptabelt 
for den tiltenkte bruken.

Hvis installasjonskravene og lokale og nasjonale lover og standarder ikke følges, kan det sette systemets integritet  
i fare eller føre til systemsvikt, noe som kan resultere i død eller alvorlig skade på personer og eiendom.

7.0  REFERANSEMATERIELL

Vurderinger: Alle glasspærer er klassifisert for temperaturer fra –67 °F / –55 °C.

1-40: Victaulic® FireLock™ Automatic Sprinklers instruksjoner for installasjon og vedlikehold

I-V9: Modell V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinklerkobling installasjonsinstruksjoner
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