Victaulic® FireLock™ sorozat FL-QR/ST/ESFR
Tarolo, Gyorsreagalasu ESFR Fligg6 \/ctauluc”
sprinklerek K16.8 (24.25) 44.11-HUN

1.0 TERMEKLEIRAS

ESFR FUGGO JOVAHAGYASAI/LISTAI

SIN V4702
SPRINKLER TiPUS NFPA-ESFR/FM
Gyorsreagalasu tarold
SPRINKLER REAGALAS QR
IRANYULTSAG Fliggé
K-TENYEZG! 16.8 Imp./24,25 S.I.
CSATLAKOZAS %" NPT/20 mm BSPT/ IGS
MAX. UZEMINYOMAS 175 psi (1200 kPa)

RENDELKEZESRE ALLO KULCSOK
SPRINKLER Nyitott végti V47 36 Hex-Bit (V9)
Fliggé || |

Gyari hidrosztatikus teszt: 100% @ 500 psi/3447 kPa/34 bar
Min. Uzemi nyomads: UL/FM: 7psi/48 kPa/0,5 bar

T Abarban mért nyomds esetén érvényes K-tényezéhoz az S.I. egységeket szorozza meg 10-zel.

A TERMEK OSSZESZERELESERE, KARBANTARTASARA VONATKOZOAN VAGY TAMOGATASERT
NEZZE MEG A DOKUMENTACIO VEGEN TALALHATO UTASITASOKAT.
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2.0 TANUSITVANY/LISTAK

® <>

LISTED

SIN
Névleges K-tényez6 angolszasz
Névleges K-tényez6 S.1.2
Sprinkler tipus
A rendszer tipusa

Hémérsékleti tartomany

Lefedettség maximalis terlilete
Lefedettség minimalis tertlete
Maximalis lejt6s mennyezet

Maximalis térk6z

Minimadlis térkoz
Terel6 a mennyezet tavolsagaig?
Minimalis terel6 a tarol6 tetejéig
Minimalis terelési tavolsag a falaktol
Sprinklerrendszer kivitele
Tarolas tipusa
Nyitott keret (azaz tomor polcok nélkl)

I-IV osztéalyu, egy-, két-, tobbsoros vagy hordozhatd
allvanyos térold A vagy B csoporti miianyagokhoz
I-IV osztélyu, tdmor kéteg vagy raklapos tarold
A vagy B csoportu miianyagokhoz
Ures raklap tarolas
Gumiabroncs térolas
Papirtekercs térolas (ldsd a szabvanyt)
Tlizveszélyes Folyadék Tarolds (lasd a szabvanyt)
Aeroszol Térolds (lasd a szabvanyt)
Gépjarmualkatrészek hordozhaté allvanyokban
(csak vezérlési modban, lasd a szabvanyt)

ESFR FUGGO JOVAHAGYASAI/LISTAI

cULus (NFPA) FM
V4702
16.8
24,2
ESFR Gyorsreagalasu tarold
Nedves

Jovahagyott hémérsékleti tartomany

155°F/68°C 155°F/68°C

200°F/93°C 200°F/93°C
100 ft2/9,1 m? 100 ft%/9,1 m?2

64 ft?/6 m? 64 ft?/6 m?
2in 12/10,5° 2in 12/10,5°

12 ft/3,6 m maximum 30 ft/9,1 m-es
mennyezet esetén
10 ft/3,1 m 30 ft/9,1m-t
meghalad6 mennyezet esetén

12 ft/3,6 m maximum 30 ft/9,1 m-es
mennyezet esetén
10 ft/3,1 m 30 ft/9,1m-t
meghalad6 mennyezet esetén

8ft/2,4m 8ft/2,4m
6" - 14"/150 mm - 355 mm 4" -13"/100 mm - 330 mm

3ft/0,9 m 3ft/0,9 m

4"/100 mm 4"/100 mm

12 A.S @ j6vahagyott nyomasok 12 A.S @ j6vahagyott nyomasok
Vonatkozé szabvanyok

NFPA 13 8-9 Adatlap

NFPA 13 8-9 Adatlap

NFPA 13 8-24 Adatlap

NFPA 13 8-3 Adatlap

NFPA 13 8-21 Adatlap

NFPA 30 7-29 Adatlap

NFPA 30B 7-31 Adatlap

Lasd NFPA 13 Nincs adat

2 Abarban mért nyomas esetén érvényes K-tényezéhoz az S.I. egységeket szorozza meg 10-zel.

3 Atavolsdgot az FM héelem kozéppontjatdl mérik.

MEGJEGYZES

e Listdk ésjovahagydsok a nyomtatds idépontjaban érvényesek.

3.0 ELOIRASOK - ANYAG

Terel6: Bronz

A kapszula névleges atmérdje: 3,0 mm
Terhelt csavar: Bronz

Zaréelem: Bronz

Rugo6 tomités: PTFE bevonatu berillium-nikkel 6tvozet

Keret: Sargaréz

Kuplung: Olvassa el a Victaulic 10.65-6s publikaciojat

Beszerel6 csavarkulcs: Gombgrafitos 6ntéttvas

Sprinklerkeret kivitelek: Tiszta Sargaréz

MEGJEGYZES

e Szekrényekért és egyéb kiegészitékért nézze meg a kiilon oldalt.
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40 MERETEK

15"/13 mm Kuplung
Névleges betaplalas

Keret ]
———— - Zarokupak és
Keret rugos tomités 3"/
- 3 / 76 mm
arokupak és ) 76 mm
rugés témités Kapszula
Kapszula —]
Terhelt csavar < Terhelt csavar ]
Terelé —7 Iy
, Terelg —|
134/ 134/
45 mm 45 mm
Menetes Barazdalt
V4702 V4702

5.0 TELJESITMENY

A sprinklert az NFPA, FM adatlapoknak vagy az esetleges helyi szabvanyok szerint kell beszerelni és kialakftani.

6.0 UTASITASOK

A\ FIGYELMEZTETES

¢ Olvassa el, és értse meg az 6sszes utasitast, miel6tt barmely
Victaulic termék szereléséhez hozzékezdene.

¢ Barmilyen Victaulic cs6termék felszerelése, leszerelése, beallitasa
vagy karbantartasa el6tt kozvetleniil ellenérizze, hogy teljesen
nyomasmentesitve van-e és le van-e liritve a csérendszer.

¢ Viseljen véd6szemiiveget, védésisakot és labvédot.

Ezen utasitdsok be nem tartasa halalt, sulyos személyi sériiléseket
vagy anyagi karokat okozhat.

* Ezek a termékek kizarélag a Nemzeti Tlizvédelmi Szévetség hatalyos vonatkozé szabvanyainak (NFPA 13, 13D,
eléirdsoknak megfelel6en kiépitett tliizvédelmi rendszerekben hasznéalhaték. Ezek a szabvanyok és eléirasok
fontos informaciokat tartalmaznak a rendszerek fagyasi hémérséklet, korrézié, mechanikai sériilések, stb.
elleni védelmérél.

® Aszerel6nek értenie kell a termék hasznalatat, és azt is, hogy a terméket miért az adott alkalmazasra szantak.

* A szerelének meg kell értenie a bevett ipari szabvanyokat és a termék helytelen beszerelésének lehetséges
kovetkezményeit.

® Arendszer tervezdje felel a csévezetékrendszerben és a kiils6é kornyezetben alkalmazni tervezett
folyadékkozegnek megfelel6 anyagvalasztas ellenérzéséért.

® Azanyag kivalasztéjanak ki kell értékelnie a vegyi 6sszetétel, a pH-szint, a mlikodési hémérséklet, kloridszint,
oxigénszint és az aramlasi sebesség hatasat az anyagokra annak érdekében, hogy a rendszer élettartama
a kivant tevékenységhez elfogadhaté legyen.

A telepitési utasitasok, illetve a helyi és orszagos el6irdsok és szabvanyok be nem tartasa arthat a rendszer
épségének vagy a rendszer meghibasodasahoz vezethet, amely halalt vagy stilyos személyi sériilést és anyagi
karokat okozhat.
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70 VONATKOZO DOKUMENTACIOK

Tartomanyok: Minden Uveg kapszula hémérsékleti tartomanya —-67°F (-55°C)-to

felfe

é terjed.

1-40: Victaulic® FireLock™ automata sprinklerek felszerelési és karbantartdsi utasitasai

1-V9: Victaulic FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ V9 tipusu sprinkler kuplung telepitési utasitasai

A felhasznalo felel6ssége a termék kivalasztasaval és alkalmassagaval kapcsolatosan Megjegyzés
Minden felhasznaldnak végsé felel6ssége, hogy megallapitsa a Victaulic termékek Ez a termék Victaulic gydrtmanyu vagy a Victaulic el6irdsok szerint készult. Minden terméket az
alkalmassagat egy bizonyos végso felhasznaldi alkalmazasra az ipari szabvanyoknak érvényes Victaulic beépitési/osszeszerelési utasitasok szerint kell felszerelni. Victaulic fenntartja
és a projekt-eldirasoknak megfeleléen, valamint a Victaulic teljesitmény, karbantartas, magénak a termék mUszaki adatai, kivitele és standard felszereltsége valtoztatasanak jogat,
biztonsag és figyelmeztetd utasitasok alapjan. A jelen vagy barmely mas dokumentum értesités és felmerlld kotelezettségek nélkal.

semmilyen elGirdsa, sem barmilyen szobeli ajanlas, tanacs vagy vélemény a Victaulic barmely
alkalmazottja részérél nem masithatja, médosithatja, hatélytalanithatja vagy fliggesztheti fel
a Victaulic cég szabvanyos eladasi feltételeit, telepitési utasitasait vagyezt a felel6sség kizarasi
nyilatkozatot.

Szerelés
Mindig hivatkoznunk kell a Victaulic szerelési kézikdnyvre vagy a beépitendé termék telepitési
utasitasaira. A kézikonyvek minden egyes Victaulic szallitmanyban megtaldlhatok a teljes
szerelési és Gsszeszerelési adatokkal egyUtt, és PDF formaban is elérheték a www.victaulic.com
Szellemi tulajdonjog honlapon.
Barmely anyag, termék, szolgaltatés vagy formatervezés lehetséges vagy sugallt hasznalatét tartalmazo
kijelentés nem azzal a céllal készult, és nem szabad abbdl azt levezetni, hogy barmely, a Victaulic vagy
annak lednyvallalatai, fiokjai tulajdonat képez6 szabadalmi oltalom alatt &llé licenszet vagy szellemi
tulajdonjogot atruhaz, példaul a formatervezés hasznalata, anyagok, termékek, szolgaltatas vagy

Garancia
Részletekért lasd az érvényes arlista jotallas szakaszat vagy vegye fel a kapcsolatot
a Victaulic céggel.

formatervezés a szabadalmi és szellemi tulajdonjog megsértésével. Védjegyek

A szabadalmazott” vagy ,szabadalmazas alatt” kifejezés a formatervezési mintaoltalomra, a termékek A Victaulic és minden mas Victaulic marka a Victaulic Company és/vagy annak az Egyesult
és/vagy modszerek hasznalati mintaoltalméra vonatkozik az Egyestilt Allamokban és/vagy mas Allamokban és/vagy més orszagokban Iév6 tarsult cégeinek védjegye vagy bejegyzett
orszagokban. védjegye.
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