Victaulic® FireLock™ serie FL-SR/ST/CMSA

standardrespons CMSA uppatriktade sprinklers \/ctau,.c@
for lager K25.2 (36.8) 44.62-SWE

1.0 PRODUKTBESKRIVNING

SPRINKLER MED STANDARDRESPONS FOR LAGER

SIN V4603
SPRINKLERTYP NFPA-CMSA/EM—standardrespons,
for lager
SPRINKLERRESPONS SR
ORIENTERING Uppatriktad
K-FACTOR! 25.2 Imp./36,8 S.I.
ANSLUTNING 1"NPT /25 mm BSPT/IGS™ rillad
MAX. ARBETSTRYCK 175 psi (1200 kPa)
TILLGANGLIGA NYCKLAR
SPRINKLER V46 Fast 3h6 insexbit (V9)
UPPATRIKTAD | ]

Hydrostatiskt prov, fabrik: 100 % vid 500 psi/3447 kPa/34 bar
Min. Drifttryck: FM: 7 psi/48 kPa/0,5 bar

1 For K-faktor nar tryck mats i bar, multiplicera S.1.-enheter med 10,0.

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE | SLUTET AV DET HAR DOKUMENTET ANGAENDE PRODUKTENS INSTALLATION,
UNDERHALL ELLER SUPPORT.
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44.62-SWE 16391 Rev B Uppdaterad 01/2024  © 2024 Victaulic Company. Med ensamratt. R
1 ictaulic


http://www.victaulic.com

victaulic.com

2.0 CERTIFICATION/LISTINGS

APPROVED

GODKANNANDEN/LISTNINGAR FOR UPPATRIKTAD SPRINKLER MED STANDARDRESPONS

SIN
Nominell K-faktor Imperial
Nominell K-faktor SI.2
Sprinklertyp
Systemtyp
Typ av respons

Temperaturklass

Storsta tackningsarea
Minsta tackningsarea
Maximal taklutning

Maximiavstand
Minimiavstand
Max. avstand mellan element och tak?

Min. avstand mellan element och tak
Min. spridaravstand till lagrets dversta punkt
Min. spridaravstand fran vaggar
Kriterier gallande hinder
Minsta korridorbredd
Tolerans och matningstid for slangflode
Forvaringstyp
Oppen ram (dvs. inga massiva hyllor) enkel, dubbel,
flerradig eller forvaring i portabla lagerstallningar,
klass I-IV och plaster i grupp A eller B
Solida staplar och palleterat i klass I-IV
och plaster i grupp A eller B
Forvaring av tompallar
Gummidacklager
Lager med rullat papper
Lager med brandfarliga vétskor (se standarden.)
Aerosollager (se standarden.)
Fordonskomponenter i barbara
rack (endast styrlage, se standarden).

NFPA

CMSA

165 °F/74 °C
212°F/100 °C
286 F°/141 °C
Se NFPA 13
80ft?/7,4m?
Se NFPA 13
Se Alternativ sprinklersystemdesign
i avsnitt 5.0 i denna publikation
8ft/2,4m
Se Alternativ sprinklersystemdesign
i avsnitt 5.0 i denna publikation
Se NFPA 13
Se NFPA 13
Se NFPA 13
Se NFPA 13
Se NFPA 13
Se NFPA 13

Se NFPA 13

Se NFPA 13
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Ej tillampligt

2 For K-faktor nar tryck mats i bar, multiplicera Sl-enheter med 10,0.

3 Avstandet méts frdn mitten av det termiska elementet for FM.

ANTECKNINGAR
e Listningar och godkénnanden vid publiceringstillféllet.

V4603
25.2
36,3

Vat/torr
Standard

FM

Standardrespons, for lager

165 °F/74 °C
212 °F/100 °C
286 °F/141 °C
100ft%/9,1m?

80ft2/7,4m?

Datablad 8-9

Datablad 2-0
8ft/2,4m
12"/305mm

Datablad 8-9
3ft/0,9m
4"/100mm
Datablad 2-0
Datablad 2-0
Datablad 8-9

Datablad 8-9

Datablad 8-9

Datablad 8-24
Datablad 2-0 och 8-3
Datablad 8-21
Datablad 7-29
Datablad 7-31

Ej tillampligt

e V4603-sprinklern kan dven anvédndas som ett styrlagesspecifik tillimpningssprinkler (CMSA) i enlighet med kapitlet Alternative Sprinkler Systems Design

for NFPA 13 (kapitel 24 i 2019 och 2022 utg.) baserat pa provning utférd hos FM Global. Kriterier for specifik tillampningskonstruktion beskrivs i sektion 5.0.
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3.0 SPECIFIKATIONER - MATERIAL

Avskiljare: Brons
Belastningsskruv: Rostfritt stal
Rorlock: Massing

Fjadertatning: Teflonbelagd berylliumnickellegering

Ram: Méssing

Lank: Nickel

Havstang: Monel

Stotta: Monel

Koppling: Se Victaulic publikation 10.65.

Monteringsnyckel: Segjarn
Ytbehandlingar av sprinklerram: Massing

ANMARKNING
e Forskap och andra tillbehdr, se separat blad.

4.0 MATT

Belastningsskruv
Mutter

Spridare

Ram

Stétta och havstang ! 3 %"/
Lank e _ 90 mm
Hallarfjader

Piplock och
tatningsfjader

Gangad
V4603

%6"/14 mm
Nominell infdstning

Belastningsskruv
Mutter

Spridare

Stotta och hévstang
Lank

Hallarfjader

Piplock och
tétningsfiader

Ram

Koppling —,
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5.0 PRESTANDA

Sprinklern ska installeras och konstrueras enligt NFPA, FM-datablad och svenska normer.

Informationstabellerna nedan ar endast avsedda som referens och utgdrs av utdrag ur FM-datablad 8-9 (juli 2021).
Se den senaste revisionen for den mest aktuella informationen.

VATSYSTEM
FM Forlustskydd
datablad 8-9 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Tabell 5 Tabell 6

Uppléagg Uppldgg med solid stapel, palleterat, hylla och lador
Skydd av klass 4 Skydd av l16s Skydd av I6s
Skydd av klass 1, ej expanderad Skydd av expanderad| ej expanderad expanderad
Varor 2 och 3, varor | plast i kartong, varor | plast i kartong, varor plast, varor plast, varor
10 (3,0) 9@7(0,5) 9@7(0,5) 12@7(0,5) 12@7(0,5) 12@7(0,5)
15 (4,5) Ej tillampligt 10@7(0,5) Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
Takhojd i fot (m) 20 (6,0) 9@7(0,5) 10 @7 (0,5) 12 @ 8 (0,6) 12 @ 8 (0,6) 12 @8(0,6)
25(7,5) 10@7(0,5) 10@7(0,5) 12@10(0,7) 12@10(0,7) 12@10(0,7)
30(9,0) 12@20(1,4) 12@20(1,4) 25@10(0,7) 25@10(0,7) Ej tillampligt

VATSYSTEM
FM Forlustskydd
datablad 8-9 Tabell 7 Tabell 8 Tabell 9 Tabell 10 Tabell 11
Upplagg Forvaringsrack med 6ppen ram

Skydd av klass 4 Skydd av 16s Skydd av I6s
Skydd av klass 1, |och expanderad plast|Skydd av expanderad| ej expanderad expanderad
Varor 2 och 3, varor i kartong, varor plast i kartong, varor plast, varor plast, varor
10 (3,0) 9@7(0,5) 9@7(0,5) 15@7(0,5) 15@7(0,5) 15@7(0,5)
15 (4,5) Ej tillampligt 10@7(0,5) 15@10(0,7) 15@10(0,7) 15@10(0,7)
Takhojd i fot (m) 20 (6,0) 12@7(0,5) 12@7(0,5) Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
25(7,5) 10 @ 20 (1,4) 12@20(1,4) Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
30(9,0) 12@20(1,4) 12@20(1,4) Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt

Anmarkning: Markerade celler har 250 gpm 1 timmes varaktighet for slangfléde.

TORROR OCH LIKNANDE SPRINKLERSYSTEM
FM Forlustskydd

datablad 8-9 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Tabell 5 Tabell 6
Uppléagg Upplagg med solid stapel, palleterat, hylla och lador
Skydd av klass Skydd av l6s Skydd av 16s
Skydd av klass 1, 4 ej expanderad plast| Skydd av expanderad| ej expanderad expanderad
Varor 2 och 3, varor i kartong, varor plast i kartong, varor plast, varor plast, varor
10 (3,0) 16 @7(0,5) 16 @7(0,5) 16 @7(0,5) 16 @7(0,5) 20@7(0,5)
15 (4,5) Ej tillampligt 16 @7 (0,5) Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
20 (6,0) 16 @7(0,5) 16 @7(0,5) 16 @ 8 (0,6) 16 @ 8 (0,6) 20 @ 8(0,6)
U 25(7,5) 20@7(0,5) 16 @7(0,5) 20 @ 10(0,7) 20 @ 10(0,7) 20 @ 10(0,7)
Takhdjd ifot (m) 30(9,0) 25@10(0,7) 30@10(0,7) 30@10(0,7) 30@10(0,7) j tillimpligt
35(10,5)
40 (12,0) For takhojder dver 35 fot, se tabell nedan for utforlig konstruktionsinformation
45 (13,5)

TORROR OCH LIKNANDE SPRINKLERSYSTEM
FM Forlustskydd

datablad 8-9 Tabell 7 Tabell 8 Tabell 9 Tabell 10 Tabell 11
Uppléagg Foérvaringsrack med 6ppen ram
Skydd av klass Skydd av los Skydd av 16s
Skydd av klass 1, | 4 och expanderad |Skydd av expanderad| ej expanderad expanderad
Varor 2 och 3, varor | plast i kartong, varor | plast i kartong, varor plast, varor plast, varor
10 (3,0 16 @7(0,5) 16 @7(0,5) 20(1,4 @7(0,5) 20@7(0,5) 25@7(0,5)
15 (4,5) Ej tillampligt 20@7(0,5) Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
20 (6,0) 16 @7(0,5) 20@7(0,5) 20@ 10(0,7) 20@ 10(0,7) 25@10(0,7)
s 25(7,5) 20@7(0,5) 20@13(0,9) Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
Takhojd i fot (m) 30(9,0) 25@10(0,7) 30 @20 (1,4) j tillimpligt Ej tillampligt j tillimpligt
35(10,5)
40 (12,0) For takhojder dver 35 fot, se tabell nedan for utforlig konstruktionsinformation
45(13,5)
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5.0 PRESTANDA (FORTSATTNING)

Sprinklern ska installeras och konstrueras enligt NFPA, FM-datablad och svenska normer.

Informationstabellerna nedan ar endast avsedda som referens och utdrag ur FM-datablad 8-9 (juli 2021). Se den
senaste revisionen for den mest aktuella informationen.

SPRINKLERSYSTEMKONSTRUKTIONER | TAKNIVA FOR KLASS 1- OCH 2-VAROR SKYDDADE AV TORROR OCH
LIKNANDE SPRINKLERSYSTEM

Max. Min. Sprinklersystemkonstruktion,
Takhojd Sprinkler | Rackkorridorbredd nr. AS vid min. Tryck, Max. Slangkrav, | Systemvaraktighet,
i fot (m) Lagertyp i takniva i fot (m) psi (bar) Vattenmatningstid |gpm (I/min) minuter
Solid stapel, 4(1,2) 24 @ 15(1,0) 25 500 (1900) 120
40 (12,0) palleterat, hylla, K25.2
! lada och rack med | (K360) 6(1,8) 12 @50 (3,5) 20 500 (1900) 90
oppen ram
Solid stapel,
palleterat, hylla, K25.2
45 (13,5) lada och rack med | (K360) 6(1,8) 12 @50 (3,5) 20 500 (1900) 90
oppen ram

SPRINKLERSYSTEMKONSTRUKTIONER | TAKNIVA FOR KLASS 3-VAROR SKYDDADE AV TORROR OCH LIKNANDE SPRINKLERSYSTEM

Max. Min. Sprinklersystemkonstruktion,
Takhojd Sprinkler | Rackkorridorbredd nr. AS vid min. Tryck, Max. Slangkrav, | Systemvaraktighet,
i fot (m) Lagertyp i takniva i fot (m) psi (bar) Vattenmatningstid  gpm (I/min) minuter
Solid stapel, 4(1,2) 24 @ 15 (1,0) 25 500 (1900) 120
40 (12,0) ﬂpalleterat, hylla, K25.2
" |ladaochrackmed (K360) 6(1,8) 12@50(3,5) 20 500 (1900) 90
Oppen ram
Solid stapel,
45(135) | palleterat hylla, oo 6(1,8) 12@50(3,5) 20 500 (1900) 9
Oppen ram
Anmarkning: Markerade celler har 250 gpm 1 timmes varaktighet for slangflode.
NFPA 13 specifika tillampningskriterier
Forvaringstyp Arbetsmetod for alternativ sprinklerdesign
Sprinklertyp Lager, CMSA Lager, CMSA Lager, CMSA
Temperaturklass 162 °F/72 °C, 212 °F/100 °C, 286 °F/141 °C 286°F/141°C 286 °F/141 °C
Typ av respons Standardrespons Standardrespons Standardrespons
Systemtyp VAT TORR TORR
Storsta tackningsarea 100 ft2 (9,3m?) 100 ft? (9,3m?) 100 ft? (9,3m?)
Minsta tackningsarea 80 kvft. (7,4 m?) 80 kvft. (7,4 m?) 80 kvft. (7,4 m?
Maximal taklutning 2/12 lutningsgrad 2/12 lutningsgrad 2/12 lutningsgrad
Maximiavstand 10'(3,0m) 10'(3,0m) 10'(3,0m)
Minimiavstand 8'(2,4m) 8'(2,4m) 8'(2,4m)
Spridaren till lagrets 6versta punkt Minimum 3' (900 mm) Minimum 3' (900 mm) Minimum 3' (900 mm)
Max. avstand mellan element och tak 12"/279 mm 12"/279 mm 12"/279 mm
Maximal takhojd 30'(10,7m) 40'(9,1m) 45'(9,1m)
Maximal lagerhojd 25'(9,1m) 35'(10,7m) 40'(10,7m)

Forvaringstyp enligt beskrivning i kapitel 21 (2013, 2016 utg.) eller

Lagertyp kapitel 24 (2019 och 2022 utg.) i NFPA 13 for CMSA uppatriktade sprinklers med standardtackning
Varor Klass I-IV-varor och ej expanderad plast i Klass I-lll-varor
kartong
Konstruktion av sprinklersystem 12 vid 20 psi 24 vid 15 psi 12 vid 50 psi

I enlighet med kapitel 21 (2013, 2016 utg.) eller
kapitel 24 (2019 utg.) i NFPA 13 for sprinklers med standardtackning

Minsta korridorbredd Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt
Tolerans och matningstid
for slangflode

Kriterier gallande hinder

250 gpm med 60 minuters varaktighet 500 gpm med 120 minuters varaktighet

Vattenmatningstid Ej tillampligt 25 sekunders vattenmatning 20 sekunders vattenmatning
*Anmarkning: CMSA-kriterier &r baserade péa det ursprungliga FM-godkannandet for VA4603-sprinklern, som ar
inkluderat i kapitel 21 (2013, 2016 utg.) och kapitel 24 (2019 och 2022 utg.) i NFPA 13. Ytterligare konstruk-
tionskriterier for V4603-sprinklermodellen finns i FM Globals datablad 8-9 om férebyggande av materiell skada.

Sprinklermodellen V4603 beskrivs som en standardrespons K25.2 uppéatriktad lagersprinkler i FM Globals
datablad 8-9.
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6.0 MEDDELANDEN

A\ VARNING

e Lis igenom och forsta alla anvisningar innan du bérjar installera
produkter fran Victaulic.

¢ Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rérsystemet och
att det har dranerats precis fére montering, borttagning, justering
eller underhall av andra Victaulic-produkter,

e Bair skyddsglasdgon, skyddshjalm och skyddsskor.

Underlatenhet att folja denna instruktion kan leda till dodsfall eller
svara personskador och materiella skador.

¢ Produkterna ska endast anvandas i brandskyddssystem som ar konstruerade och installerade enligt gallande
standarder eller liknande standarder (NFPA 13,13D, 13R osv.) fran brandskyddsforeningen och i enlighet
med gillande bygglagar och motsvarande foreskrifter. Dessa standarder och lagar innehaller viktig information
om skydd av system mot frysning, korrosion, mekanisk skada osv.

¢ |nstallatéren ska forsta hur produkten anviands och varfér den utformats fér en specifik anvandning.

¢ Anvindaren ska kanna till vanliga branschstandarder for sakerhet och mojliga konsekvenser vid felaktig
installation av produkten.

¢ Det ar systemkonstruktérens ansvar att kontrollera att de flexibla rostfria slangarna lampar sig for anvdandning
med de avsedda vatskorna i rorsystemet och i den omgivande miljon.

¢ Ansvarig for materialspecifikationen ska utvardera effekten av den kemiska sammansattningen, pH-vérdet,
temperaturen, kloridnivan, syrenivan och flédet for att bekrafta att systemets livslingd kommer att vara
acceptabel for den avsedda tjansten.

Underlatenhet att folja installationskrav och lokala och nationella foreskrifter och standarder kan dventyra
systemets integritet eller orsaka systemfel, vilket kan leda till dodsfall eller allvarliga personskador och
egendomsskador.

7.0 REFERENSMATERIAL

1-40: Victaulic® FireLock™ automatiska sprinkler, installations- och skdtselanvisningar

1-V9: Installationsanvisningar for typ V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ sprinklerkopplin

Anvéandarens ansvar for val av produkt och dess lamplighet Anmérkning

Varje anvéndare ansvarar for utvarderandet av Victaulic-produkternas lamplighet for
en viss anvandning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer samt
Victaulics instruktioner om prestanda, underhéll, sékerhet och varningar. Inget i detta

Den har produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla
produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner
frén Victaulic. Foretaget Victaulic forbehéller sig ratten att andra produktspecifikationer,

eller nagot annat dokument, eller ggnom muntliga rekommendationer, rad eller asikter former och standardutrustningar utan foregdende meddelande och forpliktelser.
fran négon Victaulic-anstéalld ska anses kunna &ndra, variera, ersétta eller asidoséatta
nagon bestdmmelse i Victaulic Company standard forsaljningsvillkor, installationsguide

eller den hér friskrivningsklausulen.

Installation
Lé&s alltid igenom Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner for
produkten som du installerar. Handbockerna ingdr i varje leverans av Victaulic-produkter
Immateriella rattigheter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgangliga
Inget uttalande héri géllande en mojlig eller féreslagen anvandning av nagot material, i PDF-format pa var hemsida pa www.victaulic.com.
produkt, tjanst eller design ar att anse som eller ska anvandas for att bevilja en licens Garanti
under négot patent eIIer_o'vr\g \mmétene\\ Eéttighet t__\\lhijr_ande Victaulic eller négot av Se garantiavsnittet i géllande prislista eller kontakta Victaulic fér information.
dess dotterbolag eller filialer som técker sadan anvandning eller design, eller som
rekommendation for anvdndning av sddant material, produkt, tjanst eller design Varumérken
som bryter mot nagot patent eller immateriell rattighet. Termerna "Patenterad” eller Victaulic och alla 6vriga Victaulic-mérken ar varumarken eller registrerade varuméarken
"Patentsokt" géller design- eller anvandningspatent eller patentanvandningar for artiklar som tillhor foretaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra lander.

och/eller metoder som anvands i USA och/eller andra léander.
\/ctaulucs
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