FireLock™ seria FL-QR/DRY/SW
Sprinklere uscate pe perete orizontale si pe perete orizontale

ascunse, cu acopetire standard si raspuns rapid \/ctauhc«»
K5.6 (8.1 Sl), K8.0 (11.5 SI) 45.02-RUM

1.0 DESCRIERE PRODUS

SPRINKLERE USCATE PE PERETE ORIZONTALE, CU RASPUNS RAPID
SIN V3610 V3612

Orientare ORIZONTALE ORIZONTALE
FACTORK! 5.6 sistem de masurd imperial/8,1 sistem international| 8.0 sistem de masura imperial/11,5 sistem international

RACORD 1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS 1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS

PRESIUNE MAX. DE LUCRU 175 psi (1200 kPa) 175 psi (1200 kPa)
ROZETE Simple/Drept.e/Avscun.se/ SimpIe/Drept.e/A‘scun.se/
Cu manson si jupd/Extinse Cu manson si jupd/Extinse
ECHIVALENT GLOBULAR GL5641 GL8141
SPRINKLERE USCATE PE PERETE ORIZONTALE ASCUNSE, CU RASPUNS RAPID
SIN V3610 V3612

ORIENTARE ORIZONTALE ORIZONTALE

FACTORK' 5.6 sistem de masurd imperial/8,1 sistem international| 8.0 sistem de mdsura imperial/11,5 sistem international

RACORD 1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS 1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS

PRESIUNE MAX. DE LUCRU 175 psi (1200 kPa) 175 psi (1200 kPa)
ROZETE Ascunse Ascunse
ECHIVALENT GLOBULAR GL5641 GL8141
CHEI DISPONIBILE
SPRINKLER V36 ascuns V36 cu capat deschis 3/16 hexagonala (V9)
Pe perete ] ] ]

Test hidrostatic din fabrica: 100 % la 500 psi/3447 kPa/34 bari
Presiune min. de functionare: UL/FM: 7 psi/48 kPa/0,5 bari
Valori nominale temperatura: Consultati tabelele din sectiunea 2.0

T Pentru obtinerea factorului K atunci cand presiunea este data in bari, inmultiti cu 10,0 valoarea data in unitati SI.

CONSULTATI INTOTDEAUNA NOTIFICARILE DE LA SFARSITUL ACESTUI DOCUMENT CU PRIVIRE LA INSTALAREA, INTRETINEREA SAU ASISTENTA
TEHNICA CE TIN DE PRODUS.
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2.0 CERTIFICARE/LISTARI

OMOLOGARI/LISTARI sprinklere pe perete orizontale

SIN V36102
Factor K nominal

V3612

8.0

11,5

Orizontale

Simpld, dreapta, cu manson
si jupa, extinsa

Valori nominale de temperatura omologate °F/°C

(sistem imperial) 5.6
Factor K nominal 81
(sistem international)’ !
Orientare Orizontale
Rozets Simplé,.d.rea‘pté, Ccumanson
Si jupa, extinsa
135 °F/57 °C
cULus 155 °F/68 °C
200 °F/93 °C
286 °F/141 °C
135 °F/57 °C
155 °F/68 °C
M 200 °F/93 °C

286 °F/141 °C

135 °F/57 °C
155 °F/68 °C
200 °F/93 °C
286 °F/141 °C

OMOLOGARI/LISTARI sprinklere pe perete orizontale ascunse

SIN V36102
Factor K nominal
. . . 5.6
(sistem imperial)
Factor K nominal 81
(sistem international)’ !
Orientare Orizontale
Rozeta Ascunsa

V3612
8.0

11,5

Orizontale

Ascunsa

Valori nominale de temperatura omologate °F/°C

135 °F/57 °C
155 °F/68 °C
200 °F/93 °C
286 °F/141 °C

cULus

135 °F/57 °C
FM 155 °F/68 °C
200 °F/93 °C

135 °F/57 °C
155 °F/68 °C
200 °F/93 °C
286 °F/141 °C

! Pentru obtinerea factorului K atunci cand presiunea este datd in bari, inmultiti cu 10 valoarea datd in unitati SI.

2 Listat cULus pentru riscuri minore numai cu deflectorul 4" - 12" sub plafon.

NOTE
e Listdri si aprobdri in momentul publicarii.

® Temperaturile sunt indicate pentru riscuri minore si sunt aprobate pentru sprinklerele uscate V3610 cu lungimi de pand la 36" pentru FM.

e Temperaturile sunt indicate pentru riscuri minore si riscuri obisnuite si sunt aprobate pentru sprinklerele uscate V3612 cu lungimi de pana la 48" pentru cULus.
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3.0 SPECIFICATII - MATERIAL

Deflector: Alama sau otel inoxidabil

Diametru nominal bulb: 3,0 mm

Bailag cu ramificatie: Otel inoxidabil

Surub de compresiune: Alamd
Capac teava: Otel inoxidabil

Ansamblu de etansare arc: Aliaj de nichel beriliu acoperit cu PTFE si otel inoxidabil

Corp: Alama
Fiting de intrare: Alamad

Conducta exterioara: Conductd din otel galvanizat

Conducta interioara: Otel inoxidabil

Insertie orificiu: Otel inoxidabil

Rozeta/Placa: 1010 - 1018 otel moale si otel inoxidabil

Arc de torsiune: Sarma SST

Cheie pentru montaj: Fonta ductila

Acoperiri corp sprinklere:
e Alama simpla
® (Cromat
® \opsit in alb?
e Vopsit in alb stralucitor?
® Vopsit In negru mat3
e \opsire personalizatd®
o V(25044

3 Listate UL pentru rezistentd la coroziune.

4 Listate UL si omologate FM pentru rezistentd la coroziune.

NOTE

®  Rozetd rezistentad la intemperii, disponibild la cerere.

e Pentru cabinete si alte accesorii, consultati fisa separata.

Bailag cu ramificatie

Capac teava [P\écugé de rozetd

Bulb
Surub de compresiune

Deflector

Fiting de intrare

777 de etansare arc

Conducta exterioara .
Arc de torsiune
Insertie orificiu .
Conducta interioard . Ansamblu
X 1

Specificatii de material
V3610, V3612
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4.0 DIMENSIUNI

7.

%

=

V3610
12"/305 mm
4"/102 mm

V3612 2"

\ Plafon finisat

6'/152 mm 58 mm
4'/102 mm

per NFPA

Coloana simpl3, filetata

V3610,V3612

7

V3610
12"/305 mm
4"/102 mm

V3612 2"

\ Plafon finisat

6"/152 mm 56 mm
4"/102 mm

per NFPA

Teu cu aceeasi dimensiune
a ramificatiei ca cea a
filetului sprinklerului.
Consultati sectiunea

JInformatii importante

privind instalarea”

din prezentul document.

L

Coloana simpla, canelata

[ I
—— A — —

V3610,V3612
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4.0 DIMENSIUNI (CONTINUARE)

T

V3610 7/
12"/305 mm
4"7102 mm
V3612 3y
6"/152 mm
4"/102 mm ° mmL
per NFPA Z
K .
(|
[
i
Lo
175"/ o
38 mm min.
T Orificiu In perete
LN <—>L Perete standard
6mm
15" A
20"/ 13"/
64 mm 44 mm min.)
Drept, filetat
V3610, V3612
T \ Plafon finisat
V3610 7/
12"/305 mm
4"/102 mm
) V3612 3"/
6"/152 mm 76 mm
4"/102 mm
per NFPA B

Teu cu aceeasi dimensiune
aramificatiei ca ceaa
filetului sprinklerului.
Consultati sectiunea
JInformatii importante
privind instalarea”
in prezentul document.

[oN

1 !
[
[
Lo
[
i e
R
38 mm min.
x Orificiu in perete
'/l Perete standard
6 mm
iyAl A
21"/ Q215/6"/
64 mm 75 mm min.)

Drept, canelat
V3610,V3612
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4.0 DIMENSIU

NI (CONTINUARE)

7

T

7
N

Plafon finisat

V3610
12"/305 mm
4"/102 mm
V3612 .
6'/152 mm 7237/8/
4'7102 mm mm
per NFPA J
[
[
’ o
[
] it
)t v
[ — 51 mm min.
Orificiu in perete
<—>L Perete standard
23/8"/60 A
a1 mm @
8 mm 57 mm min.)
Ascuns, filetat
V3610,V3612
\ Plafon finisat
V3610 7/
12"/305 mm
4"/102 mm
V3612
6"/152 mm 27/8"/
4'/102 mm 73mm l
per NFPA F % i

L
H
[

1
Wj

2

| 2%&"/60 mm

2"/
51 mm min.
Orificiu in perete

<—>L Plafon standard

A

Teu cu aceeasi dimensiune
a ramificatiei ca cea a
filetului sprinklerului.
Consultati sectiunea
JInformatii importante
privind instalarea” din
prezentul document.

376"/

15/8"/41 mm

87 mm min.)

Ascuns, canelat
V3610,V3612
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4.0 DIMENSIUNI (CONTINUARE)

Z

\ Plafon finisat Teu cu aceeasi dimensiune
V3610 7/ aramificatiei ca cea a
12"/305 mm filetului sprinklerului.
4"/102 mm Consultati sectiunea
JInformatii importante
. V3612 331"/ privind instalarea”
6/152mm 81 mm f din prezentul document.
4"/102 mm 1" NPT - =
per NFPA ‘\

I

Do
t
[

Yowy
44 mm min.

A Orificiu In

<—>L Plafon standard

A
1
38 mm min.)

Manson si jupa, filetat
V3610,V3612

%
V]; %

12"/305 mm
4"/102 mm
V3612 336"/
6"/152 mm 81 mm
4"/102 mm
per NFPA ¢
— L -
[
2 [
[
[
Yo
44 mm min.
Orificiu in perete
Plafon standard
4%"/115 mm (25/7,/
n 8
3/77 mm 67 mm min.)

Manson si jupa, canelat
V3610,V3612
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4.0 DIMENSIUNI (CONTINUARE)

2

-

V3610
12"/305 mm
4"/102 mm

V3612
6"/152 mm
4"/102 mm

per NFPA

I

51"/133 mm

<

3"/
89 mm

Plafon finisat

1" NPT/BSPT

4"/102 mm

[
[
i
[
T vy
60 mm min.
Orificiu In perete
<—>L Plafon standard
A
(114"
38 mm min.)

Extins, cu manson si jupd, filetat

V3610,V3612

%

T

V3610
12"/305 mm
4"/102 mm

V3612
6"/152 mm
4"/102 mm

per NFPA

[

S —

5

3"

89 mm

V4"/133 mm

/

7

N Plafon finisat

——>

Teu cu aceeasi dimensiune
a ramificatiei ca cea a
filetului sprinklerului.
Consultati sectiunea
JInformatii importante
privind instalarea”
din prezentul document.

I
/
T

22

238"/
60 mm min.
Orificiu in perete

<—>L Plafon standard

4"/102 mm

67

A

2"/
mm min.)

Extins, cu manson si jupa, canelat

V3610,V3612
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5.0 PERFORMANTA

Sprinklerul trebuie instalat si proiectat conform fisei tehnice NFPA, FM sau standardelor locale.

6.0 NOTIFICARI

A\ AVERTISMENT

necorespunzatoare a produsului.

sistemului de tevi si in mediile externe.

imediat inainte de montarea, demontarea, reglarea sau intretinerea oricarui
produs Victaulic.

' * Purtati ochelari de protectie, casca de protectie si incdltaminte de protectie.
[ [e—

. 0 !A;a a§ hl o Cititi si intelegeti toate instructiunile inainte de a instala orice produs Victaulic.
>’ # ¢ Verificati intotdeauna daca sistemul de tevi a fost complet depresurizat si golit

Nerespectarea acestor instructiuni ar putea sa provoace decesul sau vatamari
corporale grave si pagube materiale.

® Aceste produse trebuie folosite numai in sisteme de protectie contra incendiilor proiectate si instalate in conformitate cu standardele
curente si aplicabile ale Asociatiei Nationale de Protectie contra Incendiilor (NFPA 13, 13D, 13R etc.) sau standardele echivalente
si in conformitate cu codurile aplicabile de cladiri si de incendiu. Aceste standarde si normative contin informatii importante privind
protejarea sistemelor impotriva temperaturilor de inghet, coroziunii, deteriorarii mecanice etc.

* Montatorul trebuie sa inteleaga utilizarea acestui produs si motivul pentru care a fost specificat pentru aplicatia respectiva.

® Montatorul trebuie sa inteleaga standardele obisnuite din domeniu privind siguranta si posibilele consecinte ale unei instalari
® Proiectantul sistemului are responsabilitatea de a controla compatibilitatea materialelor pentru utilizarea cu mediul fluid dorit in cadrul

¢ Inginerul de materiale trebuie sa evalueze efectul compozitiei chimice, nivelul pH, temperatura de lucru, nivelul de clor, nivelul
de oxigen si debitul la materiale pentru a confirma ca durata de viata a sistemului este una acceptabiléd pentru aplicatia dorita.

Nerespectarea cerintelor de instalare si a normativelor si standardelor locale si nationale ar putea compromite integritatea sistemului
sau ar putea duce la defectarea sistemului, provocand decesul sau vatamari corporale grave si pagube materiale.

7.0 MATERIALE DE REFERINTA

Valori nominale: Toti bulbii de sticld au temperatura nominald incepand cu -67 °F/-55 °C.

1-40: Instructiuni de instalare si de intretinere a sprinklerelor automate Victaulic FireLock™

1-V9: Instructiuni de instalare a racordurilor pentru sprinklere Victaulic FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ model V9

Responsabilitatea utilizatorului privind selectarea si caracterul adecvat al produsului

Fiecare utilizator isi asuma responsabilitatea finald pentru luarea unei decizii in ceea ce priveste

compatibilitatea produselor Victaulic cu anumite aplicatii la utilizatorul final, conform cu
standardele din industrie, specificatiile de proiect, prevederile aplicabile privind constructiile
si regulamentele aferente, precum si cu instructiunile Victaulic privind performanta,
ntretinerea, siguranta si avertizarile. Nicio prevedere din prezentul document sau din oricare
alt document si nicio recomandare, niciun sfat si nicio opinie date pe cale verbala de un
angajat Victaulic nu modificd, nu schimbd, nu inlocuieste si nu elimina nicio prevedere

a conditiilor standard prevazute de compania Victaulic cu privire la vanzare, la ghidul

de instalare sau la prezenta limitare a raspunderii.

Drepturile de proprietate intelectuala
Nicio prevedere continuta in prezentul document cu privire la utilizarea posibild sau sugerata
a oricdrui material, produs, serviciu sau design nu este destinata si nu trebuie vazutd ca
acordarea de licentd in baza oricdrui brevet sau in baza oricarui alt drept de proprietate
intelectuald ale companiei Victaulic sau a oricareia dintre filialele sau companiile sale afiliate
care sa acopere o asemenea utilizare sau un asemenea design sau ca recomandare pentru
utilizarea unui asemenea material, produs, serviciu sau design cu incdlcarea oricarui brevet
sau a altor drepturi de proprietate intelectuald. Termenii ,brevetat” sau ,in curs de brevetare”
se referd la brevetele de design sau de utilitéti sau la aplicatiile de brevetare pentru articole
si/sau metode de utilizare in Statele Unite si/sau in alte tari.

Nota

Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificatiilor Victaulic. Toate produsele
se vor instala conform instructiunilor curente de instalare/asamblare date de Victaulic. Victaulic
isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile de produs, designul si echipamentele standard
féra notificare si fara obligatii asumate.

Instalarea

Se vor consulta intotdeauna manualul de instalare Victaulic sau instructiunile de instalare
pentru produsul pe care il instalati. Pentru date complete privind instalarea si asamblarea,
impreuna cu produsele Victaulic respective sunt livrate manuale, acestea fiind disponibile
si in format PDF pe site-ul nostru web www.victaulic.com.

Garantia

Consultati sectiunea ,Garantia” din lista curentd de preturi sau contactati Victaulic pentru detalii.

Marcile comerciale

Victaulic si toate celelalte marci Victaulic sunt marci comerciale sau mdrci comerciale
inregistrate ale companiei Victaulic si/sau ale entitatilor afiliate, in SUA si/sau in alte tdri.
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