TELEPITESI UTMUTATO

109 tipusu FireLock™ Installation-Ready™ Merev kuplung

-109-HUN

A\ FIGYELMEZTETES

hogy a terméket miért az adott alkalmazasra szantak.

e Olvassa el, és értse meg az 6sszes utasitast, miel6tt barmely Victaulic termék szereléséhez hozzakezdene.

e Barmilyen Victaulic termék felszerelése, leszerelése, beallitasa vagy karbantartésa el6tt kozvetlenil
ellenérizze, hogy a csérendszer teljesen nyomasmentesitve van-e és le van-e iritve.

e Barmilyen Victaulic termék felszerelése, leszerelése, beallitasa vagy karbantartésa elétt kozvetlenil
ellendrizze, hogy a tesztelés vagy a szelep zarasa vagy pozicionalasa céljabol esetleg levalasztott
berendezések, ledgazé vezetékek vagy csészakaszok azonositva vannak-e.

® Viseljen védészemiiveget, véddsisakot és labvédot.

Ezen utasitdsok be nem tartasa halalt, sulyos személyi sériiléseket vagy anyagi karokat okozhat.

® A 109 tipusu Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ Merev kuplungok kizarélag a Nemzeti Tizvédelmi Szévetség hatalyos vonatkozé

eléirdsoknak megfelel6en kiépitett tlizvédelmi rendszerekben hasznalhatoék. Ezek a szabvanyok és el6irasok fontos informaciokat tartalmaznak
a rendszerek fagyasi hémérséklet, korrézio, mechanikai sériilések, stb. elleni védelmérél.
* Ezek a telepitési utasitasok tapasztalt, képzett szerel6 szamara lettek 6sszeallitva. A szereldnek értenie kell a termék hasznalatat, és aztis,

® Aszerelének meg kell értenie a bevett ipari szabvanyokat és a termék helytelen beszerelésének lehetséges kovetkezményeit.
A telepitési utasitasok, illetve a helyi és orszagos eléirasok és szabvanyok be nem tartasa arthat a rendszer épségének vagy a rendszer
meghibasodasahoz vezethet, amely halalt vagy sulyos személyi sériilést és anyagi karokat okozhat.

UTASITASOK A 109 TiPUSU KUPLUNGOK ELSO
FELSZERELESEHEZ

1. NE SZERELJE SZET A KUPLUNGOT:
A 109 tipusu FireLock EZ™ Installation-
Ready™ merev kuplungok ugy

vannak kialakitva, hogy a szerelének

a beépitéshez nem kell eltdvolitania

a csavarokat, csavaranydkat vagy
csatlakozasokat. Ez megkonnyiti

a telepitést, mivel lehetévé teszi az
illesztett alkatrészek hornyos végukkel
valo kozvetlen behelyezését a
kuplungba.

2. ELLENORIZZE AZ ILLESZTETT ALKATRESZEK VEGEIT: Az illesztett
alkatrészek kiilsé feltletének a horony és az illesztett alkatrész végei kozott
simanak, és altaldban bemélyedésektdl, kiemelkedésektdl, hegesztési varratok
szabalytalansagaitdl és gorgényomoktdl mentesnek kell lennie a szivargdsmentes
tomités biztositasa érdekében. El kell tavolitani mindenféle olajt, zsirt, fellazult
festéket, szennyez&dést és éles részecskét.

Azillesztett alkatrész kiilsé atmérdje (,KA”), a horony mérete és

a maximalis megengedett kitagult atmérének illeszkednie kell a Victaulic
altal legfrissebben kozzétett 25.01 (eredeti horony rendszer (OGS))
tiiréshatarokba, amiket letolthet a victaulic.com weboldalon.

MEGJEGYZES

® A Victaulic nem javasolja az NPS 2"| DN150 vagy kisebb méret
tompavarratos kalyhacsovek Victaulc tomitégy(iris illesztékekkel
torténd hasznalatat. Ez tobbek koz6tt azaz F tipusi ASTM A53 csére
vonatkozik.

'A KEZDETITELEPITESHEZ
NETAVOLITSA EL
A CSAVARANYAKAT/CSA

3. ELLENORIZZE A TOMITEST: Ellenérizze
a tomitést, hogy alkalmas-e a kivant
felhasznalasra. A szinkod azonositja

a tomités osztalyat. A szinkdd tablazatot
lasd a 05.01 jelii Victaulic kiadvanyban,
amit a victaulic.com oldalrél tolthet

le, a tomitésre vonatkozé fontos
informacidkat pedig lasd a kdvetkezé

Anyagosztaly oldal ,MEGJEGYZES" részében.

Szinkéd jel

A VIGYAZAT

¢ Amennyiben a kévetkezé oldalon talalhaté ,MEGJEGYZES” alatt
felsorolt barmelyik feltétel teljesul, kompatibilis kenéanyagot kell
felvinni csak a tomitégydrik tomitbajkaira, igy segitve megel6zni
a beszerelés kozben torténd becsipédést, felpodrédést vagy
szakadast.

* NE hasznajon tulzott mennyiségii ken6anyagot a tomités ajkain.

A nem kompatibilis kenéanyag hasznalata a tomités karosodasat
okozhatja, ami az illesztés szivargasahoz és anyagi karokhoz vezethet.

3a. Amennyiben a kovetkezé oldalon
talalhatd ,MEGJEGYZES” alatt felsorolt
barmelyik feltétel teljesul, vigyen fel
kompatibilis kenéanyagot, kizarélag

d 3 tomités ajkaira. Lasd az alabbi "Tomitések
kenéanyag-kompatibilitdsa" c. tablazatot.

A kenbanyag kompatibilitasa a tomitéssel

Az aldbbiakban a tomitésekhez javasolt anyagok listaja lathatd. A kereskedelemben kaphaté kendanyagok t A kenéanyag-kompatibilitéssal kapcsolatban mindig kovesse

a kendanyag-gyartojanak utasftasait

Szappan
Victaulic alapu Szénhidrogén-| Petréleum-
kendanyag | megoldasok | Glicerin | Szilikonzsir | Szilikonspray Magolaj Széjaolaj alapu olajok | alapu olajok
Kompatibilis Nem Nem Nem Nem Nem
az EPDM Igen lgen lgen lgen L L L L L
tomitésekkel? ajanlott ajanlott ajanlott ajanlott ajanlott
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MEGJEGYZES

* A 109 tipusu kuplungok tomitései elre le vannak kenve Nincs sziikség kiegészité kenésre az olyan nedves csérendszer elsé felszereléséhez,
amely 0°F/-18°C on van felszerelve vagy ez f6l6tt lizemel folyamatosan.

Kiegészit6 kenésre csak akkor van sziikség, ha az alabbi feltételek koziil valamelyik fennall. Vigyen fel megfelelé kenéanyagot vékony rétegben
a tomitégytirik tomitéajkaira, amint azt az el6z6 oldalon 1évé 3a Iépésben lathatta. A tomitést nem sziikséges eltavolitani a hazabol ahhoz,
hogy a kiilsé feluletre tovabbi kenéanyagot juttassunk.

* Haabeszerelés vagy a folyamatos lizemeltetési hémérséklet 0°F/-18°C alatt marad
® Ha a tomités beépités el6tt folyadékoknak volt kitéve

* Ha a tomités feliilete fekete vagy fényes feliileti

® Ha a tomitést szaraz csérendszerbe szerelik be

* Ha arendszert vizzel valo6 feltoltés el6tt levegbvel tesztelik

* Ha a tomités mar egyszer beépitésre keriilt

A kent tomitégytiri nem javitja a tomitési teljesitményt, ha az illesztett alkatrészek allapota nem megfelelé. Az illesztett alkatrészek allapotanak
és el6készitésének minden tekintetben meg kell felelnie a termék felszerelési utasitasaiban megadott elirasoknak (lasd a 2. Iépést az el6z6 oldalon).

® Soha ne hagyja a 109 tipusu kuplungot részben 6sszeszerelve az illesztett alkatrészeken. AZ ELEMEKET MINDIG AZONNAL,
A JELEN UTASITASOKNAK MEGFELELOEN HUZZA MEG. A részben 6sszeszerelt kuplung szerelés soran leesési- vagy
zuhanasveszélyt, tesztelés kézben pedig robbanasveszélyt jelent.

Qe

® Tartsa tavol a kezét az illesztett alkatrész végeitél és a kuplung nyilasaitél, amikor az illesztett alkatrész hornyos végeit behelyezi
a kuplungba.

* A meghuzas alatt tartsa a kezét tavol a kuplung nyilasaitol.

Ezen utasitasok be nem tartasa halalt, sulyos személyi sériiléseket vagy anyagi karokat okozhat.

4. AZ ILLESZTES OSSZESZERELESE: Szerelje 6ssze az illesztést az illesztett alkatrész
hornyos végét behelyezve a kuplung minden nyilasdba. A hornyos illesztett
alkatrészek végeit annyira kell behelyezni a kuplungba, hogy elérjék a tomités
kozpontosito labat.

Szemrevételezze, hogy a kuplung retesze egy vonalban van-e az illesztett alkatrészek
hornyaval és hogy a témitégydri megfeleléen helyezkedik el. MEGJEGYZES:

A kuplung elforgathatd, igy ellendrizheti, hogy a tomitégyrti megfeleléen
helyezkedik-e el az illesztett alkatrészek végén és a kuplunghdazakon bell.

FONTOS INFORMACIO A VEGSAPKAVAL ES ILLESZTESEKKEL FELSZERELT 109 TIPUSU KUPLUNGOK HASZNALATAROL:

¢ Mindig olvassa el a VEGSAPKA UTASITASOKAT, amelyeket a victaulic.com oldalrél télthet le.

Ezen utasitasok be nem tartasa halalt, sulyos személyi sériiléseket vagy anyagi karokat okozhat.

. A 109 tipusu kuplungok zérésapkékra valé szerelésekor szenteljen kilon figyelmet annak, hogy a zérésapka teljesen illeszkedjen a tomités kozpontosito labéra.

. Kizarélag 006. szamu FireLock™ zardsapkat hasznaljon, amelynek a belsé felletén ,EZ” jelzés taldlhato, vagy olyan zardsapkat, amelynek a belsé feltletén “Qv”
vagy "EZ QV" jelzés van.

. A zérdsapkaval torténé munkavégzés elétt kozvetlendl ellendrizze, hogy a tesztelés vagy a szelep zérdsa vagy pozicionaldsa céljdbol esetleg levélasztott
berendezések, ledgazo vezetékek vagy csészakaszok azonositva vannak-e.

. A Victaulic a 109 tipusu kuplungokhoz a Victaulic idomok hasznalatét ajanlja.

® A csavaranyakat addig kell hiizni, amig a csavartarté vallaknal fém-fém érintkezés jon létre, amint az a kovetkez6 oldal 5. és 6. Iépésében lathato.
NE htzza tul a kuplungokat.

A kuplungok meghtizésara vonatkozoé utasitasok be nem tartasa az alabbi kovetkezményekkel jarhat:

Személyi sériilés vagy halaleset

A csavarok karosodasa vagy eltorése

A csavartarto vallak karosodésa vagy eltorése, vagy a kuplung eltérése

Szivargas a csatlakozasnal és anyagi kar

A rendszer épségét érint6 negativ hatas

ictaulic’
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MEGJEGYZES

o A fém-fém érintkezés eléréséhez a csavartarté vallaknal hasznalhat
titémlives szerszamot vagy szabvanyos csékulcsot hosszabbito
szarral.

-fém érintkezés sziiks
‘a csavartarto—vauak kozotH
a‘keruleten (ez kb. Wtjelzonyll- \
csoport kozé kell essen) _i;_, .

o "Lasd az "Ut6szerszamok hasznalati iranyelvei" és az "Utdszerszam
kivélasztasa" c fejezetet.

Jelzényilak

“

e

5.HUZZA MEG A CSAVARANYAT: Egy (it6szerszém, vagy egy szabvanyos, "Yae hiivelyk (angolszasz csavaranya)/17 mm (metrikus csavaranya) mély fejd csavarozod
hasznalataval hiizza meg a csavaranyat, amig a fém-fém érintkezés létre nem jon a csavartartd vallak peremén (kb.a burkolatba ontott két jelzényil-csoport kdzott
kell lennie). Bizonyosodjon meg réla, hogy a csavar ovalis nyaka megfeleléen illeszkedik a csavar lyukdba. A csavaranya (csavaranydk) meghuzasét addig folytassa,
amig a szemrevételezéses ellendrzés aldbb kdvetelményei teljesiiinek. Ha arra gyanakszik, hogy valamelyik csavar tilzott nyomatékértéken van meghtzva
(amit a csavar meghajlasa, a csavaranya deformélédasa a csavartarté vall feliiletén vagy a csavartarté véll megrongélodasa stb. jelez), a teljes
kuplungszerkezetet ki kell cserélni. Lasd az "Utészerszamok hasznalata” és az "UtSszerszam kivalasztasa' fejezeteket.

HELYES ® Azegyes illesztések szemrevételezése sziikséges.

® A helyteleniil 6sszeszerelt illesztéseket még a rendszer tesztelése vagy lizembe
helyezése el6tt ki kell javitani.

® . Barmilyen, a nem megfelel6 6sszeszerelés miatti fizikai karosodas jelét mutato
részegységet ki kell cserélni a rendszer tesztelés

A CSAVAR OVALIS NYAKA A CSAVAR OVALIS NYAKA ita < 5 ibasodass -
MEGFELELGEN ILLESZKEDIK NEM ILLESZKEDIK MEGFELELOEN Ezep uta’5|tasok be nem tartisa a csatlak.oz?s meghibasodasahoz vezethet, ami pedig
halalt, sulyos személyi sériilést és anyagi karokat okozhat.

Arésitt
jelenik meg Arésitt
jelenik meg

A csavartarté vallak fém-fém
érintkezésének koriilbeliil a két
jelzényilggikbzdtt kell lennie

6. Szemrevételezéssel ellendrizze az illesztéseknél a csavartarté vallakat, hogy megvan-e kdzottiik a fém-fém érintkezés (kb.a burkolatba 6ntott két

jelzényil-csoport kozott), az 5. Iépésnek megfeleléen.

\A:t.aulic”
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A CSOTARTOVAL SZEMBENI ELVARASOK AZ EPITESI FAZIS SORAN

A 109 tipusu kuplungoknak a csérendszer épitése soran csétartéra van szikséguk a kuplung vagy az illesztés karosodasanak megelézéséhez, mert a karosodas
megszUntetheti az 6sszeszerelt részegység merevségét. Az aldbbiakban a maximalisan megengedett tdmasztas nélkuli, feltl légatott csdvek hosszusagat soroljuk fel.
A felsoroltnal hosszabb cséveket az 1-100 Victaulic Field Installation Handbook ,Merev rendszerek fliggesztésének térkdzei” részének megfeleléen kell tdmasztani.

6 lab

TAMASZOK 1,8 méter

TAMASZOK

KUPLUNG—/

TAMASZOK

TAMASZOK
T-IDOM

TAMASZOK 6 lab

1,8 méter

TAMASZOK

TAMASZOK

KUPLUNGOK

6 lab
1,8 méter

KONYEK

ictaulic’
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UTASITASOK A 109 TIPUSU KUPLUNGOK ISMETELT OSSZESZERELESEHEZ

e Barmilyen Victaulic csétermék felszerelése, leszerelése, bedllitasa vagy karbantartasa el6tt kozvetleniil ellendrizze,
hogy teljesen nyomasmentesitve van-e és le van-e iiritve a csérendszer.

® Barmilyen Victaulic termék felszerelése, leszerelése, beallitasa vagy karbantartasa el6tt kozvetleniil ellenérizze,
hogy a tesztelés vagy a szelep zarasa vagy pozicionalasa céljabdl esetleg levalasztott berendezések, ledagazé vezetékek
vagy cs6szakaszok azonositva vannak-e.

Ezen utasitas be nem tartasa halalt vagy sulyos személyi sériilést és anyagi karokat okozhat.

1. Miel6tt elkezdene szétszerelni barmilyen kuplungot, bizonyosodjon meg arrdl, hogy a rendszer nyomésmentesitve van, és teljesen le van uritve.
2. Lazitsa meg a kuplung részegységének csavaranyadjat, hogy a kuplungot leszerelhesse az illesztett alkatrészek végeirdl.

3. Tavolitsa le a hazakrdl a csavaranyat, a csavart, a tomitégyrdt és a csatlakozasokat. Ellendrizze, hogy egy alkatrész sem sérllt meg vagy kopott-e. Ha barmilyen
sérllést vagy kopast észlel, hasznéljon Uj, Victaulic altal tdmogatott kuplung részegységet.

4. Ellendrizze az illesztett alkatrészek végeit, ahogy az 1. oldal 2. [épésében bemutatasra kerdlt.

A VIGYAZAT

* Annak érdekében, hogy megel6zze a tomités becsipddését, felpodrodését vagy beszakadasat a visszaszerelés ideje alatt, hasznaljon kompatibilis
kendanyagot.

* NE hasznaljon tulzott mennyiségli kenéanyagot a tomités ajkain és kiilsé részén.

A nem kompatibilis kenéanyag hasznalata a tomités karosodasat okozhatja, ami az illesztés szivargasahoz és anyagi karokhoz vezethet.

5. A 109 TIPUSU KUPLUNGOK OSSZESZERELESEHEZ KENJE BE A TOMITEST
Kenjen fel egy vékony réteg kompatibilis kenéanyagot a tomitégyrl tomité ajkaira
és kulsejére. Lasd az alabbi "Tomitések kendanyag-kompatibilitdsa” c. tdblazatot az 1.
oldalon.

6. TOMITOGYURU ELSO KUPLUNGHAZRA TORTENO FELSZERELESE: Helyezze fel a tomitdgytiriit az egyik hazra.
Ellendrizze, hogy a tomitégyliri megfelelden illeszkedik-e a haz fészkébe.

7. A TOMITOGYURU MASODIK KUPLUNGHAZRA ES A CSATLAKOZASRA TORTENO FELSZERELESE: Szerelje fel a
masodik kuplunghdzat. Ellendérizze, hogy a tomitégyrl illeszkedik-e a hdz fészkébe. Szerelje fel a csatlakozast a hézra,
ahogy azt a bal oldali dbra mutatja.

8. CSAVAR ES CSAVARANYA FELSZERELESE: Szerelje be a csavart, és tekerje ré a csavaranydt. MEGJEGYZES: Bizonyosodjon
meg réla, hogy a csavar ovalis nyaka megfeleléen illeszkedik a csavar lyukdba. NE hizza meg teljesen a csavaranyat.

A csavarvéllakat a kuplung visszaszereléséhez rés kihagydasaval kell felszerelni. A csavaranyanak szorosan kell illeszkednie

a csavarhoz a megfeleld rés kihagyasahoz.

9. Az Osszeszerelés befejezéséhez kovesse a 2 — oldalon taldlhatd 4 - 6. [épést.

\A:t.aul-d’
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UTOMUVES SZERSZAM HASZNALATI UTASITASA
MEGJEGYZES

e Azitt olvashato utasitasok azokra a kuplungokra vonatkoznak, amelyeknél sziikséges a fémrészek érintkezése a csavartarto vallaknal, azonban nincs
el6irva meghatarozott szerelési nyomaték.

e Azitt olvashato utasitasok csak kenetlen, cinkkel galvanizalt szénacél csavarokra vonatkoznak.

® Azitt olvashat6 utasitasok csak fém csérendszereken hasznalatos termékekre vonatkoznak.

Az Gtémuves szerszamok hasznélata érzésre nem hasonlit a csavarkulcséhoz, igy nem konny( megitélni a csavaranya-meghizé nyomatékot. Mivel egyes Gtémuves
szerszamok nagy kimeneti sebességre és nyomatékra képesek, fontos tapasztalatot szerezni az GtémUves szerszamok kezelésében, ezéltal elkertlhetd a tul nagy
eltolddés és/vagy a tulzott nyomatékkal vald meghtzas, amely hatdséra szerelés kdzben kérosodhatnak, illetve eltdrhetnek a csavarok vagy a kuplung csavartartoé véllai.

A\ FIGYELMEZTETES

* NE Iépje tul az oldalon feltiintetett tablazatban megadott csavar/csavaranya méretnek megfelel6 ,Maximum megengedett csavarnyomaték” értéket.

Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa a csatlakozas meghibasodasahoz vezethet, ami anyagi karokat, sulyos személyi sériilést vagy halalesetet
okozhat.

A kuplungokat a hozzajuk tartozoé Victaulic telepitési utmutaté szerint kell 6sszeszerelni. A megadott QR-kdéd beolvasasaval
megjelenithet6 a victaulic.com weboldalrél letdlthet6 telepitési utmutatok listaja.

A csavaranya (csavaranyak) meghuzéasat addig folytassa, amig a szemrevételezéses ellendrzés kovetelményei teljestiinek. Hogy megbizonyosodjon
a megfelel Osszeszerelésrél, minden egyes csatlakozast szemrevételezéssel ellendrizni kell. Ferde csavartarté vallakkal felszerelt kuplungok
esetében: A ferde csavartarté vallaknal egyenld, illetve pozitiv vagy semleges eltoldsnak kell lennie.

A telepitési folyamat soran a telepitési nyomatéknak nem szabad tullépnie az oldalon feltiintetett téablazatban megadott csavar/csavaranya méretnek
megfelelé ,Maximum megengedett csavarnyomaték” értéket. Azok a feltételek, amelyek tul nagy eltolédast és/vagy a csavar tulzott mértékii nyomatékat
eredményezhetik, tobbek kozott - de nem kizarélagosan - a kovetkezok:

. Nem megfelelé méretii litbmlives szerszam - Lasd ,Az Gtdmdlves szerszam kivalasztasa” cimU fejezetet az oldal masik felén.

. A csavarok egyenetlen meghuzésa - Két vagy tobb csavart tartalmazo kuplung esetében a csavaranyakat egyforman, felvéltva kell meghtzni, amig mar
az adott kuplung szemrevételezéses ellendrzési kovetelményei teljesdinek.

. A ferde csavartartd vall tul nagy eltolédasa - A ferde csavartarto vall tul nagy eltolodasakor olyan mértékd eltolds keletkezik, amely megakadélyozza
a fémrészek érintkezését, és az egyenld, pozitiv vagy semleges eltoldst a szemkozti ferde csavartartd vallnal. Ez akkor fordul el6, ha a csavarok nem egyforman,
felvaltva vannak meghuzva. Helytelen telepitési eljdrasnak mindsul, ha az egyik oldalon a csavart meghuzza, mikozben a mésik oldal tulsdgosan eltolodik; ennek
eredményeként a csavar nyomatéka meghaladja az oldalon feltlintetett tabldzatban megadott ,Maximum megengedett csavarnyomaték” értékeket. Ha folytatja
a csavarok meghuzasat, hogy a fémrészek 6sszeérjenek a masik csavartarté vallnal, az a csatlakozas meghibasodasahoz vezet, ami anyagi karokat, stlyos személyi
sérlilést vagy haldlesetet okozhat. Tulsdgosan eltolodott kuplungok esetében lazitani kell a ferde csavartarté véllak csavarjain, majd tjra meg kell azokat huzni,
hogy egyenld, illetve pozitiv vagy semleges eltolds legyen mindkét ferde csavartarté vallnal.

. A specifikacioknak nem megfelel6 hornyos csévég méretei (kiilondsen nagy és a specifikacioknak nem megfelel6 ,C” atmérék) - Ha nem sikerdl
megfelel6 vizualis 6sszeszerelést biztositani, tavolitsa el a kuplungot, és ellendrizze, hogy az 6sszes hornyos csévég mérete megfelel-e a Victaulic specifikacidinak.
Ha a hornyos csévég-méretek nem felelnek meg a Victaulic specifikacidinak, akkor munkdélja meg Ujra a csévégeket az adott csdeldkészitd szerszam kezelési és
karbantartési kézikdnyvében leirt utasitasok szerint.

. A csavaranya (csavaranyak) meghuzasanak folytatasa a szemrevételezéses ellen6rzési kovetelmények teljestilését kdvetéen - NE folytassa a csavaranya
(csavaranydk) meghuzasét a szemrevételezéses ellendrzési kovetelmények teljestilése utdn. Ha folytatja a csavarok meghuzasat a szemrevételezéses ellendrzési
kovetelmények teljestilése utan is, az a csatlakozds meghibasodasédhoz vezet, ami anyagi kdrokat, stlyos személyi sérilést vagy haldlesetet okozhat. A meghuzas
folytatasa tovabba tulzott terhelést okozhat, amely veszélyeztetheti a csavarok hosszy tavi épségét és a csatlakozas meghibasodasdhoz vezethet, ami anyagi
kérokat, stlyos személyi sériilést vagy haldlesetet okozhat. A nagyobb csavarnyomaték nem jelent hatékonyabb telepitést; az oldalon feltlintetett tdbldzatban
megadott ,Maximum megengedett csavarnyomaték” értékeket meghaladd csavarnyomaték esetén a telepités soran megrongdlddhatnak, illetve eltérhetnek a
csavarok és/vagy a kuplungok csavartarté vallai.

. Becsipett tomités — A becsipett tdmités megakadalyozhatja a szemrevételezéses ellendérzési kdvetelmények teljesilését. A kuplungot szét kell szerelni és &t
kell vizsgalni, hogy a tomités nincs-e becsipédve. Ha a tdmités be van csipddve, akkor Uj kuplungszerkezetet kell hasznélni.

. A kuplung nem a vonatkozé Victaulic telepitési utasitasok szerint van 6sszeszerelve - A telepitési utasitadsok betartdsa mellett elkertilheték
a dokumentumban szereplé kortlmények.

Ha arra gyanakszik, hogy valamelyik csavar tulzott nyomatékértéken van meghuzva, akkor azonnal ki kell cserélni a teljes kuplungszerkezetet
(ezt a csavar meghajlasa, a csavaranya deformalédasa a csavartarté vall feliiletén vagy a csavartarto vall megrongalédasa stb. jelzi).

Maximum megengedett csavarnyomaték

Csavar/csavaranya mérete Maximum megengedett Csavar/csavaranya mérete Maximum megengedett

hiivelyk Metrikus csavarnyomaték* hiivelyk Metrikus csavarnyomaték?*,
ot M10 53 fontlab % M20 42> fontlab
el 1 RS

*A maximalisan engedélyezett csavarnyomatékok az aktualis teszt adataibdl szarmaznak
tA %"/M10 csavarok VdS tanusitasa esetén a csavarnyomaték 55 fontldb/75 Nem.
$A 746"/M11 csavarok VdS tanusitasa esetén a csavarnyomaték 75 ft-lbs/102 Nem.

Folytatddik a kbvetkezé oldalon
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AZ UTOMUVES SZERSZAM KIVALASZTASA

A kuplunghoz tartozo telepitési itmutatonak megfeleld telepités megvaldsitasdhoz megfeleld Gtémuves szerszamot kell vélasztani. A nem megfeleléen kivélasztott
Utémuves szerszam a kuplung helytelen 6sszeszereléséhez és sériiléséhez vezethet, amely anyagi karokat, sulyos sériléseket vagy haldlesetet okozhat.

Az GtdmUves szerszam alkalmassaganak meghatérozésahoz prébatelepitést kell végezni egy szabvanyos csékulccsal vagy dinamométeres kulccsal.

A prébakuplungoknak meg kell felelnitik az adott kuplung vizudlis telepitési kdvetelményeinek. Amennyiben a vizudlis telepitési kovetelmények teljestiinek, mérje meg
dinamométeres kulccsal az egyes csavaranydkra alkalmazott nyomatékot. A mért nyomatékértékek alapjén valasszon ki egy olyan ttémuves szerszdmot, amelynek
kimeneti nyomatéka vagy kimeneti nyomatékbedllitdsa megfelel a mért értéknek, de nem haladja meg az eléz6 oldalon taldlhaté tablézatban megadott ,Maximum
megengedett csavarnyomaték” értéket.

Az Gtémiives szerszam kivalasztasa:

Egyetlen nyomatékkimeneti Gtémiives szerszamok - Ha a szlikséges telepitési nyomatéknal lényegesen nagyobb nyomatékkimenett Gtémdves szerszamot
valaszt, a csavarok esetleges tulzott nyomatékérték( meghuizasa miatt kdrosodhatnak a csavarok és/vagy a kuplung. Semmilyen kérilmények kozott nem szabad olyan
Gtémdlves szerszamot valasztani, amelynek a kimeneti nyomatéka meghaladja az eléz6 oldalon levé téblazatban szerepld ,Maximum megengedett csavarnyomaték”
értéket.

Allithat6 nyomatékkimenetii itémiives szerszam - Ha 4llithatd nyomatékkimenet( szerszamot vélaszt, az GtémUves szerszamnak legalabb egy olyan bedllitassal
kell rendelkeznie, amely megfelel az ,Egyetlen nyomatékkimenet( Gtémuives szerszam” fenti kovetelményeinek.

Ha tul nagy kimeneti nyomatéku Gtémdives szerszamot haszndl, a szerszam rosszul kezelhetd fordulatszama és ereje miatt nehézkessé valik a telepités.
Ugyanezt a modszert alkalmazva, a rendszer telepitése kozben rendszeres idékdzonként ellendrizze a csavaranydk meghuizéd nyomatékat a kuplungszerkezeteken.

Az GtémUves szerszamok biztonsdgos és szabdlyos hasznélata érdekében mindig tartsa be a szerszam gyartéjanak kezelési utasitasait. Ezenfelll a kuplung
telepitéséhez minden esetben megfelelé besoroldsu csékulcsot hasznaljon.

A csavarok meghuzasara vonatkozé utasitasok figyelmen kiviil hagyasa az alabbi kovetkezményekkel jarhat:
® A csavarok karosodasa vagy eltorése

A csavartarto vallak karosodasa vagy eltorése, illetve a haz eltorése

Szivargas a csatlakozasnal és anyagi kar

A rendszer épségét érintd negativ hatas

Személyi sériilés vagy halaleset
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