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Victaulic® FireLock™ automata sprinklerek

A FIGYELMEZTETES

“ff’ e Olvassa el, és ismerje meg az 6sszes utasitast, miel6tt barmely Victaulic termék szereléséhez
S— .
E hozzakezdene.
e Barmilyen Victaulic cs6termék felszerelése, leszerelése, bedllitasa vagy karbantartasa el6tt

kozvetlenil ellenérizze, hogy teljesen nyomasmentesitve van-e és le van-e Uritve a csérendszer.
® Barmilyen Victaulic termék felszerelése, leszerelése, beallitasa vagy karbantartasa el6tt kozvetlenil
ellenédrizze, hogy a tesztelés vagy a szelep zarasa vagy pozicionaldsa céljabdl esetleg levalasztott
L berendezések, leagazo vezetékek vagy cs6szakaszok azonositva vannak-e.
® Viseljen védbészemiiveget, véddsisakot és labvédot.
Ezen utasitasok be nem tartasa halalt, sulyos személyi sériiléseket vagy anyagi karokat okozhat.

* A Victaulic® FireLock™ automata sprinklerek kizarélag a Nemzeti Tiizvédelmi Szévetség hatalyos vonatkozé szabvanyainak (NFPA 13, 13D,
kiépitett tlizvédelmi rendszerekben hasznélhaték. Ezek a szabvanyok és eléirasok fontos informacidkat tartalmaznak a rendszerek fagyasi
hémeérséklet, korrézié, mechanikai sériilések, stb. elleni védelmérél.

® Ezek a beszerelési utasitasok tapasztalt, képzett szerel6 szamara lettek 6sszeallitva. A szerel6nek ismernie kell a termék hasznalatat, és azt
is, hogy a terméket miért az adott alkalmazasra szantak.

* Aszerelének ismernie kell a bevett ipari szabvanyokat és a termék helytelen beszerelésének lehetséges kovetkezményeit.

A beszerelési utasitasok, illetve a helyi és orszagos el6irasok és szabvanyok be nem tartasa arthat a rendszer épségének vagy a rendszer

meghibasodasahoz vezethet, amely halalt vagy stilyos személyi sériilést és anyagi karokat okozhat.

FONTOS SZERELESI TUDNIVALOK e Asprinklereket NE fesse le, burkolja be, fedje le vagy médositsal

A gyartasi allapottol eltérd sprinklerek megfelelé mikodése nem
biztositott, és érvénytelen mindenféle besorolds és/vagy engedélyezés,
valamint érintett a rendszer integritasa is.

®  Victaulic® FireLock™ automata sprinklereket a hatalyos vonatkozo
Factory Mutual (FM) szabvanyok, VdS szabvanyok, CEA 4001-es
szabvény, Nemzeti Tizvédelmi Szévetség (NFPA 13, 13D, 13R, stb.)
szabvéanyoknak, vagy ezzel egyenérték( szabvanyoknak megfeleléen, . NE tesztelje héforrassal a sprinklereket! Az Gvegbetét meggyengulhet
valamint a vonatkozo épitési és tlizvédelmi eldirdsoknak megfeleléen vagy elhasadhat, ha tesztelés kdzben hének van kitéve.
kell telepiteni. A fent felsorolt szabvanyoktdl valé eltérés vagy a
sprinklerek médositasa (beleértve a festést és a bevonatot) a Victaulic
garancia érvénytelenitését vonja maga utan, és hatdssal van a rendszer
épségére. A telepitéseknek eleget kell tennitik a helyi illetékes hatdsagok

. NE tisztitsa a sprinklereket szappanos vizzel, mosoészerrel, ammonidaval,
tisztito folyadékkal vagy mas vegyszerekkell A port, szalakat stb. egy
puha, szdraz kenddvel tordlje le.

el6irasainak és a helyi torvényeknek, ha azok alkalmazhatdk, és meg kell e Amikodésbe lépett sprinklereket NEM SZABAD Ujra 6sszeszerelni
felelnilk az 6sszes tervezési eléirdsnak. vagy Ujra felhasznalni. A sprinklerek cseréjekor hasznéljon az eredetivel
. Lasd az egyes Victaulic termékek kiadvanyait az alkalmazasi és megegyez tipusy, furatl, hdmérsékletl és valaszidejd sprinklereket.
besorolasi informaciékhoz. A termékpublikaciok letolthetok a ®  Asprinklereket rendszeresen ellenérizze korrézidra, mechanikai
victaulic.com honlaprol. sérilésekre, akaddlytalan mozgésra stb. Az ellenérzések gyakorisdga
. A sprinklereket az eredeti csomagolasukban, hiivos és szaraz a korroziv 1égkor/vizellatas és a sprinkler korul végzett tevékenység
kérnyezetben széllitsa és taroljal A sériilések elkertilése érdekében fliggvényében valtozhat.
NE Gritse a sprinklereket zacskokba vagy vodrokbe. e NE akasszon vagy csatoljon semmit a sprinklerekre! A szérasi kép

®  Acsérendszert ugy kell méretezni, hogy elérje vagy tullépje a sprinkler akadalyozasa befolyasolja a sprinkler teljesitményét tliz esetén.

szamara szlikséges minimalis aramlasi sebességet. U Ha az épllet megvaltozott, akkor az épdilet tulajdonosa vagy annak

*  NFPA-kdvetelmény, hogy az idegen anyagok eltavolitasa érdekében képviseldje felel azért, hogy a vonatkozd szabvanyok értelmében

Qb\\ts‘e at a rendszert. A rendszer oblitését addig folytassa, amig a viz van-e sziikség plusz sprinklerekre vagy a rendszer mdositasara.
tiszta lesz.
e Azépulet tulajdonosa vagy annak képvisel&je felel a tlizvédelmi

. lj rinkl Ovezését a flitésv 4 PR ) P
NE szerelje a sprinklerrendszer csévezését a flitésvezetékeken keresztil rendszer megfelelé mikodési dllapotban valé megérzéséert

NE csatlakoztassa a sprinklerrendszer csovezését a hazi U A telepités befejezése utan a teljes sprinklerrendszert az alkalmazandé

fatésvezetékekhez. szabvanyoknak (NFPA 13, NFPA 25 stb.) megfelelSen kell tesztelni,

*  NEhagyja, hogy elektromos vagy mas vezetékek a sprinkler amelyek leirjék a sprinklerrendszerek gondozasat és karbantartasat.
csérendszerre 16gjanak vagy koréje csavarodjanak. Ezenkivul az illetékes hatdsdgoknak is lehetnek plusz karbantartasi,

. NE szerelje a sprinklereket vagy sprinkler idomokat olyan helyre, tesztelési és ellendrzési kdvetelményei, ezeket szintén be kell tartani.
ahol a kdrnyezeti viszonyok nem érik el a minimalis megadott MEGJEGYZES: A sprinklerrendszer sikeres tesztje nem helyettesitheti
vagy jovahagyott hémérsékleti értékeket, vagy meghaladjak ezek a rendszer megfelel6 6sszeszerelését és karbantartasat.
maximumat.

A FIGYELMEZTETES

. NE szereljen fel olyan sprinklereket, amelyek leestek, vagy amelyek mas

targynak Gtédtek, akkor sem, ha nem tlinnek sériltnek. Ne szerelje fel * A Victaulic® FireLock™ automata sprinklerek cseréjét/
az Uvegbetétes sprinklereket, hogyha a betét meg van repedve, vagy athelyezését szakképzett személyzetnek KELL végeznie,
folyadékot veszit. Selejtezzen ki és cseréljen ki minden olyan sprinklert, aki ismeri a rendszer eredeti tervezési kritériumait, a
amelyik sérlilt vagy amelyen korr6zié nyomai lathatok. sprinklerbesorolasokat/-jévahagyasokat, valamint az orszagos
. Felszerelés el6tt ellendrizze, hogy a sprinkler modellje, furatmérete és helyi torvényeket (beleértve az NFPA 13-szabvanyokat).
és hémérsékleti besoroldsa megfelel-e az alkalmazasi célnak. Ezen utasitas be nem tartésa befolyasolhatja a rendszer
®  Anedves csérendszereket dvja a fagyhdmérsékletektol. teljesitményét tiiz esetén, amely haldlhoz vagy sulyos személyi
e Akdrosodas elkeriilése érdekében a sprinklert csak azutan szerelje az sériiléshez és anyagi karokhoz vezethet.

idomokra, miutdn a sprinklerrendszer csévezetékei a helyikon vannak.
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A SPRINKLER STANDARD FELSZERELESE

* NE hagyja, hogy a tomitéanyag behatoljon a sprinkler furataba, vagy érintkezzen az livegbetéttel vagy tomitéssel!
* A sprinklert NE fogja a deflektornal fogva!

* NE Iépje tul az el6irt meghuzasi nyomatékot!

® Ellendrizze, hogy a kulcs CSAK a sprinkler hatlapjat mozgatja, és nem a keretet, deflektort vagy livegbetétet.

* A sprinkler nem miikodik megfeleléen, ha a betét- vagy a kapocsvédé a helyén van.

® Asprinklerrendszer lizembe helyezése el6tt az 6sszes sprinkler betét- vagy kapocsvédéjét le kell szerelni.

* NE hasznaljon semmilyen szerszamot védok eltavolitasahoz az liveg betétekkel rendelkezd sprinklerek esetében.

Ezen utasitasok be nem tartasa a sprinklerek nem megfelel6 miikodéséhez vezethet, ami pedig halalt, silyos személyi sériilést és anyagi
kéarokat okozhat.

Minden egyes Victaulic® FireLock™ automata sprinkler betét- vagy
kapocsvéddvel érkezik, amely a szallitas és szerelés alatt véd a sériilésektdl.
A betét- vagy kapocsvéddknek addig kell felszerelve maradniuk, amig a
sprinklerrendszer készen &ll az Gzembe helyezésre, vagy az aldbbi 4b. vagy
Sb. Iépés utasitasa szerint.

1. Ellenérizze a sprinklert, hogy latszanak-e rajta fizikai sérilés nyomai, az
Uvegbetétet is ellendrizze, hogy nincsenek repedések és folyadékveszteség.
NE szereljen fel olyan sprinklert, amely leesett vagy a rakodds sordn megsérult.

2. SULLYESZTETT TERMEKEK ESETEN: Szerelje fel a gy(rdit a sprinklerre.
Ellendrizze, hogy a gyUir( teljesen fel van szoritva a hatlapig, amint azt a bal
oldali dbra mutatja.

3. Csak a kiilsé meneten alkalmazzon két-hdrom réteg szalagot vagy egy nem
keményedd cs6kotés-tomitéanyagot.

4a. A sprinklert csak a rendeltetésének megfeleld irdnyba szerelje fel. A
sprinklert kézzel csavarja az idomra, majd a megfeleld kulccsal szoritsa meg

az idomban (l4sd a ,Rendelkezésre 4ll6 sprinklerkulcsok” tdbldzatot). Ellendrizze
le, hogy a sprinklerkulcs CSAK a sprinkler hatlapjat fogja. A sprinklerkulcs NE a
keretre, deflektorra vagy gémbre kertljon fel. A megfelel$ tomités érdekében,
a sprinklert biztonsdgosan huzza meg, igy megelézheti a szivargasokat. NE
haladja meg az alabbi tdblazatban megadott maximalis szerelési nyomatékot.

A furat mérete Maximalis szerelési nyomaték
Y2 collos NPT 14 ft-lbs/19 Nem
¥-inch NPT 20 ft-lbs/27 Nem
1 collos NPT 30 ft-Ibs/41 Nem

4b. Miel6tt a sprinklerrendszert izembe helyezné, vegye le dvatosan kézzel az Gsszes sprinkler betétvéddjét. NE hasznéljon semmilyen szerszamot védok
eltavolitasahoz az iiveg betétekkel rendelkezd sprinklerek esetében. MEGJEGYZES: Az 6sszes fiiggéleges vagy a padlétdl tébb mint 10 labnyira/
3 méternyire levé sprinkler betétvédéjét a szerelés utan azonnal el lehet tavolitani.

5. SULLYESZTETT TERMEKEK ESETEN: A rozettét vagy a fedélemezt a sprinkler kéré kézpontosan szerelje fel. A rozettat nyomja a silllyeszté gy(rdire, amig
érintkezésbe keril a mennyezettel vagy az oldalfallal.

ictaulic’
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A ROZETTA LYUKMERETEI

A SPRINKLERRENDSZEREK TESZTELESE

A felszerelés befejezése utdn az egész sprinklerrendszert le kell tesztelni a
hatalyos vonatkozd NFPA-szabvanyoknak (NFPA 13, 13D, 13R stb.) vagy az
azokkal egyenértéki szabvanyoknak megfeleléen, valamint a vonatkozd
hatésagoknak is lehetnek plusz karbantartési, tesztelési és ellenérzési
kévetelményei, ezeket szintén be kell tartani.

MEGJEGYZES

® Asprinklerrendszer sikeres tesztje nem helyettesitheti a rendszer
medfelel6 6sszeszerelését és karbantartasat.

A SPRINKLER CSEREJE

A FIGYELMEZTETES

A rozetta lyukméretei
Pajzs col/milliméter
Tipus(ok) Minimum Maximum
Félig sullyesztett 521 26368
V27 rejtett 26368 2;31/15
V29 siillyesztett fliggd 1451/3 521
V31/V32/V33/V35 rejtett 2657/8 27?
V36/V40 lapos, megnévelt feliiletd és sik 13;;2 26]?{2
V36/V40 hiively/kstény 14? 26‘3/2
V38 rejtett 26368 26118/15
V41 Clamshell 147? 251{8
V56/V81 "Inch" rejtett* 251;‘ 26]?{2
V49 "Inch” rejtett 2734 277?{3

*A lyukméret legfeljebb 3 7 colig/98 mm-ig terjedhet a szeizmikus fed6lemezzel
MEGJEGYZES: A fedlemezzel kapcsolatos informaciokért mindig hivatkozzon a vonatkozo
Victaulic termékkiadvanyra.

A SPRINKLER VEDOJENEK FELSZERELESE
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A\ FIGYELMEZTETES

® A sprinkler védéjét a sprinkler felszerelése UTAN, illetve
a rendszer tesztelése elétt kell felszerelni.

* Felszerelésekor ligyeljen arra, hogy a sprinkler védé ne karositsa
a keretet, deflektort és a betétet.

Ezen utasitasok be nem tartasa a sprinkler nem megfelelé
miikodéséhez vezethet, ami pedig halalt, sulyos személyi sériilést
és anyagi karokat okozhat.

MEGJEGYZES

* Ajobb oldali dbra csak a véd6 és a sprinkler részeinek részleteit
hivatott abrazolni. A sprinkler védsjét AZUTAN kell felszerelni,
hogy a sprinkler megfeleléen fel van szerelve az idomra.

Csavar
Lemez

Fal

| Védéelem

Fal

Horony

e Barmilyen Victaulic cs6termék felszerelése, leszerelése,
beallitasa vagy karbantartasa el6tt kozvetleniil ellenérizze,
hogy teljesen nyomasmentesitve van-e és le van-e uritve
a csérendszer.

e Barmilyen Victaulic termék felszerelése, leszerelése, beallitasa
vagy karbantartasa elé6tt kozvetleniil ellenérizze, hogy a
tesztelés vagy a szelep zarasa vagy pozicionalasa céljabél
esetleg levalasztott berendezések, leagazé vezetékek vagy
cs6szakaszok azonositva vannak-e.

® Minden olyan tevékenység, amely a szelep lizemen kivil
helyezését teszi szitkségessé, megsziintetheti a biztositott
tlizvédelmet. Az érintett teriiletre tlizolto jaror szervezése
ajanlott.

* Miel6tt tesztelné vagy szervizelné a rendszert, értesitse
azilletékes hatésagot.

Ezen utasitasok be nem tartasa haldlt, stulyos személyi sériiléseket
vagy anyagi karokat okozhat.

1. Szerelje fel a védot a sprinklerre. Ellendrizze, hogy a védé fulei
beilleszkednek-e a sprinkler hatlapja és menete kézotti mélyedésbe
a fenti dbra alapjan.

2. Helyezze be a két csavart (mellékelve), és egyenletesen hizza meg,
amig a csavarlemezeknél fém-fém érintkezés nem jon létre.

1. A SPRINKLEREK CSEREJE ELOTT A RENDSZERT AZONNAL
UZEMEN KiVUL KELL HELYEZNI. Ertesftse az érintett terileten
illetékes hatdsagot a tlizvédelmi rendszer Gzemen kivil helyezésérdl,
és szervezzen tlizoltd jarért az érintett teriletre.

2. Ateljes nyomds megszlintetéséhez és az dsszes viz leeresztéséhez

lasd a rendszerszelep megfeleld szerelési, karbantartési és tesztelési
kézikdnyvét.

3. Arégisprinklert a megfeleld sprinklerkulccsal szerelje le. Az Uj sprinklert

a 2. oldalon taldlhato ,A szabvanyos sprinkler felszerelése” fejezet
utasitdsai vagy az 5-7. oldalon taldlhaté ,Szaraz sprinkler felszerelése”
utasitasai szerint szerelje fel. Ellendrizze le, hogy a sprinklereket a
megfelelé modellel, tipussal, furatmérettel, hémérsékleti besorolassal
és valaszidével rendelkezé sprinklerrel cseréli-e ki.

4. Arendszert helyezze ismét lzembe betartva a rendszer szelepeinek

medgfeleld szerelési, karbantartasi és tesztelési kézikonyvének utasitésait.

Ellendrizze a rendszerszivargast, és végezzen el azonnal minden javitast.

6. A TUZESETBEN ERINTETT SPRINKLERRENDSZEREKET MINEL

HAMARABB VISSZA KELL ALLITANI A MUKODESBE. A teljes
rendszert le kell ellendrizni, hogy nem sérllt-e, vagy nem témédott-e
el. Az 6sszes sériilt rendszerdsszetevot és az 6sszes miikodésbe lépett
sprinklert ki kell cserélni. A korroziv, égheté termékeknek vagy magas
kornyezeti hémérsékletnek kitett sprinklereket ki kell cserélni. A cserére
vonatkozo kévetelményekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot

a helyileg illetékes hatésdgokkal.
\A:tauluca
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A SPRINKLER CSAVARKULCS-INFORMACIOI

A sprinklercsavarkulcs vagy -bit leirasa

A sprinklercsavarkulcs
megrendeléséhez
tartozo cikkszam

Alkalmazhat6 sprinklermodellek

V26 Habfuvéka-csavarkulcs ST71000000 V2601, V2603
V2703, V2704, V2707, V2708, V2709, V2710, V2721, V2722,V2725,
V27 nyitott végu csavarkulcs ST01000000 V2726,V2727,V2728,V2738, V2740, VV2744,\V2752,V2753, V2754,
V2758, V2762,V2763, V3701, V3702
. . V2707,V2708, V2709, V2710, V2727,V2728, V2738, V2740, V2742,
V27-2 rejtett/slllyesztett csavarkulcs ST12000002 V2744, V2752, V2758, V2762, V2763, V3701, V3702
V32 nyitott végu csavarkulcs ST32000003 V3201, V3202, V3203, V3204
V31/V33 rejtett csavarkulcs ST33P00000 V3102, V3301, V3302, V3303, V3304
V3401, V3402, V3403, V3404, V3405, V3406, V3407, V3408, V3409,
V34 nyitott végti csavarkulcs S$T02000000 V3410, V3412, V3414, V3416, V3417, V3418, V3421, V3423, V3424,
V3425, V3426, V3428, V3429, V3430
. V3405, V3406, V3407, V3408, V3409, V3410, V3412, V3414, V3416,
V34 slillyesztett csavarkulcs S$T22000000 V3421 V3423, V3424, V3426, V3428
< . J— V3601, V3602, V3603, V3604, V3605, V3606, V3607, V3608, V3609,
V36 szdraz nyitott vég( csavarkules 5773000000 V3610, V3611, V3612, V3613, V3614, V3615, V3616, V4001, V4002
. .. P V3605, V3606, V3607, V3608, V3609, V3610, V3611, V3612, V3613,
V36 széraz slllyesztett és rejtett csavarkulcs ST43P00000 V3614, V3615, V3616, V4001, V4002
V38-4 rejtett aljzatcsavarkulcs ST21NO0000 V3801, V3802, V3806, V3807, V3808
V38-5 szekrényaljzat-csavarkulcs ST61000000 V3801, V3802, V3806, V3807, V3808
V46/V48 nyitott végl csavarkulcs ST93000900 V4601, V4603, V4802, V4804, V4806, V4808
V44/VA47 nyitott végi csavarkulcs 5792000800 V4702
V49/V56 1 colos allithaté rejtett csavarkulcs 5332765000 V4906, V5603, V5606, V5648, V5653
V2801, V2815, V2826, V2851, V2861, V2870, V3010, V4201, V4215,
V56 nyitott végl csavarkulcs 5325390000 V4226, V4251, V4261, V4270, V4431, V5608, V5610, V5614, V5618,
V5619, V5620, V5621, V5623, V5625
V56 domboru rejtett csavarkulcs 5329678000 V5613
" V2801, V2826, V2851, V2870, V3010, V4201, V4226, V4251, V4270,
V56-2 siillyesztett csavarkulcs $325391000 V5610, V5614
V44 sillyesztett csavarkulcs ST42060000 V4431
V81 domboru rejtett csavarkulcs 5329679000 V8113, V8114
V81 tet6téri/hagyomanyos csavarkulcs 5312366000 V8122, V8123, V8124, V8125, V8169
V56/V81 rejtett széraz & V11 rejtett ECLH-csavarkulcs 5337014000 V1106, V5634, V5689, V8134, V8189
V11 sillyesztett csavarkulcs 5333011000 V1113
V11 nyitott vég( csavarkulcs 5333010000 V1113, V1121, V5643, V5687, V8143, V8187
V2703, V2704, V2707, V2708, V2709, V2710, V2721, V2722, V3401,
V3301, V3302, V3402, V3403, V3404, V3405, V3406, V3407, V3408,
VO tipus csatlakozébit JO00V09000 V34009, V3410, V3417, V3418, V3421, V3425, V3429, V3430, V3601,

V3602, V3603, V3604, V3605, V3606, V3607, V3608, V3609, V3610,
V3611, V3612, V3613, V3614, V3615, V3616, V4001, V4002, V4601, V4603,
V4702, V4802, V4804, V4806, V4808, V5634, V5643, V8134, V8143

MEGJEGYZES: A megsz(int termékhez rendelkezésre 416 sprinklercsavarkulcsok elérhetéségét a FireLock™ késziilékek és sprinklerek legujabb tlzvédelmi arlistéja

tartalmazza.
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SZARAZ SPRINKLER FELSZERELESE

. A Victaulic FireLock™ Victaulic FireLock szaraz sprinklerek kizarélag a hatalyos vonatkozd NFPA szabvanyoknak (NFPA 13, 13D, 13R) vagy az azokkal
egyenértékU szabvanyoknak megfelelen, valamint a vonatkozo épitési és tlizvédelmi eléirdsoknak megfeleléen hasznalhatok.

e  (saka kilsé meneten alkalmazzon két-harom réteg szalagot vagy egy nem keményedd csékotés-tomitéanyagot.

. Szerelje a szaraz sprinklereket egy kulcs segitségével a sargaréz bemeneti idomra. Ha ez a szerelési modszer nem lehetséges, akkor a megfelel
sprinklerkulcsot lehet hasznélni, nagy figyelmet forditva a szaraz sprinkler hosszara egészen 18 collig/457 mm-ig.

. NE hasznaljon tul nagy nyomatékot a felszerelésnél. A tul nagy nyomaték deformélhatja a sprinkler keretét. Ha V36-os tipusu sprinklerkulcsot hasznal V36-os
modellli széraz sprinklerhez, vagy V34-es sprinklerkulcsot V40-es széraz sprinklerhez, akkor ne Iépje tdl a 30 ft-Ibs/41 N-t..m. Ha a kiilsé cséhoz csékulcsot
haszndl, ne |épje tul a 40 ft-Ibs/54 N nyomatékotlm.

. A V41-es tipusu széraz ESFR-sprinklereket kizdrolag nedves rendszerekhez tervezték.

. Ahol a rendszerek IGS-hornyokat tartalmaznak a sprinklerek csatlakoztatasahoz, a V9 tipusu Victaulic®
FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ sprinklercsatlakozot kell hasznalni.

OLVASSA BE A KODOT AZ I-V9 TELEPITES| UTMUTATO
LETOLTESEHEZ A VICTAULIC.COM WEBHELYEN

SZARAZ RENDSZEREK: A széraz rendszerekhez tervezett szaraz sprinklereket csak olyan csatlakozdcsonkra (kivéve kdnydk) vagy hegesztett csatlakozdcsonkra
kell szerelni, amely eleget tesz az ANSI B16.3 és ANSI B16.4, 125 vagy 150 osztdlyozas el6irdsainak. Haszndljon egy mintaidomot a megfelel6 régzités igazolasara
és annak ellendrzésére, hogy nincs-e interferencia a sprinkler és az idom kozott. A mikddés kdzbeni akadalymentes dramlds biztositasa érdekében, és az

olyan alkalmazasoknal, ahol a rendszer fagyési hémérsékleteknek van kitéve, a szaraz sprinklert olyan idomra kell szerelni, amely megakadélyozza a kondenz
kicsapodasat a tomités folott.

NEDVES RENDSZEREK: A szaraz sprinkler bemenete NEM Utkdzhet fel azidomban. NE szerelje a szaraz sprinklereket menetelt kdnyokre, kdzcsavarra vagy olyan
idomra, amely meggétolja a menet behatoldsét. A szaraz sprinklereket a 920/Style 920N tipusi Mechanical-T csavaros ledgazé kifolyora, a 922-es tipusu FireLock™
Outlet-T termékekre, valamint a No. 141 IGS™ Grooved x Female menetes adaptercsonkokra lehet telepiteni. A széraz sprinklereket olyan CPCV-idomokra (kivéve
kényokok) szabad szerelni, amelyek nem gétoljdk meg a menet behatoldsat. Hasznéljon egy mintaidomot a megfelelé rogzités igazolasara. Ellendrizze, hogy a
fUtott térben kitett minimalis cs6hossz az alabbi tablazatnak megfeleléen van-e mérve és tartva.

Az aldbbi tabldzatot akkor hasznéljuk, ha a kérnyezé hémérséklet a nedves csérendszer kordl 40°F/4°C és 60°F/16°C kozott tarthato.

A KITETT €SO KORNYEZETI HOMERSEKLETE (°F/°C)

A sprinkler kilép6 végének kitett | ,C” - Minimalis exponalt cs6hossz | ,C” - Minimalis exponalt cs6hossz | ,C” - Minimalis exponalt cs6hossz
kornyezeti hémérséklet 40°F/4°C-o0s expozicid esetén 50°F/10°C-0s expozicid esetén 60°F/16°C-0s expozicid esetén
°F/°C hivelyk/mm hivelyk/mm hivelyk/mm
40 0 0 0
4 0 0 0
30 0 0 0
-1 0 0 0
20 4 0 0
-7 100 0 0
10 8 1 0
-12 200 25 0
0 12 3 0
-18 300 75 0

-10 14 4 1
-23 350 100 25
-20 14 6 3
-29 350 150 75
-30 16 8 4
-34 400 200 100
-40 18 8 4
-40 450 200 100
-50 20 10 6
-46 500 250 150
-60 20 10 6
=51 500 250 150

A kitett minimalis cshossz egészen 30 mph/48km/h szélsebességig

\A:taul-ca
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SZARAZ SPRINKLER FELSZERELESE (FOLYTATAS)

MEGJEGYZES

® Az ESFR szaraz sprinkler ,F” méreténél, amely a nedves csévezeték rendszerbdl benyulik a hiitébe, figyelembe kell venni a hité
mennyezetvastagsagat és a mennyezetvastagsag alatti kotelezé hosszt. A széraz sprinkler minimalis hossza nem lehet kevesebb, mint az
5. oldalon talalhaté, a ,Kitett cs6 kornyezeti hémérséklete (°F/°C)” tablazatban megadott hossz, plusz a hiité mennyezete alatt sziikséges
hossz (,F"=,C" + ,D" + ,E").

* Az ,F” méret abrajahoz lasd az ezen az oldalon 1évé rajzot. NE prébalja meg mdédositani a szaraz sprinklereket.

e Azillusztraciok az érthet6ség kedvéért eltulzottak, és csak példaként szolgalnak. Lasd az egyes Victaulic termékek kiadvanyait
az alkalmazasi és besorolasi informéaciokhoz.

*The, C" Kitett minimalis
cs6hossz 6 hiivelyk /152 mm
ha VicFlex™ stylusu AB6
konzolszerelvénnyel
egyutt hasznaljak

e 1D
FUTOTT
TER
SL"
Kitett minimalis 20~
cs6hossz - 2 hiivelykes/51 mm-es
(I4sd a tablazatot) 19 Lyukvago fiirész sziikséges
18~ (alakitson ki egy lyukat a
- fagyaszto tetejének vagy
VicFlex™ 7l falanak mindkét oldalan ) -
stilusu AB6 el A tér szigetelve lesz hogy
konzol - ne tudjon péralecsapddas
s_zerelvé;ny 16~ kialakulniaz NFPA-
integralt - koévetelményeivel
tomitéssel* N = Ml 8sszhangban
L JF”
12l= Lasd
- Megjegyzés
1~
X S b
(NN o BN Szigetelés
\ N -~ 8- \ N -~
LN - N Vo
D” IAANE ' TP AN
”n - - = —_ Vi ~
S RER T
RN AN A fagyaszté
fala vagy
plafonja
FUTETLEN E”
TER 14 hiivelyk/356 mm maximum
3 %2 hiivelyk/89 mm minimum(FM)
] 6 hivelyk/152 mm minimum (UL)
l |

A V41 tipusi szaraz ESFR sprinklerek esetén:

A sprinkler minimadlis hossza: ,F"=,("+,D" + E”

C = Minimalisan exponalt cs6hossz (mennyezet felett).

Lésd az 5. oldalon taldlhatd tablazatot a kdrnyezeti
hémérséklet és a minimélisan expondlt cs6hossz viszonyarol.
D = mennyezeti panel vastagsaga

E = esési tdvolsag a mennyezet alatt (a sprinkler kilépd vége),
a mennyezetrdl a légtereldre.

Az akadalyok figyelembevételekor mindig hivatkozzon
az NFPA 13 14.2.10. szakaszéra és az FM 2-0 adatlapra.

MEGJEGYZES: A minimalis rendelési hossznak az ,F”
minimalis sprinklerhossz feletti kovetkezd rendelkezésre
allg szabvanyos hossznak kell lennie.

Szerelje fel a V41 tipusu szaraz ESFR sprinkler rozettajat a fenti abrak alapjan. A termékhez mellékelt 8-as 6nmetsz6 lemezcsavarok segitségével
rogzitse a rozettat a hiit6 mennyezetére vagy falpanelére.
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SZARAZ SPRINKLER FELSZERELESE (FOLYTATAS)

MEGJEGYZES

® A szaraz sprinkler ,A” méreténél, amely a nedves cs6vezeték rendszerbdl benyulik a hiitébe, figyelembe kell venni a hité fal- vagy
mennyezetvastagsagat. A szaraz sprinkler minimalis hossza nem lehet kevesebb, mint az 5. oldalon taldlhaté, a ,Kitett cs6 kornyezeti
hémérséklete (°F/°C)” tablazatban megadott hossz, plusz a hiit6 mennyezetének vagy falanak hossza (,A” = ,C" + ,D")

e Az,A” méret abrajahoz lasd az ezen az oldalon lévé abrakat. NE probalja mddositani a szaraz sprinklert, mivel ezeket erre a specifikus , A”
méretre készitették.

® Azillusztraciok az érthet6ség kedvéért eltulzottak, és csak példaként szolgalnak. Lasd az egyes Victaulic termékek kiadvanyait
az alkalmazasi és besorolasi informaciokhoz.

Végtomités

TER
«C" Kitett minimalis cs6hossz A lyuk atmérdje a kivalasztott rozetta
(I4sd a tablazatot) tipusatol fiigg. A kondenzképzédés

megelézése érdekében, az NFPA
kovetelmények szerint, a tér tomitést
" biztosftani kell

A
Lasd
amegjegyzést

Szigetelés

A fagyasztéd
fala vagy plafonja

NEM

—, FUTOTTTER

Végtomités

V36 modell

v
fi_j‘] FUT@TT

TER
,C" Kitett minimalis cs6hossz
(lasd a tablazatot) =
-
LA A lyuk dtmérdje a kivalasztott rozetta tipusatol
Lasd fligg. A kondenzképzédés megel6zése
a megjegyzést érdekében, az NFPA kovetelmények szerint,
a tér tomitést biztositani kell.

Szigetelés

S A fagyaszto
/ fala vagy plafonja

V41 modell
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Victaulic® FireLock™ automata sprinklerek

Eurépa és az Egyesiilt Kirdlysag tanusitvanyai

UK
VvdS
CA
Jovahagyasi Medgfelel6ségi Medgfelel6ségi
SIN szam* Referenciaszam* tanusitvany* tanusitvany*
V2703 G 4020046 104b/01 O D 000 0832-UKCA-CPR-55062
V2704 G 4020043 104b/02 pbspeing 0832-UKCA-CPR-55064
V2709 - 104b/01 2831-CPR-50005 0832-UKCA-CPR-55050
V2710 - 104b/02 2831-CPR-50006 0832-UKCA-CPR-55050
V2725 G 4020048 104b/01 O o0 0832-UKCA-CPR-55068
V2726 G 4020045 104b/02 PSR 0832-UKCA-CPR-55066
V2727 G 4020047 104b/01 O oo 0832-UKCA-CPR-55067
V2728 G 4020044 104b/02 AR 0832-UKCA-CPR-40259
V2762 G 422049 1048/10 3780 PR a3 -
V2763 G 422048 104b/09 7ee PR -
V3401 G 4020051 104b/03 O 0832-UKCA-CPR-55063
V3402 G 4020049 104b/04 bl 0832-UKCA-CPR-55069
V3403 G 416015 - - -
V3404 G 414050 - - -
V3423 G 4020052 104b/03 phSpSiegidly 0832-UKCA-CPR-55071
V3424 G 4020050 104b/04 O oo 0832-UKCA-CPR-55070
V3613 - - 2809-CPR-F0060-01 -
V3614 - - 2809-CPR-F0061-01 -
V3615 - - 2809-CPR-F0062-01 -
V3616 - - 2809-CPR-F0063-01 -
V3701 G 423014 104b/11 8;22:%5)3:283‘5‘3 -
V3702 G 423015 104b/12 pbspSiippcell -
V3801 - 104b/05 2831-CPR-50003 0832-UKCA-CPR-55049
V3802 - 104b/06 2831-CPR-50003 0832-UKCA-CPR-55049

* Letesztelve az EN12259-1-re

A kapcsolatfelvételi médokra vonatkozo teljes kori tajékoztatasért latogasson el a victaulic.com webhelyre
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