
HANG DEZE INSTRUCTIES OP DE GEINSTALLEERDE  
AFSLUITER TER TOEKOMSTIGE REFERENTIE

 WAARSCHUWING

• Zorg ervoor dat u alle instructies hebt gelezen en begrijpt vooraleer u probeert producten 
van Victaulic te monteren.

• Controleer steeds of het buizensysteem volledig drukvrij en leeg is vlak voor u enig Victaulic-
product probeert te monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.

• Draag altijd een veiligheidsbril, een helm en veiligheidsschoenen.

• Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke 
verwondingen en materiële schade.

     

• Serie 751 FireLock™ natte alarmkleppen mogen alleen worden gebruikt in brandbeveiligingssystemen die ontworpen en geïnstalleerd zijn 
conform de huidige, geldende normen van de National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R etc.), of gelijkwaardige normen, 
en conform de geldende bouw- en brandvoorschriften. Deze normen en voorschriften bevatten belangrijke informatie over het beveiligen 
van systemen tegen vriestemperaturen, corrosie, mechanische schade etc.

• Deze installatie-instructies zijn bedoeld voor ervaren, opgeleide installateurs. De gebruiker moet de bedoeling van dit product begrijpen 
en weten waarom het specifiek wordt gebruikt voor deze toepassing.

• De gebruiker moet de algemeen geldende veiligheidsnormen in de industrie en de potentiële gevolgen van onjuiste productinstallatie begrijpen.

Niet-naleving van deze installatievereisten en van lokale en nationale voorschriften en normen kunnen de integriteit van het systeem aantasten 
of storingen van het systeem veroorzaken, wat kan leiden tot de dood of ernstig lichamelijk letsel en materiële schade.

Scan de QR-code voor 
toegang tot video’s en 

bijkomende publicaties

I-751-DUTHANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, ONDERHOUD EN TESTEN

Serie 751 FireLock™ natte alarmklep 
(UL/FM alarmklep en trim met of zonder overdrukpomp)
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INITIËLE SYSTEEMOPSTART

 WAARSCHUWING
• De Serie 751 natte alarmklep en toevoerbuizen moeten beschermd worden tegen vriestemperaturen en mechanische schade.

• Voor de juiste werking van alarmen in een nat systeem is het belangrijk om alle lucht uit het systeem te verwijderen. Hulpafvoeren kunnen 
nodig zijn om alle lucht uit het systeem te verwijderen.

• Alarmen en elektrische borden, die worden gecontroleerd door een alarmschakelaar op de stijgleiding, mogen niet onderbroken worden.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot onjuiste werking van de klep met fatale of ernstige persoonlijke letsels en beschadiging 
van eigendom als gevolg.

Stap 1:

Bevestig dat alle systeemafvoeren gesloten zijn en dat het systeem lekvrij is.

Stap 2:

Zorg dat de druk uit het systeem is genomen. De manometers moeten nul druk aangeven.

Stap 3:

Open de afsluiter voor systeemtest op afstand (testverbinding inspecteur) en alle hulpafvoerafsluiters.

Stap 4:

Sluit de kogelklep van de alarmleiding om te vermijden dat de alarmen geactiveerd worden als het systeem aan het vullen is.

Stap 5:

Open de hoofdafsluiter van de watervoorziening voorzichtig. Laat het systeem zich volledig vullen met water. Laat water uit de afsluiter voor systeemtest 
op afstand (aansluiting keuringsonderzoek) en de hulpafvoeren stromen tot alle achtergebleven lucht uit het systeem verwijderd is.

Stap 6:

Sluit de afsluiter voor systeemtest op afstand (testverbinding inspecteur) en alle hulpafvoeren. OPMERKING: De manometer van de systeemdruk 
moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de manometer van de watertoevoerdruk.

Stap 7:

Open de hoofdafsluiter van de watervoorziening volledig.

 WAARSCHUWING
• De kogelklep van de alarmleiding (vergrendelbaar) moet open zijn om de alarmen te kunnen activeren.

Indien de kogelklep van de alarmleiding niet open is, kunnen de alarmen niet geactiveerd worden, wat kan leiden tot overlijden of ernstige 
persoonlijke letsels en schade aan eigendommen.

Stap 8:

Open de kogelklep van de alarmleiding (vergrendelbaar).

Stap 9:

Bevestig dat alle afsluiters in hun normale posities zijn (raadpleeg de onderstaande tabel).

Stap 10:

Informeer de plaatselijke bevoegde autoriteit, de alarmmonitors op afstand en iedereen in het betrokken gebied dat het systeem in dienst is.

KENNISGEVING
• De werking van de overdrukpomp verloopt automatisch in reactie om een dalende druk.

SERIE 751 FireLock™ NATTE ALARMKLEP
DIT HOOFDSTUK VOOR SNELLE NASLAG DIENT VOOR HET IN GEBRUIK STELLEN VAN HET SYSTEEM EN VOOR HET UITVOEREN 
VAN DE VEREISTE HOOFDAFVOERTESTEN.

EEN ERVAREN, GETRAINDE INSTALLATEUR MOET DE VOLLEDIGE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING EN ALLE WAARSCHUWINGSBERICHTEN 
VOLLEDIG GELEZEN EN BEGREPEN HEBBEN VOORDAT HIJ PROBEERT HET SYSTEEM IN DIENST TE STELLEN.

NORMALE POSITIES VOOR AFSLUITERS

Standaardtrim

Klep Normale positie
Kogelklep alarmleiding (vergrendelbaar) Open

Kogelklep alarmleiding (vergrendelbaar) Gesloten

Hoofdafsluiter kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem Gesloten

Trim voor gebruik met overdrukpomp

Klep Normale positie
Isolatiekogelklep overdrukpomp Open
Drukschakelaar overdrukpomp 
isolatiekogelklep Open

Kogelklep alarmleiding (vergrendelbaar) Open

Kogelklep alarmleiding (vergrendelbaar) Gesloten

Hoofdafsluiter kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem Gesloten



Hoofdafsluiter kant 
watertoevoer

Hoofdafvoerklep 
kant van het systeem

Kogelklep 
Alarmleiding

Kogelklep 
Alarmtestleiding

VEREISTE HOOFDAFVOERTEST
Raadpleeg NFPA 25, FM Datasheets of eender welke geldende lokale voorschriften om de hoofdafvoertesten uit te voeren. De instantie met rechtsbevoegdheid 
kan deze testen op een meer frequente basis vereisen. Verifieer deze vereisten door contact op te nemen met de instantie met rechtsbevoegdheid.

1. Informeer de overheid die jurisdictie heeft, de alarmmonitorsystemen op afstand en iedereen in het betrokken gebied dat de hoofdafvoertest 
zal worden uitgevoerd.

2. Bevestig dat er voldoende afvoer beschikbaar is.

3. Registreer de watertoevoerdruk en systeemwaterdruk.

KENNISGEVING
• Sluit de kogelklep van de alarmleiding op dit punt om te vermijden dat de alarmen geactiveerd worden tijdens de hoofdafvoertest.

4.  Sluit de kogelklep van de alarmleiding.

5. Open de hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem volledig. Registreer de watertoevoerdruk als residuele druk.

6. Sluit de hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem voorzichtig. Registreer de vastgestelde waterdruk na het sluiten van de hoofdafvoerafsluiter 
kant van het systeem.

7. Vergelijk bovenstaande aflezing van de residuele druk met de aflezingen van de residuele druk in de vorige testen van de hoofdafvoer.  
Als de aflezingen van de residuele watertoevoer afwijkingen vertonen, herstel dan de waterdruk kant water toevoer.

 WAARSCHUWING
• De kogelklep van de alarmleiding (vergrendelbaar) moet open zijn om de alarmen te kunnen activeren.

Indien de kogelklep van de alarmleiding niet open is, kunnen de alarmen niet geactiveerd worden, wat kan leiden tot overlijden of ernstige 
persoonlijke letsels en schade aan eigendommen.

8. Sluit de kogelklep van de alarmleiding.

9. Bevestig dat alle afsluiters in hun normale posities zijn (raadpleeg de tabel rechts).

10. Verwittig de overheid die rechtsbevoegdheid heeft, de alarmmonitorsystemen op afstand en deze in het betrokken gebied dat de afsluiter 
opnieuw in dienst gesteld is. Bezorg, indien nodig, de testresultaten aan de overheid die rechtsbevoegdheid heeft.
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GEVARENIDENTIFICATIE
Hieronder vindt u de bepalingen voor de identificatie van de 
diverse gevarenniveaus. Als u dit symbool ziet, wees dan 
voorzichtig zodat u geen letsel oploopt. Lees het volgende 
bericht aandachtig en zorg ervoor dat u dit goed begrijpt.

 WAARSCHUWING
• Het gebruik van het woord “WAARSCHUWING” duidt op de 

aanwezigheid van gevaren of onveilige praktijken die kunnen 
leiden tot de dood of ernstige persoonlijke verwondingen als 
de instructies niet worden gevolgd.

 OPGELET
• Het gebruik van het woord “OPGELET” duidt op mogelijke 

gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot persoonlijke 
verwondingen en beschadigingen van producten of eigendom als 
de instructies niet worden nageleefd.

KENNISGEVING
• Het gebruik van het woord “KENNISGEVING” duidt op speciale 

instructies die belangrijk zijn, maar niets te maken hebben 
met gevaren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR INSTALLATEUR

 WAARSCHUWING

• Een ervaren, opgeleide installateur moet dit product installeren 
overeenkomstig alle instructies. Deze instructies bevatten 
belangrijke informatie.

• Vóór het monteren, verwijderen, afstellen of onderhouden van 
Victaulic-buisproducten moet het buizensysteem eerst drukvrij 
worden gemaakt en gedraineerd.

Niet-naleving van deze instructies kan het falen van het product 
veroorzaken, wat kan leiden tot ernstige persoonlijke letsels en/of 
materiële schade aan eigendom.

1. Lees en begrijp alle instructies en raadpleeg de trimgrafieken 
alvorens u met de installatie, het onderhoud en het testen van 
deze Victaulic Serie 751 FireLock natte alarmklep. Voor de 
juiste bediening en goedkeuring moet de Serie 751 FireLock natte 
alarmklep en accessoires geïnstalleerd worden met de specifieke 
trimgrafieken in de verzending.

2. Gebruik enkel aanbevolen accessoires. Accessoires en materiaal 
dat niet goedgekeurd is/zijn voor gebruik met deze alarmklep kan 
leiden tot onjuiste werking van het systeem.

3. Draag een veiligheidsbril, een helm, voetbescherming en 
gehoorbescherming. Draag oorbeschermers indien u te lange 
periodes blootgesteld bent aan zeer luide atelierbewerkingen.

4. Voorkom letsel aan uw rug. Voor klepmontages zijn er meer 
dan één persoon nodig (of mechanische hijsapparatuur) om 
de unit te plaatsen en te installeren. Zorg dat u altijd de juiste 
hijstechnieken gebruikt.

5. Houd de werkzones schoon. Houd de werkzone schoon en 
goed verlicht, en zorg dat er genoeg ruimte is om de klep, 
trim en accessoires op de juiste manier te installeren.

6. Vermijd knelpunten. Vanwege het gewicht van het kleplichaam, 
wees voorzichtig dat er geen knelpunten of verend gelagerde 
componenten zijn (bijv. klepunit) om lichamelijk letsel te vermijden.
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BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE 
DE MONTAGE
1. Controleer dat er voldoende ruimte is voor klep, trim en 

accessoires. Zie pagina 3 en 4 voor informatie over de afmetingen.

2. Spoel de watertoevoerleidingen. Alvorens de Serie 751 FireLock 
natte alarmklep te installeren, de watertoevoerleidingen goed 
spoelen om alle vreemde stoffen te verwijderen.

3. Bescherm het systeem tegen vriestemperaturen. De Serie 751 
FireLock natte alarmkleppen en toevoerleidingen MOGEN NIET 
in een gebied worden geïnstalleerd waar deze kunnen worden 
blootgesteld aan vriestemperaturen of mechanische schade.

4. Controleer dat het materiaal compatibel is. Het is de 
verantwoordelijkheid van de systeemontwerper om de 
materiaalcompatibiliteit van de Serie 751 FireLock natte 
alarmklep, trim en bijbehorende accessoires te bevestigen  
als er een corrosieve omgeving of besmet water is.

5. Vul het systeem met water. Vul een onafgebroken waterbron 
vóór de hoofdafsluiter.

6. Installeer Serie 752 vertragingskamer in verschillende 
druksystemen. De Serie 752 vertragingskamer moet geïnstalleerd 
worden in verschillende druksystemen. Raadpleeg de specifieke 
trimgrafieken bij de verzending.

Optionele Serie 752V 
Vertragingsventilatiekit

Buis naar Open Afvoer

7. Installeer Serie 752V 
vertragingsventilatiekit 
indien een luchtonderbreking 
vereist is boven de Serie 752 
vertragingskamer. Bovendien is de 
Serie 752V vertragingsventilatiekit 
vereist indien meerdere Serie 
751 FireLock natte alarmkleppen 
verbonden zijn met één Serie 
760 watermotoralarm en een 
terugslagklep isoleert elke 
lijn. Raadpleeg de specifieke 
trimgrafieken bij de verzending.

Optionele serie 760 
Watermotoralarm

Optionele 
alarmdrukschakelaar

8. Installeer een ongestoorde 
alarmdrukschakelaar wanneer 
een Serie 760 watermotoralarm 
wordt gebruikt. Wanneer de Serie 
751 FireLock natte alarmklep 
gebruikt wordt met een Serie 
760 watermotoralarm, is een 
ongestoorde alarmdrukschakelaar 
aanbevolen in de locatie die links 
getoond wordt.

HYDROSTATISCHE TESTEN
 WAARSCHUWING

• Als luchttesten nodig zijn, MAG de luchtdruk 
NIET hoger zijn dan 50 psi/345 kPa/3,4 bar.

Niet-naleving van deze instructie kan leiden tot 
fatale of ernstige persoonlijke verwondingen en 
materiële schade.

De serie 751 FireLock natte alarmklep voldoet aan cULus en is 
goedgekeurd door FM voor een maximum werkdruk van:

 • 300 psi/2068 kPa/20,7 bar voor de maten 1 1/2 – 6-inch/DN40 – DN150 

 • 232 psi/1600 kPa/16,0 bar voor de maten 8-inch/DN200

De Serie 751 FireLock natte alarmklep is in de fabriek getest voor:

 • 600 psi/4137 kPa/41,4 bar voor de maten 1 1/2 – 6-inch/DN40 – DN150

 • 450 psi/3103 kPa/31,0 bar voor de maten 8-inch/DN200

De afsluiter kan hydrostatisch worden getest ten opzichte van de klep bij:

 •  200 psi/1379 kPa/13,8 bar of 50 psi/345 kPa/3,4 bar boven de 
normale watertoevoerdruk (beperkte tijdsperiode van 2 uur) om te 
worden geaccepteerd door de instantie met rechtsbevoegdheid

VERZENDING ONTVANGEN

KENNISGEVING
• Tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen 

uitvergroot zijn ter verduidelijking.

• Dit product en deze installatie-, onderhouds- en testhandleiding 
bevatten handelsmerken, copyrights en/of patenten die de 
exclusieve eigendom zijn van Victaulic.

1. Zorg ervoor dat alle componenten opgenomen zijn in de verzending 
en dat al de nodige gereedschap beschikbaar is voor installatie. Zorg 
dat de geleverde trimtekening overeenkomt met de systeemvereisten.

 OPGELET
• Zorg dat alle beschermende verzendingsitems uit het binnenste 

en aan de buitenzijde van het kleplichaam zijn genomen 
alvorens deze te installeren.

• Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen in het kleplichaam, 
de buisnippels of de afsluiteropeningen komen.

• Bij gebruik van ander materiaal dan PTFE-draadafdichtingstape 
dient u extra op te letten dat er geen materiaal in de trim komt.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot de onjuiste 
werking van de afsluiter, wat tot ernstige persoonlijke verwondingen 
en/of beschadiging kan leiden.

2. Verwijder alle plastic afdekkingen en schuimverdelers uit de afsluiter.

3. Plaats de klepmontage in de stijgbuis met behulp van twee harde 
Victaulic koppelstukken. Zie de instructies die bij de koppeling worden 
geleverd, om aan de complete installatievereisten te voldoen. DE 
SERIE 751 FireLock NATTE ALARMPEN MOETEN ALLEEN IN DE 
VERTICALE POSITIE WORDEN GEPLAATST MET DE PIJL OP HET 
LICHAAM NAAR BOVEN GERICHT. Bovendien moet de pijl op de 
draaiterugslagklep in de bypassleiding naar boven gericht zijn.

4. Breng een kleine hoeveelheid buisleidingafdichtingsmassa 
of PTFE-draadafdichtingstape aan op de externe draad- of 
schroefverbindingen van de componenten die apart van de 
afsluiter worden verzonden. Zorg dat er GEEN tape, massa of 
ander vreemd materiaal in de schroefverbindingen terecht komt.
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TRIMAFMETINGEN − STANDAARDTRIM EN TRIM VOOR GEBRUIK MET OVERDRUKPOMP 
(ZONDER AFVOERAANSLUITINGSKIT EN OPTIES HOOFDAFSLUITER VOOR WATERAFVOER)

HIERNA WORDT EEN FIRELOCK™ NATTE ALARMKLEP VAN 4-INCH/DN100 WEERGEGEVEN

 C
Volledig open

F

E

A
D

D1

B

 G

OPMERKINGEN: 
De “A”-afmeting is de werkelijke uitbouwmaat van het kleplichaam.
Voor systemen met de optionele Serie 752 vertragingskamermontage voeg 12 inches/305 mm toe  aan de “B”-afmeting om rekening te houden met 
bijkomende hoogte.

Afmeting Afmetingen in inch/mm Benaderd gewicht per Lbs/kg

Nominaal 
inch
DN

Feitelijke 
buitendiameter in  

inch
mm A B C D D1 E F G

Zonder  
trim

Met  
trim

1 1/2 1.900 9.00 11.75 10.00 11.25 7.00 11.00 5.00 21.00 14.2 31.0
DN40 48,3 228,60 298 254 286 178 279 127 533 6,4 14,1

2 2.375 9.00 11.75 10.00 11.25 7.00 11.00 5.00 21.00 14.6 31.0
DN50 60,3 228,60 298 254 286 178 279 127 533 6,6 14,1
2 1/2 2.875 12.61 15.00 11.25 11.75 7.50 11.75 7.50 23.00 34.4 52.0

73,0 320,29 381 286 298 191 298 191 584 15,6 23,6
3.000 12.61 15.00 11.25 11.75 7.50 11.75 7.50 23.00 34.4 52.0

DN65 76,1 320,29 381 286 298 191 298 191 584 15,6 23,6
3 3.500 12.61 15.00 11.25 11.75 7.50 11.75 7.50 23.00 35.3 52.0

DN80 88,9 320,29 381 286 298 191 298 191 584 16,0 23,6
4 4.500 15.03 18.25 13.00 12.75 7.75 13.00 6.75 26.00 49.0 80.0

DN100 114,3 381,76 464 330 324 197 330 171 660 22,2 36,3
6.500 16.00 19.00 13.50 14.75 9.00 13.75 6.75 27.25 69.0 91.0
165,1 406,40 483 343 375 229 349 171 692 31,3 41,3

6 6.625 16.00 19.00 13.50 14.75 9.00 13.75 6.75 27.25 69.0 95.0
DN150 168,3 406,40 483 343 375 229 349 171 692 31,3 43,1

8 8.000 17.50 18.75 14.75 17.25 10.00 14.75 6.75 29.50 142.0 182.0
DN200 203,2 444,50 476 375 438 254 375 171 749 64,4 82,6
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TRIMAFMETINGEN − STANDAARDTRIM EN TRIM VOOR GEBRUIK MET OVERDRUKPOMP 
(MET AFVOERAANSLUITINGSKIT EN OPTIES HOOFDAFSLUITER VOOR WATERAFVOER)

HIERNA WORDT EEN FIRELOCK™ NATTE ALARMKLEP VAN 4-INCH/DN100 MET OPTIONELE AFVOERAANSLUITINGSKIT EN OPTIES HOOFDAFSLUITER VOOR WATERAFVOER WEERGEGEVEN

 C
Volledig open

F

E

A

D

D1

B
A1

 G

OPMERKINGEN: 
De “A”-afmeting is de werkelijke uitbouwmaat van het kleplichaam.
De “A1”-afmeting is de werkelijke uitbouwmaat van het kleplichaam met de hoofdcontroleklep van de watervoorziening.
Voor systemen met de optionele Serie 752 Vertragingskamermontage voeg 12 inches/305 mm toe  aan de “B”-afmeting om rekening te houden met 
bijkomende hoogte.
De “D” en “D1” afmetingen zijn geen vaste afmetingen. De druppelbak van de afvoeraansluitingskit kan worden gedraaid voor een grotere ruimte  
aan de achterzijde van de trim.
De componenten die als stippellijn worden getoond, geven optionele apparatuur aan.
De aanbevolen afvoeraansluitingskit (optioneel/afzonderlijk verkocht) wordt weergegeven voor referentie en uitbouwmaten. Zie de gekleurde 
gebieden hierboven.

Afmeting Afmetingen in inch/mm Benaderd gewicht per lbs/kg

Nominaal 
inch
DN

Feitelijke 
buitendiameter in  

inch
mm A A1 B C D D1 E F G

Zonder  
trim

Met  
trim

1 1/2 1.900 9.00 16.37 24.50 9.25 14.00 7.50 11.25 5.75 20.50 16.7 43.0
DN40 48,3 228,60 415,80 622 235 356 191 286 146 521 7,6 19,5

2 2.375 9.00 13.83 24.50 9.25 14.00 7.50 11.25 5.75 20.50 17.0 43.0
DN50 60,3 228,60 351,28 622 235 356 191 286 146 521 7,7 19,5
2 1/2 2.875 12.61 16.51 26.25 11.25 16.50 9.00 11.75 6.50 23.00 41.0 65.0

73,0 320,29 419,35 667 286 419 229 298 165 584 18,7 29,5
3.000 12.61 16.51 26.25 11.25 16.50 9.00 11.75 6.50 23.00 41.0 65.0

DN65 76,1 320,29 419,35 667 286 419 229 298 165 584 18,7 29,5
3 3.500 12.61 16.51 26.25 11.25 16.50 9.00 11.75 6.50 23.00 41.0 65.0

DN80 88,9 320,29 419,35 667 286 419 229 298 165 584 18,7 29,5
4 4.500 15.03 19.85 25.50 13.00 18.00 9.25 13.00 7.50 26.00 59.0 95.0

DN100 114,3 381,76 504,19 648 330 457 235 330 191 660 26,7 43,0
6.500 16.00 22.13 25.25 13.50 20.75 9.25 13.75 7.75 27.25 80.0 116.0
165,1 406,40 562,10 641 343 527 235 349 197 692 36,2 52,6

6 6.625 16.00 22.13 25.25 13.50 20.75 9.25 13.75 7.75 27.25 80.0 116.0
DN150 168,3 406,40 562,10 641 343 527 235 349 197 692 36,2 52,6

8 8.000 17.50 23.02 26.75 14.75 24.00 10.50 14.50 9.25 29.25 122.0 158.0
DN200 203,2 444,50 584,71 679 375 610 267 368 235 743 55,3 71,6
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

Trimcomponenten (standaard) − detailtekening 

7

1

2

3

4

5

9

11

12

13

10

8

6

14

Buis naar Open Afvoer

Optionele serie 752V 
Vertragingsventilatiekit

Naar watermotoralarm 
of optionele serie 752V 
Vertragingsventilatiekit

Optionele locatie 
voor item 8

Normaal Open 
(Vergrendelbaar)

Normaal Gesloten 
(Vergrendelbaar)

Naar systeem

Naar afvoer

Van watertoevoer

Naar afvoer

De gekleurde gebieden geven componenten aan die optioneel zijn/afzonderlijk worden verkocht.

Item Beschrijving
1 Serie 751 FireLock natte alarmklep

2 Starre Firelock-koppeling

3 Hoofdafsluiter kant watertoevoer

4 Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem

5 Afvoerbegrenzing alarmleiding

6 Serie 752 vertragingskamer compleet

7 Serie 760 watermotoralarm compleet

Item Beschrijving
8 Alarmdrukschakelaar

9 Kogelklep alarmleiding (normaal open - vergrendelbaar)

10 Kogelklep alarmleiding (normaal gesloten - vergrendelbaar)

11 Systeemdrukmanometer/manometerafsluiter compleet

12 Drukmanometer watertoevoer/manometerafsluiter compleet

13 Scharnierende terugslagklep

14 Serie 752V vertragingsventilatiekit*

*Installeer Serie 752V vertragingsventilatiekit indien een luchtonderbreking vereist is boven de Serie 752 vertragingskamer. Bovendien is de Serie 752V 
vertragingsventilatiekit vereist indien meerdere Serie 751 FireLock natte alarmkleppen verbonden zijn met één Serie 760 watermotoralarm en een 
terugslagklep isoleert elke lijn.
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

Trimcomponenten (overdrukpomp) − detailtekening 

7

1

2

3

4

5

9

13

14

15

11

12

11

10

8

6

17

16
Naar schakelaar 

drukoverschrijding

Naar systeem

Optionele locatie 
voor item 8

Van schakelaar 
drukoverschrijding

Buis naar Open Afvoer

Optionele serie 752V 
Vertragingsventilatiekit

Naar watermotoralarm 
of optionele serie 752V 
Vertragingsventilatiekit

Naar afvoer

Van watertoevoer

Normaal Open 
(Vergrendelbaar)

Naar afvoer

Normaal Gesloten 
(Vergrendelbaar)

Normaal Open 
(Vergrendelbaar)

Normaal Open 
(Vergrendelbaar)

Normaal Open 
(Vergrendelbaar)

De gekleurde gebieden geven componenten aan die optioneel zijn/afzonderlijk worden verkocht.

Item Beschrijving
1 Serie 751 FireLock natte alarmklep

2 Starre Firelock-koppeling

3 Hoofdafsluiter kant watertoevoer

4 Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem

5 Afvoerbegrenzing alarmleiding

6 Serie 752 vertragingskamer compleet

7 Serie 760 watermotoralarm compleet

8 Alarmdrukschakelaar

9 Kogelklep alarmleiding (normaal open - vergrendelbaar)

Item Beschrijving
10 Kogelklep Alarmleiding (normaal gesloten - vergrendelbaar)

11 Isolatiekogelklep overdrukpomp (normaal open - vergrendelbaar)

12 Drukschakelaar overdrukpomp

13 Drukschakelaar isolatiekogelklep overdrukpomp 
(normaal open - vergrendelbaar)

14 Systeemdrukmanometer

15 Manometer watertoevoer

16 Scharnierende terugslagklep

17 Serie 752V vertragingsventilatiekit*

*Installeer Serie 752V vertragingsventilatiekit indien een luchtonderbreking vereist is boven de Serie 752 vertragingskamer. Bovendien is de Serie 752V 
vertragingsventilatiekit vereist indien meerdere Serie 751 FireLock natte alarmkleppen verbonden zijn met één Serie 760 watermotoralarm en een 
terugslagklep isoleert elke lijn.
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

INTERNE KLEPCOMPONENTEN − DOORSNEEWEERGAVE EN DETAILTEKENINGEN

Item Beschrijving
1 Kleplichaam

2 Klep

3 Klepafdichting

4 Dichtingsring*

5 Afdichtingsmoer

6 Borgring

7 Klepmontagebout (zelfdichtend)

Item Beschrijving
8 Klepveer

9 Afstandhouders (2 stuks)

10 Klepas

11 Houderbus van klepas (2 stuks)

12 Afdekplaat

13 Afdekplaatdichting

14 Afdekplaatbouten

Maten 1 1/2 – 3-inch/DN40 – DN80 
en 8-inch/DN200

1

4

52

2

3

7

8
10

11 12

13

Maten 4 – 6 inch/ DN100 – DN150

9

6

14

7
6

5

3

9

* Item 4 (afdichtingsmoer) wordt niet gebruikt voor de afmetingen van de afsluiters 4 – 6-inch/DN100 – DN150.

Klepafdichting

Klep

Zitting

Uitvergroot voor de duidelijkheid Klep 
wordt in de "instel” positie getoond

Alarmuitgang

Alarmtest

Dubbel geribde 
zitting

De lichamen van de afsluiters in de maten 4 – 6-inch/DN100 – DN150 
(productiedatum van september 2018 of later) zijn ontworpen met een dubbel 
geribde zitting. Raadpleeg de tekening hierboven voor de configuratie van de 

klepafdichting voor deze klepmaten.

KENNISGEVING
Serie 751 alarmterugslagkleppen voor de maten  
4 – 6-inch/DN100 – DN150 en 165,1-mm:

• indien u naar dit hoofdstuk verwijst voor een afsluiter 
die vóór september 2018 werd geproduceerd, scan 
dan de QR-code links om toegang te krijgen tot de 
I-30 Instructies voor vervanging van klepafdichting/
klepunit. De I-30 bevat bijkomende instructies 
voor een klepafdichting “C” stevig ontwerp voor de 
bovenstaande maten.
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

SERIE 751 FIRELOCK NATTE ALARMKLEP 
(STANDAARDTRIM) – NUMMERS TRIMMONTAG-
ETEKENING

Afmeting

Tekeningnummer verticale trim
Nominaal inch

DN

Feitelijke 
buitendiameter

inch
mm

1 1/2 1.900 Z-014-751-201DN40 48,3
2 2.375 Z-014-751-201DN50 60,3

2 1/2 2.875 Z-024-751-20173,0
3.000 Z-024-751-201DN65 76,1

3 3.500 Z-024-751-201DN80 88,9
4 4.500 Z-040-751-201DN100 114,3

6.500 Z-060-751-201165,1
6 6.625 Z-060-751-201DN150 168,3
8 8.000 Z-080-751-201DN200 203,2

SERIE 751 FIRELOCK NATTE ALARMKLEP 
(TRIM VOOR GEBRUIK MET OVERDRUKPOMP) – 
NUMMERS TRIMMONTAGETEKENING

Afmeting

Tekeningnummer verticale trim
Nominaal inch

DN

Feitelijke 
buitendiameter

inch
mm

1 1/2 1.900 Z-014-751-203DN40 48,3
2 2.375 Z-014-751-203DN50 60,3

2 1/2 2.875 Z-024-751-20373,0
3.000 Z-024-751-203DN65 76,1

3 3.500 Z-024-751-203DN80 88,9
4 4.500 Z-040-751-203DN100 114,3

6.500 Z-060-751-203165,1
6 6.625 Z-060-751-203DN150 168,3
8 8.000 Z-080-751-203DN200 203,2
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

HOOFDSTUK I
• Initiële systeemopstart
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

INITIËLE SYSTEEMOPSTART

 WAARSCHUWING
• De Serie 751 natte alarmklep en toevoerbuizen moeten beschermd 

worden tegen vriestemperaturen en mechanische schade.

• Voor de juiste werking van alarmen in een nat systeem is het 
belangrijk om alle lucht uit het systeem te verwijderen. Hulpafvoeren 
kunnen nodig zijn om alle lucht uit het systeem te verwijderen.

• Alarmen en elektrische borden, die worden gecontroleerd door een 
alarmschakelaar op de stijgleiding, mogen niet onderbroken worden.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot onjuiste 
werking van de klep met fatale of ernstige persoonlijke letsels 
en beschadiging van eigendom als gevolg.

Stap 1:

Bevestig dat alle systeemafvoeren gesloten zijn en dat het systeem lekvrij is.

Stap 2:

Zorg dat de druk uit het systeem is genomen. De manometers moeten 
nul druk aangeven.

Stap 3:

Open de afsluiter voor systeemtest op afstand (testverbinding inspecteur) 
en alle hulpafvoeren.

Stap 4:

Sluit de kogelklep van de alarmleiding om te vermijden dat de alarmen 
geactiveerd worden als het systeem aan het vullen is.

Stap 5:

Open de hoofdafsluiter van de watervoorziening voorzichtig. Laat het 
systeem zich volledig vullen met water. Laat water uit de afsluiter voor 
systeemtest op afstand (aansluiting keuringsonderzoek) en de hulpafvoeren 
stromen tot alle achtergebleven lucht uit het systeem verwijderd is.

Stap 6:

Sluit de afsluiter voor systeemtest op afstand (testverbinding inspecteur) en 
alle hulpafvoeren. OPMERKING: De manometer van de systeemdruk moet 
gelijk zijn aan of groter zijn dan de manometer van de watertoevoerdruk.

Stap 7:

Open de hoofdafsluiter van de watervoorziening volledig.

 WAARSCHUWING
• De kogelklep van de alarmleiding (vergrendelbaar) moet open 

zijn om de alarmen te kunnen activeren.

Indien de kogelklep van de alarmleiding niet open is, kunnen de 
alarmen niet geactiveerd worden, wat kan leiden tot overlijden of 
ernstige persoonlijke letsels en schade aan eigendommen.

Stap 8:

Open de kogelklep van de alarmleiding (vergrendelbaar).

Stap 9:

Bevestig dat alle afsluiters in hun normale posities zijn (raadpleeg de 
onderstaande tabel).

Standaardtrim

Klep Normale positie
Kogelklep larmleiding (vergrendelbaar) Open

Kogelklep alarmleiding (vergrendelbaar) Gesloten

Hoofdafsluiter kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem Gesloten

Trim voor gebruik met overdrukpomp

Klep Normale positie
Isolatiekogelklep overdrukpomp Open
Drukschakelaar overdrukpomp 
isolatiekogelklep Open

Kogelklep alarmleiding (vergrendelbaar) Open

Kogelklep alarmleiding (vergrendelbaar) Gesloten

Hoofdafsluiter kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem Gesloten

Stap 10:

Informeer de plaatselijke bevoegde autoriteit, de alarmmonitorsystemen 
op afstand en iedereen in het betrokken gebied dat het systeem in 
dienst is gesteld.

KENNISGEVING
• De werking van de overdrukpomp verloopt automatisch in reactie 

om een dalende druk.

Kogelklep 
Alarmleiding 

(Stappen 4 & 8)

Hoofdafsluiter kant 
watertoevoer 

(Stappen 5 & 7)
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HOOFDSTUK II
• Systeem heropstarten
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

SYSTEEM HEROPSTARTEN
Stap 1:

Sluit de hoofdafvoerafsluiter kant watertoevoer.

Stap 2:

Open de hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem. Zorg dat de druk 
uit het systeem is genomen.

Stap 3:

Sluit de hoofdafvoerafsluiter.

Stap 4:

Bevestig dat alle systeemafvoeren gesloten zijn en dat het systeem lekvrij is.

Stap 5:

Zorg dat de druk uit het systeem is genomen. De manometers moeten 
nul druk aangeven.

Stap 6:

Zorg dat de kogelklep van de alarmtest gesloten is.

Stap 7:

Volg de stappen 4 - 10 van het hoofdstuk “Initiële systeemopstart”.

Kogelklep 
Alarmtestleidin

g (Stap 6)

Hoofdafsluiter 
kant watertoevoer 

(Stap 1)

Hoofdafvoerafsluiter 
kant van het systeem 

(Stappen 2 & 3)
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

HOOFDSTUK III
• Vereisten voor inspectie/testen

 WAARSCHUWING
• De gebouweigenaar of zijn vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk om het 

brandbeveiligingssysteem in goede werkingsconditie te onderhouden.

• Om een correcte systeemwerking te verzekeren, raadpleegt u NFPA 25, FM 
gegevensbladen, of alle geldende lokale vereisten inzake testen van kleppen. De instantie 
met rechtsbevoegdheid kan deze testen op een meer frequente basis vereisen. Controleer 
deze vereisten door contact op te nemen met de overheid die rechtsbevoegdheid heeft in 
het betrokken gebied, en raadpleeg steeds de instructies in de installatie-, onderhouds- 
en testhandleiding voor bijkomende vereisten.

• De frequentie van de inspecties moet verhoogd worden bij aanwezigheid van besmette 
watervoorzieningen, corrosieve/brandwatervoorzieningen en corrosieve atmosferen.

Niet-naleving van deze instructies kan het niet werken van het systeem veroorzaken, wat kan 
leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en beschadiging van eigendom.
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

DAGELIJKSE/WEKELIJKSE INSPECTIE
Raadpleeg NFPA 25, FM Datasheets of eender welke geldende lokale 
voorschriften om de dagelijkse/wekelijkse inspecties uit te voeren. De 
instantie met rechtsbevoegdheid kan deze testen op een meer frequente 
basis vereisen. Verifieer deze vereisten door contact op te nemen met 
de instantie met rechtsbevoegdheid.

1. Controleer bij koude weersomstandigheden dagelijks of de 
temperatuur van het afzonderlijke gedeelte boven de 40 °F/4 °C ligt.

2. Controleer de afsluiter en trim voor mechanische schade en 
corrosie. Vervang alle beschadigde of verroeste onderdelen.

KENNISGEVING
• Als de alarmklep met een lagedrukalarm is uitgerust, kunnen 

maandelijkse inspecties voldoende zijn. Neem voor specifieke 
vereisten contact op met de lokale instantie met rechtsbevoegdheid.

MAANDELIJKSE INSPECTIE
Raadpleeg NFPA 25, FM Datasheets of eender welke geldende lokale 
voorschriften om de maandelijkse inspecties uit te voeren. De instantie 
met rechtsbevoegdheid kan deze testen op een meer frequente basis 
vereisen. Verifieer deze vereisten door contact op te nemen met de 
instantie met rechtsbevoegdheid.

1. Noteer de systeemluchtdruk en de watertoevoerdruk. Zorg dat de 
druk van de watertoevoer binnen het bereik valt van de normale 
druk in het gebied. Een aanzienlijk verlies van de druk van de 
watertoevoer kan wijzen op een tegenstrijdige conditie van de 
watertoevoer. Afwijkingen van de normale drukwaarden moeten 
gecontroleerd worden.

2. Controleer de afsluiter en trim voor mechanische schade en 
corrosie. Vervang alle beschadigde of verroeste onderdelen.

3. Bevestig dat de afsluiter en trim zich bevinden in een gebied 
dat niet is blootgesteld aan vriestemperaturen.

Afvoerbegrenzing 
Alarmleiding

4. Als de alarmklep geïnstalleerd wordt in een variabel druksysteem, 
bevestig dan dat er geen permanent lek is in de afvoerbegrenzing 
van de alarmleiding. OPMERKING: Het is normaal dat de 
afvoerbegrenzing van de alarmleiding tussentijds lekt door drukstoten 
die de klep omhoog tillen en water in de tussenkamer laten.

5. Bevestig dat alle afsluiters in hun normale posities zijn (raadpleeg 
de onderstaande tabel).

Standaardtrim

Klep Normale positie
Kogelklep Alarmleiding (vergrendelbaar) Open

Kogelklep Alarmleiding (vergrendelbaar) Gesloten

Hoofdcontroleklep kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem Gesloten

Trim voor gebruik met overdrukpomp

Klep Normale positie
Isolatiekogelklep Overdrukpomp Open
Drukschakelaar Overdrukpomp 
Isolatiekogelklep Open

Kogelklep Alarmleiding (vergrendelbaar) Open

Kogelklep Alarmleiding (vergrendelbaar) Gesloten

Hoofdcontroleklep kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem Gesloten

JAARLIJKSE INSPECTIE
Raadpleeg NFPA 25, FM Datasheets of eender welke geldende lokale 
voorschriften om de jaarlijkse inspecties uit te voeren. De instantie 
met rechtsbevoegdheid kan deze testen op een meer frequente basis 
vereisen. Verifieer deze vereisten door contact op te nemen met de 
instantie met rechtsbevoegdheid.

1. Voer de vereiste hoofdafvoertest uit in overeenstemming met 
Hoofdstuk IV van deze handleiding.

2. Voer een interne inspectie van de alarmterugslagklep in 
overeenstemming met Hoofdstuk V van deze handleiding.
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

HOOFDSTUK IV
• Vereiste hoofdafvoertest

 WAARSCHUWING

• De gebouweigenaar of zijn vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk om het 
brandbeveiligingssysteem in goede werkingspositie te onderhouden.

• Om een correcte systeemwerking te verzekeren, raadpleegt u NFPA 25, FM 
gegevensbladen, of alle geldende lokale vereisten inzake testen van kleppen. De 
instantie met rechtsbevoegdheid kan deze testen op een meer frequente basis 
vereisen. Controleer deze vereisten door contact op te nemen met de overheid die 
rechtsbevoegdheid heeft in het betrokken gebied, en raadpleeg steeds de instructies 
in de installatie-, onderhouds- en testhandleiding voor bijkomende vereisten.

• De frequentie van de inspecties moet verhoogd worden bij aanwezigheid van besmette 
watervoorzieningen, corrosieve/brandwatervoorzieningen en corrosieve atmosferen.

• Activiteiten waarvoor de afsluiter buiten dienst moet gesteld worden, kunnen de 
voorziene brandbeveiliging vernietigen. Een brandweerdienst is sterk aanbevolen 
voor de getroffen gebieden.

• Verwittig de overheid die rechtsbevoegdheid heeft alvorens onderhoud  
uit te voeren aan het systeem of het te testen.

Niet-naleving van deze instructies kan het niet werken van het systeem veroorzaken, wat kan 
leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en beschadiging van eigendom.
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I-751-DUT / Serie 751 FireLock™ natte alarmklep / handleiding voor installatie, onderhoud en testen

VEREISTE HOOFDAFVOERTEST
Raadpleeg NFPA 25, FM Datasheets of eender welke geldende lokale 
voorschriften om de hoofdafvoertesten uit te voeren. De instantie met 
rechtsbevoegdheid kan deze testen op een meer frequente basis 
vereisen. Verifieer deze vereisten door contact op te nemen met 
de instantie met rechtsbevoegdheid.

1. Informeer de overheid die jurisdictie heeft, de 
alarmmonitorsystemen op afstand en iedereen in het betrokken 
gebied dat de hoofdafvoertest zal worden uitgevoerd.

2. Bevestig dat er voldoende afvoer beschikbaar is.

3. Registreer de watertoevoerdruk en systeemwaterdruk.

KENNISGEVING
• Sluit de kogelklep van de alarmleiding op dit punt om te vermijden 

dat de alarmen geactiveerd worden tijdens de hoofdafvoertest.

4. Sluit de kogelklep van de alarmleiding.

5. Open de hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem volledig. 
Registreer de watertoevoerdruk als residuele druk.

6. Sluit de hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem voorzichtig. 
Registreer de vastgestelde waterdruk na het sluiten van de 
hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem.

7. Vergelijk bovenstaande aflezing van de residuele druk met de 
aflezingen van de residuele druk in de vorige testen van de 
hoofdafvoer. Als de aflezingen van de residuele watertoevoer 
afwijkingen vertonen, herstel dan de waterdruk kant water toevoer.

 WAARSCHUWING
• De kogelklep van de alarmleiding (vergrendelbaar) moet open 

zijn om de alarmen te kunnen activeren.

Indien de kogelklep van de alarmleiding niet open is, kunnen de 
alarmen niet geactiveerd worden, wat kan leiden tot overlijden of 
ernstige persoonlijke letsels en schade aan eigendommen.

8. Sluit de kogelklep van de alarmleiding.

9. Bevestig dat alle afsluiters in hun normale posities zijn 
(raadpleeg de onderstaande tabel).

Standaardtrim

Klep Normale positie
Kogelklep Alarmleiding (vergrendelbaar) Open

Kogelklep Alarmleiding (vergrendelbaar) Gesloten

Hoofdcontroleklep kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem Gesloten

Trim voor gebruik met overdrukpomp

Klep Normale positie
Isolatiekogelklep Overdrukpomp Open
Drukschakelaar Overdrukpomp 
Isolatiekogelklep Open

Kogelklep Alarmleiding (vergrendelbaar) Open

Kogelklep Alarmleiding (vergrendelbaar) Gesloten

Hoofdcontroleklep kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem Gesloten

10. Verwittig de overheid die rechtsbevoegdheid heeft, de 
alarmmonitorsystemen op afstand en deze in het betrokken gebied 
dat de afsluiter opnieuw in dienst gesteld is. Bezorg, indien nodig, 
de testresultaten aan de overheid die rechtsbevoegdheid heeft.

Kogelklep 
Alarmleiding 

(Stappen 4 & 8)

Hoofdafvoerafsluiter 
kant van het systeem 

(Stappen 5 & 6)
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HOOFDSTUK V
• Vereiste interne inspectie

 WAARSCHUWING

• Het buizensysteem moet drukvrij en leeg gemaakt worden voor u probeert om de 
afdekplaat van de afsluiter te verwijderen.

• De gebouweigenaar of zijn vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk om het 
brandbeveiligingssysteem in goede werkingspositie te onderhouden.

• Om een correcte systeemwerking te verzekeren, raadpleegt u NFPA 25, FM 
gegevensbladen, of alle geldende lokale vereisten inzake testen van kleppen. 
De instantie met rechtsbevoegdheid kan deze testen op een meer frequente basis 
vereisen. Controleer deze vereisten door contact op te nemen met de overheid die 
rechtsbevoegdheid heeft in het betrokken gebied, en raadpleeg steeds de instructies 
in de installatie-, onderhouds- en testhandleiding voor bijkomende vereisten.

• De frequentie van de inspecties moet verhoogd worden bij aanwezigheid van besmette 
watervoorzieningen, corrosieve/brandwatervoorzieningen en corrosieve atmosferen.

• Activiteiten waarvoor de afsluiter buiten dienst moet gesteld worden, kunnen de 
voorziene brandbeveiliging vernietigen. Een brandweerdienst is sterk aanbevolen 
voor de getroffen gebieden.

• Verwittig de overheid die rechtsbevoegdheid heeft alvorens onderhoud uit te voeren 
aan het systeem of het te testen.

Niet-naleving van deze instructies kan het niet werken van het systeem veroorzaken, 
wat kan leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en beschadiging 
van eigendom.
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VEREISTE INTERNE INSPECTIE
Raadpleeg NFPA 25, FM Datasheets of eender welke geldende lokale 
voorschriften om de interne inspecties uit te voeren. De instantie met 
rechtsbevoegdheid kan deze testen op een meer frequente basis 
vereisen. Verifieer deze vereisten door contact op te nemen met de 
instantie met rechtsbevoegdheid.

1. Informeer de overheid die rechtsbevoegdheid heeft, de 
alarmmonitorsystemen op afstand en iedereen in het betrokken 
gebied dat het systeem buiten dienst gesteld wordt.

2. Sluit de hoofdcontroleklep kant watertoevoer om het systeem 
buiten dienst te stellen.

3. Het openen van de hoofdafvoerafsluiter kant van het systeem 
zal ertoe leiden dat het systeem volledig afvoert. 

   OPMERKING: Indien het systeem gewerkt heeft, open de afsluiter 
voor de systeemtest op afstand (testverbinding inspecteur) en alle 
hulpafvoerafsluiters.

 WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat de afsluiter volledig drukvrij en leeg is alvorens 

de bouten van de afdekplaat te verwijderen.

Niet-naleving van deze instructie kan leiden tot fatale of ernstige 
persoonlijke verwondingen en materiële schade.

4. Nadat alle druk uit het systeem is gelaten, draai langzaam de 
bouten van de dekplaat los. OPMERKING: Verwijder GEEN 
bouten uit de dekplaten totdat alle bouten zijn losgedraaid.

5. Verwijder alle bouten van de afdekplaten, alsook de afdekplaat 
en afdekplaatpakking.

 OPGELET
• GEBRUIK GEEN oplosmiddelen of schurende stoffen op of nabij 

de zittingsring van het kleplichaam.

Niet-naleving van deze instructie kan het afdichten van de klep, 
wat kan leiden tot lekkage van de afsluiter.

6. Draai de klep uit het lichaam van de afsluiter. Inspecteer de 
klepafdichting en borgring. Veeg alle verontreiniging, vuil en 
minerale afzetting weg. Maak de gaten schoon die in de ringzitting 
van het lichaam van de afsluiter zijn gestoken. GEBRUIK GEEN 
OPLOSMIDDELEN OF SCHUURMIDDELEN.

7. Inspecteer de klep op vrij bewegen en op fysieke schade. Vervang 
beschadigde of versleten delen door het volgen van de toepasbare 
instructies in Hoofdstuk VI.

8. Herinstalleer de dekplaat met behulp van het hoofdstuk 
"Installeren van de dekplaatpakking en de dekplaat".

9. Neem het systeem terug in dienst volgens het deel 
“Systeem heropstarten”.
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HOOFDSTUK VI
•  De klepafdichting verwijderen 

en vervangen (alle maten) 
•  De klepunit verwijderen 

en vervangen (alle maten)
•  De afdekplaatdichting en de 

afdekplaat installeren

 WAARSCHUWING

• Verwittig de overheid die rechtsbevoegdheid heeft alvorens onderhoud uit te voeren 
aan het systeem of het te testen.

• Het buizensysteem moet drukvrij en leeg gemaakt worden voor u probeert om de 
afdekplaat van de afsluiter te verwijderen.

• De gebouweigenaar of zijn vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk om het 
brandbeveiligingssysteem in goede werkingspositie te onderhouden.

• Om te zorgen voor een juiste systeembediening moeten de afsluiters gekeurd worden 
overeenkomstig de huidige NFPA25-vereisten of overeenkomstig de voorschriften 
van de lokale overheid die rechtsbevoegdheid heeft (afhankelijk welke strenger zijn). 
Raadpleeg steeds de instructies in deze handleiding voor bijkomende inspectie- en 
testvoorschriften.

• De frequentie van de inspecties moet verhoogd worden bij aanwezigheid van besmette 
watervoorzieningen, corrosieve/brandwatervoorzieningen en corrosieve atmosferen.

• Activiteiten waarvoor de afsluiter buiten dienst moet gesteld worden, kunnen de 
voorziene brandbeveiliging vernietigen. Een brandweerdienst is sterk aanbevolen 
voor de getroffen gebieden.

Niet-naleving van deze instructies kan het niet werken van het systeem veroorzaken, wat kan 
leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en beschadiging van eigendom.

KENNISGEVING
Serie 751 natte alarmkleppen voor de maten 4 – 6-inch/ 
DN100 – DN150 en 165,1-mm:

• indien u naar dit hoofdstuk verwijst voor een afsluiter die vóór 
september 2018 werd geproduceerd, scan dan de QR-code links 
om toegang te krijgen tot de I-30 Instructies voor vervanging van 
klepafdichting/klepunit. De I-30 bevat bijkomende instructies voor 
een klepafdichting “C” stevig ontwerp voor de bovenstaande maten.
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DE KLEPAFDICHTING VERWIJDEREN 
EN VERVANGEN (ALLE MATEN)
1. Voer stappen 1-6 uit van het hoofdstuk “Vereiste interne inspectie”.

2. Verwijder de afdichtingsmontagebout/boutafdichting uit de klepdichting.

3. Verwijder de borgring van de dichting. Bewaar de borgring van de 
dichting voor latere installatie.

 OPGELET
• VERWIJDER de afdichtingsring NIET uit de klepdichting vanuit 

de binnenste opening.

Niet-naleving van deze instructie kan de afdichtingsring beschadigen, wat 
kan leiden tot onjuiste dichting van de afsluiter en lekkage aan de klep.

4. Duw de rand van de oude afdichtingsmoer uit de binnenkant 
van de klepafdichting zoals boven afgebeeld.

5. Verwijder de oude afdichtingsmoer en voer af.

6. Wrik de oude klepafdichting uit de klepper. Controleer voor 
de maten 1 1/2 – 3-inch/DN40 – DN80 en 8-inch/DN200 of 
de dichtingsring verwijderd is met de klepafdichting. Verwijder 
de oude klepafdichting en vervang deze dan door een nieuwe 
klepdichting die door Victaulic wordt geleverd. Ga verder naar stap 
6a voor de maten 1 1/2 – 3-inch/DN40 – DN80 en 8-inch/DN200 
of naar stap 7 voor alle andere maten.

6a. VOOR DE MATEN 1 1/2 – 3-INCH/DN40 – DN80 EN 8-INCH/
DN200: Controleer of de dichtingsring correct in de klepafdichting 
is geïnstalleerd, zoals hierboven getoond. De kleinere diameter 
van de dichtingsring moet naar het dichtingsoppervlak van de 
klepdichting zijn gericht. Ga verder naar stap 7.
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7. Controleer of de afdichtingsring onder de dichtingslip van de pakking zit.

 OPGELET
• GEBRUIK GEEN oplosmiddelen of schurende stoffen op of nabij 

de zittingsring van het kleplichaam.

• Gebruik enkel de door Victaulic geleverde vervangingsonderdelen.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot onjuiste werking 
van de klep, wat beschadiging van eigendom kan veroorzaken.

8. Verwijder al het vuil van de klep. Inspecteer de afsluiter op schade 
die de afdichtingscapaciteiten van de nieuwe klepafdichting kan 
aantasten. Maak de gaten schoon die in de zittingsring van het 
kleplichaam zijn gestoken. GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN 
OF SCHUURMIDDELEN. Als de klep moet worden vervangen, 
neemt u contact op met Victaulic en volgt u de stappen in het 
Hoofdstuk “De klepmontage verwijderen en vervangen”.

9. Installeer de klepafdichting voorzichtig in de klep. 
VOOR DE MATEN 1 1/2 – 3-INCH/DN40 – DN80 EN 8-INCH/
DN200 : Zorg dat de dichtingsring volledig in de afsluiter klemt.

10. Plaats de borgring van de dichting (vlakke zijde omlaag) op de 
afdichtingsmoer van de klepafdichting, zoals hierboven getoond.

11. Plaats de montagebout/boutpakking door de borgring en klep. Draai 
de afdichtingsbout/boutpakking aan volgens het aandraaimoment in 
onderstaande tabel om de juiste afdichting te waarborgen.

VEREISTE AANDRAAIMOMENTEN VOOR KLEPMONTAGEBOUT 
VOOR DE MATEN 1 1/2 – 3-INCH/DN40 – DN80 EN 8-INCH/DN200

Afmeting

Vereist 
aandraaimoment in 

inch-lbs/N•m
Nominaal inch

DN

Feitelijke 
buitendiameter

inch
mm

1 1/2 1.900 40
DN40 48,3 5

2 2.375 40
DN50 60,3 5
2 1/2 2.875 90

73,0 10
3.000 90

DN65 76,1 10
3 3.500 90

DN80 88,9 10
8 8.000 160

DN200 203,2 18

VEREISTE AANDRAAIMOMENTEN VOOR KLEPMONTAGEBOUT 
VOOR DE MATEN  4 – 6-INCH/DN100 – DN150

Afmeting

Vereist 
aandraaimoment 

inch-lbs/N•m
Nominaal inch

DN

Feitelijke 
buitendiameter

inch
mm

4 4.500 75
DN100 114,3 8

6.500 75
165,1 8

6 6.625 75
DN150 168,3 8

12. Vervang de afdekplaat met behulp van het hoofdstuk 
"Installeren van de dekplaatpakking en de dekplaat".

13. Neem het systeem terug in dienst volgens het deel 
“Systeem heropstarten”.
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VERWIJDEREN EN VERVANGEN VAN 
DE KLEPUNIT (ALLE MATEN)
1. Voer stappen 1 – 5 uit van het hoofdstuk “Vereiste 

interne inspectie”.

2. Verwijder de houderbussen van de klepas uit het kleplichaam.

3. Verwijder de klepas. OPMERKING: Als de as verwijderd wordt, zullen 
de twee afstandsplaatjes en de klepveer uit positie springen. Bewaar 
de afstandsplaatjes en de klepveer om deze weer terug te plaatsen.

4. Verwijder de klepunit uit de zittingsring van het kleplichaam. Maak de 
gaten schoon die in de zittingsring van het kleplichaam zijn gestoken. 
GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN OF SCHUURMIDDELEN.

 OPGELET
• GEBRUIK GEEN oplosmiddelen of schurende stoffen op of nabij 

de zittingsring van het kleplichaam.

• Gebruik enkel de door Victaulic geleverde vervangingsonderdelen.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot onjuiste werking 
van de klep, wat beschadiging van eigendom kan veroorzaken.

5. Plaats de nieuwe klepunit op de zittingsring van het lichaam van 
de afsluiter. Zorg dat de gaten in de kleparmen op één lijn zijn 
met de gaten in het lichaam van de afsluiter.

6. Start de klepas in het lichaam van de afsluiter en plaats een 
afstandsplaatje tussen de klep en het lichaam van de afsluiter, 
zoals hierboven afgebeeld.

7. Plaats de klepveer op de klepas. Zorg dat de lus van de klepveer 
naar de afsluiter is gericht, zoals hierboven afgebeeld.

8. Plaats het andere afstandsplaatje tussen de klep en het lichaam 
van de afsluiter. Steek de klepas verder door de kleparm en het 
lichaam van de afsluiter, zoals hierboven afgebeeld.
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9. Breng schroefdraadafdichting aan op de houderbussen van de 
klepas. Steek de klepas in het lichaam van de afsluiter en draai 
deze met de hand vast.

9a. Draai de houderplugs van de klepas vast tot er metaal-op-metaal 
contact is met het lichaam van de afsluiter.

9b. Controleer of de afsluiter vrij kan bewegen.

10. Vervang de afdekplaat met behulp van het hoofdstuk "Installeren 
van de afdekplaatdichting en de afdekplaat".

DE AFDEKPLAATDICHTING EN DE AFDEKPLAAT 
INSTALLEREN

 OPGELET
• Gebruik enkel de door Victaulic geleverde 

vervangingsonderdelen.

Niet-naleving van deze instructie kan leiden tot onjuiste werking 
van de klep, wat beschadiging van eigendom kan veroorzaken.

1. Zorg dat de dichting van de afdekplaat in goede staat verkeert. 
Als de klepdichting gescheurd of versleten is, vervang deze dan 
door een nieuwe klepafdichting die door Victaulic wordt geleverd.

2. Laat de openingen van de afdekplaatdichting overeenstemmen met 
de openingen in de afdekplaat.

3. Steek een afdekplaatbout in de afdekplaat en afdekplaatpakking 
om de uitlijning te vereenvoudigen.

 OPGELET
• DRAAI de afdekplaatbouten NIET te vast.

Niet-naleving van deze instructie kan schade veroorzaken  
aan de afdekplaatdichting, wat leidt tot lekkage van de klep.

4. Laat de afdekplaat/afdekplaatpakking overeenkomen met de klep. 
Zorg dat de armen van de klepveer in de geïnstalleerde positie zijn 
gedraaid. Draai alle bouten van de afdekplaat aan in de dekplaat/
lichaam van de afsluiter.

5. Pas een draaimoment toe voor alle afdekplaatbouten in een 
gelijkmatig kruispatroon. Zie de tabel “Vereiste draaimomenten 
voor afdekplaatbouten" voor de juiste aandraaimomenten. 
DRAAI de afdekplaatbouten NIET te vast.

VEREISTE DRAAIMOMENTEN VAN AFDEKPLAATBOUTEN

Afmeting

Vereist 
aandraaimoment 

inch-lbs/N•m
Nominaal inch

DN

Feitelijke 
buitendiameter 

inch
mm

1 1/2 1.900 30
DN40 48,3 41

2 2.375 30
DN50 60,3 41
2 1/2 2.875 60

73,0 81
3.000 60

DN65 76,1 81
3 3.500 60

DN80 88,9 81
4 4.500 100

DN100 114,3 136
6.500 115
165,1 156

6 6.625 115
DN150 168,3 156

8 8.000 100
DN200 203,2 136

6. Neem het systeem terug in dienst volgens het deel 
“Systeem heropstarten”.
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HOOFDSTUK VII
• Probleemoplossing

PROBLEEMOPLOSSING – SYSTEEM

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De manometer van de systeemwaterdruk schommelt volgens 
de toevoerdruk.

De terugslagklep in de bypassleiding is achterstevoren geïnstalleerd. Controleer de richting van de bypassterugslagklep. De pijl moet van 
de toevoerzijde naar de systeemzijde wijzen.

Er is vuil aanwezig in de bypassterugslagklep. Verwijder de dop met schroefdraad naar de terugslagklep en verwijder alle 
vuil.  Zorg ervoor dat de klep vrij kan bewegen.

Water lekt uit de tussenkamer. Er komt water langs de afdichting. Controleer de klepafdichting en ringpakking op fysieke schade. 
Controleer of er vuil aanwezig is in de klepafdichting en -zitting.
Zorg dat er geen vacuüm is in de alarmleiding. Indien er een vacuüm is in de 
alarmleiding, installeer de Serie 752V vertragingsventilatiekit of creëer een 
andere luchtonderbreking in de alarmleiding.

Er is een stroming merkbaar stroomafwaarts van de klep. Sluit elke stroming af die stroomafwaarts van de klep komt.

Er werd geen differentieel gecreëerd in de klep. Controleer of de bypassleiding juist geïnstalleerd is of dat de overdrukpomp 
(indien aanwezig) juist ingesteld is.

Het watermotoralarm gaat niet of slechts zwak. Er komt geen water in de atmosferische kamer. Controleer of de gaten in de zittingsring van het kleplichaam niet verstopt zijn.
Controleer of de opening van de tussenkamer naar de alarmleiding niet verstopt is.

Er kan water van de alarmleiding uit de afvoer van de alarmleiding of een 
andere afsluiter lekken.

Controleer of er terugslagkleppen zijn die de alarmleiding van elke klep in 
het systeem isoleren.

De verkeerde begrenzermaat is geïnstalleerd in de afvoer van de alarmleiding. Controleer of de juiste begrenzermaat is geïnstalleerd in de afvoer van de 
alarmleiding. Als niet de juiste begrenzermaat geïnstalleerd is, raadpleeg 
dan de trimtekening om de begrenzer te vervangen door een begrenzer met 
de juiste maat.
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