POPLASNA SPATNA KLAPKA SERIE 751 FIRELOCK™

(Poplasny ventil UL/FM a prevadzkova vybava s pretlakovym éerpadlom alebo bez neho)

Naskenuijte kdd QR na ziskanie pristupu k publikdcii Victaulic 30.01 a vyhladanie ¢asti Standardnej prevadzkovej vybavy.

TENTO NASTENNY NAVOD JE SPRIEVODCOM NA UVEDENIE SYSTEMU DO PREVADZKY A NA VYKONANIE

v

POZADOVANYCH HLAVNYCH VYPUSTACICH TESTOV.

PRED POKUSOM O UVEDENIE SYSTEMU DO PREVADZKY SI MUSIi SKUSENY, KVALIFIKOVANY MONTER PRECITAT
A POCHOPIT CELY OBSAH TOHTO NAVODU A VSTEKY VYSTRAHY.

UVODNE NASTAVENIE SYSTEMU

¢ Poplasna spatna klapka série 751 a privodné potrubie musia byt chranené pred teplotami mrazu a mechanickym poskodenim.

* Aby poplasna signalizacia fungovala spravne vo vlhkom systéme, je dolezité odstranit vSetok vzduch zo systému. Na uvolhenie vietkého zachyteného
vzduchu zo systému moézu byt potrebné pomocné odtoky.

® Poplasna signalizacia a elektrické panely, ktoré su ovladané poplasnym prietokovym spina¢om na stupacke, nesmu byt prerusené.
Nedodrzanie tychto pokynov by mohlo spdsobit nespravnu ¢innost ventilu a nasledné usmrtenie alebo vazne zranenie os6b a poskodenie majetku

Krok 1:

Overte, ¢i su vietky odtoky systému zatvorené a ¢i sa v systéme nevyskytuju uniky.

Krok 2:

Overte, ¢i bol systém zbaveny tlaku. Tlakomery by mali ukazovat nulovy tlak.

Krok 3:

Otvorte dialkovo ovladany testovaci ventil systému (kontrolné testovacie pripojenie ) a akékolvek pomocné odtoky.
Krok 4:

Zatvorte gulovy ventil poplasného vedenia, aby sa zabranilo spusteniu poplasnej signalizicie pocas plnenia systému.
Krok 5:

Pomaly otvorte hlavny riadiaci ventil privodu vody. Nechajte systém Uplne naplnit vodou. Nechajte prudit vodu z dialkovo ovlddaného testovacieho ventilu systému
(kontrolné testovacie pripojenie) a akychkolvek pomocnych odtokov, kym sa zo systému neodstrani vietok zachyteny vzduch.

Krok 6:

Zatvorte dialkovo ovladany testovaci ventil systému (kontrolné testovacie pripojenie ) a akékolvek pomocné odtoky. POZNAMKA: Systémovy tlakomer by mal byt rovnaky
alebo vacsi ako tlakomer privodu vody.

Krok 7:
Uplne otvorte hlavny riadiaci ventil privodu vody.

¢ Gulovy ventil poplasného vedenia (uzamykatelny) musi zostat v otvorenej polohe, aby sa mohla aktivovat poplasna signalizacia.

Ak nenechate gulovy ventil poplasného vedenia otvoreny, zabranite tym aktivacii poplasnej signalizacie, ¢o moze viest k usmrteniu alebo vaznemu
zraneniu osob a Skodam na majetku.

Krok 8:

Otvorte gulovy ventil poplasného vedenia (uzamykatelny).

Krok 9:

Overte, ¢i su vsetky ventily vo svojej normalnej prevadzkovej polohe (pozrite si nizsie uvedenu tabulku).

Krok 10:

Upovedomte orgén so sudnou pravomocou, poplasné sledovacie zariadenia dialkovych stanic a tych, ktorych su v prislusnej oblasti, Ze systém je v prevadzke.

POZNAMKA

® Prevadzka pretlakového cerpadla musi byt automaticka v zavislosti od klesajticeho tlaku.

NORMALNE PREVADZKOVE POLOHY VENTILOV NORMALNE PREVADZKOVE POLOHY VENTILOV

Standardna prevadzkova vybava Prevadzkova vybava pre pouzitie s pretlakovym ¢erpadlom

Normalna prevadzkova Normalna prevadzkova
Ventil poloha Ventil poloha
Gulovy ventil poplasného vedenia Otvoreny Odpojovacie gulové ventily Otvoreny
Gulovy ventil poplaného testovacieho vedenia Zatvoreny pre pretlakové cerpadio
Hlavny riadiaci ventil privodu vody Otvoreny Odpojovag gtflovy ventil tlakoveho spinaca Otvoreny
pretlakového cerpadla
Hlavny vypustaci ventil systému Zatvoreny — X - . -
Gulovy ventil poplasného vedenia Otvoreny
Gulovy ventil poplasného testovacieho vedenia Zatvoreny
Hlavny riadiaci ventil privodu vody Otvoreny
Hlavny vypustaci ventil systému Zatvoreny
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POZADOVANY TEST HLAVNEHO ODTOKU

Ak chcete vykonat testy hlavnej vypuste, pozrite si NFPA 25, harky s udajmi FM alebo akékolvek platné miestne poZiadavky. Organ so sidnou pravomocou v danej oblasti méZe vyZadovat,
aby sa tieto testy vykonavali Castejsie. Overte si tieto poZiadavky u orgdnu so sidnou prdvomocou v prislusnej oblasti.

1. Upovedomte orgdn so sudnou pravomocou, poplasné sledovacie zariadenia dialkovych stanic a tych, ktorych sa to tyka, Ze sa bude vykondvat test hlavného odtoku.
2. Overte, ¢i je k dispozicii dostatocnd odtokova kanalizacia.

3. Zaznamenajte si tlak privodu vody a tlak vody systému.

POZNAMKA

¢ V tomto bode zatvorte gulovy ventil poplasného vedenia, aby sa zabranilo aktivacii poplasnej signalizacie pocas testu hlavného odtoku.

Zatvorte gulovy ventil poplasného vedenia.
Uplne otvorte hlavny vypustaci ventil systému. Zaznamenajte si tlak privodu vody ako zvyskovy tlak.
Pomaly zatvorte hlavny vypustaci ventil systému. Zaznamenajte si tlak vody vytvoreny po zatvoreni hlavného vypustacieho ventilu systému.

N o »n oa

Porovnajte od¢itanu hodnotu zvyskového tlaku s od¢itanymi hodnotami zvyskového tlaku pri predchadzajucich testoch hlavného odtoku. Ak doslo k zhorseniu
odc¢itanej hodnoty zvyskového privodu vody, obnovte spravny tlak privodu vody.

® Gulovy ventil poplasného vedenia (uzamykatelny) musi zostat v otvorenej polohe, aby sa mohla aktivovat poplasna signalizacia.

Ak nenechate gulovy ventil poplasného vedenia otvoreny, zabranite tym aktivacii poplasnej signalizacie, ¢o moze viest k usmrteniu alebo vaZnemu zraneniu os6b a skodam
na majetku.

8. Otvorte gulovy ventil poplasného vedenia.
9. Overte, ¢i su vietky ventily vo svojej normalnej prevadzkovej polohe (pozrite si tabulku uvedenu viavo).

10. Upovedomte orgén so sudnou pravomocou, poplasné sledovacie zariadenia dialkovych stanic a tych, ktorych su v prislusnej oblasti, Ze ventil je spat v prevadzke.
Odovzdajte vysledky testu orgdnu so sidnou pravomocou, ak sa to vyZaduje.
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