751 SERISI FIRELOCK™ ALARM CEKVALF

(Asiri Basin¢c Pompasi iceren veya icermeyen UL/FM Alarm Vanasi ve Trim)

30.01 numaral Victaulic yayinina erigmek icin QR kodunu taratin ve standart trim boliimlerine bakin.

BU DUVAR CIZELGESI, SISTEMIN DEVREYE ALINMASI VE GEREKLi ANA DRENAJ TESTLERININ GERCEKLESTIRILMESI
ICiN BiR KILAVUZ NITELIGINDEDIR.

SiISTEM DEVREYE ALINMADAN ONCE DENEYiMLI VE EGITiMLI BIR MONTOR MUTLAKA BU MONTAJ, BAKIM VE TEST
KILAVUZUNUN TUM iCERIGINi VE TUM UYARI MESAJLARINI OKUMALI VE ANLADIGINDAN EMIiN OLMALIDIR.

ILK SISTEM KURULUMU

¢ 751 Serisi Alarm Cekvalf ve besleme borulari donma sicakliklarina ve mekanik hasara karsi korunmalidir.

¢ Alarmlarin bir yas sistemde dogru sekilde ¢alismasi icin sistemdeki havanin tamamen giderilmesi 6nemlidir. Sistemde kalan havanin tamaminin giderilmesi
icin yardimci drenajlar gerekli olabilir.

¢ Alarmlar ve elektrik panelleri (bir alarm akis anahtari veya kolon tarafindan kontrol edilir) kesilemez.

Bu talimatlara uyulmamasi durumunda vana dogru calismayabilir ve maddi hasar, ciddi yaralanmalar ve hatta 6liimlii kazalar meydana gelebilir.

Adim 1:
Sistemin tUm drenajlarinin kapatildigini ve sistemde kagak bulunmadigini dogrulayin.
Adim 2:
Sistemin basincinin bosaltildigini dogrulayin. Gostergeler sifir basincini gdstermelidir.
Adim 3:
Uzak sistem test vanasini (kontroldr test baglantisi) ve yardimci drenaj vanalarini agin.
Adim 4:

Sistem doldurulurken alarmlarin ¢alismasini dnlemek icin alarm hatti kliresel vanasini kapatin.
Adim 5:

Su besleme ana kontrol vanasini yavasca agin. Sistemin tamamen suyla dolmasini bekleyin. Sistemde kalan tim havayi tahliye etmek icin uzak sistem test vanasindan
(kontrolor test baglantisi) ve yardimci drenajlardan su gegirin.

Adim 6:

Uzak sistem test vanasini (kontrolor test baglantisi) ve yardimci drenaj vanalarini kapatin. NOT: Sistem basing gostergesi, su besleme basinci gdstergesine esit veya daha
yUksek olmalidir.

Adim 7:
Su besleme ana kontrol vanasini sonuna kadar agin.

¢ Alarm hatti kiiresel vanasi (kilitlenebilir), alarmlarin etkinlesebilmesi icin mutlaka acik konumda kalmalidir.

Alarm hatti kiiresel vanasinin acilmamasi, alarmlarin etkinlestirilmesini engeller ve neticesinde ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlarla sonu¢lanabilecek sistem
arizalarina neden olabilir.

Adim 8:

Alarm hatti kiresel vanasini (kilitlenebilir) agin.

Adim 9:

Tam vanalarin normal ¢alisma konumlarinda oldugunu kontrol edin (asagidaki tabloya bakin).

Adim 10:

Yetkili kurumu, uzak istasyon alarm takip personelini ve etkilenen bolgedeki yetkilileri sistemin devrede oldugu konusunda bilgilendirin.

DIKKAT

¢ Asiri basing pompasi, basing diismesine karsilik otomatik olarak calisir.

VANALAR iCiN NORMAL CALISMA KONUMLARI VANALAR iCiN NORMAL CALISMA KONUMLARI

Standart Trim Asiri Basing Pompasiyla Kullanim igin Trim
Normal Calisma Normal Calisma
Vana Konumu Vana Konumu
Alarm Hatti KUresel Vanasi Acik Asiri Basing Pompasi Izolasyon Kiiresel Vanalari Acik
Alarm Test Hatti Kiresel Vanasi Kapali Asin Basmg?ompaa Basing Anahtari Ackk
Su Besleme Ana Kontrol Vanasi Acik Izolasyon Kuresel Vanas|
Sistem Ana Drenaj Vanasi Kapall Alarm Hatti Kiiresel Vanas Acik
Alarm Test Hatti Kiresel Vanasi Kapall
Su Besleme Ana Kontrol Vanasi Acik
Sistem Ana Drenaj Vanasi Kapall
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Drenaj Vanasi

Su Besleme Ana
Kontrol Vanasi

Alarm Hatti
Kiiresel Vanasi

Alarm Test Hatti
Kliresel Vanasi

GEREKLi ANA DRENAJ TESTi

Ana drenaj testleri gerceklestirmek icin NFPA 25, FM Bilgi formlarina veya ilgili yonetmeliklere bakin. Ilgili alandaki yetkili kurum bu testlerin daha sik gerceklestirilmesini zorunlu tutuyor olabilir.
Etkilenen alandaki yetkili kurumla irtibata gecerek bu gereksinimleri dogrulayin.

1. Yetkili kurumu, uzak istasyon alarm takip personelini ve etkilenen bdlgedeki yetkilileri ana drenaj testinin gergeklestirilecegi konusunda bilgilendirin.
2. Yeterli drenajin mevcut oldugunu dogrulayin.

3. Su besleme basincini ve sistem su basincini kaydedin.

DiKKAT

® Ana drenaj testi sirasinda alarmlarin ¢calismasini 6nlemek i¢in bu noktadaki alarm hatti kiiresel vanasini kapatin.

4. Alarm hatti kiresel vanasini kapatin.
5. Sistemin ana drenaj vanasini sonuna kadar agin. Su besleme basincini artik basing olarak kaydedin.
6. Sistemin ana drenaj vanasini yavasca kapatin. Sistemin ana drenaj vanasini kapattiktan sonra sabitlenen su basincini kaydedin.

7. Okunan artik basing degerini dnceki ana drenaj testlerinde okunan artik basing degerleriyle karsilastirin. Okunan artik basing besleme degerinde bir bozulma varsa uygun
su besleme basincini ayarlayin.

e Alarm hatti kiiresel vanasi (kilitlenebilir), alarmlarin etkinlesebilmesi icin mutlaka a¢ik konumda kalmalidir.

Alarm hatti kiiresel vanasinin agilmamasi, alarmlarin etkinlestirilmesini engeller ve neticesinde ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlarla sonuclanabilecek sistem
arizalarina neden olabilir.

8. Alarm hatti kiresel vanasini agin.
9. Tum vanalarin normal ¢alisma konumlarinda oldugunu kontrol edin (sol taraftaki tabloya bakin).

10. Yetkili kurumu, uzak istasyon alarm takip personelini ve etkilenen bdlgedeki yetkilileri vananin tekrar devreye alindigi konusunda bilgilendirin. Gerekirse test sonuglarini yetkili kuruma bildirin.
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