ELEKTROMOS KIOLDAS 753-AS SOROZATU SZOLENOID SZELEPPEL

MEGJEGYZES: EZ A FALI ABRA UTMUTATOKENT SZOLGAL A RENDSZER UZEMBE HELYEZESEHEZ
ES A ViZARAM RIASZTAS TESZTHEZ.

TELJESKORU INFORMACIOERT MINDIG VEGYE FIGYELEMBE A SZERELESI, KARBANTARTASI
ES TESZTELESI KEZIKONYVET.

A RENDSZER UZEMBEHELYEZESE
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Nyissa ki a rendszer f6 leereszt6 szelepét (18. tétel). Nyugtdzza a rendszer Uritését.
Zarja el a rendszer f6 leeresztd szelepét (18. tétel).

Nyugtdzza, hogy az 6sszes leeresztd zérva van, és a rendszer szivargasmentes.
Nyugtdzza, hogy a rendszer nyomasmentes. A manomeéter nulla nyomast kell jelezzen.
Nyissa ki a membran toltévezetékének golydscsapjat (8. tétel).

Nyugtadzza, hogy a viz egyenletesen folyik az 6nleeresztébdl (13. tétel).

Zarja el a membran toltévezetékének golydscsapjat (8. tétel).

Nyugtdzza, hogy a szolenoid (20. tétel) zarva.

Nyugtazza, hogy a riasztoteszt golydscsapja (11. tétel) zarva.

. Nyissa ki a membran tdltévezetékének golydscsapjat (8. tétel). Hagyja, hogy a viz dtaramoljon

az Onleeresztd (13. tétel) csévon.

. Bizonyosodjon meg arrél, hogy nem dramlik viz a szolenoidon keresztdl (20. tétel).
. Nyissa meg a kézi tlizjelz&t (19. tétel), hogy a fennmaradd levegdt kifuvassa.

. Zarja be a kézi tlizjelz6t (19. tétel).

Huzza fel az 6nleeresztd attold karmantyujat (13. tétel) mig a csavar felhdzott allasba kerdl (,Fel”).
Ellendrizze le, hogy van-e nyomas a membran (12. tétel) toltévezetékének manométerén.

Amikor a membran toltévezetéke nyomas ala kerdlt, ideiglenesen zarja el a membran toltévezetékének
golydscsapjat (8. tétel). A membran toltévezetékének manométerét figyelve nyugtdzza, hogy a membran
toltévezeték tartja-e a nyomast (12. tétel).

. Hogyha a membran téltévezetékében a nyomas esik, a membrant ki kell cserélni és/vagy a membran

toltévezetékének szivargasait ki kell kiiszobolni.

Hogyha a membran toltévezetékének nyomasa nem esik, nyissa ki a membran toltévezetékének
golyodscsapjat (8. tétel), és hajtsa végre a kovetkezd Iépéseket.

Nyissa meg a vizelldtas f6 leeresztd szelepét (14. tétel).

Nyissa ki lassan a vizellatas f6 elzard szelepét (3. tétel), amig a viz egyenletesen folyik a vizellatas nyitott
f& leeresztd szelepén.

Zarja el a vizellatas f6 leeresztd szelepét (14. tétel), hogyha a viz egyenletes folyasa bekdvetkezett.

Nyugtdzza, hogy nincs szivargas a szelep kdzkamrajabdl. A riasztas-vezeték csopdgés-ellendrzéjénél
(7. tétel) nem szabad szivargas legyen.

Hogyha viz folyik a csopogés-ellendrzdbdl (7. tétel), zarja el a vizellatas f6 elzard szelepét (3. tétel),
és kezdje Ujra az 1. |épéstdl.

Nyissa ki teljesen a vizellatas 6 elzard szelepét (3. tétel).
Jegyezze fel a vizbetdplalds nyomasat.

Nyugtdzza, hogy az 6sszes csap/szelep a normalis mikodési helyzetben taldlhaté (Iasd a kovetkezd
hasdbban levd tablazatot).
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Vizellatastol

Tétel Leiras Tétel Leiras

1 769-es sorozatu FireLock NXT eldraszté-riasztészelep 1 A membran toltévezetéke nyomasanak manomeétere
(0 —300 psi/0 - 20,7 bar)

FireLock merev kuplung *
13 749-es sorozatl Onleeresztd

A vizellatés f6 elzaré szelepe *
14 | Avizellatéds f6 leereszté szelepe — dramlasi teszt

Cseppgy(jﬂ(’j csésze feddvel 15 Vizellaté-manomeéter (0 — 300 pS|/O - 20,7 bar)

Riaszté nyomaskapcsold * 16

2

3

4 Visszacsapd drénszelep
5

6 Leereszté csatlakozd készlet *
7

729-es sorozatu csopdgés-ellendrzd szelep 17 | Manométer-csap

Membran toltévezetékének golydscsapja

E (Alaphelyzetben nyitott) 18

A rendszer f6 leeresztd szelepe

9 3 az 1-ben szlré/visszacsapd/fojtd részegység 19 | 755-6s sorozatd kézi tiizjelz6

10 760-as sorozatl vizmotoros riasztd **

20 | 753-F sorozatu szolenoid szelep

11 Riasztas-teszt golyds szelep (Alaphelyzetben zart)

* Opcionalis/kulén vasérolhato - standard felszereltség, ha VOR egységet rendel
** Opcionalis/kilon vasarolhato

A CSAP/SZELEP NORMAL MUKODESI HELYZETE

Normal miikodési helyzet

Membran toltévezetékének golydscsapja Nyitva
Riasztés-teszt golydscsap Zarva
A vizellatas f6 elzard szelepe Nyitva
A vizellatas 6 leeresztd szelepe Zarva
A rendszer f6 leeresztd szelepe Zarva

ViZARAM RIASZTAS-TESZT

A vizédram-riasztds tesztjét a helyi illetékes hatdsag altal eldirt gyakorisdggal végezze. Ellendrizze ezeket
az szabalyozasokat, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot az érintett terlleten illetékes hatésaggal.

1.

A teszt elvégzésérdl értesitse az illetékes hatdsagot, a kilsé allomas riasztas-ellendrzé egységét
és azokat, akik az érintett terUleten tartdzkodnak.

Nyissa ki teljesen a vizellatas f6 leeresztd szelepét (14. tétel) annak érdekében, hogy kioblitse
a vizellatas minden szennyezddését.

Zarja el a vizellatas f6 leeresztd szelepét (14. tétel).

Nyissa ki a riasztas-teszt golydscsapjat (11. tétel). Nyugtazza, hogy a mechanikus és elektromos
riasztas aktivalva van, és a kulsé kijelzd dllomas, ha van ilyen, riasztojelzést észlel.

Az 6sszes riasztas megfelelé mUkodésének ellendrzése utan zarja el a riasztas-teszt golydscsapjat
(1. tétel).

Nyomija be a csopogés-ellendrzé csapjat (7. tétel) annak érdekében, hogy leellendrizze,
hogy van-e nyomas a riasztas-vezetékben.

Fllendrizze le, hogy az dsszes riasztas megszUnt, a riasztas-vezeték megfeleléen le van eresztve,

és hogy a kulsé allomas riasztasa torlésre kerdlt.

Nyugtdzza, hogy nincs szivargas a szelep kdzkamrajabol. A riasztés-vezeték csopogés-ellendrzdjenél
(7. tétel) nem szabad szivargas legyen.

Ertesitse az illetékes hatdsagot, a kiilsé allomas riasztas-ellendrzé eqységét, és azokat,
akik az érintett terlleten tartézkodnak, hogy a szelep ismét mUkodésben van.

10. Ha szUkséges, bocsassa az illetékes hatosag rendelkezésére a teszt eredményeit.
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