DENNA VAGGTAVLA ANVANDS SOM GUIDE FOR ATT SATTA SYSTEMET | DRIFT OCH FOR ATT UTFORA
LARMTESTER.

EN ERFAREN OCH UTBILDAD INSTALLATOR SKA STUDERA OCH FORSTA ALLT | INSTALLATIONS-,
UNDERHALLS- OCH PROVNINGSHANDBOKEN OCH ALLA VARNINGSMEDDELANDEN INNAN SYSTEMET
TAS | DRIFT.

INITIAL SYSTEMINSTALLNING

OBS!

* Kontrollera att en godkand styrpanel &r installerad sa att systemet fungerar korrekt innan du fortsatter med
den initiala systeminstallningen.

Steg 1:
Kontrollera att alla systemdraneringar ar stdngda och att systemet ar lackagefritt.

Steg 2:
Bekrafta att trycket i systemet har avlastats. Manometrarna ska ange noll tryck.

Steg 3:
Kontrollera att larmtestkulventilen (artikel 10b) pa luftningsgrenroret (artikel 10) ar stangd.

Steg 4:
Oppna laddningsledningens kulventil (artikel 10a) pa Iuftningsgrenroret (artikel 10). L&t vatten fldda genom det automatiska
draneringsroret.

Steg 5:
Kontrollera att magnetventilen (artikel 7) ar stédngd (spanningslos).

Steg 6:
Kontrollera att det inte strémmar vatten genom magnetventilen (artikel 7).

Steg 7:

Oppna den manuella aktiveringsstationens (artikel 8) ventil sé att eventuell kvarvarande luft slapps ut och stang sedan ventilen.
Kontrollera att laddningsledningstrycket (artikel 9) &r lika med matningstrycket och kontrollera att den automatiska draneringen
stalls in genom att dra den automatiska draneringshylsan (artikel 10c) uppat pa luftningsgrenroret (artikel 10).

Steg 8:
Oppna vattentillfdrselns huvuddréneringsventil (artikel 5).

Steg 9:
Oppna l&ngsamt vattentillfdrselns huvudreglerventil (artikel 3) tills vattenflodet fran vattentillfdrselns dppna huvuddraneringsventil
(artikel 5) ar konstant.

Steg 10:
Stang vattentillférselns huvuddraneringsventil (artikel 5) nar vattenflddet ér konstant.

Steg 11:
Oppna vattentillfdrseins huvudreglerventil (artikel 3) helt.

Steg 12:
Kontrollera att alla ventiler ar i sina normala driftlagen (se tabellen nedan).

NORMALA DRIFTLAGEN FOR VENTILER

Ventil Normalt driftlage Ventil Normalt driftlage
Huvudreglerventil, vattentillforsel Oppen Larmtestkulventil for luftningsgrenroret Stangd
Huvuddraneringsventil, vattentillforsel Stangd Kulventil, larmledningsévervakning Oppen
Huvuddréneringsventil, system Stangd Avstangningsventil, vattenmotorlarm Oppen
Laddningsledningskulventil for luftningsgrenroret Oppen
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Graskuggade omraden anger komponenter som medféljer nér

VQR-enheten bestalls.

Orangeskuggade omraden anger komponenter som ar tillvalsut-

rustning.

VATTENFLODESLARMTEST

Artikel Beskrivning Artikel Beskrivning Artikel Beskrivning
1 Serie 769N FireLock NXT-man&vrerad ventil 8 Serie 755 manuell aktiveringsstation 11a Droppkrankolv
2 FireLock stum koppling 9 Laddningsledningens tryckmanometer/ 19 Vattenmatningstryckmanometer/
3 Huvudreglerventil vattentiliforsel manometerventilenhet manometerventilenhet
7 Droppskal 10 Luftningsgrenror 13 Serie 760 vattenmotorlarmenhet
s Vattentilforselns huvuddraneringsventl — flsdestest 10a Kulventil, laddningsledning 13a Avstdngningsventil, vattenmotorlarm
- . 10b Kulventil, larmtestledning 14 Larmtryckbrytare
6 Huvuddraneringsventil, system - _ —— — — _
7 24VDC, normalt stangd magnetventil 10c Hylsa for automatisk dranering 15 Gransldgesbrytarenhet, larmledningsovervakning
11 Larmgrenrdrsenhet 15a Kulventil, larmledningsévervakning

Prova larmet for vattenflodet i de intervaller som kravs enligt svenska regler. Svenska myndigheter kan kréva tatare provningar. Kontrollera kraven

genom att kontakta behorig myndighet.

1. Meddela behorig myndighet, fjarrévervakningsstationer och bertrda i omradet att vattenflodeslarmet kommer att testas.
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Stang vattentillférselns huvuddraneringsventil (artikel b).

flarrdvervakningsstationerna, i férekommande fall, mottar en larmsignal.
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Kontrollera att droppkulventilen pa larmgrenroret (artikel 11) inte lacker vatten eller luft.
Overldmna testresultaten till behérig myndighet om det krévs.

Oppna vattentillfdrselns huvuddréneringsventil (artikel 5) helt for att spola ut féroreningar ur vattenférsérjningen.

Oppna larmtestkulventilen (artikel 10b) pa Iuftningsgrenréret (artikel 10). Kontrollera att mekaniska och elektriska larm &r aktiverade och att

Stang larmtestkulventilen (artikel 10b) pa luftningsgrenroret (artikel 10) efter att ha kontrollerat att alla larm fungerar korrekt.
Tryck in droppkulventilen (artikel 11a) pa larmgrenroret (artikel 11) for att kontrollera att det inte finns ndgot tryck i larmledningen.
Kontrollera att alla larm slutat ljuda, att larmledningen dréanerades ordentligt och att fjarrévervakningsstationerna nollstalldes.
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