DENNA VAGGTAVLA ANVANDS SOM GUIDE FOR ATT SATTA SYSTEMET | DRIFT OCH FOR ATT UTFORA
LARMTESTER.

EN ERFAREN OCH UTBILDAD INSTALLATOR SKA STUDERA OCH FORSTA ALLT | INSTALLATIONS-,
UNDERHALLS- OCH PROVNINGSHANDBOKEN OCH ALLA VARNINGSMEDDELANDEN INNAN HAN
ELLER HON TAR SYSTEMET | DRIFT.

STARTINSTALLNINGAR

OBS!

Kontrollera att foljande steg utforts innan systemet stélls in férsta gangen:
e Kontrollera att systemets luftmatningsledningar ar anslutna till den plats som anges pa ritningen.
¢ Kontrollera att en godkéand styrpanel &r installerad sa att systemet fungerar korrekt.

FOLJANDE ANVISNINGAR GALLER MAGNETVENTILER SOM AR STANGDA (INAKTIVERADE). ATERSTALL KONTROLLPANELEN
INNAN DU FORSOKER SATTA SYSTEMET | DRIFT OM MAGNETVENTILERNA AR OPPNA (AKTIVERADE).

Steg 1:

Kontrollera att alla systemdraneringar ar stdngda och att systemet ar lackagefritt.

Steg 2:

Bekrafta att trycket i systemet har avlastats. Manometrarna ska ange noll tryck.

Steg 2a: Kontrollera att isoleringskulventilen (artikel 8b) ar stdngd om en serie 746-LPA torrérsaccelerator (artikel 8) ar installerad.
Steg 2b: Om en serie 746-LPA torrérsaccelerator ar installerad (artikel 8), 6ppna kulventilen ¥ varv (artikel 8a).

Steg 3:

Kontrollera att larmtestkulventilen (artikel 18b) pa luftningsgrenroret (artikel 18) ar stangd.

Steg 4:

Ladda systemet med luft genom att satta pa kompressorn eller genom att 6ppna den snabbfyllande kulventilen (artikel 23b) pa Victaulic
luftmatningstrimenhet (AMTA - artikel 23). Ladda systemet till minst 13 psi/90 kPa/0,9 bar.

Steg 5:

Nar systemet nér ca 10 psi/69 kPa/0,7 psi och ingen mer fukt avges fran den automatiska avluftningen, dra upp den automatiska
avluftningshylsan (artikel 13a) pa serie 776 lagtrycksstyrdon (artikel 13). ANMARKNING: Den automatiska aviuftningsskruven ska

tata och stanna i instéllt lage ("UP”).

Steg 6:

Nar systemlufttrycket &r upprattat, stdng den snabbfyllande kulventilen (artikel 23b) pa AMTA (artikel 23).

Steg 7: )

Oppna den ldngsamtfyllande kulventilen (artikel 23a) p& AMTA (artikel 23). ANMARKNING: Om den langsamtfyllande kulventilen (artikel 23a)
inte lAmnas 6ppen kan systemtrycket falla, vilket resulterar i att ventilen arbetar i hdndelse av en systemlécka.

Steg 8:

Oppna laddningsledningens kulventil (artikel 18a) pa luftningsgrenroret (artikel 18) . Lat vatten floda genom det automatiska draneringsroret.
Steg 9:

Oppna den manuella utldsningsventilen (artikel 16) sa att eventuell kvarvarande luft sldpps ut och sténg sedan ventilen. Kontrollera

att laddningsledningstrycket (artikel 12) ar lika med matningstrycket och att den automatiska dréaneringen stélls in genom att dra upp
den automatiska draneringshylsan (artikel 18c) pa luftningsgrenroret (artikel 15). Kontrollera att inget vatten tappas ur fran serie 776
lagtrycksstyrdon (artikel 13) eller magnetmandverdonen (artikel 15).

Steg 9a: Om en serie 746-LPA torrorsaccelerator (artikel 8) &r installerad, stdng kulventilen Y4 varv (artikel 8a).

Steg 9b: Om en serie 746-LPA torrérsaccelerator (artikel 8) ar installerad, ¢ppna isoleringskulventilen (artikel 8b). Detta stéller in acceleratorn.

Steg 10:
Oppna vattentillférselns huvuddraneringsventil (art. 5).

Steg 11:
Oppna langsamt vattentillférselns huvudreglerventil (art. 3) tills vattenflddet frén vattentillférselns dppna huvuddréneringsventil &r konstant.

Steg 12:
Stang vattentillférselns huvuddraneringsventil (art. 5) nar vattenfldédet ar konstant.

Steg 13:
Oppna vattentillforselns huvudreglerventil (art. 3) helt.

Steg 14:
Kontrollera att alla ventiler &r i sina normala driftldgen (se tabellen nedan).

NORMALA DRIFTLAGEN FOR VENTILER

Luftmatning

Ta bort pluggen och placera
manometern pa annan plats
nér tillvalet serie 746-LPA

. torrdrsaccelerator
installeras.

Graskuggade omraden anger komponenter
som medlevereras nar VQR-enheten bestills.

Orange omraden anger komponenter
som dr tillvalsutrustning.

Normalt Normalt

Ventil driftlage Ventil driftlage
Huvudreglerventil, vattentillforsel Oppen Langsamtfyllande kulventil for Victaulic AMTA (om tillampligt) Oppen
Huvuddrdneringsventil, vattentillforsel Stangd Snabbfyllande kulventil for Victaulic AMTA (om tillampligt) Sténgd
Huvuddrdneringsventil, system Stangd Isoleringskulventil for serie 746-LPA torrérsaccelerator (om tillampligt) Oppen
Laddledningskulventil for luftningsgrenroret Oppen ‘(/gr\r/]atri\l/lsé?%/&;g?)ingskuIventil for serie 746-LPA torrdrsaccelerator Sténgd
Larmtestventil for luftningsgrenroret Stangd Kulventil, larmledningsévervakning Oppen
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NODVANDIGT VATTENFLODESLARMTEST

Artikel Beteckning Artikel Beteckning Artikel Beteckning

1 Serie 769N FireLock NXT-mané&vrerad ventil 10 Modul med luftspdrrande magnetventil 18b Kulventil, larmtestledning

2 FireLock stum koppling 11 AutoConvert luftmanometer/manometerventilenhet 18c Hylsa for automatisk dranering

3 Huvudreglerventil, vattentillforsel 12 AutoConvert forinstalld pressostat 19 Larmpressostat

4 Droppskal 13 Serie 776 lagtrycksstyrdon 20 Larmsamlingsror

5 Vattentillforselns huvuddréneringsventil — flodestest 133 Aoutomatisk luftningshylsa for serie 776 20a Droppkrankolv

6 Systemmanometer/manometerventilenhet lagtrycksstyrdon 21 Vattenmatningsmanometer/manometerventilenhet
7 Huvuddraneringsventil, system 14 Laddledningsmanometer/manometerventilenhet 22 Grénslagesbrytarenhet, larmledningsévervakning
8 Serie 746-LPA torrérsaccelerator 15 24 VDG, normalt stangd magnetventil 22a Kulventil, larmledningsévervakning

8a Serie 746-LPA torrdrsaccelerator v varv kulventil 16 Serie 755 manuell aktiveringsstation 23 Victaulic luftmatningstrimenhet (AMTA)

8b Serie 746-LPA torrérsaccelerator isoleringskulventil 17 Serie 760 vattendriven larmklocka 23a L&ngsamtfyllande kulventil p& Victaulic AMTA

9 Luftévervakningspressostat 18 Luftningssamlingsror 23b | Snabbfyllande kulventil p& Victaulic AMTA

18a Kulventil, laddningsledning

Se NFPA 25, FM datablad eller lokala gallande bestammelser for utférandet av vattenflddets larmtester. Svenska myndigheter kan krava tatare provningar.

Kontrollera kraven genom att kontakta behérig myndighet.

1. Meddela behorig myndighet, fjarrstyrda larmenheter och berérda i omradet att vattenfldédets larmtest kommer att utforas.

WD

Oppna vattentillférselns huvuddréaneringsventil (art. 5) helt for att spola ut féroreningar ur vattenférsérjningen.
Stang vattentillférselns huvuddréaneringsventil (art. 5).
Oppna larmtestkulventilen (artikel 18b) pa luftningsgrenréret (artikel 18). Kontrollera att mekaniska och elektriska larm &r aktiverade och att

fjarrévervakningsstationerna, i forekommande fall, mottar en larmsignal.

© oo NOOO

Stang larmtestkulventilen (artikel 18b) péa luftningsgrenroret (artikel 18) efter att ha kontrollerat att alla larm fungerar korrekt.

Tryck in droppkrankolven (artikel 20a) pa larmgrenroret (artikel 20) for att kontrollera att det inte finns nagot tryck i larmledningen.
Kontrollera att alla larm slutat ljuda, att larmledningen drédnerades ordentligt och att fjarrstyrda larmenheter nollstalldes.
Kontrollera att droppkrankolven pa larmgrenroret (artikel 20) inte lacker vatten eller luft.
Lamna om sa kravs testresultaten till behorig myndighet.

\_/ct.auluc®




