ANMARKNING: DENNA VAGGTAVLA ANVANDS SOM GUIDE FOR ATT SATTA SYSTEMET
| DRIFT OCH FOR ATT UTFORA LARMTESTER.

LAS ALLTID INSTALLATIONS-, UNDERHALLS- OCH TESTHANDBOKEN FOR FULLSTANDIG
INFORMATION.

SATTA SYSTEMET | DRIFT

Oppna systemets huvuddréaneringsventil (art. 21). Bekréafta att systemet draneras.
Stang systemets huvuddraneringsventil (art. 21).

Kontrollera att alla systemdréneringar ar stdngda och att systemet ar lackagefritt.
Bekréfta att trycket i systemet har minskats. Manometrarna ska ange noll tryck.

Oppna kulventilen f6r membran-laddningsledningen (art. 8).
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Kontrollera att vattnet rinner i en jamn strom fran autodréneringen (art. 13). Dra INTE upp autodraneringens hylsa
(art. 13).

7. Se till att inget vatten flyter genom magnetventilen (art. 14) efter 6ppningen av kulventilen for den trycksatta
ledningen med membran (art. 8).

Stéang kulventilen for membran-laddningsledningen (art. 8).
Kontrollera att larmtestledningens kulventil (art. 11) &r stéangd.

10. Ladda systemet med luft genom att sla pa kompressorn eller genom att 6ppna kulventilen for snabb pafylining
pa det valfria tillbehoret for luftunderhall (AMTA).

e Det minimala lufttrycket for elektrisk utldsning serie 769 FireLock NXT Preaction-ventiler ska vara 13 psi/0,9 bar.
Det maximala lufttrycket ska vara 18 psi/1,2 bar.

11. Bekréfta att systemet laddas med hjalp av systemets manometer. Om manometern inte visar en dkning
av Iufttrycket finns det en lacka eller en 6ppning i ledningen. Reparera lackor eller dppningar och starta
om installationsprocedurerna.

12. Nar systemlufttrycket har bildats; stang kulventilen for snabb pafylining pa det valfria tillbehoret AMTA.

13. Oppna den langsamt fyllande kulventilen p& det valfria tillbehéret AMTA. ANMARKNING: Underl&tenhet
att lamna den ldngsamt fyllande kulventilen dppen kan tilldta systemtrycket att falla, vilket kan resultera
i ventilarbete i handelse av en systemlacka.

14. Kontrollera att magnetventilen (art. 14) ar stangd.

15. Oppna kulventilen fér membran-laddningsledningen (art. 8). Tillat att vatten flodar genom autodraneringsroret
(art. 13).

16. Oppna den manuella aktiveringsstationen (art. 22).
17. Stang den manuella aktiveringsstationen (art. 22).

18. Dra upp autodraneringens hylsa (art.13) tills skruven &r i instélld ("UP”) position. Kontrollera att det finns ett tryck
pa manometern till laddningsledningen med membran (art. 12).

19. Nér laddningsledningen med membran trycksatts, stang tillfalligt kulventilen for laddningsledningen med membran
(art. 8). Bekrafta att laddningsledningen med membran bibehalls trycksatt genom att kontrollera manometern
for laddningsledningen med membran (art. 12).

20. Om trycket i membranladdningsledningen faller, maste membranet bytas ut och/eller eventuella lackor
i membranladdningsledningen atgardas.

21. Om trycket i membranladdningsledningen inte faller, dppna kulventilen fér membran-laddningsledningen (art. 8)
igen och ga vidare till nasta steg.

22. Observera systemets lufttryck under ett dygn for att bekréafta att systemet ar helt. Om det finns skador
i lufttrycksystemet, stk och korrigera alla lackor.

23. Oppna vattentillfdrselns huvuddraneringsventil (art. 17).

24. Oppna langsamt vattentillforselns huvudreglerventil (art. 3) tills vattenflodet frén vattentillférselns dppna
huvuddraneringsventil ar konstant.

25. Stang vattentillférselns huvuddraneringsventil (art. 17) nar vattenflddet ar konstant.

26. Kontrollera att lackage fran mellanventilkammaren inte forekommer. Droppbackventilen (art. 7) i larmledningen
far inte lacka vatten eller luft.

27. Om vatten rinner fran droppbackventilen (art. 7), stéang vattentillférselns huvudreglerventil (art. 3) och borja
om igen fran steg 1.

28. Oppna vattentillférselns huvudreglerventil (art. 3) helt.
29. Anteckna systemtrycken.

30. Kontrollera att alla ventiler &r i sina normala arbetslagen (se tabellen i nasta kolumn).
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Artikel Beteckning Artikel Beteckning

1 Serie 769 FireLock NXT Preaction-ventil 13 Serie 749 Automatisk dranering
2 FireLock stum koppling * 14 Serie 753-E magnetventil
3 Huvudreglerventil, vattentillforsel * 15 Luftévervakningspressostat ***
4 Klaffbackventil, drénering 16 Systemets manometer (0 — 80 psi/0 — 5,5 bar)
5 Droppkopp med lock 17 Huvuddraneringsventil, vattentillforsel - flodestest
6 Larmpressostat * 18 Vattentilloppsmanometer (0 — 300 psi/0 — 20,7 bar)
7 Serie 729 backventil 19 Draneringssats *
8 Kulventil, Idsning av klaff med vattentryck 20 Manometerventil
(normalt dppen) . '
21 Huvuddraneringsventil, system
9 3-i-1 filter-/backventils-/reduceri het
I er-/backventils-/reduceringsenhe 22 Serie 755 manuell aktiveringsstation
10 Serie 760 vattendriven larmklocka **
ene vattendriven farmiocka 23 Serie 748 kulbackventil
11 Kulventil, larmtestledning (normalt stdngd)
- Manometer for laddledning med membran
(0 -300 psi/0 - 20,7 bar)

*Tilloehor/Séljs separat - dr standard vid bestalining av VOR-enhet

**Tillbehor/Saljs separat

*** Artikelnr 15 ar ett tillbehor/séljs separat — medféljer som standard vid bestallning av VQR-enhet, for enkel sparrad elektrisk utldsningstrim.
*** Artikelnr. 15 &r standard for dubbel sparrad elektrisk (elektrisk-pneumatisk/elektrisk) utldsningstrim.

NORMALT ARBETSLAGEN FOR VENTILER

Ventil Normalt arbetsldage

Membran-Laddledning-Kulventil Oppen
Kulventil, larmtestledning Stangd
Huvudreglerventil, vattentillforsel Oppen
Huvuddraneringsventil, vattentillforsel Stangd
Huvuddraneringsventil, system Stangd
Langsamt fyllande kulventil for Victaulic AMTA (om tilldmpligt) Oppen
Snabbt fyllande kulventil for Victaulic AMTA (om tilldmpligt) Sténgd

ANMARKNING: Det minimala lufttrycket for dubbel sparrad elektrisk (elektrisk-pneumatisk/elektrisk) utlésning serie 769 FireLock NXT Preaction-ventiler
ska vara 13 psi/0,9 bar. Det maximala lufttrycket ska vara 18 psi/1,2 bar.

VATTENFLODESLARMTEST

Utfor larmtestet for vattenflodet i de intervaller som kravs av lokala behoriga myndigheter. Kontrollera kraven genom
att kontakta behorig myndighet i motsvarande omrade.

1.  Meddela behorig myndighet, fiarrstyrda larmenheter och berérda att vattenflodeslarmtestet kommer att utféras.
Oppna vattentillférselns huvuddraneringsventil (art. 17) helt for att spola ut fororeningar ur vattenforsoriningen.

Stang vattentillforselns huvuddréaneringsventil (art. 17).
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Oppna larmledningens kulventil (art. 11). Kontrollera att mekaniska och elektriska larm &r aktiverade
och att fjrrévervakningsstationerna, i forekommande fall, mottar en larmsignal.

Stang larmtestledningens kulventil (art. 11) nar alla larm konstaterats fungera korrekt.
Tryck in kolven pa droppbackventilen (art. 7) for att sékerstélla att det inte finns nagot tryck i larmledningen.

Kontrollera att alla larm slutat ljuda, att larmledningen drénerades ordentligt och att fjarrstyrda larmenheter nollstélldes.
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Kontrollera att lackage fran mellanventilkammaren inte forekommer. Droppbackventilen (art. 7) i larmledningen
far inte lacka vatten eller Iuft.

9. Meddela behdrig myndighet, fjarrstyrda larmenheter och dem i det berérda omradet att systemet ar tillbaka i drift.

10. Ladmna om séa kravs testresultaten till behdrig myndighet.
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