
 AVERTISMENT

 

•	 �Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a încerca să instalați produsele pentru 
țevi Victaulic.

•	 Depresurizați și goliți sistemul de țevi înainte de a încerca să montați, să demontați sau 
să reglați produsele pentru țevi Victaulic.

•	 La montare, purtați ochelari, cască și încălțăminte de protecție.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca leziuni corporale grave și/sau pagube 
materiale.
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IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Mai jos sunt prezentate definițiile care identifică diverse grade 
de pericol. La vederea acestui simbol, aveți grijă, deoarece există 
posibilitatea de vătămare corporală. Citiți cu atenție și însușiți-vă 
complet mesajul care urmează.

 AVERTISMENT

•	 �Folosirea cuvântului „AVERTISMENT” indică prezența 
unor riscuri sau proceduri periculoase care pot provoca 
moartea sau vătămări corporale grave în cazul nerespectării 
instrucțiunilor și măsurilor de protecție recomandate.

 ATENȚIE
•	 Folosirea cuvântului „ATENȚIE” indică riscuri sau proceduri 

periculoase potențiale care pot provoca vătămări corporale 
și deteriorarea produsului sau pagube materiale în cazul 
nerespectării instrucțiunilor și măsurilor de protecție 
recomandate.

NOTIFICARE

•	 Utilizarea cuvântului „NOTIFICARE” indică instrucțiuni speciale 
care sunt importante, dar care nu se referă la pericole.
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LISTA DE PIESE PENTRU COLOANA DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE PERETE

Element Descriere Element Descriere

1 Roată de manevră 9 Corp țintă

2 Șurub cu cap inel pentru roata 
de manevră 10 Fereastră cu garnitură

3 Corp 11 Cuplaj tijă de funcționare

4 Plăci țintă (deschise și închise) 12 Știft spintecat pentru tija 
de funcționare

5 Inel de siguranță 13 Tijă de funcționare

6 Șaibă 14 Suport de funcționare

7 Șurub 15 Dop

8 Piuliță

DISTANȚA MAXIMĂ DE LA ROBINETUL DE INTRARE CU TIJĂ NRS LA 
SUPRAFAȚA PERETELUI EXTERIOR CU TIJĂ DE FUNCȚIONAR DE LUNGIME 
STANDARD (DIMENSIUNE MAXIMĂ „W”)

Dimensiune exprimată în 
inchi/mm robinet de intrare 

cu tijă NRS Victaulic
„W” max.
inchi/mm

Dimensiune exprimată 
în inchi/mm robinet de 

intrare cu tijă NRS Victaulic
„W” max.
inchi/mm

2 1/2 33.0 6 41.3
73,0 838 168,3 1,048

3 36.9 8 44.7
88,9 936 219,1 1,135

4 37.3 10 48.6
114,3 948 273,0 1,235

165,1 mm 41.3 12 52.1
1,048 323,9 1,324

NOTE:
Coloanele de manevră cu indicator pe perete seria 773 sunt destinate utilizării 
exclusiv cu robineți de intrare cu tijă NRS prevăzuți cu piulițe pătrate AWWA 
de 2 inchi/51 mm.
Figurile prezentate reprezintă un montaj tipic pe perete din beton cu robineți 
de intrare cu tijă NRS seria 772F și 772H Victaulic (vânduți separat).
Coloana de manevră cu indicator pe perete este furnizată standard cu o tijă 
operațională pătrată de 36 inchi/914 mm lungime,1 inch/25 mm (cuplajul pentru 
tija operațională este inclus). 
Dimensiunile prezentate mai sus se aplică pentru această lungime standard a tijei 
operaționale. Se pot obține și distanțe mai mari.  Contactați Victaulic pentru detalii.
Baza este dimensionată astfel încât să preia o țeavă din oțel IPS de 4 inchi/114,3 mm, 
cu o adâncime de până la 3/4 inch/19 mm.
* Dimensiunile „W” se aplică exclusiv coloanelor de manevră cu indicator pe perete 
seria 773 Victaulic montate pe robineți de intrare cu tijă NRS Victaulic. Aceste 
dimensiuni pot varia dacă este utilizat un robinet de intrare cu tijă NRS al unui 
alt producător.
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GRAFICELE DE MONTAJ - COLOANĂ DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE PERETE SERIA 773
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Imaginile sunt disproporționate pentru claritate
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GRAFICELE DE MONTAJ – COLOANĂ DE MANEVRĂ 
CU INDICATOR PE VERTICALĂ SERIA 774
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LISTA DE PIESE PENTRU COLOANA DE MANEVRĂ CU INDICATOR 
PE VERTICALĂ

Element Descriere Element Descriere

1 Dop 9 Cuplaj tijă de funcționare

2 Inel de siguranță 10 Secțiunea cu flanșă a corpului inferior

3 Șurub 11 Corp superior

4 Piuliță 12 Tijă de funcționare

5 Corp țintă 13 Suport de funcționare

6 Fereastră cu garnitură 14 Plăci țintă (deschise și închise)

7 Șuruburi pentru corpul superior 15 Cheie operațională

8 Știft spintecat pentru tija de 
funcționare 16 Corp fereastră

DESCHIS
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15

INFORMAȚII DESPRE DIMENSIUNI

Dimensiune exprimată 
în inchi/mm robinet 
de intrare cu tijă NRS 

Victaulic

Dimensiuni - inchi/milimetri

„C”
Min.

„C”
Max.

Adâncime min.  
de îngropare „W”

Adâncime max. 
de îngropare „W”*

2 1/2 21.65 61.42 31.23 71.00
73,0 550 1,560 793 1,803

3 21.65 61.42 32.57 72.34
88,9 550 1,560 827 1,837

4 21.65 61.42 33.94 73.71
114,3 550 1,560 862 1,872

165,1 mm
21.65 61.42 36.78 76.55
550 1,560 934 1,944

6 21.65 61.42 36.78 76.55
168,3 550 1,560 934 1,944

8 21.65 61.42 40.48 80.25
219,1 550 1,560 1,028 2,038

10 21.65 61.42 44.38 84.15
273,0 550 1,560 1,127 2,137

12 21.65 61.42 48.04 87.81
323,9 550 1,560 1,220 2,230

NOTE:
Coloanele de manevră cu indicator pe verticală seria 774 sunt destinate 
utilizării exclusiv cu robineți de intrare cu tijă NRS prevăzuți cu piulițe pătrate 
AWWA de 2 inchi/51 mm.
Figurile prezentate reprezintă un montaj tipic cu robineți de intrare cu tijă  
NRS seria 772F și 772H Victaulic (vânduți separat).
Coloana de manevră cu indicator pe verticală este furnizată cu o tijă operațională 
pătrată de 72 inchi/1,829 mm lungime, 1 inch/25 mm (cuplajul pentru tija 
operațională este inclus). Compania Victaulic nu furnizează șuruburile de montaj 
pentru coloane montante.
Atunci când sunt montați la o coloană de manevră cu indicator pe verticală 
seria 774, robineții de intrare cu tijă NRS seria 772F și 772H trebuie să fie prevăzuți 
cu o plăcuță de montaj (set vândut separat).
* Dimensiunile privind adâncimea de îngropare „W” se aplică exclusiv coloanelor 
de manevră cu indicator pe verticală seria 774 Victaulic montate pe robineți de 
intrare cu tijă NRS Victaulic. Aceste dimensiuni pot varia dacă este utilizat un robinet 
de intrare cu tijă NRS al unui alt producător.

Imaginile sunt disproporționate pentru claritate
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INFORMAȚII IMPORTANTE

GREUTĂȚI APROXIMATIVE ALE COLOANEI DE MANEVRĂ CU INDICATOR*

Greutate

lbs./kg

Coloană de manevră cu indicator 
pe perete seria 773

128
58

Coloană de manevră cu indicator 
pe verticală seria 774

163
74

* Greutățile includ tija de funcționare și cuplajul tijei de funcționare.

DIMENSIUNI APROXIMATIVE ALE ROBINETULUI DE INTRARE 
CU TIJĂ NRS VICTAULIC DE LA LINIA MEDIANĂ LA PARTEA 
SUPERIOARĂ A PIULIȚEI OPERAȚIONALE*

Dimensiune a robinetului
Linia mediană a robinetului la partea 

superioară a piuliței operaționale

Mărime nominală în inchi/mm reali inchi/mm

2 1/2 11.58
73,0 298

76,1 mm 11.58
298

3 12.92
88,9 328

4 14.29
114,3 363

165,1 mm 17.13
453

6 17.13
168,3 453

8 20.83
219,1 529

10 24.73
273,0 628

12 28.39
323,9 721

* Aceste dimensiuni se aplică exclusiv robineților de intrare cu tijă NRS 
Victaulic și pot varia dacă este utilizat un robinet de intrare cu tijă NRS 
al unui alt producător.

NUMĂRUL APROXIMATIV DE ROTIRI PENTRU DESCHIDEREA 
COMPLETĂ SAU ÎNCHIDEREA COMPLETĂ A ROBINETULUI 
DE INTRARE CU TIJĂ NRS VICTAULIC*

Dimensiune a robinetului Nr. aproximativ de rotiri

Mărime nominală în inchi/mm reali (± o jumătate de rotire)

2 1/2 9
73,0

76,1 mm 9

3 1088,9

4 13114,3

165,1 mm 16

6 16168,3
8

17219,1
10

21273,0
12

26323,9

* Aceste valori se aplică exclusiv robineților de intrare cu tijă NRS Victaulic și pot 
varia dacă este utilizat un robinet de intrare cu tijă NRS al unui alt producător.

I-773/774-RUM_4

Coloană de manevră cu indicator pe perete și coloană 
de manevră cu indicator pe verticală
COLOANĂ DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE PERETE SERIA 773 ȘI COLOANĂ DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE VERTICALĂ SERIA 774

I-773/774-RUMMANUAL DE MONTARE, REGLARE ȘI ÎNTREȚINERE

www.victaulic.com
VICTAULIC ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ ÎNREGISTRATĂ A VICTAULIC COMPANY. © 2012 VICTAULIC COMPANY. TOATE DREPTURILE REZERVATE. IMPRIMAT ÎN SUA.

REV_D



CAPITOLUL I - MONTAREA, REGLAREA 
ȘI ÎNTREȚINEREA COLOANEI DE MANEVRĂ 
CU INDICATOR PE PERETE SERIA 773

I-773/774-RUM_5

Coloană de manevră cu indicator pe perete și coloană 
de manevră cu indicator pe verticală
COLOANĂ DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE PERETE SERIA 773 ȘI COLOANĂ DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE VERTICALĂ SERIA 774

I-773/774-RUMMANUAL DE MONTARE, REGLARE ȘI ÎNTREȚINERE

www.victaulic.com
VICTAULIC ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ ÎNREGISTRATĂ A VICTAULIC COMPANY. © 2012 VICTAULIC COMPANY. TOATE DREPTURILE REZERVATE. IMPRIMAT ÎN SUA.

REV_D



REGLAJE ALE PLĂCII ȚINTĂ PENTRU DESCHIDEREA 
ȘI ÎNCHIDEREA COLOANEI DE MANEVRĂ CU 
INDICATOR PE PERETE SERIA 773 PENTRU 
UTILIZARE ÎMPREUNĂ CU ROBINEȚII DE INTRARE 
CU TIJĂ NRS VICTAULIC
Înainte de a continua cu instalarea coloanelor de manevră cu indicator pe 
perete seria 773, trebuie efectuate reglajele de deschidere și închidere, în 
funcție de dimensiunea robinetului de intrare cu tijă NRS Victaulic utilizat.

1.	 Demontați cele două șuruburi/piulițe din dop.

2.	 Demontați ansamblul suportului de funcționare din corp. NOTĂ: 
Mențineți demontat ansamblul suportului de funcționare din corp, 
până ce nu vi se solicită contrariul în secțiunea „Montarea coloanelor 
de manevră cu indicator pe perete seria 773”.

3.	 Slăbiți piulițele de pe fiecare plăcuță țintă „ÎNCHIS”. NU demontați 
piulițele.

4.	 Mutați fiecare plăcuță țintă „ÎNCHIS” la 3/8 inch/9,5 mm de pe partea 
inferioară a corpului țintă, astfel cum este prezentat mai jos. Asigurați-
vă că ambele plăcuțe țintă „ÎNCHIS” sunt poziționate uniform pe 
ambele părți ale corpului țintă.

5.	 Strângeți piulițele de pe fiecare plăcuță țintă „ÎNCHIS”. NU strângeți 
excesiv piulițele.
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6.	 Folosind graficul de mai jos, determinați distanța dintre plăcuțele 
țintă „DESCHIS” și „ÎNCHIS”. NOTĂ: Această valoare este determinată 
de dimensiunea robinetului de intrare cu tijă NRS Victaulic.

DISTANȚA DINTRE PARTEA INFERIOARĂ A PLĂCUȚEI „DESCHIS” 
ȘI PARTEA SUPERIOARĂ A PLĂCUȚEI „ÎNCHIS”

Dimensiune robinet de intrare 
cu tijă NRS Victaulic

Distanța dintre plăcuțele țintă 
„DESCHIS” și „ÎNCHIS”*

Inchi nominali/mm reali inchi/mm

2 1/2 0
73,0 0

76,1 mm
0
0

3 1/8
88,9 3

4 1/2
114,3 13

165,1 mm
7/8
22

6 7/8
168,3 22

8 1
219,1 25

10 1 1/2
273,0 38

12 2 1/8
323,9 54

* Aceste dimensiuni se aplică exclusiv coloanelor de manevră cu indicator 
pe perete seria 773 folosite cu robineți de intrare cu tijă NRS Victaulic 
și pot varia dacă se folosește un robinet de intrare cu tijă NRS al unui alt 
producător. NOTĂ: Aceste distanțe sunt aproximative și trebuie să fie 
verificate după montarea coloanei de manevră cu indicator pe perete 
cu robinetul de intrare cu tijă NRS.

7.	 Slăbiți piulițele de pe fiecare plăcuță țintă „DESCHIS”. NU demontați 
piulițele.

8.	 Măsurați distanța, stabilită la pasul 6, dintre partea inferioară a 
plăcuțelor țintă „DESCHIS” și partea superioară a plăcuțelor țintă 
„ÎNCHIS”. Mutați plăcuțele țintă „DESCHIS” slăbite, dacă este necesar, 
pentru a ajunge la valoarea adecvată. Asigurați-vă că ambele plăcuțe 
țintă „DESCHIS” slăbite sunt poziționate uniform pe ambele părți ale 
corpului țintă.

DE EXEMPLU: dacă coloana de manevră cu indicator pe perete este folosită 
cu un robinet de intrare cu tijă NRS Victaulic de 4 inchi/114,3 mm, distanța 
dintre partea inferioară a plăcuțelor țintă „DESCHIS” și partea superioară 
a plăcuțelor țintă „ÎNCHIS” trebuie să fie de 1/2 inchi/13 mm.

9.	 Strângeți piulițele de pe fiecare plăcuță țintă „DESCHIS”. NU strângeți 
excesiv piulițele.
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10.	 Rotiți suportul de funcționare până obțineți un spațiu de 5 1/4 inchi/133 mm 
între suprafața interioară a dopului și linia mediană a plăcuțelor țintă 
„DESCHIS”, astfel cum este prezentat mai sus. NOTĂ: Acesta va fi necesar 
atunci când ansamblul suportului de funcționare va fi montat din nou 
în corp.

MONTAREA COLOANELOR DE MANEVRĂ 
CU INDICATOR PE PERETE SERIA 773

NOTIFICARE
•	 Instrucțiunile din prezentul capitol trebuie efectuate DUPĂ instalarea 

robinetului de intrare cu tijă NRS Victaulic în sistemul de țevi.

•	 Asigurați-vă că plăcuțele țintă sunt reglate conform instrucțiunilor 
din capitolul „Reglaje ale plăcii țintă pentru deschiderea și închiderea 
coloanei de manevră cu indicator pe perete seria 773 pentru utilizare 
împreună cu robineții de intrare cu tijă NRS Victaulic”.

1.	 DESCHIDEȚI COMPLET ROBINETUL DE INTRARE CU TIJĂ NRS 
VICTAULIC ÎNAINTE DE A CONTINUA CU PAȘII URMĂTORI.

10 ¾ inchi/
273 mm

2.	 Folosind un vârf de burghiu de 3/4 inch, faceți patru găuri în perete. Faceți 
aceste găuri pe un cerc de șuruburi de 10 3/4 inchi/273 mm (pe linia 
mediană), astfel cum este prezentat mai sus.

3.	 Montați corpul pe perete folosind patru șuruburi sau o tijă filetată 
de 1/2 inchi NOTĂ: Asigurați-vă că dopul de pe partea laterală a coloanei 
de manevră cu indicator pe perete este orientată în sus, astfel cum este 
prezentat în fotografia următoare.

Dopul pentru montarea ulterioară a comutatorului 
de monitorizare trebuie să �e orientat în sus

4.	 Poziționați tija de funcționare în corp, amplasând cuplajul tijei de 
funcționare peste piulița operațională pătrată a robinetului. Asigurați-
vă că respectivul cuplaj prinde complet piulița operațională pătrată 
a robinetului.

 ATENȚIE
•	 Asigurați-vă că respectivul cuplaj al tijei de funcționare a coloanei 

de manevră cu indicator prinde complet piulița operațională 
pătrată a robinetului.

Nerespectarea acestei instrucțiuni va cauza funcționarea 
necorespunzătoare a robinetului, rezultând o indicație falsă de 
„DESCHIS” sau „ÎNCHIS”.

5.	 Marcați tija de funcționare acolo unde se află la același nivel cu partea 
superioară a corpului, astfel cum este prezentat mai sus. NOTĂ: Această 
valoare este esențială pentru prinderea corespunzătoare a suportului 
de funcționare din pasul 6 de pe pagina următoare.

5a.	 Tăiați tija de funcționare la marcaj. NOTĂ: Dacă tija de funcționare 
este demontată din corp pentru a o tăia la lungimea corespunzătoare, 
asigurați-vă că, la remontarea acesteia, cuplajul tijei de funcționare prinde 
complet piulița operațională pătrată a robinetului.
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6.	 Montați din nou ansamblul suportului de funcționare în corp, aliniind 
suportul de funcționare peste tija de funcționare. NOTĂ: Plăcuțele țintă 
„DESCHIS” trebuie să apară prin fereastra din corp, deoarece robinetul de 
intrare cu tijă NRS Victaulic se află în poziția deschis. Pentru instrucțiuni, 
consultați pasul 10 din secțiunea „Reglaje ale plăcii țintă pentru deschiderea 
și închiderea coloanei de manevră cu indicator pe perete seria 773 pentru 
utilizare împreună cu robineții de intrare cu tijă NRS Victaulic”.

7.	 Montați din nou și strângeți cele două șuruburi/piulițe, astfel cum este 
prezentat mai sus.

8.	 Rotiți roata de manevră pentru a verifica funcționarea corespunzătoare a 
robinetului și a coloanei de manevră. Asigurați-vă că plăcuța țintă „DESCHIS” 
este complet vizibilă în fereastră atunci când robinetul este în poziția 
complet deschis. Asigurați-vă că plăcuța țintă „ÎNCHIS” este complet vizibilă 
în fereastră atunci când robinetul este în poziția complet închis.

MONTAREA COMUTATORULUI DE MONITORIZARE PE 
COLOANELE DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE PERETE 
SERIA 773

Coloanele de manevră cu indicator pe perete seria 773 Victaulic sunt de tipul 
marcaj ascendent.

Pe coloana de manevră cu indicator pe perete poate fi instalat un comutator 
de monitorizare. Pentru informații complete, consultați instrucțiunile de montare 
livrate împreună cu comutatorul de monitorizare. Pentru coloanele de manevră cu 
indicator pe perete, comutatorul de monitorizare TREBUIE să fie instalat pe partea 
superioară a coloanei de manevră, astfel cum este indicat în imaginea de mai sus.

ÎNTREȚINEREA COLOANELOR DE MANEVRĂ 
CU INDICATOR PE PERETE SERIA 773
Lubrifiați roata de manevră, după cum este necesar, adăugând câteva picături de 
ulei între roata de manevră și partea superioară a dopului coloanei de manevră 
cu indicator.

I-773/774-RUM_9

Coloană de manevră cu indicator pe perete și coloană 
de manevră cu indicator pe verticală
COLOANĂ DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE PERETE SERIA 773 ȘI COLOANĂ DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE VERTICALĂ SERIA 774

I-773/774-RUMMANUAL DE MONTARE, REGLARE ȘI ÎNTREȚINERE

www.victaulic.com
VICTAULIC ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ ÎNREGISTRATĂ A VICTAULIC COMPANY. © 2012 VICTAULIC COMPANY. TOATE DREPTURILE REZERVATE. IMPRIMAT ÎN SUA.

REV_D



I-773/774-RUM_10 REV_D



CAPITOLUL II
•	 �Instrucțiuni de instalare a plăcuței de montaj pentru 

robineții de intrare cu tijă NRS de 2 1/2 – 3 inchi/73,0 – 88,9 mm
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INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PLĂCUȚEI 
DE MONTAJ PENTRU ROBINEȚII DE INTRARE 
CU TIJĂ NRS DE 2 1/2 – 3 INCHI/73,0 – 88,9 MM

 AVERTISMENT
•	 Depresurizați și goliți complet sistemul de țevi înainte 

de a încerca să efectuați orice operațiune de conversie. 

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la defectarea 
produsului, provocând vătămări corporale grave și/sau pagube 
materiale.

NOTIFICARE
În cazul în care robinetul este prevăzut cu o roată de manevră, 
aceasta trebuie înlocuită cu o piuliță operațională pătrată, 
pentru ca pe robinet să fie montată o coloană de manevră 
cu indicator pe verticală.

Pentru a înlocui roata de manevră cu o piuliță operațională 
pătrată, finalizați procesul următor:

1. Asigurați-vă că sistemul de țevi este depresurizat și golit 
complet.

2. Demontați șurubul de fixare și șaiba plată din partea 
superioară a roții de manevră. NOTĂ: imobilizați roata de 
manevră, pentru a împiedica rotirea axului robinetului.

3. Demontați roata de manevră.

4. Urmați pașii 4–16 ai următoarei proceduri.

Această conversie se poate realiza în timp ce robinetul este montat în 
sistemul de țevi. Asigurați-vă că sistemul este depresurizat și golit 
complet.

1.	 Deschideți complet robinetul rotind piulița operațională pătrată în sens 
invers al acelor de ceasornic până când se simte o rezistență puternică.

2.	 Slăbiți șurubul de fixare de la capătul axului robinetului. Demontați 
șurubul de fixare și șaiba plată.

3.	 Demontați piulița operațională pătrată de pe axul robinetului.

4.	 Demontați cele două dopuri de protecție de pe cutia de etanșare.

5.	 Slăbiți și demontați cele două șuruburi de montaj de pe cutia 
de etanșare.
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6.	 Demontați cutia de etanșare de pe robinet, ridicând-o drept în sus 
și de pe capătul axului robinetului.

7.	 Demontați garnitura plată de pe partea superioară a cutiei de etanșare, 
astfel cum este prezentat mai sus. Asigurați-vă că garnitura nu este 
deteriorată. Dacă există semne de deteriorare, garnitura trebuie 
înlocuită cu o garnitură nouă, furnizată de Victaulic.

8.	 Lubrifiați garnitura plată folosind lubrifiant Victaulic sau lubrifiant pe 
bază de silicon. Montați garnitura în cavitatea din partea superioară 
a plăcuței de montaj, astfel cum este prezentat mai sus.

9.	 Demontați inelul O de pe partea inferioară a cutiei de etanșare, astfel 
cum este prezentat mai sus. Asigurați-vă că inelul O nu este deteriorat. 
Dacă există semne de deteriorare, inelul O trebuie înlocuit cu un inel 
O nou, furnizat de Victaulic.

10.	 Lubrifiați inelul O folosind lubrifiant Victaulic sau lubrifiant pe bază de 
silicon. Montați inelul O în cavitatea din partea inferioară a plăcuței de 
montaj, astfel cum este prezentat mai sus.

11.	 Montați plăcuța de montaj peste axul robinetului. NOTĂ: partea cu 
garnitura plată și orificiile pentru șurubul ascuns trebuie să fie orientată 
în sus. Aliniați orificiile din plăcuța de montaj și corpul robinetului.
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12.	 Montați din nou cele două șuruburi de montaj în plăcuța de montaj 
și corpul robinetului, astfel cum este prezentat mai sus. Strângeți 
complet cele două șuruburi de montaj.

13.	 Montați din nou capacul de protecție peste fiecare dintre șuruburile 
de montaj.

14.	 Montați din nou piulița operațională pătrată pe axul robinetului.

15.	 Montați din nou șurubul de fixare cu șaiba plată, pentru a fixa piulița 
operațională pătrată în suportul robinetului.

16.	 Strângeți complet șurubul de fixare.
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CAPITOLUL III
•	 �Instrucțiuni de instalare a plăcuței de montaj pentru 

robineții de intrare cu tijă NRS de 4 – 12 inchi/114,3 – 323,9 mm
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INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PLĂCUȚEI 
DE MONTAJ PENTRU ROBINEȚII DE INTRARE 
CU TIJĂ NRS DE 4 – 12 INCHI/114,3 – 323,9 MM

 AVERTISMENT
•	 Depresurizați și goliți complet sistemul de țevi înainte 

de a încerca să efectuați orice operațiune de conversie. 

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la defectarea 
produsului, provocând vătămări corporale grave și/sau pagube 
materiale.

NOTIFICARE
În cazul în care robinetul este prevăzut cu o roată de manevră, 
aceasta trebuie înlocuită cu o piuliță operațională pătrată, 
pentru ca pe robinet să fie montată o coloană de manevră 
cu indicator pe verticală.

Pentru a înlocui roata de manevră cu o piuliță operațională 
pătrată, finalizați procesul următor:

1. Asigurați-vă că sistemul de țevi este depresurizat și golit 
complet.

2. Demontați șurubul de fixare și șaiba plată din partea 
superioară a roții de manevră. NOTĂ: imobilizați roata de 
manevră, pentru a împiedica rotirea axului robinetului.

3. Demontați roata de manevră.

4.	 Montați piulița operațională pătrată pe axul robinetului.

5.	 Montați șurubul de fixare cu șaiba plată, pentru a fixa piulița 
operațională pătrată în suportul robinetului.

6.	 Strângeți complet șurubul de fixare.

4. Urmați pașii 1–? ai următoarei proceduri.

Această conversie se poate realiza în timp ce robinetul este montat în 
sistemul de țevi. Asigurați-vă că sistemul este depresurizat și golit 
complet.

1.	 Deschideți complet robinetul rotind piulița operațională pătrată în sens 
invers al acelor de ceasornic până când se simte o rezistență puternică.

2.	 Demontați cele două dopuri de protecție de pe corpul robinetului, 
astfel cum este prezentat mai sus.

3.	 Montați plăcuța de montaj peste piulița operațională pătrată, astfel 
cum este prezentat în orientarea de mai sus. Aliniați orificiile din 
plăcuța de montaj și corpul robinetului.

4.	 Montați cele două șuruburi de montaj în plăcuța de montaj și corpul 
robinetului, astfel cum este prezentat mai sus.

5.	 Strângeți complet cele două șuruburi de montaj.
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CAPITOLUL IV - MONTAREA, REGLAREA 
ȘI ÎNTREȚINEREA COLOANEI DE MANEVRĂ 
CU INDICATOR PE VERTICALĂ SERIA 774
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REGLAJE ALE PLĂCII ȚINTĂ PENTRU DESCHIDEREA ȘI 
ÎNCHIDEREA COLOANEI DE MANEVRĂ CU INDICATOR 
PE VERTICALĂ SERIA 774 PENTRU UTILIZARE ÎMPREUNĂ 
CU ROBINEȚII DE INTRARE CU TIJĂ NRS VICTAULIC
Înainte de a continua cu instalarea coloanelor de manevră cu indicator pe 
verticală seria 774, trebuie efectuate reglajele de deschidere și închidere, în 
funcție de dimensiunea robinetului de intrare cu tijă NRS Victaulic utilizat.

NOTĂ: Pentru a facilita manevrarea coloanei de manevră cu indicator pe 
verticală seria 774, în partea superioară a dopului poate fi montat un șurub 
cu cap inel, astfel cum este prezentat mai sus.

1.	 Demontați cele două șuruburi/piulițe din dop.

2.	 Demontați ansamblul suportului de funcționare din corp. NOTĂ: 
Mențineți demontat ansamblul suportului de funcționare din corp, 
până ce nu vi se solicită contrariul în secțiunea „Montarea coloanelor 
de manevră cu indicator pe verticală seria 774”.

3.	 Slăbiți cele două piulițe de pe fiecare plăcuță țintă „ÎNCHIS”. 
NU demontați piulițele.

4.	 Mutați plăcuțele țintă „ÎNCHIS” la 3/8 inch/9,5 mm de de partea inferioară 
a corpului țintă, astfel cum este prezentat mai jos. Asigurați-vă că 
ambele plăcuțe țintă „ÎNCHIS” sunt poziționate uniform pe ambele 
părți ale corpului țintă.
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5.	 Strângeți piulițele de pe fiecare plăcuță țintă „ÎNCHIS”. NU strângeți 
excesiv piulițele.

6.	 Folosind graficul de mai jos, determinați distanța dintre plăcuțele 
țintă „DESCHIS” și „ÎNCHIS”. NOTĂ: Această valoare este determinată 
de dimensiunea robinetului de intrare cu tijă NRS Victaulic.

DISTANȚA DINTRE PARTEA INFERIOARĂ A PLĂCUȚEI „DESCHIS” 
ȘI PARTEA SUPERIOARĂ A PLĂCUȚEI „ÎNCHIS”

Dimensiune robinet de intrare 
cu tijă NRS Victaulic

Distanța dintre plăcuțele țintă 
„DESCHIS” și „ÎNCHIS”*

Inchi nominali/mm reali inchi/mm

2 1/2 0
73,0 0

76,1 mm
0
0

3 1/8
88,9 3

4 1/2
114,3 13

165,1 mm
7/8
22

6 7/8
168,3 22

8 1
219,1 25

10 1 1/2
273,0 38

12 2 1/8
323,9 54

* Aceste dimensiuni se aplică exclusiv coloanelor de manevră cu indicator 
pe verticală seria 774 folosite cu robineți de intrare cu tijă NRS Victaulic 
și pot varia dacă se folosește un robinet de intrare cu tijă NRS al unui 
alt producător. NOTĂ: Aceste distanțe sunt aproximative și trebuie 
să fie verificate după montarea coloanei de manevră cu indicator 
pe verticală cu robinetul de intrare cu tijă NRS.

7.	 Slăbiți piulițele de pe fiecare plăcuță țintă „DESCHIS”. NU demontați 
piulițele.

8.	 Măsurați distanța, stabilită la pasul 7, dintre partea inferioară a 
plăcuțelor țintă „DESCHIS” și partea superioară a plăcuțelor țintă 
„ÎNCHIS”. Mutați plăcuțele țintă „DESCHIS” slăbite, dacă este necesar, 
pentru a ajunge la valoarea adecvată. Asigurați-vă că ambele plăcuțe 
țintă „DESCHIS” slăbite sunt poziționate uniform pe ambele părți 
ale corpului țintă.

DE EXEMPLU: Dacă coloana de manevră cu indicator pe verticală este 
folosită cu un robinet de intrare cu tijă NRS Victaulic de 4 inchi/114,3 mm, 
distanța dintre partea inferioară a plăcuțelor țintă „DESCHIS” și partea 
superioară a plăcuțelor țintă „ÎNCHIS” trebuie să fie de 1/2 inchi/13 mm.
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9.	 Strângeți piulițele de pe fiecare plăcuță țintă „DESCHIS”. NU strângeți 
excesiv piulițele.

10.	 Rotiți suportul de funcționare până obțineți un spațiu de 5 1/4 inchi/ 
133 mm între suprafața prelucrată interioară a dopului și linia 
mediană a plăcuțelor țintă „DESCHIS”, astfel cum este prezentat mai 
sus. NOTĂ: Acesta va fi necesar atunci când ansamblul suportului 
de funcționare va fi montat din nou în corp.

MONTAREA COLOANELOR DE MANEVRĂ 
CU INDICATOR PE VERTICALĂ SERIA 774

NOTIFICARE
•	 Efectuați pașii următori DUPĂ instalarea robinetului de intrare 

cu tijă NRS Victaulic în sistemul de țevi.

•	 Pentru aplicațiile în care vor fi folosite coloane de manevră 
cu indicator pe verticală seria 774, pe robineții de intrare cu tijă 
NRS Victaulic trebuie instalat un set de flanșă de montaj (vândut 
separat). Pentru informații complete, consultați instrucțiunile 
de instalare privind plăcuța de montaj corespunzătoare din 
prezentul manual. 

•	 Asigurați-vă că plăcuțele țintă sunt reglate conform 
instrucțiunilor din capitolul „Reglaje ale plăcii țintă pentru 
deschiderea și închiderea coloanei de manevră cu indicator 
pe verticală seria 774 pentru utilizare împreună cu robineții 
de intrare cu tijă NRS Victaulic”.

1.	 DESCHIDEȚI COMPLET ROBINETUL DE INTRARE CU TIJĂ NRS 
VICTAULIC ÎNAINTE DE A CONTINUA CU PAȘII URMĂTORI.

2.	 Aliniați cele patru orificii ale secțiunii cu flanșă a corpului inferior 
cu cele patru orificii ale plăcuței de montaj ale robinetului de intrare 
cu tijă NRS, astfel cum este prezentat mai sus.
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3.	 Montați patru șuruburi de 5/8 inchi x 3 inchi în secțiunea cu flanșă 
a corpului inferior și în plăcuța de montaj a robinetului de intrare cu 
tijă NRS, astfel cum este prezentat mai sus. Montați o șaibă și o piuliță 
pe capătul fiecărui șurub și înfiletați manual.

4.	 Strângeți piulițele până când se obține contactul metal pe metal 
între secțiunea cu flanșă a corpului inferior și plăcuța de montaj 
a robinetului de intrare cu tijă NRS, astfel cum este prezentat mai sus.

Linia de la sol

Partea superioară 
a țevii

1 
ft

/3
05

 m
m

5.	 Coborâți o secțiune a coloanei montante din oțel de specificație 40 
(nu este furnizată) în secțiunea cu flanșă a corpului inferior. NOTĂ: Partea 
superioară a țevii trebuie să se afle la 305 mm/1 ft deasupra nivelului 
solului.
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6.	 Strângeți șuruburile corpului inferior și blocați piulițele, pentru a fixa 
coloana montantă din oțel de specificație 40 în secțiunea cu flanșă 
a corpului inferior.

Linia de la sol

7.	 Coborâți corpul superior peste coloana montantă până când marcajul 
liniei de la sol de pe corpul superior se află la linia de la sol.

8.	 Menținând poziția corpului superior cu linia de la sol, strângeți 
șuruburile corpului superior și blocați piulițele pentru a fixa corpul 
superior în coloana montantă din oțel de specificație 40.
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9.	 Coborâți tija de funcționare în corp, amplasând cuplajul tijei de 
funcționare peste piulița operațională pătrată a robinetului. Asigurați-
vă că respectivul cuplaj prinde complet piulița operațională pătrată.

 ATENȚIE
•	 Asigurați-vă că respectivul cuplaj al tijei de funcționare 

a coloanei de manevră cu indicator prinde complet piulița 
operațională pătrată a robinetului.

Nerespectarea acestei instrucțiuni va cauza funcționarea 
necorespunzătoare a robinetului, rezultând o indicație falsă 
de „DESCHIS” sau „ÎNCHIS”.

10.	 Marcați tija de funcționare acolo unde se află la același nivel cu partea 
superioară a corpului sau în interiorul corpului la 25 mm/1 inch de 
partea superioară, astfel cum este prezentat mai sus. NOTĂ: Această 
valoare este esențială pentru prinderea corespunzătoare a suportului 
de funcționare din pasul următor.

10a.	 Tăiați tija de funcționare la marcaj. NOTĂ: Dacă tija de funcționare 
este demontată din corp pentru a o tăia la lungimea corespunzătoare, 
asigurați-vă că, la remontarea acesteia, cuplajul tijei de funcționare 
prinde complet piulița de funcționare a robinetului.

11.	 Montați din nou ansamblul suportului de funcționare în corp, aliniind 
suportul de funcționare peste tija de funcționare. NOTĂ: Plăcuțele 
țintă „DESCHIS” trebuie să apară prin fereastra din corp, deoarece 
robinetul de intrare cu tijă NRS Victaulic se află în poziția deschis. 
Pentru instrucțiuni, consultați pasul 11 din secțiunea „Reglaje ale 
plăcii țintă pentru deschiderea și închiderea coloanei de manevră 
cu indicator pe verticală seria 774 pentru utilizare împreună 
cu robineții de intrare cu tijă NRS Victaulic”.
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12.	 Montați din nou și strângeți cele două șuruburi/piulițe.

13.	 Folosiți cheia operațională pentru a verifica funcționarea 
corespunzătoare a coloanei de manevră. Asigurați-vă că plăcuța țintă 
„DESCHIS” este complet vizibilă în fereastră atunci când robinetul 
este în poziția complet deschis. Asigurați-vă că plăcuța țintă „ÎNCHIS” 
este complet vizibilă în fereastră atunci când robinetul este în poziția 
complet închis.

13a.	 În acest punct, coloana de manevră cu indicator pe verticală poate 
fi marcată cu bandă, pentru a indica dacă au fost efectuate modificări.

Punct de 
blocare

13b.	 Așezați din nou cheia operațională pe suportul de funcționare. NOTĂ: 
Dacă se dorește, coloana de manevră cu indicator pe verticală poate 
fi blocată în locația prezentată mai sus.

MONTAREA COMUTATORULUI DE MONITORIZARE 
PE COLOANELE DE MANEVRĂ CU INDICATOR PE 
VERTICALĂ SERIA 774

Coloanele de manevră cu indicator pe verticală seria 774 Victaulic sunt 
de tipul marcaj ascendent. Pe coloana de manevră cu indicator pe verticală 
poate fi instalat un comutator de monitorizare. Pentru informații complete, 
consultați instrucțiunile de montare livrate împreună cu comutatorul 
de monitorizare.
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