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 WAARSCHUWING
•	 Zorg ervoor dat u alle instructies hebt gelezen en begrijpt vooraleer u probeert producten 

van Victaulic te monteren.
•	 Controleer steeds of het leidingwerk volledig drukvrij en leeg is vlak voor u enig Victaulic-

product probeert te monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.
•	 Draag altijd een veiligheidsbril, een helm en veiligheidsschoenen.
Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige lichamelijke letsels  
en/of materiële schade.

     

•	 Modules met een serie 7C7-persluchtunit met compressor mogen enkel gebruikt worden in brandbeveiligingssystemen die ontworpen en 
geïnstalleerd zijn volgens de huidige geldende normen van de National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R, enz.) of gelijkaardige 
normen en volgens de toepasselijke bouw- en brandvoorschriften. Deze normen en voorschriften bevatten belangrijke informatie over het 
beveiligen van systemen tegen vriestemperaturen, corrosie, mechanische schade, enz.

•	 Deze installatie-instructies zijn bedoeld voor ervaren, opgeleide installateurs. De gebruiker moet de bedoeling van dit product begrijpen 
en weten waarom het specifiek wordt gebruikt voor deze toepassing.

•	 De gebruiker moet de algemeen geldende veiligheidsnormen van de sector en de mogelijke gevolgen van onjuiste productinstallatie begrijpen.
Niet-naleving van deze installatievereisten en van lokale en nationale voorschriften en normen kunnen de integriteit van het systeem aantasten 
of storingen aan het systeem veroorzaken, wat kan leiden tot overlijden, ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade.

De module met een serie 7C7-persluchtunit met compressor bestaat uit een persluchtunit en een luchtcompressor van 1/6 pk, 1/4 pk, 1/2 pk, 3/4 pk 
of 1 pk. Deze module is ontworpen om luchtdruk in het systeem te regelen voor:
• Serie 768N FireLock NXT™ terugslagklep droge installatie
• Serie 769N FireLock NXT™ terugslagklep van sproeiwaterblusinstallatie (pneumatische systemen)
• Serie 769N FireLock NXT™ terugslagklep van pre-actie-installatie (pneumatische systemen)
• Serie 745 FireLock™ Fire-Pac met een van de bovenvermelde configuraties

Door afname van de luchtdruk zal de pressostaat sluiten. Wanneer de pressostaat sluit, wordt de luchtcompressor ingeschakeld om de luchtdruk 
te herstellen. Wanneer de luchtdruk is hersteld, wordt de luchtcompressor uitgeschakeld en wordt de druk in de compressor automatisch afgelaten.

DETAILTEKENING – PERSLUCHTUNIT VAN SERIE 7C7
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Zie opmerking

Materialenlijst
Item Aantal Beschrijving

1                    1 Zeef (vrouwelijke NPT van ½ inch) 
2                    1 Restrictor (NPT van ½ inch met doorstroomopening van 0,125) 
3                    1 Kogelterugslagklep (NPT van ½ inch)
4                    1 Klep (vrouwelijke NPT van ½ inch)
5                    3 Kogelklep (vrouwelijke NPT van ½ inch)

6                    1
Pressostaat (vrouwelijke NPT van ¼ inch) 

7                    3 T-stuk (vrouwelijke NPT van ½ inch) 
8                    5 Rechte elleboog (vrouwelijke NPT van ½ inch) 
9                    2 Verbinding (vrouwelijke NPT van ½ inch)

10                    1 Zeskantbus 

11                    1 Nippel (NPT van ¼ inch X gesloten)
12                    5 Nippel (NPT van ½ inch X gesloten)
13                    2 Nippel (NPT van ½ inch X 1 ½ inch) 
14                    5 Nippel (NPT van ½ inch X 2 ½ inch) 
15                    1 Nippel (NPT van ½ inch X 3 inch) 
16                    1 Nippel (NPT van ½ inch X 4 inch) 
17                    1 Identi�catielabel

Pressostaat (vrouwelijke NPT van ¼ inch) 

(mannelijke NPT van ½ inch X vrouwelijke NPT van ¼ inch )

Normaal
gesloten

OPMERKING: Buisnippel (item 11) is niet vereist 
wanneer de mannelijke NPT-aansluiting op de 
pressostaat zit (item 6).
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Uitvergroot voor de duidelijkheid
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LUCHTTOEVOERVEREISTEN

OPMERKING
•	 VICTAULIC BEVEELT SLECHTS ÉÉN SYSTEEMKLEP AAN PER SERIE 7C7-LUCHTCOMPRESSORUNIT.

De vereiste luchtdruk voor de systeemkleppen van de FireLock-series 768N, 769N en 764 is minimaal 13 psi/90 kPa/0,9 bar, ongeacht de 
watertoevoerdruk van het systeem. De normale luchtdruk mag niet hoger zijn dan 20 psi/138 kPa/1,4 bar. Victaulic stelt de persluchtunit met 
compressor van de serie 7C7 vooraf in op de aanbevolen luchtdruk van 13 psi/90 kPa/0,9 bar als de 'aan'- of 'lage' drukinstelling voor de 
compressor en 18 psi/124 kPa/1,2 bar als de 'uit'- of 'hoge' drukinstelling. Als de luchtdruk niet binnen een bereik van 13 psi/90 kPa/0,9 bar tot 
18 psi/124 kPa/1,2 bar wordt gehouden, kan er een vertraagde respons van het systeem zijn.

De persluchtunit met compressor van de serie 7C7 MAG NIET worden gebruikt voor een systeemklep die met een droge versneller van de serie 
746 of 746-LPA is geïnstalleerd.

De technicus/systeemontwerper is er verantwoordelijk voor om de compressor de juiste maat te geven zodat het hele systeem (doorgaans binnen 
30 minuten) met de vereiste luchtdruk volgens lokale voorschriften en standaardrichtlijnen wordt geladen. Geef de compressor NIET een te grote 
maat om meer luchtstroom te voorzien. Een te grote compressor zal langzamer gaan werken of de werking van de klep benadelen.

DETAILTEKENINGEN – SERIE 7C7-PERSLUCHTUNITS MET COMPRESSOR
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Item Aantal Beschrijving

1 1 Compressor
2 1 Montagebeugel
3 1 Persluchtunit met pressostaat
4 1 Slang van unit (26 inch/660 mm lang)
5 1 Slang van unit (11 inch/280 mm lang)
6 2 Ophangelementen
7 2 Slangklemmen
8 1 Buisnippel
9 1 Verloopbocht

10 2 Bouten
11 2 Borgringen met veer
12 4 Schroeven
13 4 Onderlegringen
14 1 Snoeraansluiting
15 1 Veiligheids-/informatielabel
16 1 Identificatielabel
17 1 Netsnoer van 14 AWG met stekker (enkel CSA)
18 1 Aansluiting (enkel CSA)
19* 4 Stoponderlegringen met geheugen

* Niet vereist voor units van 3/4 of 1 pk

1/2 PK 3/4 OF 1 PK
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INSTALLATIE VAN DE SERIE 
7C7-PERSLUCHTUNIT MET COMPRESSOR

OPMERKING
•	 Er zijn twee personen nodig om de serie 7C7 juist en veilig 

te installeren.

•	 Zorg ervoor dat de serie 7C7 in de juiste richting wordt 
gemonteerd. Dankzij de scharnierende terugslagklep in de 
persluchtunit kan de compressor verticaal of horizontaal 
gemonteerd worden.

1.	 Monteer de serie 7C7-persluchtunit met compressor met behulp van de 
meegeleverde slangklemmen op de stijgleiding. Houd bij de montage 
van de unit op de stijgleiding rekening met de 26 inch/660 mm lange 
slang van de unit die vanaf de bocht in de persluchtunit naar de 
luchtverdeelunit binnen de actuatorunit wordt geïnstalleerd. Zorg ervoor 
dat de bevestigingsmiddelen volledig zijn vastgedraaid.

2.	 Installeer de fitting van de 26 inch/660 mm lange slang van de unit in 
de luchtverdeelunit in de actuatorunit, zoals hierboven wordt getoond.

3.	 Sluit de 26 inch/660 mm lange slang van de unit aan op de fitting in de 
luchtverdeelunit, zoals aangegeven in de unittekeningen. OPMERKING: 
Zorg ervoor dat de rubberen onderlegring vastzit in de moer van de 
slang, om luchtlekkage te vermijden.

INFORMATIE OVER SNELVULLENDE KOGELKLEP, TRAAGVULLENDE 
KOGELKLEP EN PRESSOSTAAT-ISOLEERKOGELKLEP

De volgende informatie beschrijft de functie van de snelvullende 
kogelklep, de traagvullende kogelklep en de pressostaat-isoleerkogelklep 
van de persluchtunit. Voor de volledige installatie-informatie, raadpleeg 
altijd de handleiding voor installatie, onderhoud en testen.

Snelvullende kogelklep
(normaal gesloten)

Traagvullende kogelklep
(normaal open)

Pressostaat-isoleerkogelklep 
(vergrendelbaar - normaal open)

Pressostaat-isoleerkogelklep getoond 
in de (gesloten) positie voor de initiële 
integriteitstest van de systeemleidingen

1.	 Open de traagvullende kogelklep en de snelvullende kogelklep om het 
systeem te laden. OPMERKING: De normale werkingspositie van de 
traagvullende kogelklep is 'open'. Indien de traagvullende kogelklep niet 
open wordt gelaten, kan de systeemdruk dalen, waardoor de klep gaat 
werken indien er een lek in het systeem optreedt.

2.	 Zorg ervoor dat pressostaat-isoleerkogelklep open is.

3.	 Als de systeemluchtdruk is opgebouwd, sluit dan de snelvullende 
kogelklep. De normale werkingspositie van de snelvullende kogelklep 
is 'gesloten'.

INTEGRITEITSTEST SYSTEEMLEIDINGEN

1.	 Om de eenmalige, initiële integriteitstest van de systeemleidingen 
(volgens NFPA-vereisten) uit te voeren, sluit u de isoleerkogelklep van 
de pressostaat, zodat de compressor de systeemdruk kan opvoeren 
tot boven de uitschakeldruk. Open bij voltooiing van de test de 
isoleerkogelklep van de pressostaat. Laat de druk van het systeem 
handmatig dalen tot 18 psi/1,2 bar door de hoofdafvoerklep van het 
systeem te openen. Vergrendel de isoleerkogelklep van de pressostaat 
in de positie 'open'.
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ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

GEVAAR
•	 De inkomende stroom mag enkel door gekwalificeerde elektriciens aangesloten worden op de serie 7C7-persluchtunit 

met compressor.
•	 Onderbreek de stroomtoevoer en schakel die uit alvorens aansluitingen uit te voeren.
•	 Controleer of de elektrische bron voorzien is van een correcte aarding om het risico op een elektrische schok te beperken.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden of tot ernstig lichamelijk letsel.

De inkomende stroom mag enkel door gekwalificeerde elektriciens aangesloten worden op de serie 7C7-persluchtunit met compressor. Alle bedrading 
moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de lokale bevoegde instantie en met alle geldende elektrische voorschriften.

De pressostaat is standaard ingesteld voor typische systeemluchtdrukken en VEREIST GEEN afstelling. OPMERKING: Gemaakte afstellingen kunnen 
de werking nadelig beïnvloeden en de uitschakeltijd verlengen. Als de luchtdruk hoog is, kan er een vertraagde respons van het systeem zijn.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

De klep werkt zonder sprinkleractivering. Er is een luchtdrukverlies in het systeem of in de unit. Controleer of er lekken zijn in het systeem en de unit. Zorg ervoor 
dat de persluchtunit goed werkt. Denk aan het installeren van een 
drukschakelaar voor lage druk.

De pressostaat is te laag ingesteld of de compressor werkt niet juist. Verhoog de 'AAN'-instelling van de pressostaat. Zorg ervoor dat de 
luchtcompressor goed werkt.

Compressor korte cycli/chatters Manuele activering werd bediend Sluit de manuele activering, stel vervolgens het 
brandbeveiligingssysteem opnieuw in door de toepasselijke installatie-, 
onderhouds- en testhandleiding voor de specifieke klep te volgen.

De pressostaat kan niet ingesteld worden. Controleer de nauwkeurigheid van de manometer. Neem contact 
op met Victaulic voor aanvullende informatie.

De traagvullende en snelvullende kogelkleppen werden tegelijkertijd 
gesloten, waardoor een tegendruk ontstaat bij de compressor

Open de traagvullende kogelklep en wacht tot de compressor 
druk verliest.


