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I-905.Metric-CHI安装说明

用于平端高密度聚乙烯（HDPE） 
管道的905型接头

 警告

• 在安装、拆除、调整或维护任何Victaulic（唯特利）管道产品之
前，请阅读并理解所有使用说明。

• 在安装、拆除、调整或维护任何Victaulic（唯特利）管道产品之
前，请给管道系统卸压并排干积水。

• 对接头进行操作时请戴上手套。定位器齿非常锋利，可能导致受
伤。

• 请穿戴防护眼镜、安全帽和足部防护用品。

如果不遵循这些说明，则可能会导致死亡、严重人身伤害和/或财产

损坏。

1a.无需拆分接头：905型接头设计使安装人员
无需拆卸螺栓和螺母即可完成安装。该设计允
许安装人员将高密度聚乙烯（HDPE）管端直接
插入接头，因此安装非常便捷。

1b.拆开接头的所有包装（纸板套管、扎线带、
安装说明等）。注：该纸板套管用于作为在步
骤3中标记管端的指导。

1c.检查密封垫圈，确保其适合所需的应用。 
色码指示了密封垫圈的等级。如需色码表， 
请参考G-100通用目录中的Victaulic 
（唯特利）05.01号技术文件，该文件可从
victaulic.com下载。

2a.管端制备：在1/8英寸/3毫米范围内对高密度
聚乙烯（HDPE）管端进行垂直切割 
（所示的“S”尺寸）。

2b.确保管端洁净，在离管端2 1/2英寸/64毫米范
围内无损坏和划伤。必须清除所有机油、 
油脂、污垢及切屑。
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4.润滑管端：根据“润滑剂兼容性”表润滑每个
管端。有关润滑剂兼容性的要求，请务必咨询
管道制造商。
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错误错误

正确 正确

7.检查螺栓座：系统加压前，检查每一连接处的螺栓座，确保实现正确装配。




