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矿主

•	 �总安装成本降低可达 50%

•	 �安装更安全、更快速，减少了受伤机会

•	 �极大减少了定期和不定期维护所需的时间，进一步提高了工厂的效率

指定工程师和系统设计师

•	 �具备其它连接方法所不具备的设计多功能性

•	 �无与伦比的膨胀、收缩和偏转性能 

•	 �目测确认接头的完整性 

管道安装员

•	 �不必借助特殊工具即可更快速地进行安装

•	 �冷成型的接头消除了与焊接系统有关的火灾风险及烟雾

矿场维护人员

•	 �停工时间可减少达 50%

•	 �使用可重用部件，维护更快速

自 1919 年取得首个专利以来， 
VICTAULIC（唯特利）公司不断推出
创新的管道连接和流量控制解决
方案，帮助全球客户取得成功。 
观察世界上大多数重要的采矿业
时，您会发现 Victaulic®（唯特利™）
解决方案让各种大胆的创新设计
成为可能，同时，唯特利产品能够
缩短工期和减少停机时间，为系
统扩展创造条件。全球范围内的
矿主、工程师、安装人员和维护
人员都从 Victaulic（唯特利）的解决
方案中受益。
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密封垫圈

壳体

沟槽

螺栓/螺母

沟槽

VICTAULIC
®

（唯特利）
的与众不同之处

沟槽式管道连接技术

工作原理是什么？ 

通过冷成形或机械加工在管端制备沟槽。被接头壳
体包围的密封垫圈环绕在两个沟槽管端周围，接头
壳体的键齿部分与沟槽相啮合。使用套筒扳手或冲
击扳手拧紧螺栓和螺母。

沟槽接头类型

•	 �挠性接头 – 允许管道在一定范围内进行线性
和角向移动，能够适应管路偏转以及热膨胀和
收缩。

•	 �刚性接头 – 不允许管道移动，连接效果类似法
兰或焊接接头。
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管端 
负荷

管端 
负荷

刚性 – 带螺栓座设计，实现
稳固的管道夹持，抵抗扭转和
弯曲载荷。

灵活性 – 在沟槽系统中，挠性
接头具有轴向移动和轴向偏
转的特性。可解决管路的热膨
胀与收缩、误对齐以及沉降、
地震压力吸收等问题。

噪音与振动衰减 – 在每个连
接点处隔离振动的传播。

自约束管道接头 – 接头咬合
在管道沟槽上，使管道能承
受全压推力载荷，无需其他约
束措施。

便捷的系统维护与扩展 –  
简化接头拆卸以方便使用。

轻松的对准操作 – 拧紧前 
允许管道和系统组件自由 
旋转。

VICTAULIC®（唯特利）沟槽端头管道系统提供：

收缩 膨胀 偏转

Victaulic® （唯特利™）解决方案为工程带来诸
多优势，如现场工作的高效率、安全性、设计
上的灵活性、高性能和质量等，其核心就是
我们产品独特的性能。

Victaulic
®（唯特利）沟槽系统

Victaulic（唯特利）沟槽系统以其最高效的管道连接方法 
而被矿主、工程师、安装人员所知，它是公认的易于安装、 
性能可靠的系统。

Victaulic（唯特利）沟槽系统为管道设计师带来诸多好处， 
具有其他连接系统无法比拟的多功能性。

Victaulic（唯特利）系统始终在发展和改进。例如，Victaulic 
（唯特利）Installation-Ready™ 免拆快装接头在保持性能和
设计能力的同时，安装速度是标准沟槽接头的两倍。

victaulic.com 3 MB-306-CHI REV I

用于采矿业的创新管道连接和流量控制解决方案 

http://www.victaulic.com/en/businesses-solutions/solutions/


VICTAULIC® (唯特利™)  
连接系统的优点
Victaulic（唯特利）是专门面向矿业市场需求的管道连接和流量控制技术 
的开创者和领导者。自 1919 年以来，Victaulic（唯特利）推出了许多创新的 
管道连接和流量控制技术，能在最恶劣的条件下为客户提供可靠、无忧 
的服务。Victaulic（唯特利）产品能给矿主、工程师、安装人员和维护人员都
带来效益。

节省劳动力
易于维护和系统扩展

•	 �减少停机时间，降低工厂运营成本

•	 �每一连接均是一个活接头，简化了维护操作， 
便于系统扩展

•	 �简便的连接系统，便于灵活安排人力进行维护 
和安装

设计多样性
更多选项，轻松适应系统变化 

与其他连接方法相比，完成系统维护和安装的时间 
缩短 50%

每班最高 
人力曲线

焊接施工
峰值人力

Victaulic
（唯特利）峰值人力 完成或提前完

成项目工期

现
场
工
人
数
量

施工建设周

3

1

2

6

5

4

9

10

11

8

7

12

沟槽

法兰

焊接

2"
DN50

4"
DN100

6"
DN150

8"
DN200

10"
DN250

12"
DN300

每
个
接
头
所
需
工
时

管道尺寸

降低总体安装成本
与其他连接方法相比，Victaulic（唯特利）产品能使安装 
成本降低 50%

便捷快速地安装
安装速度提高 3 到 5 倍
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完整的系统
•	 �无论您是需要接头、阀门、管件还是其他组件， 
我们的解决方案都能满足您的管道作业需求

•	 �产品专为各种管道材料的特定用途而设计：HDPE、
碳钢、不锈钢、PVC 等

•	 �如果您的系统需要连接不同管道材料或管端类型， 
Victaulic（唯特利）对于平端、沟槽端、法兰和其他 
系统都有相应的解决方案

设计灵活性
•	 �在设计和性能方面具有最高水准的多功能性

•	 �专为矿泥、尾矿、高压应用以及各种空气和水有关 
的作业而设计的系统

•	 �弹性垫圈种类丰富，能满足最苛刻的服务要求

•	 �Victaulic®（唯特利™）产品旨在满足不同的系统 
要求，例如：挠性、刚性、膨胀、收缩或偏转

工程解决方案
•	 Victaulic（唯特利）拥有一支庞大的工程师团队，持 
续不断为采矿市场带来新的想法、产品和解决方案 

•	 �对于具有特殊要求的管道系统，Victaulic（唯特利） 
的工程师可以和您协同开发满足具体要求的解决 
方案

•	 �得益于客户的反馈，我们开发出许多独特的解决 
方案，广泛应用于采矿市场
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节省劳动力 
减少工厂一半的停工时间。

采矿运营商能够最大限度地减少停工时间，提高生产率，
创造利润。无论运营效率如何，日常维护和检修都是日常
生产的一部分。真正的问题是 — “如何保持工厂正常运
营的同时最小化维护所需时间？”

对于采矿管道系统，只有一个解决方案能将停机时间降至
最低，那就是Victaulic（唯特利）系统。大多数唯特利接头
只需拆卸两个螺栓和螺母即可完成拆分，而对于相同尺寸
的法兰系统，则需要拆卸八个螺栓和螺母。

更换法兰时，安装人员必须先刮掉旧垫圈，然后再更换 
新垫圈。采用Victaulic（唯特利）方法，使用现有密封垫 
圈和接头即可完成维护工作和接头更换。 

管道系统从法兰式转换到沟槽式节省了大量的时间 
和成本。例如，为更换长半径弯管，巴西马里亚纳 
Timbopeba 矿原计划系统停产时间为六小时。而使用 
Victaulic（唯特利）系统，仅用两小时便完成了更换， 
节省超过50%的时间。 

对采矿业 
的效益

1

2

3

4

5

6

7

小
时
数

法兰沟槽

缩短停机时间
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工程性能
解决业内最棘手的管道问题

Victaulic®（唯特利）不仅为流量控制而制造用于连接管道
和阀门的接头，还针对矿业最严峻的挑战提供各种解决 
方案。无论是高压、极端温度还是磨损性环境，Victaulic 
（唯特利）开发了各种专门的解决方案来应对管道作业中
最困难的挑战。 

极端管道环境

为了运输膏体回填，Garson Mine 需要一种能够通过 
8 英 寸 | DN200 管线，处理高达 3200 psi | 22063 kPa | 
220 bar 压力的管道解决方案。为了应对这一挑战，Garson 
向 Victaulic（唯特利）寻求解决方案。808 型双螺栓高压 
接头便可解决这一挑战，其额定值为 4000 psi | 27579 kPa 
| 275 bar。这种接头易于安装，而且比其他连接方法更具
成本效益。Garson Mine 在过去 15 年中一直成功地使用
这种系统，并已安装了 1,000 多个 808 型高压接头。
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提高安全性 
Victaulic®（唯特利）系统提供无明火连接方法。

Victaulic（唯特利）连接技术不需要任何高温或有火作
业，从而消除了工人接触潜在有害烟雾的可能性。此
外，唯特利产品比法兰组件更轻、更快、更易于安装。 

独有的 Installation-Ready™免拆快装接头系列让安装 
人员在不拆除接头的情况下便可以连接系统。只要将 
管道一端的接头推入管道另一端，然后拧紧螺栓螺母 
就可以了。就是如此简单。消除了松动部件掉落以及减 
少受伤或浪费工时的可能。 

通过使用标准工具安装，可以目视检查接头装配是否
妥当。极大降低了安装不当的情况。 

对采矿业的
效益
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降低运营成本
将能源成本降低 40%

使用 Victaulic（唯特利）系统，您可以通过以下方式降低
运营成本：缩短安装时间，减少计划维护期间的停机时
间，同时也降低能源成本。 

连接到压缩空气管路的设备需要稳定的压缩气流才能正
常运行。通常，最微小的泄漏都会导致严重的空气损失，
从而增加能源成本以及需要使用更大的泵。事实上，矿场
中 15% 到 30% 的能源成本都耗费在空气管路上。

Victaulic（唯特利）沟槽管道系统显著改善了矿场压 
缩空气系统的能源成本。为了连接法兰设备和其他 
组件，Victaulic（唯特利）提供了一系列法兰适配接头， 
方便实现从法兰到沟槽系统的单连接过渡。 

Victaulic（唯特利）沟槽系统使用专为满足压缩空气系 
统要求而设计的预润滑丁腈橡胶密封垫圈，可以减少 
常规系统中的空气损失，总计节省40%以上的能源。 
最近的研究表明，一个典型矿场6个月节省的能源总 
计可超过20万美元。

1/8" 3/8"1/4" 1/2"1/16"

浪
费
的
成
本
（
每
次
泄
漏
/每
年
）

泄露尺寸

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

“当我们尝试在压缩空气系统中
使用VICTAULIC® （唯特利）解决 
方案时，我们减少了 40%的空气
损失，每年能节省数千美元的能
源费用。”
Yvon Dumouchel，维护计划员 
Xstrata Copper，Kidd Creek Mine，Timmins Ontario

压缩空气损失

这里给出的数字是平均成本，具体数值会因您的特定管道
系统需求而异。
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VICTAULIC
®

（唯特
利）管道连接
和流量控制
解决方案
Victaulic（唯特利）产品解决了采矿行业最棘手的管道连接和流 
量控制难题。无论您的系统是沟槽端还是平端、碳钢还是 	

HDPE，Victaulic（唯特利）都有适合您需求的管道系统解决方案。 
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Installation-Ready™免拆快装
接头
与传统 Victaulic（唯特利）接头相比，Victaulic® （唯特利）
Installation-Ready 免拆快装接头使用相同的槽形，并具有
相同的性能特征。主要差别在于安装时间。安装速度比
焊接系统快90%，比标准沟槽接头缩短50%，Installation-
Ready 免拆快装接头无松散部件，因为接头是预先组装 
好的，可以随时安装。 

特点与优势

•	 �不会有松散部件丢失或掉落；作业现场不 
需要备件

•	 �是机械连接2 – 8 英 寸 DN50 –DN200  
系统最快的方法

•	 �与传统挠性和刚性接头具有相同的设计 
和压力性能

•	 �端对端的安装方式，只需目测便可检查接 
头连接的完整性

无需专业熔接设备，提高生产力。永久性管道接头， 
包括埋地服务，可通过目视轻松确认安装是否正确， 
组装速度比传统熔接方式快 10x 倍。安装不受天气 
影响，无需使用专用电源或复杂的工作站。 

特点与优势

•	 �Refuse-to-Fuse 接头达到或超过符合ASTM  
F714标准的HDPE管道的额定值

•	 �管道可以立即投入使用

•	 �符合SDR 7 – 17标准

•	 �尺寸范围是 2 – 36 英寸 | 63 – 900 毫米

•	 �接头、管件、转换接头、工具

用于 HDPE的 	
Refuse-to-Fuse™  系统 
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传统沟槽系统（OGS）
自20世纪 20 年代投入使用以来，传统沟槽系统被公认为
矿业管道系统的首选连接方法。基于挠性接头设计 ，允许
系统膨胀、收缩和偏转，Victaulic®（唯特利）接头以其多功能
性而闻名于世。坚固耐用的传统沟槽系统已从单一产品发
展为包括接头、管件、阀门和配件于一体的完整系列。

特点与优势

•	 �安装速度比焊接系统快 50%

•	 �环保 — 消除有害烟雾，降低能耗

•	 �偏转性能允许安装在不平坦的表面上

•	 �切槽系统具有流畅的内部流径，能够承受矿泥、尾矿 
和水力回填磨损性系统上的均匀磨损

•	 �采用介于 ¾ – 24 英 寸 DN20 –DN600之间的两段 
式接头设计

Installation-Ready™	
凸肩系统
Victaulic（唯特利）的 Installation-Ready免拆快装凸肩接
头管道技术比其他管道连接方法快10 倍，无松散部件，
无需在安装前拆卸接头。安装 Installation-Ready免拆快
装凸肩接头时，不再需要将备件运送到工作现场。由于
保持了完整的管道壁厚，因此非常适合磨蚀性应用。 

特点与优势

•	 �Installation-Ready 免拆快装凸肩接头具有灵活性，
允许系统膨胀、收缩和偏转

•	 �无任何松散部件

•	 �拥有一系列凸肩管件以及蝶阀和闸阀

•	 �凸肩管件可用于磨损性和/或腐蚀性应用

•	 �提供2 – 8 英寸 | DN50 –DN200 尺寸的 
Installation-Ready 免拆快装和 10 – 12 英寸 | 
DN250 – DN300 的标准接头
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先进沟槽系统（AGS） AGS Vic-Ring系统
先进沟槽系统产品采用了拥有专利技术的槽型设计，适
用于大直径、高压应用。全尺寸范围的两段式接头设计
便于按需安装和维护。与同尺寸的焊接或法兰系统相
比，很容易理解为什么 Victaulic（唯特利）的 AGS 是设
计师和安装人员的首选。 

特点与优势

•	 �尺寸范围 14 – 72 英寸 | DN350 – DN1800，压力
高达 350 psi | 2413 kPa | 24 bar

•	 �全系列接头、管件、阀门与过滤器

•	 �提供挠性和刚性接头

•	 �非常适合水和非磨损性应用

•	 �带环的接头可用于磨损性应用

对于大直径的矿泥和尾矿管路，可使用 Victaulic®  

（唯特利）AGS Vic-Ring 系统。具有获得专利的  
AGS 槽型的圆环安装在管道外侧。AGS 接头能以 
最快、最简单的方式连接大直径磨损性系统。AGS 
Vic-Ring 系统能保持完整的管道壁厚，同时提供平 
滑的内部流径，以最大限度地延长管道寿命。 

特点与优势

•	 �安装速度比法兰系统快 30%，比焊接系统 
快 50%

•	 �两段式接头，尺寸范围是  
14 – 48 英寸 | DN350 – DN1200， 
压力高达 350 psi | 2413 kPa | 24 bar

•	 �每一连接均是一个活接头，便于维护或日后 
的扩展
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高压系统
例如回填浆料管线、冷冻水管线、抽水管线等超高压 
应用，可能超出标准接头设计的处理能力。Victaulic® 

（唯特利）专为高压应用设计了三种可靠的解决方
案：808 型双沟槽系统，809 型环系统接头和 EndSeal™ 
(ES) 系统。

808型双沟槽系统的特点与优势

•	 �当今市场上压力最大的机械接头

•	 �尺寸范围 6 – 12 英寸 | DN150 – DN300

•	 �双沟槽系统的安装时间是焊接系统的一半

•	 �专为压力高达4000 psi | 27579 kPa | 275 bar 的高
压系统设计，如回填浆料管线、冷冻水管线、抽水
管线

809 型环系统特点与优势

•	 �专为承压高达 3000 psi | 20684 kPa | 207 bar 的高 
压系统设计，此类系统需要全管壁厚度，如高压矿泥 
管线和液压系统

•	 �尺寸范围 6 – 10 英寸 | DN150 – DN250

•	 �直接与焊接在管道外径（ O.D. ）的环啮合，不进入管
道内径

EndSeal™ (ES) 系统特点与优势

•	 �具有 EndSeal 廓形的单沟槽，用于压力高达 
2500 psi | 17237 kPa | 172 bar 的系统

•	 �也供应�带有 EndSeal 沟槽的管件

•	 �供货尺寸有 2 – 12 英寸 | DN50 – DN300

•	 EndSeal 密封垫圈专为卓越的耐油和耐挤压性能 
而研制

•	 EndSeal 密封垫圈带有完整的中心支腿，它位于管 
端之间，用于带有塑料涂层或水泥里衬的管道

14 MB-306-CHI REV I

用于采矿业的创新管道连接和流量控制解决方案 

http://www.victaulic.com


当管道预处理不可行或需要快速维修时，很多安装人
员选择使用 Victaulic®（唯特利）平端管道系统。平端
接头具有锋利而坚硬的机齿，可牢牢夹紧管道的外径 
(O.D.)。还配备了全系列的平端管件来完善系统。

特点与优势

•	 �无需准备特别的管端

•	 �机齿咬合在管道的外径 (O.D.)上

•	 �尺寸范围 1 – 12 英寸 | DN25 – DN300，承压 
高达 750 psi | 5171 kPa | 52 bar

•	 �无安装扭矩要求

•	 �还提供全系列平端管件

平端钢管系统
Victaulic®（唯特利）延长寿命 (XL) 90° 和 45° 长 
径弯头专门设计用于提供额外的 ¼ 英寸 | 6.4 毫 
米橡胶内衬厚度。与行业标准橡胶内衬管件相比， 
Victaulic（唯特利）XL 管件可将磨损性系统的使用 
寿命延长 4 倍。 

特点与优势

•	 �减少定期维护

•	 �尺寸范围 3 – 12 英寸 | DN80 – DN600 1½D  
和 3D 弯头

•	 �沟槽系统在安装过程中不会损坏内衬

•	 XL 77/79 和 XL 管件的额定压力高达 
1000 psi | 6985 kPa | 69 bar

橡胶内衬 XL 	
接头和管件
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Victaulic（唯特利）提供各种膨胀节，消除了对多个占用
空间大且价格昂贵的膨胀圈的需求。 

特点与优势

•	 �可靠而长久的服务

•	 �使用标准 Victaulic（唯特利） OGS 或 AGS 接头连
接系统的其他部分

•	 W256 型膨胀筒可在单个设备内实现高达 42 英寸 | 
1067 毫米的直线（轴向）移动

•	 155 型和 W155 型膨胀节是挠性接头和短节的组合，
按规格制造以容纳更大的膨胀

•	 �无需大型膨胀圈

•	 �膨胀节的尺寸范围 ¾ – 42 英寸 | DN20 – DN1050

采矿专用阀门 膨胀节
795 系列刀闸阀的特点与优势

795 系列是业界首款在线维护刀闸阀。所有磨损部件都
包含在一个套筒中，只需几分钟即可在线更换，无需从
管道上拆下阀门。 

•	 �可拆卸套筒实现了在线维护，可节省 60% 的维护 
成本，减少 95% 的停机时间

•	 �供货尺寸 3 – 12 英寸 | DN80 – DN300，带气动、
液压或手动驱动

•	 �承压高达 150 psi | 1035 kPa | 10 bar

725 系列换向阀的特点与优势

725 系列换向阀是第一款专门设计用于回填浆流管线的
沟槽端阀门。180° 旋转维修，725 系列无需重新放置灌
装管路，减少了工作量，提高了操作效率。

•	 �供应尺寸 6 英寸 | DN150，带电动、气动或手动驱动

•	 �承压高达 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
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沟槽端阀门
Victaulic（唯特利）沟槽端阀门的重量比同等法兰阀
轻 1∕3，便于搬运和安装。Victaulic（唯特利）沟槽端阀
门具有 ISO 标准安装法兰，可以接受大多数类型的传
动装置。 

特点与优势

•	 �沟槽端阀门有针对碳钢或不锈钢系统的蝶阀、 
球阀、止回阀和圆堵头。

•	 �带内衬的阀门可以应对艰巨严峻的工况

•	 �传统沟槽系统阀门，尺寸范围为 1½ –12 英寸 | 
DN40 –DN300；AGS 先进沟槽系统阀门，尺寸范
围为 14 –24 英寸 | DN350 –DN600

沟槽式长半径弯管的重量比法兰弯管轻得多，安装时
间只需焊接弯管的 1∕3。沟槽式 3D、5D 和 6D 弯管可
使用多种内衬和涂层。由于在连接过程中不会产生 
热量，因此安装过程中不会对带内衬和涂层的沟槽 
弯管产生影响。 

特点与优势

•	 �磨损性和/或腐蚀性应用可以采用带内衬的沟 
槽管件

•	 �预开槽的弯管不必进行现场预处理，计划的维 
护时间能减少 65%

•	 �可用的内衬有橡胶内衬、聚氨酯内衬、陶瓷内 
衬等等

•	 �也可以使用环氧树脂和客户指定的其他涂层

•	 �安装过程不会影响内衬的完整性

•	 �压力等级与弯头相连接的接头相匹配

长半径 3D、5D 和 6D 弯管
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Aquamine 系统是一种可重复使用的 PVC 系统， 
用于供水、抽水和沥滤管线或需要快速部署管道的 
地方。全系列的管道、管件、阀门和转接头完善了整 
个管道系统。适配接头可用于PVC-HDPE和PVC-钢 
管的系统。为最大限度减少停机时间，还提供了备 
用接头。

特点与优势

•	 �可重复使用的便携 Aquamine 产品仅需几秒钟 
便可部署完成

•	 �尺寸范围 2 – 12 英寸 | DN50 – DN300，承压 
高达 350 psi | 2413 kPa | 24 bar

•	 �系统中包括一个用于PVC-HDPE和PVC-钢 管转接
和用于开关阀门的备用接头和多个转接头。

这种小直径不锈钢系统使用手持冲压工具在几秒 
钟内便可连接壁厚 10S 管道。Vic-Press 系统是水、
压缩空气、仪表空气、洗眼站和各种其他系统的理 
想选择。 

与焊接系统不同，Vic-Press 非常环保，完全消除了与
焊接相关的有害气体和危险状况。

特点与优势

•	 �使用标准的壁厚 10S 不锈钢管 

•	 �IPS 规格的系统可提供更出色的流量和性能 

•	 Vic-Press 产品在几秒钟内便可完成安装

•	 �尺寸范围 ½ – 2 英寸 | DN15 – DN50，承压 
高达 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

•	 �完整的系统包含接头、阀门、管件和手持冲压 
工具

Aquamine™ 可重复使用的 	
PVC 管道系统

用于壁厚 10S不锈钢的 
Vic-Press™
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Vic-Flange 法兰适配接头可以将法兰管道和设备 
轻松转接到沟槽系统。Vic-Flange 法兰适配器接头 
有 ANSI CL125 和 CL150、澳大利亚标准表 “E”  
以及 PN10 和 PN16 配置， 在关键凸肩中整合了 
小型齿状物，可防止管道旋转。

特点与优势

•	 �管道尺寸范围 2 – 24 英寸 | DN50 – DN600

•	 �承压高达 720 psi | 4964 kPa | 50 bar

•	 �两段铰链式设计便于安装

接口产品 Vic-Flange 法兰适配接头
Victaulic®（唯特利）机械接口安装简便，只需一只扳手便
可安装。Victaulic（唯特利）接口产品采用鞍状设计，可确
保正确安装在管道上。

920 型 Mechanical-T 接口的特点与优势

•	 �可在沿管道的任意位置直接连接

•	 �可提供沟槽或内螺纹接口

•	 �尺寸范围 2 – 8 英寸 | DN50 – DN200，承压高达 
500 psi | 3447 kPa | 34 bar

923 型 Vic-Let 无环扣接口的特点和优势

•	 �不需要环扣即可快速、轻松安装的接口

•	 �不需要焊接，消除了火灾隐患

•	 �可用于4 英寸 | DN100 和压力高达 
300 psi | 2068 kPa | 21 bar 的大型系统

924 型 Vic-O-Well 无环扣温度计接口

•	 �结合了温度计套管和无环扣机械接口的特点，可方便
快捷地连接

•	 �标准螺纹孔尺寸使其成为各种工业玻璃温度计的理
想选择

•	 �可用于4 英寸 | DN100 和压力高达 
300 psi | 2068 kPa | 21 bar 的大型系统 

72 型出口接头的特点与优势

•	 �将接头和出口合二为一
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Victaulic®（唯特利）是首家获得消防系统 UL 认证的沟 
槽管道系统制造商。自20世纪50 年代以来，Victaulic 
（唯特利）一直在为消防行业开发和制造产品。从革命 
性的 FireLock NXT™ 设备到全系列的 FireLock™ 喷淋头 
产品，Victaulic（唯特利）是矿业领域唯一的消防系统供 
应商 。

FireLock NXT 自动阀门系统的特点和优势

•	 �较低的操作压力要求

•	 �超快传输时间与水流输送

•	 �减少配件所占空间

•	 �轻量化设计

FireLock 自动喷淋头的特点与优势

•	 �全系列喷淋头产品，适用于任何应用

•	 �具有上喷、下喷和水平侧墙式配置

Victaulic（唯特利）Vortex 灭火系统旨在保护关键设备 
控制室在发生火灾时免于进行昂贵的清理或设备更换。
与 CO2 泡沫和化学系统不同，该系统的独特之处在于 
排放区域有人时也可以安全排放。该系统由均匀平衡 
的水滴和氮气组成，排放后不需要清理，并且可以轻松
再充电，从而将设施停机时间降至最低。

特点与优势

唯一一款氮气-水混合灭火系统，具有以下优点：

•	 �受保护区域不会被弄湿；无需进行昂贵的清理或 
设备更换

•	 �绿色环保设计，保证环境与工作人员的安全

•	 �系统快速再充；将设备停机时间降至最低

•	 �无需保证严格的房间密闭性

•	 �可根据客户要求定制成套系统

消防系统 Victaulic（唯特利）Vortex™ 系统
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Victaulic（唯特利）自 1945 年以来一直从事工具的研发
生产业务，为用户提供各种解决方案，为各种管端和管
道系统的连接做好准备。 

滚制开槽工具的特点与优势

•	 �增强跟踪辊可避免管道脱离

•	 �可用于手动、现场和车间型号 

•	 �对¾ – 72 英寸 | DN20 – DN1800规格的管道直 
接开槽

切削开槽工具的特点与优势

•	 �针对尾矿、泥浆和水力填充管线等磨损性系统进行管
道制备的最佳方法

•	 �切槽可保持流畅的内部流径，切割掉的金属比螺纹
接头少

•	 �对¾ – 24 英寸 | DN20 – DN600规格的管道直接
开槽

开孔工具的特点与优势

•	 �可沿管道管线按需开孔

•	 �热帽装置可在高达 500 psi | 3447 kPa | 34 bar 的压
力下接进钢管系统

矿业专用产品 管道制备工具
95 年来，Victaulic®（唯特利）一直致力于解决矿业最棘 
手的管道问题。对于特殊需求，Victaulic（唯特利）是唯 
一一家拥有丰富资源和经验、有能力开发特定产品来解
决应用难题的公司。 

•	 �926 型 Mechanical-T 套管组件旨在为大直径尾矿管
线提供易于安装的接口组件

•	 �36 号 Vic-Blast 喷嘴通过有效混合空气和水来抑制
粉尘，常用于抑制爆破粉尘
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优点

•	 �能够在不利条件下（即弱光、干燥、炎热、 
寒冷等）安装

•	 Victaulic®（唯特利）密封垫圈能将管道系统 
中的空气损失减少高达 40%

•	 �没有火灾、烟雾或危险方面的成本

•	 �挠性接头可适应偏移和隧道弯曲

•	 �最大限度地减少更换和定期维护所需的时间

金属矿场管道应用 接头 接头 接口产品
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优点

•	 �能够在不利条件下（即弱光、干燥、炎热、 
寒冷等）安装

•	 Victaulic®（唯特利）密封垫圈能将管道系统中
的空气损失减少高达 40%

•	 �没有火灾、烟雾或危险方面的成本

•	 �挠性接头可适应偏移和隧道弯曲

•	 �最大限度地减少更换和定期维护所需的时间

金属矿场管道应用 管件 阀门/过滤器 阀门/过滤器 膨胀 工具 特殊场合 消防
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金属矿场应用

尾矿池

926 型采矿套管是一种易于安装的尾矿池接口。环扣在尾矿主管管线的外
径上， 926 型套管提供了一个带沟槽的碳钢接口，可以轻松地将管道接入
沟槽式钢组件中，或在组件中加入阀门用于开/关作业。 

地上

26 MB-306-CHI REV I

用于采矿业的创新管道连接和流量控制解决方案 

球磨机和棒磨机

将半固化的磨料从球磨机输送到尾矿管路是矿管中要求最高的应用之一。
是否能够轻松维护和更换磨损的管道至关重要。只需卸下两个螺栓和螺
母即可更换磨损管道，没有比这更快的更换方法了。对您的采矿作业是否
有价值？

浮选槽

无论是用于空气、水还是废弃物，Victaulic® （唯特利）产品旨在应对各种
挑战。全系列的管件、阀门和配件，为用户带来完整的一站式解决方案。 

http://www.victaulic.com


[ 27 ]

矿泥/尾矿

磨损性的矿泥和尾矿管线非常适合使用Victaulic®（唯特利）产品。 
沟槽系统产品的每一连接均是一个活接头，因此可以在多个位置点
接入管道。此外，挠性接头的偏转能力可以让管道铺设在不平坦的
表面上，并且所需的角偏转比直管的更少。

废水处理

Victaulic（唯特利）拥有专为废水处理而设计的完整产品系列 。无论是用于通风管 
道的不锈钢接头、 阀门和管件，还是用于污水和未处理水的高压接头，Victaulic 
（唯特利）产品都能满足这些应用的严苛设计规范。

工艺管道

矿场内的工艺管道对矿场的持续运营和盈利至关重要。无论是计划内还是计划外
的停机时间 ，都成本高昂。Victaulic（唯特利）连接系统每一连接均是一个活接头，
是对任何类型系统进行定期维护的理想选择。Victaulic（唯特利）提供全系列的 
接头、阀门和管件产品，能满足所有的工艺管道系统需求。

27 MB-306-CHI REV Ivictaulic.com

溶液管道

如果在分离尾矿中金属的工艺中涉及到酸性和其他刺激
性化学品，可以使用Victaulic（唯特利）沟槽式接头。密封
垫圈的材料适用于种类繁多的应用。

http://www.victaulic.com


金属矿场应用

水及空气管线

供水和供气管线使用 Installation-Ready™ 免拆快装接头，在几秒内就可 
以安装完毕。由于安装前不需要拆卸接头，因此无需携带备件到现场。 
Victaulic®（唯特利）提供一系列蝶阀用于开/关和没有出口端的作业， 
以及用户所需的球阀和止回阀。

粉尘抑制

Victaulic（唯特利）产品为粉尘抑制系统提供一站式解决方案。从特种喷 
嘴到沟槽端接头、管件和阀门，Victaulic（唯特利）产品的设计旨在控制进 
气口和进水口的流量。Vic-Blast 喷嘴能用最少的空气和水来快速捕获和 
抑制粉尘。

地下
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用于采矿业的创新管道连接和流量控制解决方案 

回填浆料系统

725 系列换向阀是第一款专门设计用于回填浆料管路的沟槽式阀门。 
180° 旋转维修，725 系列无需重新放置灌装管路，减少了工作量，提高 
了操作效率。

矿井降温

随着采矿的深入，可靠的矿山冷却系统和配套的管道方面的需求也在 
不断增长。Victaulic（唯特利）的产品设计能力能满足此类应用的需求。 
无论是挠度、膨胀还是收缩，Victaulic（唯特利）系统都为设计人员提供 
了设计、建造和安装矿井冷却管道系统所需的灵活性。 

http://www.victaulic.com


泵站

从高压单台升水泵到多级泵站，Victaulic（唯特利）拥有接头、管件、阀门和过
滤器等一系列产品，为各种压力需求提供全方位解决方案。

抽水系统

矿井抽水系统因矿井深度和类型不同而异。 
无论需求如何，Victaulic（唯特利）都能为 
抽水系统提供一套完整的管道解决方案。 
沟槽式接头设计用于高达 4000 psi | 
27579 kPa |275 bar 的压力环境，可以满 
足最严苛的管道系统要求。
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减压站

向深井矿山泵水需要降低工艺水管线路各个 
阶段的水头压力。水头压力需要降低到匹配 
管道能力的程度。Victaulic（唯特利）生产全 
系列的接头、管件和阀门，其设计旨在满足减
压站的服务要求，并可作为预制单元订购。 

http://www.victaulic.com
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优点

•	 �能够在不利条件下（即弱光、干燥、炎热、 
寒冷等）安装

•	 Victaulic®（唯特利）密封垫圈能将管道系统中
的空气损失减少高达 40%

•	 �没有火灾、烟雾或危险方面的成本

•	 �挠性接头可适应偏移和隧道弯曲

•	 �最大限度地减少更换和定期维护所需的时间
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优点

•	 �能够在不利条件下（即弱光、干燥、炎热、 
寒冷等）安装

•	 Victaulic®（唯特利）密封垫圈能将管道系统中
的空气损失减少高达 40%

•	 �没有火灾、烟雾或危险方面的成本

•	 �挠性接头可适应偏移和隧道弯曲

•	 �最大限度地减少更换和定期维护所需的时间
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浮选（空气、石油、收集器） • • • • • • • • • • • •
泵站 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
粉尘抑制/灭火输送机 • • • •  •
消防 • • • • • • • • • •
废水 • • • • •

地下
减压站 • • • • •
供水 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
集水/排水管线 • • • • • • • • • • • • •
供气 • • • • • • • • • • •
泵站 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
粉尘抑制 • • • • •
消防 • • • • • • • •
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煤矿管道应用 管件 阀门/过滤器 阀门/过滤器 膨胀节 工具 特殊场合 消防
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旋流器管道、弯管 • • • • • • • • • • • •
矿泥 • • • • • • • • • • • • •
尾矿 • • • • • • • • • • •
供水 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
净化管道 • • • • • • • • • • • •
浮选（空气、石油、收集器） • • • • • • • • • • • •
泵站 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
粉尘抑制/灭火输送机 • • • •  •
消防 • • • • • • • • • •
废水 • • • • •

地下
减压站 • • • • •
供水 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
集水/排水管线 • • • • • • • • • • • • •
供气 • • • • • • • • • • •
泵站 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
粉尘抑制 • • • • •
消防 • • • • • • • •
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尾矿管路

煤炭尾矿具有极强的磨蚀性，需要创新的管道解决方案来支持生产线频
繁的定期维护。用于 HDPE 管道的 Victaulic® （唯特利）Refuse-to-Fuse™ 
接头的每一连接均是一个活接头，组装速度比对接熔接方法快10 倍， 
并可在任何天气条件下安装。Victaulic（唯特利）795 系列刀闸阀允许 
进行在线维护，与其他刀闸阀相比，停机时间可减少多达 95%。

废水处理

Victaulic（唯特利）产品也可用于废水处理。除了为您的矿场管道需求提 
供服务，同样也可以为您的废水处理系统提供服务。和用于矿场管道系 
统的产品相比，用于废水处理的全系列接头、阀门和管件产品具有相同 
的效益。

地上
煤矿应用
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选煤

选煤厂使用 HDPE 管来处理磨蚀性极强的煤尘。以对接熔接方式连接 HDPE 
非常困难且成本高昂。用于 HDPE 管的 Victaulic®（唯特利）接头的每个连接
均是一个活接头，便于接近管道系统进行维护和/或旋转管道，有助于延长管
道的使用寿命。

旋流器

旋流器需要定期维护。Victaulic（唯特利）接头的双螺栓 
设计允许快速轻松地接近每条旋流器管线，而 Victaulic 
（唯特利）795 系列刀闸阀提供了快速的在线维护功能，
最多可将停机时间减少 95%。

供水

抽水、尾矿管线和工厂设备的供水管道需要可靠且易于维护。 
Victaulic（唯特利）提供了多种连接方法，无论是沟槽式钢管、
平端 HDPE管道还是普通钢管，或者是我们的花键式可重复 
使用 PVC Aquamine™ 系统。

35 MB-306-CHI REV Ivictaulic.com

特殊危险灭火系统

Victaulic（唯特利）Vortex™ 灭火系统可保护关键机器控制
室在发生火灾时免于进行昂贵的清理或设备更换。其环保
型设计确保了环境和人员的安全，即使在系统工作期间也
是如此，允许系统快速充电，将设备停机时间降至最低。

系统在开放或封闭空间中的工作方式相同。针对其保护的
空间大小，每个系统都提供了校准功能。
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地下
煤矿应用

设备供水

Victaulic®（唯特利）为供水提供多种解决方案。使用 Victaulic（唯特利）钢管
系统，体验Installation-Ready™免拆快装接头所具备的无松散零部间的优势，
以及用于开/关和没有出口端作业的全系列阀门。如果需要移动和重新部署
管道，Aquamine™ 可重复使用 PVC 系统是理想的选择。这种轻巧而耐用的 
塑料系统配有阀门和转接接头，能从钢管及其它类型的管道轻松转接。

粉尘抑制

Victaulic（唯特利）提供易于安装和使用的粉尘抑制 Vic-Blast 喷嘴。 
沟槽式 Vic-Blast 可轻松适应供水管路，在不使用大量水的情况下喷 
洒大面积区域。
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消防

Victaulic®（唯特利）喷淋头和设备为地下采矿作业提供消防保护。在当今市场
的所有阀门中，Victaulic（唯特利） FireLock™ 设备占地面积最小。该阀门具有
自动复位功能，易于操作和维护。全系列的喷淋头产品赋予系统设计师极大的
灵活性，能满足其设计系统的所有要求。
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供水

地下煤矿供水需要频繁移动管道。可重复使用的 Aquamine™ 
PVC 系统易于添加、挑选和移动。Aquamine 有一系列转换接
头和阀门，能轻松安装在 HDPE 和钢管系统上。



TIMBOPEBA 矿
巴西 Mariana

应用：车间定期维护 
解决方案：Victaulic（唯特利）沟槽产品对比法兰
系统，将更换长半径弯管所需的停机时间由6
小时减少到 2小时

采矿项目

SIERRITTA 矿
亚利桑那州 Green Valley

应用： 尾矿管路 
解决方案： Victaulic（唯特利）大直径  
AGS Vic-Ring 系统可以保持完整的 
管道壁厚，每一连接均是一个活接头

遍及全球
MILLER CREEK 矿场
西弗吉尼亚州 Logan

应用： 机房控制室 
解决方案： Victaulic（唯特利）Vortex™ Fire 
Suppression 系统可以保护昂贵的机房 
控制室免受火灾损坏

GARSON 矿场
加拿大安大略省 Garson

应用：回填浆料管线 
解决方案： Victaulic®（唯特利）808 
型双沟槽接头，专用于高压系统
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FRASER ALEXANDER 矿
南非 Randfonein

应用：输水管线 
解决方案：与法兰系统相比，Victaulic（唯特利）大直
径 (AGS) 接头将安装时间缩短了 2/3，安装了挠性
接头以适应崎岖地形引起的系统偏转

http://www.victaulic.com


CAYELLI COPPER 矿
土耳其 Rize 市

应用： 消防系统 
解决方案：Victaulic®（唯特利）沟槽接头简
化并加速了消防系统的安装

BRAUNKOHLEBAGGER 矿
德国 Garzweilwer

应用：消防系统 
解决方案： 对使用了 20 年的褐煤挖掘机进
行改造时，选择使用 Victaulic（唯特利）镀
锌接头以提高安装速度，同时还选用了在
管道系统内可提供振动衰减的橡胶垫圈
组件

金川镍矿
中国甘肃省金昌市

应用： 回填浆料系统 
解决方案： Victaulic（唯特利）725 系列换
向阀安装在高浓度回填浆料管路上，能够
在 180º 的范围内活动，无需重新放置灌
装管路

MT. ISA 矿 （JAMESON CELL 设备升级）
澳大利亚昆士兰州Mt. Isa

应用： 矿物加工化学品解决方案： Victaulic（唯特利）Vic-Press®  级 HNBR  
密封件为一系列要求苛刻的工艺化学品（包括糊精、氰化钠）以及使用标准 
10S 壁厚管道的工艺空气和水管路提供完整的解决方案

victaulic.com MB-306-CHI REV I39
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案例研究

Kidd Creek 矿
自 1966 年以来，Kidd Creek 矿一直是铜、锌和其他基本金
属的主要生产商。当前矿区深度为 9,100 英尺 | 2,774 米，
他们需要一个能够确保地下工艺水以合理工作压力输送 
到整个矿区的解决方案。

为了满足这一需求，他们安装了 12 个 Victaulic（唯特利） 
减压阀 (PRV) 组件以及过滤器和  4 英寸 | DN100 726 型
球阀，用于隔离和保护系统。这些装置都是在场外预制的，
因此可以在现场快速安装。为确保防腐蚀，接头和管件经
过了镀锌处理。除了 PRV 组件外，多年来，Kidd Creek 还在
多个其他系统上使用了 Victaulic（唯特利）产品，因为其安
装简单快速，并且能够最大限度地减少定期维护期间的停
机时间。

Mina Aguablanca
2010 年 6 月，Rio Narcea Recursos和 Lunding 矿业公司
完成了位于西班牙的露天 Aguablanca 镍铜矿管道系统的
一期扩建和升级。

为了实现简单快速的安装，Rio Narcea Recursos 和 
Lunding矿业公司在其尾矿和再洗镍生产线中采用了 
Victaulic®（唯特利）产品。他们选择 Victaulic（唯特利） 
的另一个原因是，便于维护和后期系统扩展，从而减少 
将来系统的停机时间。 

用 Victaulic（唯特利）管道系统取代原有系统，使矿场能 
够在保持运营的状况下，简单快捷地从一个系统转换到另
一个系统，具有成本效益。安装 Victaulic（唯特利）接头，
如 995 型平端接头和 77 型挠性接头，还可以减少系统 
停机时间并节省日常和定期维护的时间。
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Victaulic®（唯特利）产品在全球范围内广泛用于各种采矿应用和所
有类型的矿山。以下是 Victaulic（唯特利）技术如何解决采矿业最
艰巨挑战的几个例子。

如需完整的参考信息列表，请访问 victaulic.com 网站上的采矿业解
决方案页面。

Goldcorp Red Lake
为了提高生产力，Goldcorp 希望实现浆料回填操作的自动
化处理。当时，将浆料引导到所需区域是手动完成，需要 
两名矿工前往多个地下浆料转运站移动壁厚 80 的重型 
5D 弯头来重新设置流动方向。此过程需要耗费大量人力
和时间，甚至需要一整天时间才能完成。

为了满足 Goldcorp 的 需求，Victaulic（唯特利）制造了第 
一款专用于浆料回填管路的沟槽阀门，725 系列换向阀。
可以在 180° 范围内转动，大大减少了重新定位浆料回 
填管路所需的工作量。采用坚固的球墨铸铁阀体和 5D  
弯曲廓形，该阀门可确保顺畅、连续的流动和耐用、可靠 
的服务，适用于 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar 的压力。

继 2013 年成功安装两个带有齿轮操作机构的 Victaulic 
（唯特利）换向阀之后，Goldcorp 在 2014 年又增加了五 
个阀门，配备电动执行机构，使操作员可以从远程控制室
进行全自动控制。Victaulic（唯特利）解决方案更快捷、 
更安全，使 Goldcorp 能够高效回填，更快地开辟新的生 
产区域。

Fraser Alexander Mine Dumps
在改造 Fraser Alexander 矿的 8 英寸 | DN200 高压水管 
路时，业主 AngloGold 希望寻求一种解决方案，使他们能 
够便捷地为系统添加管道以及从系统拆除管道。

Victaulic（唯特利）SC77HP 型高压凸肩接头是专为矿山
废料和废水而设计的解决方案，额定压力高达 725 psi | 
4998 kPa | 50 bar，可轻松应对供水管线的高工作压力。 
由于管道系统需要不断更换以适应水炮的位置，AngloGold 
还需要一种便于系统组装和拆卸的解决方案。 

这正是 SC77HP 型接头所提供的。该接头设计允许拆开 
外壳，可以轻松地从管路中间移除一段 9 米长的管道， 
在管端上滚动垫圈，从而形成必要的空间，以便将需要 
移除的管与其他的管路分离，而无需向任何方向拉动周 
围的管道。
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UNITED STATES AND
WORLD HEADQUARTERS

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

1 800 PICK VIC
1 800 742 5842
(within North America)
1 610 559 3300

pickvic@victaulic.com

CANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill
Ontario L4C 3G5 Canada

1 905 884 7444

viccanada@victaulic.com

MEXICO

Calle Circuito del Marqués
No 8 al 11
Parque Industrial El Marqués
Municipio El Marqués
Queretaro, Mexico
CP 76246

52 442 253 0066

vical@victaulic.com

BRAZIL

Av. Marquês de São Vicente
446 Cj 1303
Várzea da Barra Funda –
São Paulo-SP
CEP 01139-000 – Brazil

55 11 3548 4280

vicbr@victaulic.com

BELGIUM
EUROPE HEADQUARTERS

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgium

32 9 381 15 00

49 6151 9573 0
(within Germany)

viceuro@victaulic.com

UNITED KINGDOM

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close, Gunnels Wood Road
Stevenage, Hertfordshire, UK
SG 1 2NB

44 1438 310 690

viceuro@victaulic.com

UNITED ARAB EMIRATES

P.O. Box 17683, Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates

971 4 883 88 70

viceuro@victaulic.com

INDIA

India Land Global Industrial Park
Plot 4, Hinjewadi, Phase-1, Mulshi
Pune 411057, India

91 20 67 919 300

viceuro@victaulic.com

CHINA

Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza
No.1602 West Zhongshan Road
Shanghai, China 200235

86 21 6021 9400

vicap@victaulic.com

KOREA

4F, Seoil Building, 1430-5,
Seocho-Dong, Seocho-Gu
Seoul, Korea 137-070

82 2 521 7235

vicap@victaulic.com

TAIWAN

No. 55, NanGong Rd, LuZhu District
TaoYuan City 338, Taiwan
886 3 222 3220

vicap@victaulic.com

AUSTRALIA AND
NEW ZEALAND

7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Australia 3025

1 300 PIC VIC
1 300 742 842
(within Australia)

0 508 PICK VIC
0 508 7425 842
(within New Zealand)

61 3 9392 4000

vicaust@victaulic.com

Asia PacificEurope, Middle East, Africa and IndiaNorth and South America

For additional locations, information and
support, visit www.victaulic.com/contactus  
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