
 WAARSCHUWING
Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot 
overlijden, ernstige verwondingen, materiële schade en/of schade aan het product.

• Lees voorafgaand aan het installeren, gebruiken of onderhouden 
van buisbewerkingsgereedschap de instructies in de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding en alle waarschuwingslabels op het gereedschap.

• Draag een veiligheidsbril, een helm, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming als u met dit 
buisbewerkingsgereedschap werkt.

• Bewaar de gebruiks- en onderhoudshandleiding op een plaats waar ze beschikbaar is voor alle 
gebruikers van dit gereedschap.

Indien u bijkomende kopieën nodig hebt van documentatie, of vragen wilt stellen betreffende de veilige 
en correcte bediening van buisbewerkingsgereedschap, neem dan contact op met Victaulic, P.O. Box 31, 
Easton, PA 18044-0031, telefoon: 1-800-PICK VIC, e-mail: pickvic@victaulic.com

Originele instructies
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GEVARENIDENTIFICATIE
Hieronder vindt u de definities ter identificatie van de diverse  gevarenniveaus  .

Dit veiligheidssymbool duidt op belangrijke veiligheidsberichten . Als u dit symbool ziet, wees dan 
voorzichtig zodat u geen verwondingen oploopt . Lees het volgende bericht aandachtig en zorg 
ervoor dat u het goed begrijpt .

 GEVAAR
• Het gebruik van het woord "GEVAAR"  identificeert een onmiddellijk gevaar met heel waarschijnlijk 

de dood of ernstige verwondingen als gevolg indien de instructies, inclusief de aanbevolen 
voorzorgsmaatregelen, niet worden gevolgd.

 WAARSCHUWING
• Het gebruik van het woord "WAARSCHUWING" duidt op de aanwezigheid van gevaren of onveilige 

praktijken die kunnen leiden tot de dood of  ernstige verwondingen als de instructies, inclusief de 
aanbevolen voorzorgsmaatregelen, niet worden gevolgd.

 OPGELET
• Het gebruik van het woord "OPGELET" duidt op mogelijke gevaren of onveilige praktijken die kunnen 

leiden tot verwondingen en beschadigingen van producten of eigendommen als de instructies, 
inclusief de aanbevolen  voorzorgsmaatregelen, niet worden gevolgd.

OPMERKING
• Het gebruik van het woord "OPMERKING" duidt op speciale instructies die belangrijk zijn, maar niets 

te maken hebben met gevaren.

INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIGE BEDIENING
Hydraulische, verstelbare buizensteunen, verstelbare positioneerders en montagetafels van de VAP131-serie zijn 
uitsluitend ontworpen voor de ondersteuning van buizen die van rolgroeven moeten worden voorzien en voor de 
ondersteuning van gegroefde buizen, kleppen en fittingen tijdens de montage . De eigenaar, huurder of gebruiker 
dient ervoor te zorgen dat elke gebruiker deze handleiding en de onderhoudshandleiding van de fabrikant van de 
hydraulische lift leest en alle vereisten volledig begrijpt VOORAFGAAND aan de bediening of het onderhoud van 
apparatuur van de VAP131-serie . Deze instructies beschrijven de veilige bediening, inclusief de installatie en het 
onderhoud . Elke gebruiker moet vertrouwd zijn met de werking, de toepassingen en de beperkingen van de 
apparatuur . Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het lezen en begrijpen van de informatie over 
de gevaren, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding .

De gebruikers moeten alle gepaste richtlijnen en opleidingen van de Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) en/of andere nationaal erkende normen, alsook de specifieke vereisten van de 
bouwplaats naleven . Om deze apparatuur te kunnen gebruiken, moet de gebruiker handig zijn, over de 
vereiste mechanische vaardigheden beschikken en op een veilige manier werken . Hoewel deze apparatuur is 
ontworpen en gefabriceerd voor een veilige en betrouwbare werking, is het moeilijk om alle combinaties van 
omstandigheden die in een ongeval kunnen resulteren te voorspellen . De gebruiker moet de veiligheid altijd 
vooropstellen bij iedere fase van het gebruik, inclusief tijdens de installatie en het onderhoud .

Bewaar deze handleiding op een schone, droge plaats waar ze altijd beschikbaar is . Bijkomende kopieën 
zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw vertegenwoordiger van Victaulic of kunnen in pdf-formaat op victaulic .com 
worden gedownload .
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 GEVAAR
1. Gebruik serie VAP131-apparatuur niet in potentieel gevaarlijke omgevingen. Stel de apparatuur niet bloot 

aan regen en gebruik ze niet op vochtige of natte plaatsen . Gebruik de apparatuur niet op hellende of oneffen 
oppervlakken . Zorg voor een goed verlichte werkomgeving . Voorzie voldoende ruimte om correct met de 
apparatuur te kunnen werken .

2. Aard de apparatuur om de gebruiker tegen elektrische schokken te beschermen. Controleer voorafgaand 
aan het gebruik of de apparatuur correct is geaard .

3. Schakel de elektrische voeding uit voordat u de apparatuur onderhoudt. Enkel bevoegd personeel mag 
de apparatuur onderhouden . Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u onderhoud of aanpassingen uitvoert 
aan de apparatuur .

 WAARSCHUWING
1. Voorkom letsels aan de rug. Probeer de serie VAP131-apparatuur niet te heffen zonder mechanisch 

hefgereedschap .
2. Draag passende kleding. Draag nooit losse kleding, sieraden of iets anders dat verstrikt kan raken tussen 

de bewegende delen .
3. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer u het gereedschap gebruikt. Draag steeds een 

veiligheidsbril, een helm, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming .
4. Houd uw handen en gereedschap uit de buurt van de kogeltransfers terwijl de buis wordt geladen 

of gepositioneerd. Roterende buizen kunnen de vingers en handen verpletteren, als ze vast komen te zitten 
tussen de buis en de kogeltransfers .

5. Neem tijdens de werking nooit de buisuiteinden vast. De buisuiteinden kunnen scherp zijn en kunnen 
handschoenen en mouwen scheuren of snijwonden aan de handen veroorzaken . De vingers en handen 
kunnen tussen de buizen en onderste rollen klem komen te zitten .

6. Vermijd verrekkingen. Zorg ervoor dat u altijd in evenwicht en stevig staat . Hang tijdens de werking NIET 
over het buisvoorbereidingsgereedschap of de buis .

 OPGELET
1. De onderdelen van serie VAP131 zijn UITSLUITEND bedoeld voor het ondersteunen van de buis die van 

rolgroeven moet worden voorzien, voor de buismaten, materialen en wanddiktes vermeld in het hoofdstuk 
"Buiswaarden".

2. Inspecteer de apparatuur. Controleer voor het gebruik van hydraulische, verstelbare buizensteunen, 
verstelbare positioneerders en montagetafels van serie VAP131 alle bewegende onderdelen op obstructies . 
Controleer of alle onderdelen op correcte wijze werden geïnstalleerd en beveiligd .

3. Blijf alert. Bedien de gereedschappen voor buisvoorbereiding en apparatuur van serie VAP131 niet als 
u slaperig bent door medicatie of vermoeidheid .

4. Houd bezoekers, stagiairs en toeschouwers uit de buurt van uw onmiddellijke werkomgeving. Alle 
bezoekers moeten altijd op een veilige afstand van de apparatuur blijven .

5. Houd de werkzones schoon. Houd de werkzone rond het gereedschap voor buisvoorbereiding en apparatuur 
van serie VAP131 vrij van alle hindernissen die de bewegingen van de gebruiker kunnen beperken . Ruim olie 
of andere gemorste stoffen op .

6. De VAP131-montagetafel, het spoorsysteem en de gereedschapssteun moeten waterpas worden gemaakt 
en veilig worden verankerd in de grond of vloer om bewegingen te voorkomen.

7. Forceer de apparatuur niet. Forceer de apparatuur niet om functies uit te voeren die niet behoren tot de 
capaciteiten beschreven in deze handleiding . Overbelast de apparatuur niet .

8. Onderhoud de gereedschappen en toebehoren voor buisvoorbereiding zorgvuldig. Houd de apparatuur 
steeds schoon, om een correcte en veilige werking te garanderen . Volg de instructies voor het smeren van 
onderdelen .

9. Gebruik alleen door Victaulic geleverde vervangingsonderdelen en toebehoren. Het gebruik van enige 
andere onderdelen kan de garantie tenietdoen en kan resulteren in een onjuiste werking of gevaarlijke 
situaties . Raadpleeg het hoofdstuk "Informatie voor het bestellen van onderdelen" .

10. Verwijder geen labels van de gereedschappen voor buisvoorbereiding of apparatuur van serie VAP131. 
Vervang beschadigde of versleten labels .
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INLEIDING

OPMERKING
• De tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen uitvergroot zijn ter verduidelijking.

• De onderdelen van serie VAP131 en deze gebruiks- en onderhoudshandleiding bevatten 
handelsmerken, copyrights en/of patenten die de exclusieve eigendom zijn van Victaulic Company.

• Voor de VAP131R en VAP131F moet u steeds de onderhoudshandleiding van de fabrikant van de 
hydraulische lift, die wordt meegeleverd in het pakket, volgen voor een volledig overzicht van alle 
bedienings- en onderhoudsinstructies.

 OPGELET
• De onderdelen van serie VAP131 mogen ENKEL worden gebruikt voor de ondersteuning van buizen 

die worden vermeld in het hoofdstuk "Buiswaarden".

• De onderdelen van serie VAP131 zijn niet ontworpen voor de ondersteuning van fittingen voor 
rolgroeven.

• Gebruik de onderdelen van de VAP131 NIET buitenshuis.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Hydraulische, verstelbare buizensteunen VAP131R zijn specifiek ontworpen voor de ondersteuning van buizen 
die moeten worden gerolgroefd met behulp van de rolgroefgereedschappen van Victaulic . De VAP131R 
is een eenheid voor zwaar gebruik die de buis gemakkelijk laat roteren over de kogeltransfers, die worden 
gemonteerd om het gebruik van buisriemen mogelijk te maken . Er werd een gleufsysteem ingebouwd in 
de roterende tafel van de VAP131R . Dat maakt de aanpassing van de montages met kogeltransfers mogelijk 
voor verschillende buismaten . Raadpleeg de "OPMERKING" in de onderstaande kolom .

Met het draaitafelmodel van de VAP131R kan de buis kan worden gedraaid voor het groeven van beide 
uiteinden zonder de buis te moeten demonteren . De wielen zijn inbegrepen voor de VAP131R . Ze zijn 
ontworpen om samen te werken met een specifiek spoorsysteem om de buis gemakkelijk te positioneren 
op de onderste rol van het groefgereedschap .

Hydraulische positioneerders VAP131F zijn eenheden voor zwaar gebruik, die samen worden gebruikt met 
de VAP131T om groefde buizen, kleppen en fittingen tijdens de montage te ondersteunen . De VAP131F bevat 
wielen waarmee het apparaat gemakkelijk kan worden verplaatst van de ene locatie naar de andere .

De VAP131T-montagetafel is een vrijstaande eenheid voor zwaar gebruik, die samen wordt gebruikt met 
de VAP131F om gegroefde buizen, kleppen en fittingen tijdens de montage te ondersteunen . Er werd een 
gleufsysteem ingebouwd in de VAP131T . Dat maakt de aanpassing van de montages met kogeltransfers 
mogelijk voor verschillende buismaten . Raadpleeg de onderstaande "OPMERKING" .

OPMERKING: Voor buismaten 33,7 – 88,9 mm/1 – 3 inch, zullen wrijvingsschijven en remmen 
(de toebehoren worden apart verkocht) worden gebruikt in de plaats van de montages met kogeltransfers 
op de VAP131R en VAP131T. Alle andere buismaten zijn aangepast door gebruik van montages met 
kogeltransfers. Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 14 voor de juiste plaatsing van de wrijvingsschijven/
remmen en montages met kogeltransfers.
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MAXIMALE BELASTINGEN

De onderdelen van serie VAP131 ondersteunen buismaten 25,4 – 610 mm/1 – 24 inch (0,5 meter/1 1/2 voet tot 
volledige enkelvoudige willekeurige lengtes van 6 meter/20 voet) .

De maximale belasting voor hydraulische, verstelbare buizensteunen VAP131R bedraagt 975 kilogram/ 
2150 pond .

De maximale belasting voor de hydraulische positioneerder VAP131F bedraagt 998 kilogram/2200 pond als 
de wielen zijn geïnstalleerd . De maximale belasting voor de hydraulische positioneerder VAP131F bedraagt 
907 kilogram/2000 pond als de wielen niet zijn geïnstalleerd .

De maximale belasting voor de montagetafels VAP131T bedraagt 3629 kilogram/8000 pond .

Kogeltransfers hebben een maximale belasting van 318 kilogram/700 pond . Controleer of een gepast aantal 
kogeltransfers wordt gebruikt om de volledige lengte van de buis te ondersteunen .

 WAARSCHUWING
• Overschrijd de maximale belasting van de onderdelen van de serie VAP131 NIET.

Het niet-naleven van deze instructie kan leiden tot ernstige verwondingen, materiële schade en schade 
aan het product.

ELEKTRISCHE INFORMATIE
De VAP131R en VAP131F vereisen een enkelfasige stroom van 220 volt/6 ampère .

VEREISTEN VOOR VERLENGKABELS

Als er geen bedrade stopcontacten beschikbaar zijn en er een verlengkabel moet worden gebruikt, is het 
belangrijk om er een met de juiste dimensionering te gebruiken (bijv . een stroomkabel volgens de AWG-
norm (American Wire Gauge)) . De selectie van het juiste type stroomkabel is gebaseerd op het vermogen 
(in ampère) en de kabellengte (in voet) . Het gebruik van een dunnere kabeldikte (gauge) dan vereist, 
zal tijdens het gebruik een aanzienlijke spanningsval aan de VAP131R of VAP131F tot gevolg hebben . 
Spanningsvallen kunnen schade veroorzaken aan de VAP131R of VAP131F, wat kan resulteren in een onjuiste 
werking . OPMERKING: Het is mogelijk om een dikkere stroomkabel te gebruiken dan vereist .

De vereiste kabeldikten voor kabellengtes tot en met 31 m/100 ft zijn in de onderstaande tabel vermeld . 
Het gebruik van verlengkabels langer dan 31 m/100 ft moet worden vermeden .

Aandrijfmotor
Rating

volt/ampère

Kabellengte 
meter/voet

8 
25

15
50

31
100

220 Maat 14 Maat 12 Maat 106
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HET PAKKET ONTVANGEN
De onderdelen van serie VAP131 zijn gedeeltelijk 
gemonteerd en zijn op pallets geplaatst .

• Het nettogewicht van de VAP131R bedraagt 
363 kilogram/800 pond .

• Het nettogewicht van de VAP131F bedraagt 
199 kilogram/438 pond .

• Het nettogewicht van de VAP131T bedraagt 
227 kilogram/500 pond .

Controleer of alle vereiste onderdelen aanwezig 
zijn in het pakket van het gereedschap . Als er 
onderdelen ontbreken, neem dan contact op met 
Victaulic .

INHOUD VAN DE OPTIE LEAN PRODUCTIECEL 
VAN VICTAULIC

Aantal Beschrijving
1 Gereedschapssteun en montagemateriaal

1
Hydraulische, verstelbare buizensteun 
VAP131R met spoorwielen en 
montagemateriaal

4 Spoor (lengte 3,0 meter/10 voet)

2 Hydraulische positioneerder VAP131F met 
wielen en montagemateriaal

1 Montagetafel VAP131T met materiaal voor 
poten en plankdrager

12 Kogeltransfers/steun voor kogeltransfers

1 TM-VAP131.EUR Gebruiks- en 
onderhoudshandleiding

1 Onderhoudshandleiding voor de 
hydraulische lift

INHOUD VAN DE OPTIE HYDRAULISCHE, 
VERSTELBARE BUIZENSTEUN VAN VICTAULIC

Aantal Beschrijving

1 Gereedschapssteun en montagemateriaal

1
Hydraulische, verstelbare buizensteun 
VAP131R met spoorwielen en 
montagemateriaal

4 Spoor (lengte 3,0 meter/10 voet)

4 Kogeltransfers/steun voor kogeltransfers

1 TM-VAP131-gebruiks- en 
onderhoudshandleiding

1 Onderhoudshandleiding voor 
de hydraulische lift

INHOUD VAN DE OPTIE HYDRAULISCHE 
POSITIONEERDER EN MONTAGETAFEL VAN 
VICTAULIC

Aantal Beschrijving

2 Hydraulische positioneerder VAP131F 
met wielen en montagemateriaal

1 Montagetafel VAP131T met materiaal 
voor poten en plankdrager

8 Kogeltransfers/steun voor kogeltransfers

1 TM-VAP131-gebruiks- en 
onderhoudshandleiding

1 Onderhoudshandleiding voor 
de hydraulische lift
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NOMENCLATUUR HYDRAULISCHE, VERSTELBARE BUIZENSTEUN 
VAP131R

OPMERKING
• De tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen uitvergroot zijn ter verduidelijking.

• De hydraulische, verstelbare buizensteun VAP131R en deze gebruiks- en onderhoudshandleiding 
bevatten handelsmerken, copyrights en/of patenten die de exclusieve eigendom zijn van Victaulic 
Company.

Roterende tafel Kogeltransfer
Montages

Gleuven voor
verschillende buismaten

Spoorwielen

1

1

Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot 
ernstige verwondingen, materiële schade en/of schade aan het product.
• Lees voorafgaand aan de installatie, het gebruik of het onderhoud van 
      de gereedschappen of toebehoren voor buisvoorbereiding de instructies 
      in de gebruiks- en onderhoudshandleiding en alle waarschuwingslabels 
      op het gereedschap of toebehoren.
• Draag een veiligheidsbril, een helm, veiligheidsschoenen en gehoorbes-
      cherming als u in de buurt van gereedschappen of toebehoren werkt.
• Houd uw handen uit de buurt van punten waar u gekneld zou kunnen raken 
      en bewegende onderdelen.
6136-DUT Rev C  R203131LBL

WAARSCHUWING
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NOMENCLATUUR HYDRAULISCHE POSITIONEERDER VAP131F

OPMERKING
• De tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen uitvergroot zijn ter verduidelijking.

• De hydraulische positioneerdrs VAP131F en deze gebruiks- en onderhoudshandleiding bevatten 
handelsmerken, copyrights en/of patenten die de exclusieve eigendom zijn van Victaulic Company.

Wielen

Positioneerder

1

Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstige 
verwondingen, materiële schade en/of schade aan het product.
• Lees voorafgaand aan de installatie, het gebruik of het onderhoud van 
       de gereedschappen of toebehoren voor buisvoorbereiding de instructies 
       in de gebruiks- en onderhoudshandleiding en alle waarschuwingslabels op het 
       gereedschap of toebehoren.
• Draag een veiligheidsbril, een helm, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming
       als u in de buurt van gereedschappen en toebehoren werkt.
• Houd uw handen uit de buurt van punten waar u gekneld zou kunnen raken 
       en bewegende onderdelen.

6136-DUT Rev C  R203131LBL

1

WAARSCHUWING
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NOMENCLATUUR MONTAGETAFEL VAP131T

OPMERKING
• De tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen uitvergroot zijn ter verduidelijking.

• De VAP131T-montagetafels en deze gebruiks- en onderhoudshandleiding bevatten handelsmerken, 
copyrights en/of patenten die de exclusieve eigendom zijn van Victaulic Company.

Montages met 
kogeltransfers

Gleuven voor verschillende 
buismaten

Stootranden 

1

Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot 
ernstige verwondingen, materiële schade en/of schade aan het product.
• Lees voorafgaand aan de installatie, het gebruik of het onderhoud van 
      de gereedschappen of toebehoren voor buisvoorbereiding de instructies 
      in de gebruiks- en onderhoudshandleiding en alle waarschuwingslabels op het 
      gereedschap of toebehoren.
• Draag een veiligheidsbril, een helm, veiligheidsschoenen en gehoorbes-
      cherming als u in de buurt van gereedschappen en toebehoren werkt.
• Houd uw handen uit de buurt van punten waar u gekneld zou kunnen raken 
      en bewegende onderdelen.
6136-DUT Rev C  R203131LBL

1

WAARSCHUWING

VOORBEELD VAN DE INDELING VAN EEN PRODUCTIEWERKPLAATS
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De onderstaande indeling is louter bedoeld voor referentie . De onderdelen van serie VAP131 kunnen worden 
aangepast aan een reeks verschillende indelingen van productiewerkplaatsen en kunnen in verschillende 
posities worden geconfigureerd . Neem contact op met Victaulic voor al uw vragen met betrekking tot de opties 
voor de indeling . OPMERKING: De hydraulische positioneerders VAP131F MOETEN tijdens de bediening 
van de hydraulische lift minstens 76 mm/3 inch uit de buurt van de VAP131T-montagetafel blijven.

Verstelbare Victaulic-
positioneerders VAP131F

Victaulic-
montagetafel VAP131FRolgroefgereedschap

van Victaulic

Hydraulische, verstelbare
buizensteun VAP131F
van Victaulic

Spoorsysteem
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 WAARSCHUWING
• Beveilig de elektrische bedrading.

• Probeer de VAP131R of VAP131F NIET over elektrische kabels te rollen.

Het niet-naleven van deze instructies kan leiden tot ernstige verwondingen en schade aan het product.

De VAP131R werkt op enkelfasige stroom van 
220 VAC en is uitgerust met een handbediening 
die in de motorbesturing moet worden geplugd . 
Raadpleeg de onderhoudshandleiding van de 
fabrikant van de lift, die wordt meegeleverd 
in de verpakking, voor alle informatie over 
de stroomvereisten en -verbindingen .

OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk "Maximale 
belastingen" voor belangrijke informatie .

De VAP131F werkt op enkelfasige stroom van  
220 VAC en is uitgerust met een voetbediening 
die in de motorbesturing moet worden geplugd . 
Raadpleeg de onderhoudshandleiding van de 
fabrikant van de lift, die wordt meegeleverd 
in de verpakking, voor alle informatie over 
de stroomvereisten en -verbindingen .

OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk "Maximale 
belastingen" voor belangrijke informatie .
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MONTAGE VAN DE VAP131T-MONTAGETAFEL

De VAP131T-montagetafel wordt verstuurd terwijl 
de poten en plankdragers zijn gedemonteerd . 
Raadpleeg de bovenstaande tekeningen voor 
de installatie van de poten, stootranden en de 
plankdragers met het gepaste meegeleverde 
bevestigingsmateriaal .

INSTALLATIE VAN HET 
ROLGROEFGEREEDSCHAP EN DE VAP131R

1. Bij het groeven van een buis, die wordt ondersteund 
door een hydraulische, verstelbare buizensteun VAP131R, 
kiest u een locatie voor het gereedschap en de VAP131R 
door rekening te houden met de volgende factoren:

1a. Voldoende ruimte voor het hanteren van 
de buislengtes
1b. Een stevige en vlakke ondergrond voor het 
gereedschap en de VAP131R

2a. Het rolgroefgereedschap moet worden 
geïnstalleerd op de gereedschapssteun die wordt 
meegeleverd met opties kit 1 en kit 2 . Raadpleeg 
de boven- en onderstaande tekeningen om het 
gereedschap met het meegeleverde montagemateriaal 
op de gereedschapssteun te installeren .
2b. Controleer of het rolgroefgereedschap/de 
gereedschapssteun WATERPAS staat en VEILIG 
IS VERANKERD in de grond of vloer . Raadpleeg 
de gebruiks- en onderhoudshandleiding voor alle 
toepasselijke gereedschappen waarmee u de buis 
kunt rolgroeven .

6000 mm/
236 inch

1321 mm/
52 inch
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3a. Plaats de staven op de vloer, zodat de VAP131R 
ongeveer is uitgelijnd met de groefrollen van het 
gereedschap of lichtjes naar links of rechts staat om de 
juiste "spoorhoek" te krijgen . Raadpleeg de gebruiks- 
en onderhoudshandleiding voor alle toepasselijke 
gereedschappen waarmee u de buis kunt rolgroeven . 
OPMERKING: De sporen moeten 1321 mm/52 inch 
uit elkaar worden geplaatst (zie tekening op de vorige 
pagina) .
3b. Controleer of de secties van het spoor parallel zijn 
en controleer of de voor- en achterkant waterpas zijn . 
Zorg ervoor dat de pin van één sectie perfect in de 
volgende sectie past .
3c. Nadat u de juiste "spoorhoek" hebt verkregen, 
moeten beide secties van het spoor worden verankerd 
in de vloer om beweging te voorkomen . Raadpleeg het 
hoofdstuk "Laatste aanpassingen" .
4a. Plaats de hydraulische, verstelbare buizensteun 
VAP131R als volgt in een geschatte locatie 
voor gebruik . Raadpleeg steeds het hoofdstuk 
"Lange buislengtes groeven" in de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding voor alle toepasselijke 
gereedschappen die worden gebruikt om de buis 
te rolgroeven .
4b. Bepaal de lengte van de buis die moet worden 
gerolgroefd .
4c. Positioneer de VAP131R op een afstand die 
lichtjes groter is dan de helft van de buislengte 
van het gereeschap (de helft van de buislengte 
vermeerderd met 5%) . Controleer of de spoorwielen 
overeenstemmen met het spoor zelf (zie onderstaande 
tekening) .

JUIST FOUT FOUT

OPMERKING: Aan beide uiteinden van elk spoor is 
een gat van 10 mm/3/8 inch voorzien voor een optioneel 
boutanker . Door een boutanker toe te voegen wordt de 
bewegingsruimte van de VAP131R beperkt en wordt 
voorkomen dat de steun wegrolt naar het einde van 
het spoor .

BUISVOORBEREIDING
Bereid het rolgroeven van de buis voor 
in overeenstemming met de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding voor alle toepasselijke 
gereedschappen die worden gebruikt om de buis 
te rolgroeven . Daarnaast moet u het buisoppervlak 
controleren op deuken of ophopingen aan het 
oppervlak waar er contact met de kogeltransfers 
wordt gemaakt . Over het algemeen mag het 
buisoppervlak geen grote deuken, ophopingen van 
stof, roest en vuiligheid vertonen die de soepele 
rotatie en/of het bewegen van de buis verhinderen .

Buizen met externe, axiale lasnaden kunnen worden 
ondersteund met de hydraulische, verstelbare 
buizensteunen van serie VAP131R . De lasrups moet 
glad en afgerond zijn en moet minstens drie keer 
zo reed als hoog zijn . De lasrups mag niet hoger zijn 
dan 3 mm/1/8 inch .

OPMERKING
• Gegroefde buizen met externe lasnaden 

zullen de levensduur van de eenheden 
met kogeltransfers verminderen.

INITIËLE AANPASSINGEN

 OPGELET
• De onderdelen van de VAP131 mogen ENKEL 

worden gebruikt voor de ondersteuning van 
buizen die worden vermeld in het hoofdstuk 
"Buiswaarden" van deze handleiding.

• De kogeltransfers moeten in de houders voor 
de kogeltransfers worden geïnstalleerd.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden 
tot schade aan de apparatuur.

1. Bepaal de lengte van de buis die moet worden 
gerolgroefd . Raadpleeg het label voor de buismaat 
dat aan de VAP131R en VAP131T is bevestigd . 
De buismaten die bovenaan worden vermeld, 
stemmen overeen met de locatie van de bovenste 
kogeltransfer . De buismaten die onderaan worden 
vermeld, stemmen overeen met de locatie van 
de onderste kogeltransfer . Controleer of de 
kogeltransfer op de juiste locatie van elke houder 
van de kogeltransfer is geïnstalleerd .
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Gleuven voor buismaten

Houder voor kogeltransfer

Kogeltransfer
Locatie kogeltransfer voor buizen van
323,9, 457 en 610 mm/
12, 18, en 24 inch
Locatie  wrijvingsschijf/rem voor buizen 
van 33,7 – 88,9-mm/1 – 3 inch
Locatie kogeltransfer voor buizen van 
114,3 – 168,3, 219,1 – 273,0, 355,6 – 406,4 
en 508 – 559 mm/4 – 6, 8 – 10, 14 – 16 en 20 – 22 inch

Terugschuiven om op 

zijn plaats te klikken

2. Installeer de montages met kogeltransfers 
in de gleuven die voor de gepaste buismaat 
werden gemarkeerd . Controleer of de 
kogeltransfers wijzen richting de binnenkant 
van de tafel en of de montages met 
kogeltransfers op hun positie in de gleuven 
zijn vergrendeld .

OPMERKING
• De houders voor de kogeltransfers kunnen 

in de binnenste gleuven worden geplaatst 
om meer vrije hoogte te winnen bij de 
montage van kleppen en fittingen.

• Wrijvingsschijven en remmen (toebehoren 
die apart worden verkocht) mogen worden 
gebruikt in plaats van de montages met 
kogeltransfers om de beweging van de 
buis te minimaliseren. Wrijvingsschijven 
zorgen voor een lichte weerstand, terwijl de 
wrijvingsremmen voorkomen dat de buis vrij 
kan roteren.

• Om bij verschillende buisdiameters te 
passen, kunnen de kogeltransfers en houders 
van de kogeltransfers in afwisselende 
posities worden geplaatst, om ervoor te 
zorgen dat de buis vrij kan bewegen en goed 
wordt ondersteund.

3. Gebruik de handmatige bedieningsschakelaar 
om de hoogte van de VAP131R aan te passen 
aan een positie die de buis ondersteunt op een 
niveau dat nagenoeg waterpas is, wanneer één 
uiteinde van de buis op de onderste rol van 
het rolgroefgereedschap wordt geplaatst .

4. Plaats de buis op de VAP131R en op de 
onderste rol van het rolgroefgereedschap . Bij 
gebruik van een buisriem, kan de riem tussen 
de kogeltransfers worden geplaatst wanneer 
de buis wordt gepositioneerd op de VAP131R .

 OPGELET
• Verwijder de hefapparatuur van de buis 

alvorens u de laatste aanpassingen doorvoert.

Als u deze instructie niet volgt, zou de 
buizensteun beschadigd kunnen raken.

LAATSTE AANPASSINGEN

Voor de laatste aanpassing van de VAP131R is het 
groeven van de buis vereist . Voorzie de buis van 
rolgroeven . Raadpleeg daarvoor de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding voor alle toepasselijke 
gereedschappen waarmee u de buis kunt 
rolgroeven .

Controleer het uiteinde van de buis met rolgroeven 
op (A) buitensporige buisverwijding en/of (B) slijtage 
aan de voorzijde van het buisuiteinde .

A. Als de buis buitensporig is verwijd, kan 
dat te wijten zijn aan de aanpassingen 
aan de VAP131R. Ga als volgt te werk 
om de verwijding te minimaliseren:

1. Controleer of het rolgroefgereedschap/
de gereedschapssteun WATERPAS staat 
(met name aan de voor- en achterzijde) 
en VEILIG IS VERANKERD in de vloer . 
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2. Controleer of de buis WATERPAS staat of dat 
het achterste buisuiteinde (het niet-gegroefde 
uiteinde) lichtjes onder het waterpasniveau zit 
(maximaal 1/4 luchtbel op waterpasniveau) . Het 
buisniveau moet altijd worden gecontroleerd 
als het buisuiteinde dat moet worden gegroefd 
in de juiste positie op de onderste rol van het 
rolgroefgereedschap rust .

3. Verminder de "spoorhoek" tot die zo dicht 
mogelijk op 0° zit, terwijl de wrijving van 
de buis wordt behouden .

B. Indien de voorzijde van het buisuiteinde 
overmatige slijtage vertoont, zijn de oorzaken 
daarvan gewoonlijk overmatige wrijving en/
of een vervormd buisuiteinde. Om overmatige 
wrijving te minimaliseren, moet de spoorhoek 
van de VAP131R zo dicht mogelijk op 0° 
zitten, terwijl de gepaste wrijving wordt 
gewaarborgd.

DRAAITAFELPROCEDURE VOOR DE 
HYDRAULISCHE, VERSTELBARE BUIZENSTEUN 
VAP131R

Als de VAP131R lichtjes voorbij de helft van de 
buislengte van het gereedschap wordt geplaatst, 
is het mogelijk om de buis te balanceren op 
de VAP131R en de groefdiameter te meten en/
of de buis te roteren om het tegenovergestelde 
uiteinde van groeven te voorzien . De eenheden met 
kogeltransfers moeten in de juiste fittingen worden 
geïnstalleerd om gebruik te maken van deze functie . 
Raadpleeg het hoofdstuk "Initiële aanpassingen" van 
deze handleiding .

 OPGELET
• Probeer de draaifunctie niet te gebruiken 

voor buizen langer dan de standaard 
willekeurige lengtes van 6 meter/20 voet.

Als u deze instructie niet volgt, zou de 
buizensteun beschadigd kunnen raken.

1. Voorzie de buis van groeven . 
Raadpleeg daarvoor de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding voor alle toepasselijke 
gereedschappen waarmee u de buis kunt 
rolgroeven .

2. Nadat de buis en de groefrollen zijn gestopt 
met draaien, moet u de gegroefde buis uit 
het rolgroefgereedschap halen door de buis 
TRAAG uit het gereedschap te schuiven, tot op 
een punt waarop de buis op de VAP131R rust .

 WAARSCHUWING
• Controleer of de buis stabiel ligt voordat 

u hem roteert.

• LAAT de buis NIET onbewaakt ACHTER.

Het niet-naleven van deze instructies kan leiden 
tot ernstige verwondingen en materiële schade 
aan de VAP131R.

3. Meet de groefdiameter .

4. Ontgrendel de tafel en roteer de buis om het 
tegenoverliggende uiteinde te positioneren om 
te groeven . Bij het roteren van de buis moet 
u de buis volgen, zodat die in balans blijft .

ONDERHOUD
Dit gedeelte verstrekt informatie over het in 
goede staat houden van de onderdelen van 
de VAP131-serie . De vervangingsonderdelen 
moeten bij Victaulic worden besteld om de 
correcte en veilige hantering te garanderen . Voor 
de VAP131R en VAP131F moet u steeds de 
onderhoudshandleiding van de fabrikant van de 
hydraulische lift volgen voor een volledig overzicht 
van alle bedienings- en onderhoudsinstructies .

1. Normale smering is vereist voor de VAP131R 
en VAP131T . Wekelijks moet een droge 
grafietspray in de eenheden met kogeltransfers 
worden aangebracht . Laat de spray inwerken 
door de eenheden met kogeltransfers te 
roteren .

2. Maandelijks moeten de smeernippels worden 
gesmeerd en de hydraulische slangen 
en elektriciteitsleidingen op de VAP131R 
en VAP131F worden gecontroleerd .

3. Ieder jaar, of wanneer nodig, moet de 
hydraulische vloeistof voor de VAP131R 
en VAP131F worden vervangen .

VEREISTEN VOOR HYDRAULISCHE 
VLOEISTOFFEN

Gewicht
Temperatuur van 

de vloeistof

ISO 32 –8 tot 64˚C
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INFORMATIE VOOR HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bij het bestellen van onderdelen heeft Victaulic de volgende informatie nodig om de bestelling te kunnen 
verwerken en de correcte onderdelen te kunnen verzenden . Onderdelen kunnen worden besteld door te bellen 
naar 1 800 PICK VIC .

1 . Typenummer

2 . Aantal, onderdeelnummer en beschrijving

3 . Verzendadres van de onderdelen

4 . Ontvanger van de onderdelen

5 . Bestelnummer

PROBLEMEN OPLOSSEN
Raadpleeg steeds de onderhoudshandleiding van de fabrikant van de hydraulische lift voor bijkomende 
informatie om problemen op te lossen .

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

De buisverwijding is te groot De buis ondervindt overmatige wrijving

Raadpleeg de gebruiks- en onderhoudshandleiding voor alle toepas-
selijke gereedschappen waarmee u de buis kunt rolgroeven.

De aanpassing van de buishoogte 
is te groot

Het rolgroefgereedschap is naar voren 
gekanteld

De rand van het buisuiteinde 
vertoont te veel slijtage

De buis ondervindt overmatige wrijving

De buis blijft niet in het 
rolgroefgereedschap zitten

Onvoldoende hoek van het buisspoor

De buis roteert in de verkeerde richting

De buis is niet recht afgezaagd

Het achterste uiteinde van de buis zit 
boven het waterpasniveau.

Het rolgroefgereedschap is naar voren 
gekanteld

De kogeltransfers zitten vast of plakken Verwijder de kogeltransfers. De kogeltransfers moeten met de kogel-
zijde naar beneden gericht op een hard oppervlak worden geklopt om 
loszittend vuil of afval uit de eenheid te verwijderen. Herinstalleer de 
kogeltransfers en smeer ze met een droge grafietspray. Raadpleeg het 
hoofdstuk "Onderhoud".

Buisglijders op één of meer 
van de kogeltransfers

De kogeltransfers zitten geblokkeerd 
of de kogeltransfers zijn onvoldoende 
gesmeerd.
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BUISWAARDEN
Buismaat Afmetingen nominale wanddikte – mm/inch*

Nominale  
afmeting 
DN/inch

Feitelijke 
buitendiameter 

van de buis 
mm/inch

Wanddikte 
stalen buis

Wanddikte 
roestvaststalen buis

Wanddikte 
aluminium buis

Wanddikte 
buis van pvc

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
DN25 

1
33,7 1,7 3,4 1,7 3,4 1,7 3,4 3,4 4,5

1.315 0.065 0.133 0.065 0.133 0.065 0.133 0.133 0.179
DN50 

2
60,3 1,7 3,9 3,9 3,9 1,7 3,9 3,9 3,9

2.375 0.065 0.154 0.154 0.154 0.065 0.154 0.154 0.154
 

2 1/2
73,0 2,1 5,2 5,2 5,2 2,1 5,2 5,2 7,0

2.875 0.083 0.203 0.203 0.203 0.083 0.203 0.203 0.276
DN80 

3
88,9 2,1 5,5 5,5 5,5 2,1 5,5 5,5 7,6

3.500 0.083 0.216 0.216 0.216 0.083 0.216 0.216 0.300
DN90 

3 1/2
101,6 2,1 5,7 5,7 5,7 2,1 5,7 5,7 8,1
4.000 0.083 0.226 0.226 0.226 0.083 0.226 0.226 0.318

DN100 
4

114,3 2,1 9,5 6,0 6,0 2,1 6,0 6,0 8,6
4.500 0.083 0.375 0.237 0.237 0.083 0.237 0.237 0.337

 
4 1/2

127,0 2,4 9,5 6,0 6,0 2,4 6,0
5.000 0.095 0.375 0.237 0.237 0.095 0.237

 
5

141,3 2,8 9,5 6,6 6,6 2,8 6,6 6,6 9,5
5.563 0.109 0.375 0.258 0.258 0.109 0.258 0.258 0.375
152,4 2,8 9,5 6,6 6,6 2,8 6,6
6.000 0.109 0.375 0.258 0.258 0.109 0.258

DN150 
6

168,3 2,8 9,5 7,1 7,1 2,8 7,1 7,1 11,0
6.625 0.109 0.375 0.280 0.280 0.109 0.280 0.280 0.432
203,2 2,8 9,5 6,4 8,2 2,8 8,2
8.000 0.109 0.375 0.250 0.322 0.109 0.322

DN200 
8

219,1 2,8 9,5 6,4 8,2 2,8 8,2 8,2 12,7
8.625 0.109 0.375 0.250 0.322 0.109 0.322 0.322 0.500

DN250 
10

273,0 3,4 9,5 6,4 9,3 3,4 6,4 9,3 15,1
10.750 0.134 0.375 0.250 0.365 0.134 0.250 0.365 0.593

DN300 
12

323,9 4,0 9,5 6,4 9,5 4,0 6,4 10,3 17,5
12.750 0.156 0.375 0.250 0.375 0.156 0.250 0.406 0.687

DN350 
14

355,6 4,0 9,5 7,9 9,5 11,1 11,1
14.000 0.156 0.375 0.312 0.375 0.438 0.438

DN400 
16

406,4 4,2 9,5 7,9 9,5 12,7 12,7
16.000 0.165 0.375 0.312 0.375 0.500 0.500

DN450 
18

457,0 4,2 9,5 9,5 9,5
18.000 0.165 0.375 0.375 0.375

DN500 
20

508,0 4,7 9,5 9,5 9,5
20.000 0.183 0.375 0.375 0.375

DN550 
22

559,0 4,8 9,5 9,5 9,5
22.000 0.188 0.375 0.375 0.375

DN600 
24

610,0 5,5 9,5 9,5 9,5
24.000 0.218 0.375 0.375 0.375

Deze tabel is alleen van toepassing op ANSI-buizen en is gebaseerd op de volgende materiaalklassen . Raadpleeg de toepasselijke 
internationale norm voor andere systemen . 
Staal – Brinellhardheidsmeting (BHN) van 180 BHN en minder . OPMERKING: Bij het rolgroeven van stalen buizen met of om en bij 
de maximale nominale dikte mag de buis een reksterkte van API-5L klasse "B", ASTM klasse "B", 150 BHN niet overschrijden . 
Roestvast staal – Types 304/304L en 316/316L 
Aluminum – Klassen 6061-T4 en 6063-T4 
Pvc type I, Klasse I (pvc 1120) 
Pvc type I, klasse II (pvc 1220) 
Pvc type II, klasse I (pvc 2116) 
* Alle minimale en maximale wanddiktes zijn nominaal
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